Datenblatt m

INMOVATTYE CDH-NHTI"IDHS

Artikelnummer: 250-402

Produktbeschreibung: 1-Leiter-Klemmenleiste flr
Leiterplatten; 1 Lotstift/Pol versetzt; 2-
polig; Rastermald 2,5 mm / 0,098 in; mit
Betatigungsdriicker; Frontverdrahtung
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Verpackungseinheit 1 Stuick

Rastermaf? von [mm] 2,5mm
Rastermal’ von [inch] 0,098 in
Polzahl 2
Spannung CSA 300V
Spannung UL 300V
Strom UL 2A
Strom CSA 2A
Querschnitt von [mm?] 0,2 mm?2
Querschnitt bis [mm?] 0,5 mm?2
Querschnitt von [AWG] 24 AWG
Querschnitt bis [AWG] 20 AWG
Leiterart f (feindrahtig)
Querschnitt bis [AWG] 20 AWG
Querschnitt von [AWG] 26 AWG
Durchmesser von [mm)] 0,4 mm
Durchmesser bis [mm] 0,8 mm
Bemessungsspannung EN 250 vV
Bemessungssto3spannung 2,5kv
Verschmutzungsgrad 2
Nennstrom 2A
Gewicht 0,883 g
Farbe grau
Verdrahtungsart Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen 2
Gesamte Anzahl der Potenziale 2

Héhe [mm] 13,1 mm
Hoéhe [inch] 0,516 in
Breite [mm] 6,5 mm
Breite [inch] 0,256 in
Tiefe [mm] 12 mm
Tiefe [inch] 0,472 in
Abisolierlange von [mm] 8,5 mm
Abisolierlange bis [mm] 9,5 mm

Abisolierlange [inch] 0,35in
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