Verbindungstyp Plug
Geschlecht male

Durchgangswiderstand depends on mating connector mQ
Durchschlagsfestigkeit 1 kVdc

Isolationswiderstand > 2 GQ (initial)
Isolationswiderstand > 1 GQ (after damp heat test)
Nennstrom pro Kontakt < 15 A

Kabeldurchmesser 4 -7 mm

Leiterquerschnitt 1 mm2

Leiterquerschnitt 18 AWG

Anschlussart Solder contacts

Material
Spannhiilse Polyacetal (POM) + PU
Kontaktbeschichtung 0.2 ym Au

Kontakte Brass (CuzZn39Pb3)

Einsatz Polyamide (PA 6.6 30 % GR)

Gehause Zinc diecast (ZnAl4Cul)
Gehausebeschichtung Partly red coated, black chromium plated
Zugentlastun Polyacetal (POM

Normenkompatibilitat IEC 60603-11 / EIA RS-453
Lotbarkeit Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich -20 °C to +65 °C
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