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A BRAND OF S<S SKS Kontakttechnik GmbH
Buchsen
BIL 20
Produkt BIL 20

Beschreibung

Buchse mit Isolierkopf und -ring zum Einbau in Geratechassis und
Schalttafeln bis 2 mm Wandstérke. 4 mm Durchmesser, Buchse
Zinkdruckguss verzinnt, mit Létanschluss und M6 Gewinde.

Betriebsanleitung BA403
Artikel-Nr. / 9301761xx
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Technische Daten

4 mm System

Anschluss M6 Gewindebolzen, Lotanschluss
Bemessungsspannung® 30 VAC / 60 VDC

Messkategorie It. IEC61010 o®

Bemessungsstrom® 32A

(Derating Kurve beachten)

Geh&ausematerial PA

Temperaturbereich It. IEC61010?

-25 °C bis +85 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
(gilt nur fir Gehausegrundmaterial)

V-2

® Bei normalen Umgebungsbedingungen 5°C bis 40°C
@ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
©® Ohne bemessene Messkategorie, fiir Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
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