
Bezeichnung: 4 mm FKS M4 SW6

Typ: SA403Au bzw. SA403Ni

Ursprungsland: Deutschland

Artikelnr.:

Bestellnr.: k.A.

EAN: k.A.

Kontaktdurchmesser vorne: 4 mm Stecker

Kontaktdurchmesser hinten: M4 Gewinde

Anschlußart: 4 mm Einbaustecker m. M4 Gewinde

Bemessungsstrom: 50 A

Messkategorie: k.A.

Temperaturbereich: 150 °C

RoHS konform: ja

CE Kennzeichnung: k.A.

Kabelmaterial: k.A.

mögl. Farben: k.A.

Körpermaterial: Messing

mögl. Beschichtungen: Gold, Nickel

Kontaktmaterial: Kupferberyllium

mögl. Beschichtungen: Gold, Nickel

Griffmaterial: k.A.

mögl. Farben: k.A.
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