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Federkorbstecker
8 | o - gerade, mit Schraubanschluss bis 2,5 mm? Leitungs-
< | 9| © querschnitt
Q Q ® & . mit Quersteckbuchse
5 - mit Griffhllse, unmontiert
HE A |
Best.-Nr. FK 8 S/ ..(Farbe)
- Kontaktteile vernickelt
- Griffhilse TPE (Evoprene)
fir Leitungsquerschnitt  bis 2,5 mm?
fur Leitungsdurchmesser bis 4 mm
0| 7,2 © Farben: siehe Tabelle
g $~ < andere Farben auf Anfrage
Q
= an AR AR 2 Best.-Nr. FK 8 S AU / ..(Farbe)
Q| | \ B - wie oben, jedoch Kontakiteile vergoldet
it Farben: . siehe Tak?elle
24 andere Farben auf Anfrage
Federkorbstecker
o - gerade, mit Schraubanschluss bis 0,5 mm?
ol ) © - mit Quersteckbuchse
Q| & & - mit Griffhilse, unmontiert
|
= Best.-Nr. FK 82 S/ ..(Farbe)
- Kontaktteile vernickelt
- Griffhilse TPE (Evoprene)
fir Leitungsquerschnitt  bis 0,5 mm?
fur Leitungsdurchmesser bis 2 mm
Farben: siehe Tabelle
© andere Farben auf Anfrage
| ©
= Q| @ Best.-Nr. FK82S AU/ ..(Farbe)
=] /T r - wie oben, jedoch Kontaktteile vergoldet
S| ! Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage
a4
Allgemeine Angaben Technische Daten
Griffhiilse
Best.-Nr. fiir Leitung Farben |Anschluss
FK 8 S /..(Farbe) 2 4 mm Schrauben
Kontaktteile vernickelt schwarz bis 2,5 mm?
rot
FK 8 S AU / ..(Farbe) 2 4 mm blau Schrauben | 3mQ | 30Vpc | 32A - 30 C...
Kontaktteile vergoldet gelb bis 2,5 mm? 60 Vpg + 110 °C
grun
FK 82 S/ ..(Farbe) 2 2mm grau Schrauben | 3mQ | 30Vpc [ 10A - 30 C
Kontakiteile vernickelt violett bis 0,5 mm? 60 Vpg + 110 °C
weifB
FK 82 S AU / ..(Farbe) 2 2 mm braun Schrauben | 3mQ | 30Vac | 10A - 30 C...
Kontaktteile vergoldet bis 0,5 mm? 60 Vpg +110°C

andere Farben und Kontaktoberflachen auf Anfrage

Gerhard Schutzinger Labor-Schiitz GmbH, Eichwiesenring 6, 70567 Stuttgart,
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