
Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 630 bis 633.
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TOPJOB®@
Diodenklemmen und LED-Klemmen 2,5 (4) mm²
Serie 2002
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Konturengleiche Durchgangsklemmen
siehe Seite 58

 

Kein Produktbild !!
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Schaltung I Schaltung II

2-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N4007,
grau

 

Bestellnr.

2002-1211/1000-411

  

VPE

100Schaltung I
 

2002-1211/1000-410
  

100Schaltung II
 

AWG 22 - 120,25 - 2,5 (4) mm²
UN 250 V, URM 1000 V
1N4007 - 0,5 A Dauerstrom

 

Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in
L 10 - 12 mm / 0.43 in

2Kein Produktbild !!

<_________ 70 mm/2.76 in _________>
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Schaltung I Schaltung II

4-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N4007,
grau

 

Bestellnr.

2002-1411/1000-411

  

VPE

100Schaltung I
 

2002-1411/1000-410
  

100Schaltung II
 

Kein Produktbild !!

<_____ 59,5 mm/2.34 in ______>
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Schaltung I Schaltung II

3-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N4007,
grau

 

Bestellnr.

2002-1311/1000-411

  

VPE

100Schaltung I
 

2002-1311/1000-410
  

100Schaltung II
 

AWG 22 - 120,25 - 2,5 (4) mm²
UN 250 V, URM 1000 V
1N4007 - 0,5 A Dauerstrom

 

Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in
L 10 - 12 mm / 0.43 in

3Kein Produktbild !!

<_________ 70 mm/2.76 in _________>
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Schaltung I Schaltung II

4-Leiter-LED-Klemme mit roter LED,
DC 24 V, grau
Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbrückern
brückbar!

 

Bestellnr.

2002-1421/1000-434

  

VPE

100Schaltung I
 

2002-1421/1000-413
  

100Schaltung II
 

Kein Produktbild !!

<_____ 59,5 mm/2.34 in ______>
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Schaltung I Schaltung II

3-Leiter-LED-KLemme mit roter LED,
DC 24 V, grau
Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbrückern
brückbar!

 

Bestellnr.

2002-1321/1000-434

  

VPE

100Schaltung I
 

2002-1321/1000-413
  

100Schaltung II
 

AWG 22 - 120,25 - 2,5 (4) mm²
DC 24 V
IF 0,025 A max.

 

Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in
L 10 - 12 mm / 0.43 in
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