
Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 630 bis 633.
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X-COM®S-SYSTEM-Klemmenleiste

 

X-COM®S-SYSTEM-Klemmenleiste

 

 

anschließbar: 0,14 mm² – 1,5 mm² „e + f”;
direkt steckbar: 0,5 mm² – 1,5 mm² „e”
und 0,5 mm² – 0,75 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 10 mm”

1

500 V= Bemessungsspannung
6 kV= Bemessungsstoßspannung

3= Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)

2

Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage3

Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel4

X-COM®@-SYSTEM-MINI
1-Leiter-Federleisten und 2-Leiter-Federleisten
Serie 2020

!
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Abmessungen in mm

Kein Produktbild !!

1-Leiter-Federleiste, zum Einstecken in Basisklemmen,
kodierbar, grau
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind nach EN 61984
für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen
geeignet.

 

Bestellnr.

2020-102

  

VPE

100

Polzahl

2
 

2020-103
  

503
 

2020-104
  

504
 

2020-105
  

505
 

2020-106
  

256
 

2020-107
  

257
 

2020-108
  

258
 

2020-109
  

259
 

2020-110
  

2510
 

2020-111
  

2011
 

2020-112
  

2012
 

2020-113
  

1013
 

2020-114
  

1014
 

2020-115
  

1015
 

 

Achtung:
Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine ent-
sprechende Abschlussplatte zu setzen.

AWG 24 - 160,14 - 1 (1,5) mm²
500 V/6 kV/3
IN 13,5 A

 

Modulbreite 3,5 mm / 0.138 in
L 9 - 11 mm / 0.39 in

Kein Produktbild !!

2-Leiter-Federleiste, zum Einstecken in Basisklemmen,
kodierbar, grau
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind nach EN 61984
für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen
geeignet.

 

Bestellnr.

2020-202

  

VPE

100

Polzahl

2
 

2020-203
  

503
 

2020-204
  

504
 

2020-205
  

505
 

2020-206
  

256
 

2020-207
  

257
 

2020-208
  

258
 

2020-209
  

259
 

2020-210
  

2510
 

2020-211
  

2011
 

2020-212
  

2012
 

2020-213
  

1013
 

2020-214
  

1014
 

2020-215
  

1015
 

 

Achtung:
Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine ent-
sprechende Abschlussplatte zu setzen.

AWG 24 - 160,14 - 1 (1,5) mm²
500 V/6 kV/3
IN 13,5 A

 

Modulbreite 3,5 mm / 0.138 in
L 9 - 11 mm / 0.39 in

passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen
(siehe Kapitel 13)

Zubehör, Federleisten

Verriegelungsklinke,
4,8 mm breit

 

orange 2022-142 100 (4x25)
 

grau 2022-141 100 (4x25)

Verriegelungsklinke,
9,6 mm breit

 

orange 2022-152 100 (4x25)
 

grau 2022-151 100 (4x25)
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