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Rundstecker, isoliert 
Technische Daten 

• Werkstoff: CuZn (Messing) 

• Oberfläche: galvanisch verzinnt 

• Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse 

• Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei 

• Temperaturbeständigkeit –60 °C bis +105 °C 

• Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters 

Quer- Steckermaß Isolations- L1 L2 D1 Gewicht per VE/St. Bestellnr.

schnitt (mm) farbe 100 St. ~kg

(mm2)

0,5 - 1 4 rot 23 13 1,6 0,12 100 18 0300

1,5 - 2,5 5 blau 23 13 2,3 0,15 100 18 0302

4 - 6 5 gelb 25 13 3,6 0,2 100 18 0304

Parallelverbinder, isoliert 
Technische Daten 

• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 

• Oberfläche: galvanisch verzinnt 

• Für zugentlastete Verbindungen 

• Isolation PVC/ PE 

• Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +70 °C 

Quer- Isolations- Isolations- L1 L2 D1 Gewicht per VE/St. Bestellnr.

schnitt material farbe 100 St. ~kg

(mm2)

0,1 - 0,4 PE gelb 13 5 1 0,06 100 18 0318

0,5 - 1 PVC rot 18 8 1,6 0,07 100 18 0320

1,5 - 2,5 PVC blau 19 8 2,3 0,09 100 18 0322

4 - 6 PE gelb 21 9 3,6 0,14 100 18 0324

Stoßverbinder, isoliert 
Technische Daten 

• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 

• Oberfläche: galvanisch verzinnt 

• Für zugentlastete Verbindungen 

• Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei 

• Temperaturbeständigkeit  –60 °C bis +105 °C 

• Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters 

Quer- Isolations- L1 L2 D1 Gewicht per VE/St. Bestellnr.

schnitt farbe 100 St. ~kg

(mm2)

0,1 - 0,4 gelb 20 11 1 0,04 100 18 0328

0,5 - 1 rot 25 15 1,6 0,13 100 18 0330

1,5 - 2,5 blau 25 15 2,3 0,14 100 18 0332

4 - 6 gelb 27 15 3,6 0,24 100 18 0334

       




