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Universalklemme mit Schraub-Anschluss, Querschnitt:
0,2-2,5 mm² , AWG: 30-12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau

Artikelnummer 3003347
Artikelbezeichnung UK  2,5 N

EAN 4017918099299
VPE 50 Stück
Zolltarif 85369010
Katalogseitenangabe Seite 211 (CL-2005)
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Allgemein
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Anschlüsse 2
Farbe grau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2

Maße
Breite 5,2 mm
Länge 42,5 mm
Höhe NS 35/7,5 42 mm
Höhe NS 35/15 49,5 mm
Höhe NS 32 47 mm

Technische Daten
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
Anschluss gemäß Norm IEC/ DIN VDE
Nennstrom IN  24 A
Nennspannung UN  800 V
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Anschlußdaten
Leiterquerschnitt starr min 0,2 mm² 
Leiterquerschnitt starr max 4 mm² 
Leiterquerschnitt flexibel min 0,2 mm
Leiterquerschnitt flexibel max 2,5 mm
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min 24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max 14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne
Kunststoffhülse min 

0,25 mm² 

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne
Kunststoffhülse max 

2,5 mm² 

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m.
Kunststoffhülse min 

0,25 mm² 

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m.
Kunststoffhülse max 

1 mm² 

2 Leiter gleichen Querschnitts starr min 0,2 mm² 
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max 1 mm² 
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min 0,25 mm² 
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max 1 mm² 
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit
Kunststoffhülse min 

0,5 mm² 

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit
Kunststoffhülse max 

1,5 mm² 

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne
Kunststoffhülse min 

0,25 mm² 

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne
Kunststoffhülse max 

1 mm² 

Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge 7 mm
Lehrdorn A3
Schraubengewinde M 3
Anzugsdrehmoment min 0,6 Nm
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Approbationen

Approbationslogos

UL
Nennspannung UN  300 V
Nennstrom IN  20 A
AWG/kcmil 30-12

CSA
Nennspannung UN  300 V
Nennstrom IN  20 A
AWG/kcmil 28-12
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Zubehör

Artikel Bezeichnung Beschreibung

Brücken
2303145 EBL  2- 5 Einlegebrücke, 2-polig, vollisoliert
2303158 EBL  3- 5 Einlegebrücke, 3-polig, vollisoliert
2303132 EBL 10- 5 Einlegebrücke, 10-polig, trennbar, vollisoliert
3000227 FBRI  2-5 N Feste Brücke, zum Querbrücken, mit Schrauben,

Schraubenköpfe mit Isolierkragen, 2-polig
2770642 FBRI 10-5 N Feste Brücke, zum Querbrücken in Klemmenmitte, mit fest

angecrimpten Rollen, Schraubenköpfe mit Isolierkragen als
Berührschutz, 10-polig, trennbar

3000434 FBRI 12-5 N Feste Brücke, zum Querbrücken in Klemmenmitte, mit fest
angecrimpten Rollen, Schraubenköpfe mit Isolierkragen als
Berührschutz, 12-polig

3000476 FBRI 16-5 N Feste Brücke, zum Querbrücken in Klemmenmitte, mit fest
angecrimpten Rollen, Schraubenköpfe mit Isolierkragen als
Berührschutz, 16-polig

3000515 FBRI 20-5 N Feste Brücke, zum Querbrücken in Klemmenmitte, mit fest
angecrimpten Rollen, Schraubenköpfe mit Isolierkragen als
Berührschutz, 20-polig

3006823 FBRI 40-5 N Feste Brücke, zum Querbrücken in Klemmenmitte, mit fest
angecrimpten Rollen, Schraubenköpfe mit Isolierkragen als
Berührschutz, 40-polig

1413230 SBRN 2-7 Schalt-Brücke, 2-polig
2303239 USBR 2-7 Schalt-Brücke, 2-polig
2305538 USBRJ 2-7

Markierung
1007219 SBS 5:UNBEDRUCKT Kennzeichnungskarten für Reihenklemmen, Farbe: weiß
0805357 WS 3- 5 Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 3 Klemmen, Raster

5 mm
0805344 WS 4- 5 Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 4 Klemmen, Raster

5 mm
0805331 WS 5- 5 Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 5 Klemmen, Raster

5 mm
1050295 ZB 5:SO/CMS Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet

nach Kundenangaben
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Montage
3003224 ATP-UK Trennscheibe, zur optischen und elektrischen Trennung von

Klemmengruppen, Breite: 1,5 mm, Farbe: grau
3022218 CLIPFIX 35 Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15

Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27,
Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe:
grau

3001022 D-UK  2,5 Deckel, Breite: 1,5 mm, Farbe: grau
1201442 E/UK Endhalter, zur Abstützung der Elektroniksockel, bei senkrechter

Montage sind je 2 erforderlich
0201595 FB-150                   METER Querverbindungsschiene, für feste Brückung gleicher Ein- oder

Ausgänge, aus Cu, vernickelt, 1 m lang
1201002 NS 32 PERF 2000MM G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm,

Breite 32 mm, Länge 2 m
1201015 NS 32 UNPERF 2000MM G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm,

Breite 32 mm, Länge 2 m
1201028 NS 32-AL UNGELOCHT

METER
G-Profil 32 mm (NS 32)

1201358 NS 32-CU/ 35 QMM UNGEL.
METER

G-Profil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm,
Breite 32 mm, Länge 2 m

1201280 NS 32-CU/120 QMM UNGEL.
METER

G-Profil-Tragschiene, profil-gezogen, Material: Kupfer,
ungelocht, Höhe 15 mm,  Breite 32 mm, Länge 2 m

0801733 NS 35/ 7,5 PERF 2000MM Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 7,5 mm,
Breite 35 mm, Länge: 2 m

0801681 NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm,
Breite 35 mm, Länge: 2 m

0801762 NS 35/ 7,5-CU UNGELOCHT
METER

Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5
mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

1201730 NS 35/15 PERF 2000MM Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm,
Breite 35 mm, Länge: 2 m

1201714 NS 35/15 UNPERF 2000MM Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm,
Breite 35 mm, Länge: 2 m

1201798 NS 35/15-2,3 UNPERF
2000MM

Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick,
Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

1201756 NS 35/15-AL UNGELOCHT
METER

Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung,
ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm,
Breite 35 mm, Länge 2 m

1201895 NS 35/15-CU UNGELOCHT
METER

Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick,
Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

2770215 TS-KK 3 Trennscheibe, Farbe: grau
2303608 ZSR Zwischenstück, aus Metall, für Abzweige von FB-150, mit

Schraube und Druckscheibe
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Stecker/Adapter
2303543 KSS  5 Kurzschlussstecker, zum Kurzschließen benachbarter Klemmen,

nur mit PSB oder PSBJ verwendbar, 2-polig, Raster: 5,2 mm,
Farbe: schwarz

0201744 MPS-MT Prüfstecker, bestehend aus: Metallteil für 2,3-mm-Durchmesser-
Buchsenloch

0601292 PSB 3/10/4 Prüfsteckerbuchse, unisoliert, Länge: 10 mm, Breite
Schraubgewinde : 3 mm, Breite Buchse: 4 mm

0201304 PSBJ 3/13/4 Prüfsteckerbuchse, isoliert, Länge: 13 mm, Breite
Schraubgewinde: 3mm, Breite Buchse: 4 mm,  Isolierstoff in der
Farbe transparent
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Adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten
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