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Auszug aus dem Online-Katalog

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten UMK SE 11,25,

UMK BE 11,25,- 22,5, -45 und UMK-FE

Elektronik-Aufbaugehäuse, Steckmodul-Basiselement

Artikelnummer 2970015
Artikelbezeichnung UMK- BE 45

EAN 4017918087548
VPE 10 Stück
Zolltarif 85369010
Katalogseitenangabe Seite 408 (CC-2005)
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Allgemein
Gehäuseart Aufbaugehäuse
Material Gehäuse Polyamid
Farbe grün

Maße / Pole
Länge 77 mm
Breite 45 mm

Technischen Daten
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 ° C ... 105 ° C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2
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Zeichnungen

Maßzeichnung
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Adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten
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