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Artikelnummer: HI-X3DM
HICON XLR-3-pol Einbaust.,Metall,nickel
D-Flansch, vernickelte Kontakte Metallgehäuse vernickelt

 

Elektrische Daten:

Durchgangswiderstand  ≤3 mΩ (inner)
Durchschlagsfestigkeit  1,5 kVdc  
Isolationswiderstand  ＞10 GΩ (initial)
Nennstrom pro Kontakt  15 A
Nennspannung   <50 VAC

Mechanische Daten:

Lebensdauer   1000 Steckzyklen
Anschlussart   Lötkontakte

HICON-XLR  3-pol male nickel

Verbindungstyp   XLR Einbau D-Flansch
Geschlecht   Männlich

Material:

Kontaktbeschichtung  Nickel
Kontakte   Bronze Alloy
Einsatz    PBT
Gehäuse   Zink
Gehäusebeschichtung  Nickel

Umwelt:

Temperaturbereich  -20°C + 70°C
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EAN-Code: 4049371810425 Art. No. HI-X3CM-HD

Material: ZZnAL4-1/PA
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Artikelnummer: HI-X3CM-HD
HICON-XLR MARLIN 3-pol male nickel IP67 im gesteckten Zustand
Kontakte gedreht & versilbert Metallgehäuse vernickelt, Metallkappe vernickelt

 

HICON-XLR MARLIN 3-pol male nickel

Maßzeichnung   nicht maßstabsgerecht


