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Adaptergehäuse Adapter cases

–  Schnellste Montage durch Verpressen der 
beiden Adapterhälften

–  HF-dichte Gehäusekonstruktion
–  Großer Kabelinnenraum
–  UNC 4-40 Befestigungsschrauben

–  Quick mounting by pressing the two adapter 
parts

– HF-proof case construction
– Large interiour space for your wiring
– UNC 4-40 lock screws

Wenn M3 Befestigungsschraube ge-
wünscht, die 4 gegen eine 3 austauschen, 
z. B.: 87 09 3B.

Firmenaufdruck auf Anfrage.

For a fastening screw with M3 thread 
 replace the ”4” by a ”3”, i.e. 87 09 3B.

Company logo printed on product on 
request.
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Metallisierte Ausführung 
Metallized version

Polzahl
Size

Artikel Nr. als Set
Part No. as Set 

Artikel Nr. als Einzelteile
Part No. as single parts

09 8709 4M 001 8709 4M 000

15 8715 4M 001 8715 4M 000

25 8725 4M 001 8725 4M 000

Schwarze Ausführung 
Black version

Polzahl
Size

Artikel Nr. als Set
Part No. as Set 

Artikel Nr. als Einzelteile
Part No. as single parts

09 8709 4B 001 8709 4B 000

15 8715 4B 001 8715 4B 000

25 8725 4B 001 8725 4B 000

Abdeckplatten Zum Verschließen einer Adapterseite zum Einsatz als Donglegehäuse 
Covering plates For sealing one adapter part (to be used as dongle hood) 

Polzahl
Size

schwarz
black 

metallisiert
metallized

09 87 09 VB 87 09 VM

15 87 15 VB 87 15 VM

25 87 25 VB 87 25 VM

Passende Verbindungsplatinen für 1:1 Verbindung (Stift auf Buchse) 
Fitting connection boards for 1:1 link (pin/socket)

Polzahl
Size

Artikel Nr.  
part no. 

09 8709 P

15 8715 P

8725 P

Abmessungen / Dimensions
Pol-
zahl
Size 9 15 25

A 31.5 40.0 53.6






