ZEICHNUNG GESCHUTZT DURCH
(C)COPYRIGHT 1988

AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

ANDERUNGEN, DIE DEM
TECHNISCHEN FORT-
SCHRITT DIENEN, BE-
HALTEN WIR UNS VOR

REV. ANDERUNG DATUM NAME
M SEE PCN EG00-2512-02-1 30-JUL-02 M. K.
M1 E-06-011456 12-MAY-06 M. K.

NUMMER 8283904
VERWENDET FUR

WAR NR. 87-93898-50
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i:@ Verpackt in Kunststoff-Beutel
PACKAGING IN PLASTIC BAG: QTY 5 000 PIECES

iEC>VerOCKt iNn Kunststoff-Beutel
PACKAGING IN PLASTIC BAG: QTY 10 000 PIECES

i:@ Verpackt in Kunststoff-Beutel
PACKAGING IN PLASTIC BAG: QTY 1
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ZETICHNUNG NICHT ANDERN

ZEICHNUNG GULTIG AB ........

82890473‘1’:x M

SILICON

82890441’_\x M

828904426 M SHORE A 50° hellblau

Lubriziert

AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.

AN

Langen b.Ffm.,West Germany

Benennung

tinzeldichtung (£5.06)
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