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Technologie

+ Massiver Aluminiumschlosskorper mit anodisierter Beschichtung - korrosionsbestdndig
* 145/20 und 145/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode

+ 145/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode

+ Komfortable Bedienung ohne Schliissel, geringes Gewicht

* Hoher Wiedererkennungswert durch intensive Farben

- Gefederter Biigel fiir besseres Einstellen der Offnungskombination

Einsatz und Anwendung

* 145/20 und 145/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenstanden oder bei geringem Diebstahlrisiko

+ 145/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenstanden oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko

+ Z. B. zur Gepdcksicherung, zur Sicherung von Spinden in Schulen und Sportzentren, Kassetten, Schatullen,
Schrdanken, Werkzeugkisten, Schaltanlagen etc.

Varianten
+ GroRen: 20,30 und 40 mm
* 9 Farben: blau, gelb, griin, lila, orange, rot, braun, titanium, silber

Technische Daten:

Breite a [mm]: 31,5

Lichte Bugelweite b [mm]: 14
Lichte Bugelhéhe c [mm]: 26
Blugeldurchmesser d [mm]: 5
Tiefe e [mm]: 15,5

Hoéhe f [mm]: 65

Level: 3

Farbe: blau

Gewicht [g]: 55



