KERN HFB 600K200

Die professionelle Alternative bis 600 kg mit riickwartiger Zweitanzeige
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Ablesbarkeit [d]: 200g

Anwarmzeit: 10 min

Auflosung: 3000

Einschwingzeit: 2s

Empfohlenes Justiergewicht: 600 kg (M3)

Justiermdglichkeiten: Justierung mit externem
Gewicht

Linearitat: 4009

Prézision (von [Max]): 0,002

Reproduzierbarkeit: 2009

Tarierbereich: -600000000 mg

Wagebereich [Max]: 600 kg

Wégeeinheiten: kg Ib

Wagesystem: Dehnungsmessstreifen

Display Ziffernh6he: 2,500 cm

Zusatzdisplay maoglich: nein

Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 85 %
Luftfeuchtigkeit (min.): 0%
Umgebungstemperatur (max.): 40°C
Umgebungstemperatur (min.): 0°C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung 30 h
an):

IKERN

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung 40 h

aus):

Akkuladezeit: 14 h
Eingangsspannung: 220V -240V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO UK

Dienstleistungen

DAKkS-Kalibrierschein:
Justage auf Aufstellungsort:

963-130H
961-250

Kategorie: Waagen
Marke: KERN
Produktgruppe: Kranwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BXTxH): 255 x 435 x 205 mm
Bruttogewicht: 3,200 kg

Lieferzeit: 24h

Nettogewicht: 2,250 kg
UN-Nummer (Gefahrgut): 2800

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerét 163 x 126 x 390 mm
(BXTxH):

Abmessungen Gehause (BXTxH): 163 x 126 x 158,5 mm
Gehausematerial: Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett 160 x 120 x 395 mm
montiert (BXTxH):
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