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13.
. Die Armatur/PIR ist mit einem Zeitregler versehen.
15:
16.

17.
18.

. Die Armatur ist

) Nur fir die Anwendung im Gebaude, wo ein direkter Kontakt mit

Wasser unmdglich ist.
Geeignet fir die AuBenmontage.
Geeignet fir die Montage im Badezimmer, auBerhalb der
angegebenen Zone.
Bringen Sie die Armatur auf der angegebenen Héhe an.
Die Armatur arbeitet mit einem SId\erheltstransfcrmatur Bei
einem Defekt, durch ein mit d 1
ersetzen,
Die Armatur ist mit einer ( Iz-)Sicherung
Schutzklasse 1, die Armatur muss geerdet werden.
Schutzklasse 2, die Armatur ist doppelt isoliert und braucht nicht
geerdet zu werden.
Schutzklasse 3, die Armatur eignet sich ausschiielich far
Niedrigspannung z.B. 12V.

1 Sie den
und den beleudﬂeten Mateﬁallen/objekten

d zwischen Lampe

. Die Armatur kann in Kombination mit einem Dimmer verwendet

werden. Fragen Sie bei Ihrem Handler nach dem richtigen Typ
Dimmer (wichtig bei 12V Armaturen).

Das Erkenr bestreicht die b gen.
Die Armatur/PIR ist mit einem Empﬁndl!chkeitsr:gler versehen.

Die Armatur/PIR ist mit einem Lichtregler versehen.
Armaturen mit Halogenréhren missen immer horizontal
werden.

Die angegebene Wattleistung darf nicht (iberschritten werden.
230V Halogenrshren dirfen nicht mit den Handen angefasst
werden. Verwenden Sie vorzugsweise ein sauberes, trockenes
Tuch.

montiert

. 12V Halogenrdhren dirfen nicht mit den Handen angefasst

werden. Verwenden Sie vorzugsweise ein sauberes, trockenes
Tuch.
Die Armatur eignet sich ausschlieBlich fur Sparbirnen.

. Die Armatur eignet sich ausschlieBlich fur Glihbirnen.

. Die Armatur eignet sich ausschlieBlich flr Kerzenbirnen.

. Die Armatur eignet sich ausschlieBlich fir Reflektorbirnen.

. ‘AnschlieBen mit dem vorgeschriebenen Kabel.

. AnschlieBen mit dem vorgeschriebenen Kabel.

. Isolieren Sie den Draht auf der angegebenen Lénge ab.

. Falls mitgeliefert, ist die Verwendung von hitzeschiitzenden Hilsen

Uber die gesamte abisolierte Drahtldnge verpflichtet.

. Sicherheitsglas bei Bruch unmittelbar ersetzen.
. Die Armatur ist

flr 12V +
vorgeschriebener Wattleistung.

npen diesen Typs mit

. Die Armatur eignet sich nicht fir Kaltspiegellampen.
. Die Armatur ist geeignet flir 230V Halogenlampen mit der

vorgeschriebenen Wattleistung.
flr 12V +
vorgeschriebenen Wattleistung.

1 mit der

. Die Armatur ist-tropfwasserdicht.

. Die Armatur ist regenwasserdicht.

. Die Armatur ist spritzwasserdicht.

. Die Armatur ist staubfrei und spritzwasserdicht.
. Die Armatur ist staubfrei und spriihwasserdicht.
. Die Armatur ist

und spriit ht.

Fur eine(n) zuverldssige(n) Installation/Betrieb empfehien wir
Ihnen, die Armatur auf die richtige Art und Weise anzuwenden.
Lesen Sie darum diese Bedi 1gen und die Gebr
aufmerksam durch.
Schalten Sie, bevor Sie mit der Ir 1 oder mit R en
beginnen, immer erst den Strom aus, vorzugsweise mittels eines
Schalters im Sicherungskasten.
Die AuBenbeleuchtung nicht bei Regen installieren.

Sie den Mir d ) anderer
Gegenstdnde und den Raum um die Armatur herum.
Montieren Sie die Armatur wie in der Gebrauchsanleitung
angegeben.
Fragen Sie in Zweifelsfallen einen Fachmann und beachten Sie die
ortlichen Installationsvorschriften. In einigen Lédndern geben die
Vorschriften vor, dass eine AuBenbeleuchtung nur durch einen
zugelassenen Fachmann angebracht werden darf.
Klemmschrauben von elektrischen Anschliissen miissen
ausreichend angezogen werden. Achten Sie dabei insbesondere auf
die 12-Volt-Niedrigspannungsdréhte.
Achten Sie beim Anschluss auf die Symbole der Verdrahtung:
ull

rde

= Schaltdraht
Wenn Sie eine Glih-, Halogenlampe ersetzen missen, warten Sie,
bis diese abgekahit ist oder mindestens 5 Minuten.
Reinigen mittels eines trockenen sauberen Tuches oder einer
Birste. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lésungsmittel.
Vermeiden Sie ein Feuchtwerden aller elektrischen Teile. .
Halten Sie alle technischen Informationen bereit und sehen Sie fur
die Bedeutung der auf dem Spezifikationsaufkleber und in der
Gebrauchsanleitung aufgefiihrten Logos in diesen allgemeinen
Sicherheitsbedingungen nach.
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* (Jbemeugen Sie sich immer selbst davon, dass der Strom
ausgeschaltet ist.

* Verwenden Sie nur Lampen mit den/der vorgeschriebenen

1 ul

* Halogenrdhren nur mit einem sauberen, trockenen Tuch festhalten
und platzieren. Erst ein Ende in die Fassung drilcken und dann das
andere.

* Ist das Sicherheitsglas der Armatur kaputt gegangen, muss es
unmittelbar ersetzt werden.

* Montieren Sie die Armatur auf die richtige Héhe und die richtige
Position, wie beschrieben in der Gebrauchsanweisung der
Beleuchtungsarmatur.

i

* Uberzeugen Sie sich immer selbst davon, dass der Strom
ausgeschaltet ist.

* SchlieBen Sie die Armatur, wie angegeben in der Gebrauchsanleitung,
mit den/dem Anschlusskabel(n) an.

* Fiihren Sie einen Anschluss, wie beschrieben/illustriert in der

ler , aus.
* Sie die bole bei den A 5

N = Null

L = Phase

@® = Erde

LS = Schaltdraht

* Ein Bewegungsmelder reagiert auf pidtzliche
seines Er

ches.

* gl Stor
beeinflussen kdnnen sind

Heizungsapparaturen, Kihigeréte, Ventilatoren, Abzugshauben,

Trockner, Griligerate und andere Warme produzierende Gerate.

Reflektierende Gegensténde, B&dume und Striucher

direkt in die Linse einfallendes Tageslicht

Elektrische Gerédte im selben Stromkreis wie Zentralheizung,

Neonbeleuchtung, Kihischrénke.

* Der Detektor reagiert schneller, wenn man den Erkennungsbereich in
einem Winkel betritt. Weniger sensibel reagiert der Detektor, wenn
man direkt auf lhn zugeht.

* Die

die den

héngt ab von der
und der L
* Verwenden Sie

um den Er Il zu

verringern.

* Falls méglich/ndtig richten Sie den Detektor nach unten, um den
Erkennungsbereich zu verringern.

* Wenn Sie den Bewegungsmelder erstmals benutzen oder bei einem
Stromausfall, muss der Sensor erst 60 Sekunden aufwérmen.
Danach wie beschrieben.

* Setzen Sie die Regler, bevor Sie den Bewegungsmelder benutzen,
erst auf T = Teststand.

g gler:
= des zum Beispiel
bei stiirmischem Wemer (héufige Temperaturverdnderungen) kann
die werden.
- Lichtregler: damit regeln Sie, wann der Melder funktioniert,
bei 9

Dunkelheit.

* Schaltet die Lampe automatlsch ein, wenn es ddmmert, und aus bei
Tagesanbruch

* Eine eingebaute deltverzbgerung sorgt dafir, dass der Sensor
nicht auf kurzfristige gen wie fer,

* Nach der ge, dem und der
bendtigt der Sensor zirka 30 Sekunden, um sich einzustellen, danach
funktioniert der Dammer ie beschr

¥ Bdngen Sie die Armatur nicht so an, dass der Sensor durd\ andere

wie u.d. wird.

= Um einem unnétigen Aufbllnken der Lampe vorzubeugen, missen
Sie Reflexionen wie eine weiBe Mauer gegeniiber vom Sensor
beriicksichtigen.

* Kantmllimn Sie immer zuerst die Stromzufuhr und eventuell die
Sicherui
Oberzeugen Sie sich immer selbst davon, dass die Lampe nicht
kaputt ist.

* Kontrollieren Sie die Ver g und die Al
¥ Sie die des Reglers.
- GARANTIEBESTIMMUNG =75, Tl o STl e g

Das Piktorgramm auf der Vorderseite der Verpackung zeigt die
Garantiezeit an. Von der sind die
durch unsachgemé&Ben Gebrauch oder von Dritten durchgefithrten
Verénderungen/Reparaturen verursacht werden. Normaler VerschieiB
und Folgeschéden fallen nicht unter die Garantie.
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