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VARIOFACE-Modul, mit sechs Potenzialschienen (P1, P2, P3, P4, P5, P6) zur Potenzialverteilung,
zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32

 

Produkteigenschaften
 Fortlaufenden Beschriftung
 Separate Einspeisung
 Zwei Potenzialebenen

  
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit 1

GTIN 4017918088613

Technische Daten

Maße
Breite 123,8 mm

Höhe 77 mm

Tiefe 72 mm

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C

Allgemein
Nennspannung UN 250 V AC/DC

Max. Strombelastbarkeit je Zweig 16 A

Summenstrom 16 A (pro Potenzial)

Potenzialanschlüsse je Potenzial (P1...P6) 2 Einspeise-/12 Verteilerklemmen

Einbaulage beliebig

Normen/Bestimmungen IEC 60664

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178

Normen/Bestimmungen IEC 62103

Anschlussdaten Einspeisung
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Technische Daten

Anschlussdaten Einspeisung
Leiterquerschnitt starr min 0,2 mm²

Leiterquerschnitt starr max 6 mm²

Leiterquerschnitt flexibel min 0,2 mm²

Leiterquerschnitt flexibel max 4 mm²

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min 24

Leiterquerschnitt AWG/kcmil max 10

Anschlussart Schraubanschluss

Abisolierlänge 8 mm

Schraubengewinde M3

Anschlussdaten Verteilung
Leiterquerschnitt starr min 0,2 mm²

Leiterquerschnitt starr max 4 mm²

Leiterquerschnitt flexibel min 0,2 mm²

Leiterquerschnitt flexibel max 2,5 mm²

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min 24

Leiterquerschnitt AWG/kcmil max 12

Anschlussart Schraubanschluss

Abisolierlänge 8 mm

Schraubengewinde M3

Klassifikationen

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27250313

eCl@ss 4.1 27250313

eCl@ss 5.0 27250313

eCl@ss 5.1 27250313

eCl@ss 6.0 27242608

eCl@ss 7.0 27141152

eCl@ss 8.0 27141152

ETIM
ETIM 2.0 EC001434

ETIM 3.0 EC001604

ETIM 4.0 EC001604

ETIM 5.0 EC002780

UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211824

UNSPSC 7.0901 39121421

UNSPSC 11 39121421

UNSPSC 12.01 39121421
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Klassifikationen

UNSPSC
UNSPSC 13.2 39121421

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST 

Zeichnungen

Schaltplan
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