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Abbildung zeigt die Variante
SUBCON-PLUS M 2

D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, zwei Kabelzufiihrungen unter 35°, Bussystem: CAN, KEBA bis 1
MBit/s, Pinbelegung: 2, 3, 4, 5, 6, 7; Schraubanschlussklemmen

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit

1

GTIN 4017918157388
Technische Daten
Malle
Kabeldurchmesser max. 10 mm
Kabeldurchmesser min. 6 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -20°C..70°C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25°C...80°C

Hohenlage 5000 m (Einschrankung siehe Herstellererklarung)
Allgemein

Nennspannung Uy 60 V AC/DC

Nennstrom Iy 1A

Bussystem CAN, KEBA

Signal RS-485

Steckzyklen > 200

SUBCON-Befestigungsschrauben 4-40 UNC

Anzugsdrehmoment 0,4 Nm

Material Gehduse

ABS, metallisiert

Pinbelegung

2,3,4,5,6,7 auf je zwei Klemmen

Anschlussdaten

Anschluss D-SUB-Steckanschluss
Polzahl 9

Anschlussart D-SUB-Buchse
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm

Anschluss Printanschluss
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Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max 1 mm?
Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt starr max 1,5 mm?
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min 26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max 16
Abisolierldange 5 mm
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Klassifikationen
eCl@ss
eCl@ss 4.0 27140816
eCl@ss 4.1 27140816
eCl@ss 5.0 27143424
eCl@ss 5.1 27143424
eCl@ss 6.0 27143424
eCl@ss 7.0 27440209
eCl@ss 8.0 27440209
ETIM
ETIM 2.0 EC001132
ETIM 3.0 EC001132
ETIM 4.0 EC001132
ETIM 5.0 EC001132
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211802
UNSPSC 7.0901 39121402
UNSPSC 11 39121402
UNSPSC 12.01 39121402
UNSPSC 13.2 39121402
Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized “
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Approbationen

cUL Recognized m

GosT P

cULus Recognized n“us

Zubehor

Montagematerial

SUBCON-SHORT-SCREW - 2799694

Schraubwerkzeug

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

:

Datenstecker

VS-09-GC-ST/ST - 1652651

s

Zeichnungen
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