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Hochgeschwindigkeits-Etikettendrucker für PC und Mac®

•   Etikettieren, versenden und archivieren Sie intelligenter mit der DYMO® Label™ v.8 Software

•   Ersparen Sie sich den Abfall und Stress mit dem Layout von Etikettenbögen — drucken Sie 
exakte Mengen von Etiketten

•   Erstellen und drucken Sie Adress- und Versandetiketten, Aktenordneretiketten, Barcode-
Etiketten, 
Namensschilder und vieles mehr - alles von Ihrem PC oder Mac®*

•   Schneller Druck - bis zu 71 Etiketten pro Minute*, 40% schneller als unser Basismodell

•   Sparen Sie Zeit – erstellen Sie Etiketten direkt aus dem Text in Microsoft® Word, Excel®,  
Outlook®, QuickBooks® und anderen Programmen oder drucken Sie ganz leicht 
Adressen aus Ihren Outlook® Kontakten oder Ihrem Mac® Adressbuch

•  Erstellen Sie individuelle Etiketten mit mehr als 60 Etikettenstilen und Layouts

*  Kompatibel mit Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 , Mac OS® X 10.5 oder höher – nur Intel® 
**4-zeiliges Adressetikett

* 4-zeilige Adressetiketten

Kurzspezifikationen
Geräteabmessungen (L x B x H) 14,0 x 26,9 x 16,3mm
Gewicht 1,3kg
Mac®/PC-kompatibel Ja
Max. Etikettenbreite 56mm
Auflösung 600 x 300 dpi
Drucksystem Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit 71 Etiketten/Min.*
Barcodes Ja
Stromquelle Netzadapterkabel
Netzwerk Print Server separat erhältlich
Herkunftsland China

Einzelgerät umfasst:
•  LabelWriter 450 Turbo Etikettendrucker
•  Adressetiketten auf Startrollen
•  Adapter
•  Netzkabel
•  USB-Kabel
•  Kurzanleitung

Artikel- 
Nr. Beschreibung Länge 

(cm)
Breite 
(cm)

Höhe 
(cm)

Gewicht 
(kg) MENGE EAN Kunden- 

preis

S0838820 LW 450 TURBO FR/NL/BE/DE Einheit 14,0 26,9 16,3 1,5 1 3501170838822

Umkar-
ton - - - - - -

Karton 43,0 27,8 35,0 - 6 3501170838867

Palette 120,0 80,0 120,0 - 108 -

925106 USB-Kabel Einheit - - - - - -

923772 Netzkabel Einheit - - - - - -

922983 Reinigungskarte Einheit - - - - - -

931160 Umschaltadapter Einheit 29,7 24,2 16,3 0,5 1 -

S0787940 Spindel 450-Serie Einheit - - - - - -
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Herkunftsland: Belgien

Drucken Sie ein Etikett oder hunderte – und ersparen Sie sich dabei den Abfall und Stress mit dem Layout von Etikettenbögen.
Etikettenrollen für Etikettendrucker 
Zur Verwendung mit LabelWriter® Etikettendruckern
•  LW Standardetiketten

Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke
•  LW Durable-Etiketten

Reißfeste, beschichtete Kunststoffetiketten mit extra starkem Klebstoff, die Abrieb, herkömmlichen Reinigungsmitteln und 
einem weiten Temperaturbereich standhalten – ideal für Regale, Lagerhaltung und Leitsysteme.

Etikettentyp Beschreibung Produktcode Größe in mm Etiketten/Rollen Rollen/Karton Haftung Material

Po
st

Standardadressetiketten 1983173 28 x 89 130 1 Permanent Papier

Standardadressetiketten 1982991 28 x 89 260 2 Permanent Papier

Standardadressetiketten S0722370   28 x 89 130 2 Permanent Papier

Standardadressetiketten S0722360 28 x 89 130 24 Permanent Papier

Adressetiketten auf Großvolumenrolle S0947410 89 x 28 1050 2 Permanent Papier

Etiketten in sortierten Farben S0722380 28 x 89 130 2 Permanent Papier

Große Adressetiketten 1983172 36 x 89 260 1 Permanent Papier

Große Adressetiketten S0722400 36 x 89 260 2 Permanent Papier

Große Adressetiketten S0722390 36 x 89 260 24 Permanent Papier

Große Adressetiketten S0722410 36 x 89 260 1 Permanent Transparenter Kunststoff

Große Absenderetiketten S0722520 25 x 54 500 1 Permanent Papier

Ve
rs

an
d

Versandetiketten / Namensschilder S0722430 54 x 101 220 1 Permanent Papier

Versandetiketten auf Großvolumenrolle S0947420 102 x 59 575 2 Permanent Papier

Versandetiketten / Namensschilder S0722420 54 x 101 220 12 Permanent Papier

Extragroße Versandetiketten S0904980 104 x 159 220 1 Permanent Papier

M
eh

rz
w

ec
k

Mehrzwecketiketten S0722530 13 x 25 1000 1 Ablösbar Papier

Quadratische Mehrzwecketiketten S0929120 25 x 25 750 1 Ablösbar Papier

Mehrzwecketiketten S0722550 19 x 51 500 1 Ablösbar Papier

Mehrzwecketiketten S0722540 57 x 32 1000 1 Ablösbar Papier

Große Mehrzwecketiketten S0722440 54 x 70 320 1 Permanent Papier

Sp
ez

ia
le

tik
et

te
n

Etiketten für Hängeregister S0722460 12 x 50 220 1 Permanent Papier

Aktenordner-Etiketten, klein S0722470 38 x 190 110 1 Permanent Papier

Aktenordner-Etiketten, groß S0722480 59 x 190 110 1 Permanent Papier

Kleine Namensschilder S0722560 41 x 89 300 1 Ablösbar Papier

Terminkarten / Namensschilder S0929100 51 x 89 300 1 Nicht klebend Papier

Große Namensschilder S0929110 62 x 106 250 1 Nicht klebend Papier

CD-Etiketten S0719250 57 Durchm. 160 1 Permanent Papier

Du
ra

bl
e

LW Durable-Etiketten 1976200 25 x 89 100 1 Permanent Kunststoff

LW Durable-Etiketten 1976411 25 x 54 160 1 Permanent Kunststoff

LW Durable-Etiketten 1976414 59 x 109 50 1 Permanent Kunststoff

LW Durable-Etiketten 1933085 19 x 64 450 2 Permanent Kunststoff

LW Durable-Etiketten 1933083 25 x 25 850 2 Permanent Kunststoff

LW Durable-Etiketten 1933081 25 x 89 350 2 Permanent Kunststoff

LW Durable-Etiketten 1933084 57 x 32 800 1 Permanent Kunststoff

LW Durable-Etiketten 1933088 59 x 102 300 1 Permanent Kunststoff

LW Durable-Etiketten 1933087 57 x 190 170 1 Permanent Kunststoff

LW Durable-Etiketten 1933086 104 x 159 200 1 Permanent Kunststoff

Vertrieb durch:  
Newell Europe Sàrl
10, Chemin de Blandonnet
1214 Vernier – Schweiz 
WWW.DYMO.COM

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards  
und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.


