Beschreibung

Han® M12

Stift, D-Kodierung,
gerade, 4-polig

IP 67
Han® M12
Buchse, D-Kodierung,
gerade, 4-polig
IP 67
IP 20

IP 67

Bestell-Nummer

21 03 371 1400

21 03 371 2415

21 03 381 6410
21 03 381 6420

Han® M12 Leiterplattenadapter D-kodiert
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Fettdruck: Vorzugstypen
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