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Beratung und Bestellung unter Tel.: 0 21 91/37 18 - 01, Fax: 0 21 91/37 18 - 85, E-Mail: info@cimco.de
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Crimpzange ECONOMY für Westernstecker

für ungeschirmte Modularstecker, mit Abschneide- und Abisoliervorrichtung, auswechselbare Messer

für Westernstecker 4-polig RJ 10 (4P4C) und RJ 14 (4P2C) 1 10 6116

für Westernstecker 6-polig RJ 11 (6P4C) und RJ 12 (6P6C) 1 10 6117

für Westernstecker 8-polig RJ 45 (8P8C) 1 10 6118

Crimpzange für ungeschirmte Modularstecker (Westernstecker)

4-, 6- und 8-polig

Ratschenautomatik mit nachstellbarer Sperrvorrichtung, Abschneid- und Abisoliereinrichtung, 2-Komponenten-Griffe,

für RJ 10(4P2C und 4P4C), RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C), RJ 45 (8P8C)

1 10 6200

Crimpzange für geschirmte Modularstecker 8-polig 

Ratschenautomatik mit nachstellbarer Sperrvorrichtung, Leiter und Schirmung werden 

in einem Arbeitsgang verpreßt, für RJ 45 CAT.5 (8P8C)

für Stecker Bauart HIROSE 220 1 10 6202

für Stecker Bauart CIMCO 220 1 10 6201

für Stecker Bauart STEWART STAMPING 220 1 10 6203

Crimpzangen für LWL-(fibre optic) Stecker

mit Ratschenautomatik und nachstellbarer Sperrvorrichtung

Rundpressung, Crimpmaße: 1,07 mm (0.042”) - 1,72 mm (0.068”) - 3,38 mm (0.133”) - 4,11 mm (0.162”) - 

4,95 mm (0.195”), z.B. für SC-/AMP-SMA-/FC-/PC-Stecker

1 10 6156

Sechskantpressung, Crimpmaße: 1,07 mm (0.042”) - 1,72 mm (0.068”) - 3,84 mm (0.151”) - 4,52 mm (0.178”) - 

5,41 mm (0.213”), z.B. für 3M-ST-/AT&T-ST-/SMA-Stecker

1 10 6158

Presszangenset DATENTECHNIK/TELEKOMMUNIKATION

Crimpzange mit 7 auswechselbaren Pressprofileinsätzen für nahezu alle Verkabelungen auf Kupfer- und Glasfaserbasis, 

übersichtlich in handlichem, schlagfestem Kunststoffkoffer.

Inhalt: Crimpzangenkörper mit Ratschenautomatik und nachstellbarer Sperrvorrichtung 

Je ein Pressprofileinsatz für: 

ungeschirmte Modularstecker (Western-Stecker) 8-polig RJ 45 (8P8C), (Nr. 10 6212)

geschirmte Modularstecker 8-polig RJ 45 CAT.5/6 (8P8C), Bauart HIROSE (Nr. 10 6215)

geschirmte Modularstecker 8-polig RJ 45 CAT.5 (8P8C), Bauart STEWART STAMPING (Nr. 10 6216)

ungeschirmte Modularstecker (Western-Stecker) 6-polig RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C) (Nr. 10 6211)

BNC/TNC-Koaxialstecker RG 55, RG 58, RG 59, RG 62, RG 174, RG 8279, LWL (Nr. 10 6218)

LWL-Stecker mit Rundcrimpung, z.B. für SC-/AMP-SMA-/FC/PC-Stecker (Nr. 10 6213)

LWL-Stecker mit Sechskantcrimpung, z.B. für 3M-ST-/AT&T-ST-/Amphenol-SMA-Stecker (Nr. 10 6214)

Schraubendreher mit 1000V Schutzisolation für Kreuzschlitzschrauben Phillips Größe PH 1 (Nr. 11 7731)

1 10 6210

Werkzeugset F-Kompressionsstecker

zur Herstellung wasserdichter und damit wetterfester Koaxanschlüsse, insbesondere für Kabel- und Satelliten-TV-Anlagen.

Für Verbindungen mit hoher mechanischer Belastung und ausgezeichneter Schirmung.

Set bestehend aus:

• Professionelles Crimpwerkzeug für Kompressionssteckverbinder (Bestellnr. 10 6152)

Speziell für RG 59- und RG 6-Koaxialkabel. Dank leicht einstellbarem Längenanschlag geeignet zum Verpressen vom Kom -

pressionssteckern verschiedener Längen und Arten (F-, BNC- und RCA-Stecker). Auch für Winkelstecker und Keystones 

geeignet. Sehr geringer Handkraftaufwand beim Crimpen. Mit ergonomischen Zwei-Komponenten-Griffhüllen, Länge 195 mm

• Koaxialkabel-Abisolierwerkzeug (Artikelnr. 12 0098)

Für schnelles und präzises Abmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln (RG 58, RG 59, RG 62, RG 6, RG 9 u.a.) 

in nur einem Arbeitsgang. Mit drei auswechselbaren Messern, Schnitttiefe und Schnittabstand einstellbar.

• 20 Stück F-Kompressionsstecker (Artikelnr. 18 2980)

Zweifacher Schutz gegen Feuchtigkeitseintritt durch externe Hülse und einen inneren O-Ring, hervorragende 

Schirmung und mechanische Festigkeit der Kabelverbindung. Goldbeschichtet, für RG 6 Koaxialkabel

Werkzeugset F-Kompressionsstecker 1 10 6154

Crimpwerkzeug für Kompressionssteckverbinder 1 10 6152

Koaxial-Abisolierwerkzeug 1 12 0098

F-Kompressionsstecker (Preiseinheit per 100) 10 18 2980


