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Basic tool 60

| 190 Watt Anheizleistung |
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ERSA ANALOG 60
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I Die Basis-Lotstation mit industriebewahrter Technik

Die elektronisch temperaturgere-
gelte Lotstation ERSA ANALOG 60
ist das Basismodell der neuen
Lotstationenserie von ERSA.

Die genaue ERSA RESISTRONIC-
Regeltechnik macht sich den posi-
tiven Effekt des PTC-Heizkdrpers
(Positiver Temperatur Coefficient)
zu Nutze, wobei die hohe Anheiz-
leistung von 190 Watt fiir soforti-
gen Warmenachschub sorgt. Die
feinfiihlige Elektronik der Elektro-
nikstation regelt hierbei durch Aus-
wertung des Keramik-Heizkdrpers
die Arbeitstemperatur, welche an
der Lotstation stufenlos zwischen
150°C und 450°C eingestellt wer-
den kann.

Der handliche Lotkolben ERSA
Basic tool 60 heizt in nur 60
Sekunden von Raumtemperatur
auf 280°C auf. Ein weiteres High-
light in puncto Anwenderfreund-
lichkeit ist das ergonomische,
vom Industrieforum in Hannover
pramierte Design: Alle Bedienele-
mente sind frontseitig positioniert,
die Bedienfront ist entsprechend
der Sehachse geneigt. Fiir entspre-
chende Bauteilesicherheit sorgt
eine hochohmig mit der Lotspitze
verbundene Potentialausgleichs-
buchse. Durch die breite Auswahl
an innenbeheizten ERSADUR-

Konventionelles Ldten mit dem Basic tool 60

Dauerldtspitzen mit Verdrehschutz
eignet sich diese vielseitige Lot-
station flir alle industriellen Lotan-
forderungen. Der multifunktionale
Ablagestander mit schwenkbarem
Schwammbehélter dient gleichzei-
tig als Spitzenhalter. Dariiber hin-
aus ist er so konzipiert, daB ERSA-
Lotkolben mit entsprechendem
Adapter mit nahezu allen am Markt
befindlichen Létdampfabsaug-
systemen betrieben werden kdnnen.

Bestelldaten:

ANA 60 Létstation ANALOG 60
komplett

bestehend aus:

ANA 603 Elektronikstation

670 cDJ Létkolben Basic tool 60
mit Spitze 832 CD

A28 Ablagesténder

Ersatzteile:

67100J Ersatz-Heizkdrper fiir

Basic tool 60

Technische Daten:

Elektronikstation ANA 603
Versorgungsspannung: 230 V~, 50-60 Hz
Sekundérspannung: 24 V~
Leistung: 60 W
Regeltechnik: RESISTRONIC
Temperaturbereich:

stufenlos 150°C - 450°C
Funktionsanzeige: LED rot
Zuleitung: 2 m PVC

mit Kaltgerédtedose
Ausfiihrung: schutzisoliert

Ldtkolben Basic tool 60

Spannung: 24 V~

Leistung: 75 W /280°C - 60 W / 350°C

Anheizleistung: 190 W

Anheizzeit: ca. 60 s (auf 280°C)

Gewicht (ohne Zuleitung): ca. 60 g

Zuleitung: 1,5 m hochflexibel/
hitzebestandig

Ausfiihrung: schutzisoliert
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