
Ausführung

• induktives Messsystem, 
 resistent gegen Feuchtigkeit 
 und Handschweiß
• rostfreier Stahl
• LCD-Anzeige 7,5 mm
• DIN 862 
• Feststellschraube
• Kreuzspitzen
• 4-fach Messung
• Verpackung:  Kunststoffetui

Messbereich Schnabellänge Ablesung Tiefenmaß Best. Nr.
mm inch mm inch mm inch

150 6 40 1,57 0,01 .0005 eckig 1220 417

DIN
862

Funktionen

• Ein-/ automatische 
 Ausschaltung
• QuickStart-Elektronik
• QuickLock-Funktion
• Nullpunktsetzung an jeder   
 Stelle möglich
• mm / inch Umschaltung

DIGI-MET® Taschenmessschieber 1220

Zertifikat im Preis enthalte
n       ERSTKALIBRIERUNG 

INKLUSIVE

AKTIONSPREIS

119,- 3

EINFACH DIGITAL

IP 52
Ausführung

• Gehäusedurchmesser 60 mm
• auswechselbare
 Tasterspitzen M 2,5
• Schutzart IP 52
• Einspannschaft Ø 8 mm 
• LCD-Großanzeige mit 12 mm
• Messkraft 0,5 - 1N
• Genauigkeit nach Werksnorm
• Verpackung:  Karton

Funktionen

• Ein-/ Ausschaltung
• QuickStart-Elektronik
• QuickLock-Funktion
• Nullpunktsetzung an jeder
 Stelle möglich
• Zählrichtungsumkehrung
• mm / inch Umschaltung
• Individuelle Tastensperre
• variabler Datenausgang
 RS 232 + Digimatic + USB
• PRESET-Funktion / Messwertvoreinstellung

DIGI-MET® Messuhr 1722

Messbereich Ablesung Genauigkeit Best. Nr.
mm inch mm inch mm
12,5 0,5 0,01 .0005 0,020 1722 502

Zertifikat im Preis enthalte
n       ERSTKALIBRIERUNG 

INKLUSIVE

Nur im Aktionszeitra
um

gültig bis 31.8.2013




