Die Wera ,Bit-Ratsche”.
Eine starke Schénheit.




Eine starke Schdnheit.

Markante Wera
Kraftform-Optik

Hohe Ergonomie

Perfekie Anlagefiachen
ir die Hand

Welche Vorteile sprechen
fiir die Bit-Ratsche?

Beschleunigt die Arbeit:

B Schnelles Umschaltan von Links- in
Rechtslauf und umgekehrt tiber den
Umschalthebel.

M Schnalles Drehen (mit dem Daumen)
{iber die Randelung am Knarrenkopf.

M Einfachste Bedienung auch mit nur einer
Hand.

List Probleme:

M Immer dann, wenn das Verschrauben
per Masching oder herkimmlichem
Handwerkzeug aus Platzgriinden nicht
mdiglich ist, kommt die Wera Bit-Ratsche
Zum Einsatz.

Ergonomischer Knamenkopi/-hebel:
raftform-Geometrie mit perfekt
geformtan Antagefiichen fiir die Finger.

Einfachas Arbeiten auf engstam Raum.

Durch die direkte Bitaufnahme im
Knarrenkopf kleinstar Werkzeugaufbau
fiir geringe Arbeitshiihian.

Uber Adaptierung mit Wera Adapter
BY0/1 st auch der Einsatz von %"~
Nilssen maglich.

Klginer Rickholwinksl von 6° fir
prizises Arbeiten.
Unglaublich robust

M Gesankgeschmiedete
Volistahlausfiihrung.

B Drehmomente von dber 65 Nm.




Die Wera ,Bit-Ratsche”.

Gibt es eine filigrane Bit-Ratsche, die auch noch unglaublich robust ist?
Gibt es eine Bit-Ratsche, mit der man auch in engen Arbeitssituationen
besonders schnell schrauben kann? Ja, die Wera Bit-Ratsche.

Durch direkte Bitaufnahme im Knamenkopf Klein-
ster Werkzeugaufbau fir beengte Arbeitsraume.

Mit dem Wera Adapter 870/1 ist auch der
Einsatz von ¥&"-Nissen moglich.

Fir ¥4" Bit- und Nuss-
Aufnahme

Einfache Links/
Rechtsumschaltung

Réndelrad mit hohem
Beschieunigungsfaktor

Einfaches Umschalten von Recht- auf Linksanzug
{und umgekehrt) Gber den Schalthebel.

Feinzahnmechanik
mit 60 Zahnen
Rapidaptor kann ebenfalls
eingesetzt werden
und dient zusétzlich
als Verldngerung mit
Ergonomisch geformter s

Knarrenkopf und -hebel

Durch das Drehen des Réndelrads mit dem Dau-
men lAsst sich der Schraubvergang beschieunigen.
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Nicht nur einzeln ein Hit:

Im Set im bewahrten Wera Bit-Check mit Nussadapter und Giirtelclip
B Einfache Werkzeugauf- und -entnahme
B Hohe Robustheit und lange Lebensdauer

Der Wera Bit-Check 14sst sich am Giriel
befestigen. So ist das Werkzeug immer am
Mann/an der Fraw.

Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand.

Einfaches Arbeiten auf engstem Haum.

Kleiner Rilckhoiwinke! von 6° fr préizises Arbeiten.
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Der Bit-Adapter mit Rapidaptor-Technologie und
Schnelldrehhillse I4sst sich auch als Verlinge-
rung einsetzen.



BC BR 30 Universal + 8001 A 14" SB

28 Bits, 1 Rapidaptor-Bit-Halter, 1 Adapter 870/1 (Va"-Sechskant auf ¥ "-Vierkant).

1 Wera-Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausflihrung; geeignet fir die
Aufnahme von Bits mit 14"-AuBensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6.3
(150 1173} und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4; (ber Adaptierung mit Wera Adapter
870 ist auch der Einsaiz von Y4"-Niissen miglich
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