
WERKZEUGE

Hydraulik Rangier -  Wagenheber
� Tragkraft 2 1/4 t � Hubhöhe von 140 - 495 mm
� Werkstattausführung, kurz (650 mm) � 2 Lenkrollen

Hydraulic Trolley Jack
� capacity 2 1/4 tons � lifting height 140 - 495 mm
� moveable, short version  (650 mm) � with two swivel castors

Gato Hidráulico
� capacidad de carga 2 1/4 t
� altura de elevación 140 - 495 mm
� ejecución de taller corta (650 mm)
� con 2 ruedas giratorias 

Hydraulik Rangier - Wagenheber
� Tragkraft 2 t � 2 Lenkrollen � Hubhöhe von 135 - 326 mm

Hydraulic Trolley Jack
� capacity 2 tons � with two swivel castors � lifting height 135 - 326 mm

Gato Hidraulico
� capacidad de carga 2 t
� con 2 ruedas giratorias
� altura de elevación 135 - 326 mm

Hydraulischer Wagenheber
� mit Sicherheits - Überlastungsventil
� TÜV-GS geprüft

Hydraulic Jack
� with security overload valve
� TÜV-GS approved

Gato hidráulico
� con válvula de seguridad de sobrecarga 
� con aprovación TÜV–GS

Art.Nr EAN-Nummer Gewicht VPE Art

098-2250 40 03315 07984 2 35,000 kg 1 Karton

Wagenheber im Koffer  •  Hydraulic Trolley Jack in case  •  Gato Hidraulico en maletin

Art.Nr EAN-Nummer Tragkraft Gewicht VPE Art

01800 40 03315 69943 9 2 t 8,800 kg 1 Koffer

Art.Nr EAN-Nummer Tragkraft A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Gewicht VPE Art

007-T-GS 2 40 03315 06002 4 2 t 158 218 248 308 2,400 kg 6 Karton

007-T-GS 3 40 03315 06003 1 3 t 195 255 320 380 4,100 kg 6 Karton

007-T-GS 5 40 03315 06004 8 5 t 197 277 322 402 4,500 kg 4 Karton

007-T-GS 8 40 03315 03283 0 8 t 205 285 330 410 7,200 kg 4 Karton

Art.Nr EAN-Nummer Tragkraft Gewicht VPE Art

009-T1000 40 03315 05130 5 1,5 t 4,200 kg 10 Karton

Scheren - Wagenheber mit Drehkurbel
� Tragkraft 1,5 t
� Robuste Mechanik, einfache Handhabung, 

schwere Ausführung
� Höhe min. 100 mm, Höhe max. 365 mm

Scissor Jack
� capacity 1,5 t
� sturdy mechanism, easy handling, heavy execution
� height min. 100 mm, height max. 365 mm

Gato tijeras
� capacidad de carga 1,5 t
� mecánica robusta, manejo fácil rjecución pesada
� altura minima 100 mm, altura máxima 365 mm
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823372
Hebellänge ca. 315 mm
Hubhöhe ~120 mm + 55 mm über verstellbare Schraube oben

823386
Hebellänge  ca. 315 mm
Hubhöhe ~125 mm + 70 mm über verstellbare Schraube oben

823399
Hebellänge  ca. 400 mm
Hubhöhe ~140 mm + 80 mm über verstellbare Schraube oben




