Ihr Gerét funktioniert nicht ordentlich? Dann bitte die Bedienungsanleitung
noch einmal genau durchiesen.
[st es tatséchlich defekt, senden Sie es bitte an:

Proxxon Zentralservice
D-54518 Niersbach

Proxxon Zentralservice
A-4224 Wartberg/ Aist

Wir reagieren prompt und zuverléssig! Uber diese Adresse knnen Sie auch
alle erforderlichen Ersatzteile bestellen.

Wichtig: Eine kurze Fehlerbeschreibung hilft uns, noch schneller zu reagieren.
Bei Riicksendungen innerhalb der Garantiezeit bitte Kaufbeleg beifligen.

Bitte senden Sie das Gerét in der Originalverpackung zuriick! So vermeiden
Sie Beschadigungen beim Transport!

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.
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Nicht die Héhe des Anpre3drucks, sondern die
richtige und gleichméfige Drehzahl bringt hohe
Schieifleistung.

Kieine Fraser / Stifte = hohe Drehzahl,
GroBe Fraser / Stifte = niedrige Drehzahl.

N

. Halten Sie das Gerét beim Frasen oder
Gravieren wie einen Kugelschreiber (Fig. 3),
dabei die Liftungsschlitze nicht verdecken.

®

Bei groben Arbeiten sollten Sie das Geréat wie
einen Hammerstiel halten (Fig. 4).

Der Industriebohrschieifer IB/E wurde ergono-
misch so gestaltet, da man ihn an der Passung
gut fGhren kann.

Das Gewinde der Spannzangenmutter ist in das
Maschinengehiuse versenkt. Der Einsatz eines
Bohrfutters ist aus diesem Grund nicht méglich.

Wartung
Gefahr!

Verletzungsgefahr!
Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker
ziehen.

Hinweis:

Jedes Gerat wird beim Arbeiten mit Holz durch
Staub verunreinigt. Pflege ist daher unerlaRlich.
Halten Sie die Offnungen, die fiir die Kiihlung des
Motors notwendig sind, immer frei von Staub und
Schmutz.

Jeglichen Schieifstaub mit einem Pinsel oder
einem weichen Lappen griindlich entfernen.
Darauf achten, daR alle Litftungsschlitze frei sind.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Gerét nicht Ober den
Hausmilll Das Gerat enthalt Wertstoffe, die

recycelt werden kénnen. Bei Fragen dazu wenden

Sie sich bitte an lhre lokalen Entsorgungsunternehmen
oder andere entsprechenden

kommunalen Einrichtungen.

CE-Konformitétserklarung

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt die Bestimmungen folgender
EG-Richtlinien erfolit:

EG-Niederspannungsrichtiinie
Angewandte Normen:
73/23/EWG-93/68/EWG

DIN EN 60745-1 / 12.2003
DIN EN 60745-2-1/02.2004

EG-Maschinenrichtlinie
Angewandte Normen:
98/37/EWG

DIN EN 60745-1 / 12.2003
DIN EN 60745-2-1/02.2004

EG-EMV-Richtlinie
Angewandte Normen:
89/336/EWG

DIN EN 55014-1 / 09.2003

DIN EN 55014-2 / 08.2002

DIN EN 61000-3-2 / 12.2001
DIN EN 61000-3-2 A2 / 09.2005
DIN EN 61000-3-3 / 05.2002

Dipl.-tng. Joérg Wagner
07.02.2006

PROXXON S.A.
Geschifisbereich Geratesicherheit



Fig. 2

Fig. 4

Sehr geehrter Kunde!

Lesen Sie bitte vor der Benutzung des Gerétes
sorgfaltig die beigefugten Sicherheitsvorschriften
und Bedienhinweise.

Legende

Drehzahiregelknopf

EIN - AUS - Schalter

Aufhangebtgel

Netzleitung

Arretierknopf

Uberwurfmutter mit Stahlspannzange
Passung fur Bohrsténder (g 20 mm)
Stahlspannzangen

Schiussel fiir Uberwurfmutter
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Beschreibung der Maschine

Der PROXXON - Industriebohrschleifer IB/E ist
das ideale Gerat zum Feinbohren,
Frésen, Schleifen, Polieren, Blrsten, Entrosten,
Gravieren, Ziselieren und Trennen.

Sie kénnen Stahl, NE- Metall, Glas, Holz,
Mineralien und Keramik bearbeiten.

Die Bohrspindel wird durch ein Prézisionskugel-
lager spielfrei im Aluminium-DruckguBgehiuse
gelagent. Ein leiser, permanent erregter Spezial-
motor mit efektronischer Drehzahlregelung sorgt
fiir maximale Leistung bei minimaler BaugréBe.

Kompaktgehéuse aus glasfaserverstérktem
Nyton mit 20 mm Passung am Aluminium-
gehduse.

Die mitgelieferten Stahlspannzangen erleichtern
den Werkzeugwechsel und bieten eine wesent-
lich héhere Rundlaufgenauigkeit als ein Bohr-
futter.

Technische Daten

Lange: ca. 250 mm
Gewicht: ca. 500 g
Passung: 2 20 mm
Motor

Spannung: 230V, 50/60 Hz
Drehzahl: 5.000 - 20.000/min
Leistungsaufnahme: max. 100 W
Gerduschentwicklung: <70 dB(A)
Vibration am Griff: <2,5mfs?
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Q Nur im Haus verwenden

[G] schutzklasse Il Gerat

o7 Gerét bitte nicht tiber
den Hausmilll entsorgen!

Lieferumfang
1 Stiick IB/E

6 Stiick Stahlspannzangen von 0,8 bis 3,2 mm

1 Stiick Futterschitissel
1 Stilck Bedienungsanleitung
1 Stiick Sicherheitshinweise

Bedienung

Werkzeug einspannen, wechseln

Vor dem Werkzeugwechsel Netzstecker ziehen.

Arretierknopf (Pfeil Fig. 2) niemals drlicken, so-
lange das Gerét lauft.

-

. Uberwurfmutter 1 (Fig. 2) leicht drehen und
dabei gleichzeitig den Arretierknopf driicken,
bis dieser einrastet. Mutter einige Um-
drehungen |8sen und Werkzeug wechseln,
Bei festsitzender Uberwurfmutter den beilie-
genden Futterschlilssel verwenden.

Einsatzwerkzeuge so kurz wie mdglich ein-
spannen. Lang v 1de Schéfte verbiegen
leicht und fithren zu unrundem Lauf.

Arbeiten mit dem Gerit

Nicht ohne Schutzbrille arbeiten.

Nicht mit beschédigten Schieifstiften oder
verbogenen Schiéften arbeiten.

Bei starken Staubanfall bzw. gesundheits-
schédlichen Stduben Schutzmaske tragen.

1. Gerét am Schalter 2 (Fig. 3) einschalten und
die der Arbeit entsprechende Drehzah! am
Knopf (1) einstellen.
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Ersatzteilliste

Ersatzteile bitte schriftlich beim PROXXON Zentralservice bestellen
(Adresse auf der Riickseite der Anleitung)

IB/E
Artikel-No. 28481
ET-Nr.: Benennung

28481-01  Uberwurfmutter

28481-02  Spannzange (Zubehor)
28481-03  Sicherungsring

28481-04  Federscheibe

28481 - 05 Distanzring

28481-06  Kugellager

28481-07  Sicherungsring

28481-08  Welle

28481-09  Gehduse Vorderteil mit Arretierknopf
28481-10  Motor-Befestigungsschrauben
28481 - 11 Schutzleiste, lose

28481-12  Arretierknopf

28481 -13.  Lifter

28481-14  Motorgehause inkl. Schutzleiste
28481-15  Gehéuseschraube

28481-16  Regelknopf

28481-17  Schalter

28481-18  Motorritzel

28481-19  Motor inkl. Ritzel

28481-20  Regelung

28481 -21 Hintere Gehéusekappe
28481-22  Geratebigel

28481-238  Netzleitung inkl. Stecker und Tille
28481-24  Schlussel

28481-25  Zentrierring

28481-26  Stltzring

28481-97  Artikelverpackung

28481-99  Bedienungsanleitung
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