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Sinuslive  MKS-50   

       
1.1.  Bezeichnung / Title   

 

Massekabelschuh  
90° Winkel mit 8mm Befestigungsloch 
Große Auflagefläche für geringen Widerstand. 
Eingang 12mm bis 50mm² mit herausnehmbarer Hülse 9mm für 35mm² 
24-Karat verrgoldet. 
Verpackungseinheit = 1 Stück 

 

 

1.2. Artikelnummer / Product number | Produktbezeichnung / product name   

 13090 MKS-50 Massekabelschuh   

1.3. GTIN | Zolltarifnummer   

 4016631004351 | 85369010000   

1.4. Marke / Brand   

 Sinuslive   

1.5. Hersteller / Manufacturer   

 

Profihifi Vertriebsgesellschaft m.b.H. 

Werner-von-Siemens-Straße 15 

24568 Kaltenkirchen 

Germany 

Zentrale [+49]4191.5025-0 

Fax [+49]4191.5025-11 

www.profihifi.de 

info@profihifi.de 

 

 

   
2. Technische Daten / Technical specifications  

 

    
2.1. Maße / Size   
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 a Zylinder Außendurchmesser    17,90 mm  
 

  Zylinder Innendurchm. ohne Schraube      8,85 mm  
 

  Durchmesser Schraube      9,85 mm  
 

 b Schuhbreite    18,55 mm  
 

 c Innendurchmesser Loch      8,35 mm  
 

 d Schuhlänge     37,75 mm  
 

 e Lochdurchmesser Zylinder    12,85 mm  
 

  Außendurchmesser Einsatz    12,55 mm  
 

  Innendurchmesser Einsatz      9,30 mm  
 

 f Höhe Zylinder    21,80 mm  
 

2.2. Gewicht / Weight   

 0,04 kg    

   

  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


