Dino LED Tagfahrlicht / Tagfahrleuchten
ECE R87

Produktinformationen:

o 18 LEDs je Tagfahrlicht

e Fir Fahrzeuge mit 12 & 24 Volt

o Universal verwendbare LED Tagfahrleuchten

o Winkelverstellbarer Haltebugel

« Kunststoffgehduse

o E-gepriift nach ECE R87 Richtlinien

e Im Bereich der StVZO zugelassen

« Keine Eintragung oder ABE erforderlich
Einbaumale:

o Tiefe: 43mm X Breite: 182mm X Hohe: 24mm
Lieferumfang:

o 1 Paar LED Tagfahrlichter (links + rechts)

o Einbaugrafik
Funktions-Beschreibung:

o Das Tagfahrlicht schaltet ein, wenn der Motor gestartet wird

o Der elektrische Anschluss erfolgt an Klemme 15
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I.E D TAG FAH Rl.l CHT mit ECE R87 Zulassung

LED DAYTIME RUNNING LAMP

Set beinhaltet - Kit includes

Schrauben - Screws
Unterlegscheiben

Klebestreifen - Tape Washer
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schwarzes Kabel

Leuchte - Lamp black wire

Elektro-Installation - Electrical Connection

orange Kabel mit dem Standlicht verbinden
Connect orange wire fo position light

Sicherung - Fuse (3A)
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Fiir den Fall, dass nachgerstete
Stromverbraucher im Fahrzeug
installiert sind und die zur Funktions-
storung fiihren, ist der Kabelsatz
Art.-Nr. 610798 zu verwenden.
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Leuchte - Lamp

Einbau - Installation
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