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BLACK BULL
Rammschutz-Barriere

BLACK"MBULL

Neu entwickeltes Leitsystem aus Stahl
zum Trennen von Verkehrswegen, zum
Schutz von Maschinen, technischen
Einrichtungen, Arbeitsbereichen und
Laufwegen.

Sehr robuste Konstruktion: Das dickwan-
dige Stahlrohr ist durch Metallstege mit
einer massiven Bodenplatte verbunden.
Seitliche Abschliisse durch schwarze
Kunststoffkappen (Option).

Zwei Anwendungsarten: Als einzelne
Barriere oder in Endlos-Bauweise mittels
Adapter, der die Rohre miteinander
verbindet.

Zusatzlich mit Kabelfiihrung: Schiitzt
Kabel, Druckschlduche, Leitungen bis
48 mm, die durch die Aussparungen der

Rammschutz

* Fiir innen

* Hochwertiger Stahl

« Verschiedene Langen

* Einzel- oder Endlosbauweise
* Integrierte Kabelfiihrung

Innenecke

638 mm

1]

AuRenecke

638 mm

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet

Ausfithrung: 76 mm @

Die Rammschutz-Barrieren werden
aufgediibelt.

Auf Wunsch sind Sonderléngen lieferbar

Stege gefiihrt werden kénnen. 3 mm Wandstérke (auf Anfrage).
Gesamthohe: 200 mm
Bodenplatte 160 x 140 X 10 mm
Ausfiihrung e rforlt\igjf h[;i]bel Abmeslflu)?f (mm) Ver?(;;/ngtg.ew. Artikel €/St.
e 200 x 1.000 12,5 202.29.766 92,50
Rammschutz-Barriere 200 x 1.500 15 202.24.306 112,00
12 200 x 2.000 20,5 202.27.522 139,00
. AuBenecke 202.27.943 119,00
Eck-Rammschutz-Barriere 8 200 x 638 x 638 12,5
Innenecke 202.24.284 119,00
Adapter 05 202.29.983 12,30
Kunststoffkappe, schwarz 0,1 202.20.854 1,30
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 12/120 03 109.24.665 3,30




Rammschutz

* Fiir innen und auRen

* Hochwertiger Stahl
* Keine SchweiRnahte
« Halt harte StoBe ab
« Verschiedene Hohen und Breiten

BLACK BULL Aus einem Stiick gebogen - keine
Rammschutz-Biigel SchweiBnahte.

Hochbelastbare Schutzbiigel aus Giite-
stahl. Beugen wirkungsvoll Anfahr-

N
BLA CI( ‘B U I. I. schaden vor, sichern Inventar, Verkehrs-

wege und Arbeitsbereiche.

Die Schutzbiigel trennen verschiedene
Verkehrswege (z.B. Stapler- und Perso-
nenverkehr), schiitzen Maschinen,
Pfeiler, Stiitzen, Saulen, Regale, (Roll-)
Tore, Laderampen etc.

Rammschutz-Biigel kunststoffbeschichtet
Ausfithrung ?ﬁmisl-sluxné Ver?(e;/ngtg.ew. Artikel €/St.
gelb, mit Bodenplatte | 350 x 375 10 195.15.621 78,50
350 x 750 12 195.14.450 88,50
350 x 1.000 13 195.14.589 96,00
350 x 2.000 17 195.29.703 147,00
gelb, 600 x 750 14 195.18.515 104,00
schwarze Streifen, 600 x 1.000 16 195.18.943 111,00
mit Bodenplatte [ 09y 5 000 19 19523.008 | 162,00
1.200 x 750 20 195.19.573 129,00
1.200 x 1.000 22 195.17.903 137,00
1.200 x 2.000 25,5 195.21.170 192,00
el st | o2 | w200
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Ausfithrung: 76 mm @
3 mm Wandstérke
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Die Rammschutz-Biigel werden auf-
gediibelt. Auf Wunsch zum Einbetonieren
lieferbar (ohne Aufpreis).

Oberflichenbehandlung:

* Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signal-
streifen.

* Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen.

BLACK BULL
Eck-Rammschutz-Biigel

©

Dreibeinige ,Eck-Variante” der 76er-

Rammschutz-Biigel. Beugen wirkungsvoll .

Anfahrschaden vor, sichern Inventar,
Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Die
Eck-Biigel schiitzen Maschinen, Pfeiler,
Stiitzen, Sdulen, Regale etc.

76 mm @

3 mm Wandstarke
600 mm

160 x 140 x 10 mm

Ausfiihrung:

Seitenlange:
Bodenplatte:

Eck-Rammschutz-Biigel werden auf-

gediibelt. Auf Wunsch zum Einbetonieren

lieferbar (ohne Aufpreis).

BLACK"MBULL

Rammschutz

Fiir innen und auBen
* Hochwertiger Stahl

* Schiitzt Ecken

« Halt harte StoRe ab

Oberflichenbehandlung:

* Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signal-
streifen.

* Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen.

Rammschutz-Biigel feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Eck-Rammschutz-Biigel kunststoffbeschichtet

Musihnung | Abmessing | Vesandgew. || gt () Versandeen. | il | et
gelb, mit Bodenplatte 350 x 375 10 195.18.233 106,00 350 x 600 x 600 20 195.13.241 174,00
350 x 750 12 195.16.265 119,00 600 x 600 x 600 24 195.14.637 198,00
350 x 1.000 13 195.13.499 129,00 1.200 x 600 x 600 34 195.17.512 246,00
350 x 2.000 17 195.22.846 184,00
gelb, 600 x 750 14 195.17.623 135,00 Eck-Rammschutz-Biigel feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
sch_warze Streifen, 600 x 1.000 16 195.19.157 144,00 Abmessung (mm) Versandgew. .
mit Bodenplatte 600 X 2.000 19 19528325 | 206,00 HxBxT kg/St. Artikel €/5t.
1.200 x 750 20 195.17.296 168,00 350 x 600 x 600 20 195.14.708 226,00
1.200 x 1.000 22 195.18.822 179,00 600 x 600 x 600 24 195.17.083 268,00
1.200 x 2.000 25,5 195.28.003 246,00 1.200 x 600 x 600 34 195.13.874 320,00
sy | 01w | w0 ||| UbedtbentSdabe | g | oeas | o
e Sttt | o3 waeees | 330 ||| Dedeedaeome. | o | oomes | 3




Rammschutz

BLACK BULL

Rammschutz-Biigel mit Unterfahrschutz

&

Hochbelastbarer Schutzbiigel aus
Giitestahl fiir den Innenbereich mit
integriertem Unterfahrschutz.

Verhindert das geféhrliche Einfadeln der
Staplergabeln in Regalbereiche oder
andere schiitzenswerte Einrichtungen.

Mit 4 mm starker Stahlplatte. Zum Auf-
diibeln.

Ausfiihrung: 76 mm @
3 mm Wandstérke
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Hohe des Unterfahrschutzes:
150 oder 400 mm

BLACK"'™BULL

* Fiir innen
 Hochwertiger Stahl

* Zusétzliche Stahlplatte
« Hélt harte StoBe ab

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen.

BLACK BULL

Eck-Rammschutz-Biigel mit Unterfahrschutz

&

Hochbelastbarer Schutzbiigel aus
Giitestahl fiir den Innenbereich mit
integriertem Unterfahrschutz.

Verhindert das geféhrliche Einfadeln der
Staplergabeln in Regalbereiche oder
andere schiitzenswerte Einrichtungen.

Mit 4 mm starker Stahlplatte. Zum Auf-
diibeln.

Ausfiihrung: 76 mm @
3 mm Wandstérke
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Hohe des Unterfahrschutzes:
150 oder 400 mm

BLACK'™BULL

* Fiir innen
 Hochwertiger Stahl

* Zustzliche Stahlplatte
« Hélt harte StoBe ab

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen.

Hohe Unterfahr- | Abmessung (mm) | Versandgew. g Hohe Unterfahr- | Abmessung (mm) | Versandgew. q
schutz (mm) HxB kg/St. Arikel St schutz (mm) HxBxT kg/St. Arikel s
350 x 750 14,5 196.16.857 136,00
150 150 350 x 600 x 600 22 196.22.305 214,00
350 x 1.000 17,5 196.15.132 147,00
600 x 750 24 196.17.125 189,00
400 400 600 x 600 x 600 34 196.27.835 274,00
600 x 1.000 29 196.17.619 212,00
Universaldiibel mit Schraube, Universaldiibel mit Schraube,
12/100, 5. 22 (8 St. pro Biigel) e L0l AL 12/100, 5. 22 (12 St. pro Biigel) bz L0l AL
Durchsteckanker (Betonbdden), Durchsteckanker (Betonbdden),
12/120, S. 22 (8 St. pro Biigel) e 2232 L 12/120, S. 22 (12 St. pro Biigel) e 22432 L




BLACK BULL

Rammschutz-Biigel zum Wegnehmen

&

Hochbelastbarer Schutzbiigel aus
Giitestahl zum Wegnehmen mittels be-
sonderer Bodenplatte.

Sperrt bzw. gibt voriibergehend Zuwege
und Regalgénge frei.

Erspart das aufwandige Demontieren
von festen Rammschutz-Biigeln. Auch
geeignet fiir Bereiche mit hohem
~Beschddigungsrisiko”, da leicht aus-
tauschbar. Zum Aufdiibeln.

Ausfiihrung: 76 mm @
3 mm Wandstéarke
Bodenplatte: 160 x 140 x 15 mm

BLACK"MBULL

* Fiirinnen

* Hochwertiger Stahl

 Zum Wegnehmen

* Einfache Montage/Demontage

Funktion: Die beiden massiven Stahl-
platten werden aufgediibelt.

Der separate Rohrbiigel wird eingesetzt,
nach hinten verschoben und fixiert.
Zusatzlich wird ein Formstiick eingelegt,
das die Einlassoffnung abdeckt und vor
Schmutz schiitzt.

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen.

BLACK BULL
Eck-Rammschutz-Biigel XL

%

Dreibeinige ,Eck-Variante”
der 108er-Rammschutz-Biigel XL.

Sichert besonders wichtige oder empfind-
liche Einrichtungen (z.B. Pfeiler, Stiitzen,
Sdulen, Leitungen, Gebdudeteile etc.).
Massiver Schutz von Inventar, Arbeits-
und Verkehrsbereichen.

108 mm @

3,6 mm Wandstarke
900 mm

200 x 140 x 10 mm

Ausfiihrung:

Seitenlange:
Bodenplatte:

Oberflichenbehandlung:
* Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoffbe-
schichtet, mit schwarzen Signalstreifen.
* Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwar-
zen Signalstreifen.

BLACK"MBULL

Rammschutz

* Fiir innen und auBen
* Hochwertiger Stahl

* Extrem belastbar

* Schiitzt Ecken

* Halt harteste StoBe ab

Die Eck-Rammschutz-Biigel werden auf-
gediibelt. Auf Wunsch zum Einbetonieren
lieferbar (ohne Aufpreis).

Abmessung (mm) Versandgew. ; . Abmessung | Versandgew. :
HxB kg/St. Artikel €/St. Ausfiihrung (mm) HXBXT kg/St. Artikel €/St.
350 x 750 12,5 196.15.471 153,00 kunststoffbeschichtet 195.23.857 380,00
350 x 1.000 13,5 196.17.299 161,00 i 600 x 900 x 900 42
feuerverzinkt und 19527.689 | 510,00

600 X 750 14,5 196.17.689 176,00 kunststoffbeschichtet

600 x 1.000 16,5 196.19.365 186,00 kunststoffbeschichtet 195.27.431 466,00
Universaldiibel mit Schraube, feuerverzinkt und 1.200 x 900 x 900 55
12/100, S. 22 (8 St. pro Biigel) 02 109:17.393 ML kunststoffbeschichtet B G
Durchsteckanker (Betonbdden), Durchsteckanker (Betonbdden),
12/120, 5. 22 (8 Stiick pro Biigel) s LA LE <4l 16/140, S. 22 (12 Stiick pro Biigel) e LY e g




Rammschutz

* Fiir innen und auBen
* Hochwertiger Stahl
* Extrem belastbar
* Keine Schweinahte

« Halt harteste StoBe ab
« Verschiedene Hohen und Breiten

76 mm 108 mm

BLACK BULL Extrem belastbarer Rohrbiigel aus Giite-
Rammschutz-Biigel XL stahl zum Schutz vor Anfahrschiden.
Sichert besonders wichtige oder emp-
findliche Einrichtungen (z.B. Pfeiler,
Stiitzen, Sdulen, Leitungen, Gebdudeteile

BLACK'™BULL -

Ausfiihrung: 108 mm @
3,6 mm Wandstérke
Bodenplatte: 200 x 140 x 10 mm

Oberflachenbehandlung:

* Fiir den AuReneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signal-

streifen. Die Rammschutz-Biigel XL werden auf-
* Fiir den Inneneinsatz: gediibelt. Auf Wunsch zum Einbetonieren
gelb kunststoffbeschichtet, mit lieferbar (ohne Aufpreis).

schwarzen Signalstreifen.

Kunststoffbeschichtet Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Ausfithrung ;é\nlzmtisauxng Ver?;r/lgtg.ew. Artikel €/St. Ausfiihrung ?rgmgsl-sluxng Verizrllgtg.ew. Artikel €/St.

. gelb, 600 x 650 17,5 195.23.294 208,00 . gelb, 600 x 650 17,5 195.22.231 266,00
mit Bodenplatte ! ! mit Bodenplatte ! !

600 x 1.000 22 195.20.048 224,00 600 x 1.000 22 195.23.338 292,00
600 x 1.500 27,5 195.28.885 250,00 600 x 1.500 27,5 195.28.652 328,00
gelb, 600 x 2.000 335 195.22.648 282,00 gelb, 600 x 2.000 335 195.20.481 372,00
schwarze Streifen, 1.200 x 650 31 195.26.829 276,00 schwarze Streifen, 1.200 x 650 31 195.27.565 358,00
mit Bodenplatte [ 500 x 1.000 35 19523519 | 292,00 mit Bodenplatte [ 509 x 1.000 35 19526554 | 384,00
1.200 x 1.500 40,5 195.25.036 322,00 1.200 x 1.500 40,5 195.26.278 424,00
1.200 x 2.000 46,5 195.23.300 346,00 1.200 x 2.000 46,5 195.28.961 460,00
Durchsteckanker fiir XL (Betonbdden), (8 Stiick pro Biigel) ‘ 16/140 ‘ 03 109.14.550 4,70




BLACK BULL
Rammschutz-Biigel
SWING

BLACK"MBULL

M VIDEOD)),
£

Die Standardausfiihrung der Black Bull
Rammschutz-Biigel wird mit zusatzlichen
Polyurethan-Federelementen aus-
gerlistet. Das UV-bestdndige und dauer-
elastische PU-Element absorbiert die auf
den Biigel wirkenden Kréfte.

 Nachgebender, flexibler Schutzbiigel

* Neigung: maximal 10°

 Minimiert Anfahr- und Reparatur-
schaden

« Schont den Boden

Maximale Neigung:
55 mm bei Hohe 390 mm
95 mm bei Héhe 640 mm
190 mm bei Hohe 1.240 mm

Oberflichenbehandlung:

« Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signal-
streifen.

« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen.

Rammschutz

« Fiirinnen und auRen

* Hochwertiger Stahl

* Flexibler Schutzbiigel

* UV-besténdiges Federelement

* Verschiedene Hohen und Breiten

Befestigung mit Verbundankern
(Zubehor: Set fiir 8 Bohrldcher).

Nachriistbar: Bereits installierte

<EN T/€ Ausfiihrung: 76 mm @ Rammschut_z-BﬂgeI konnen nachg-eriistet
e N 3 mm Wandstérke werden - ein erneutes Verdiibeln ist
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm notwendig.
Kunststoffbeschichtet Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Ausfibrung | AOmessung (nm) | Vesandgen. | gy | gt Ausfibrung | AOmessung (mm) | Vesandgew. | gy | gt
. gelb, 390 x 375 10,6 196.21.558 110,70 . gelb, 390 x 375 10,6 196.24.195 138,20
mit Bodenplatte ’ ! mit Bodenplatte ! ’
390 x 750 12,6 196.23.927 120,70 390 x 750 12,6 196.28.870 151,20
390 x 1.000 13,6 196.20.479 128,20 390 x 1.000 13,6 196.28.678 161,20
390 x 2.000 17,6 196.23.138 179,20 390 x 2.000 17,6 196.29.639 216,20
gelb, 640 x 750 14,6 196.27.339 136,20 gelb, 640 x 750 14,6 196.26.638 167,20
schwarze Streifen, 640 x 1.000 16,6 196.29.617 143,20 schwarze Streifen, 640 x 1.000 16,6 196.21.658 176,20
mit Bodenplatte 640 X 2.000 196 | 19628884 | 19420 mit Bodenplatte 640 X 2.000 196 | 19620921 | 23820
1.240 x 750 20,6 196.21.978 161,20 1.240 x 750 20,6 196.23.976 200,20
1.240 x 1.000 22,6 196.21.739 169,20 1.240 x 1.000 22,6 196.29.532 211,20
1.240 x 2.000 26,1 196.27.054 224,20 1.240 x 2.000 26,1 196.22.922 278,20
Befestigungsset | 0n0 [ 20 109.20.858 | 47,10




Rammschutz

BLACK BULL
Regalschutz-Planke A

BLACK*'™BULL

Die Regalschutz-Planke aus Stahl ist
speziell entwickelt zum stirnseitigen
Schutz von Regalen vor Anfahrschaden
durch Stapler- und Rangierverkehr.

10

Fiir innen
Aus Stahl
Fiir alle Regalbreiten

Schutzblenden verstellbar

* Einfache Montage
Die Schutzblenden sind in der Breite
variabel einstellbar. Schwarze Streifen
erhéhen die Sichtbarkeit.
Fiir Einfach- und Doppelregalreihen.
Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen.
Einfache Montage:
Standpfosten aufdiibeln, Planke (C-Profil)
mittels Verbindungselement mit Pfosten | Einfachregal-Set A 900
verschrauben. - ausziehbar bis 1.300 mm:
Schutzblende (300 x 300 mm) mit 1 Doppel-Pfosten, 2 Planken 900 mm
Klemmbacken an der gewiinschten Stelle | 2 Schutzblenden.
festschrauben.
Doppelregal-Set A 1.700
Standpfosten: 465 x 80 x 80 mm, - ausziehbar bis 2.100 mm:
3 mm Wandstarke, 2 Standpfosten, 2 Planken 1.700 mm
Kappe schwarz 2 Schutzblenden.
Bodenplatte: 380 x 140 x 10 mm
(Set 900) Doppelregal-Set A 2.300
160 x 140 x 10 mm - ausziehbar bis 2.700 mm:
(Set 1.700/2.300) 3 Standpfosten, 2 Planken 2.300 mm
Schutz-Planke: C-Profil, 100 x 40 mm, 2 Schutzblenden.
3 mm Wandstérke
. Anzahl Abmessungen (mm) Versandgew. q
Alsfiinmg erforderl. Diibel HxBxT ke/St. bt €/st.
i 4 465900 - 1300 X 160 31 198.25.566 358,20
Set A 900 ’ o !
Doppelregal- _
Set A 1.700 8 465x 1.700 - 2.100 x 160 44 198.24.401 405,00
Doppelregal- _
Set A 2.300 12 465 x 2.300 - 2.700 x 160 58 198.22.991 504,00
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 12/120 03 109.24.665 3,30




Rammschutz

* Fiir innen

* Aus Stahl

« Fiir alle Regalbreiten
* Breiten verstellbar
* Einfache Montage

BLACK BULL Die Regalschutz-Planke aus Stahl ist
Regalschutz-Planke B speziell entwickelt zum stirnseitigen
Schutz von Regalen und Regalstiitzen
vor Anfahrschdden durch Stapler- und
Rangierverkehr.

BLACK*'™BULL

Die besondere Formgebung der Anfahr-
Schutzwinkel schiitzt die vorderen
Regalpfosten und erlaubt das seitliche
Einschieben von zwei Stahl-Planken
(C-Profil).

Die 300 mm breiten Schutzwinkel lassen | Einfache Montage:

ein Verschieben der Planken von bis zu Anfahrschutzwinkel aufdiibeln, beide
200 mm je Schutzwinkel zu. Somit kann | Planken einschieben, zweiten Schutz-

jedes Planken-Set in der Breite bis zu winkel aufdiibeln, Planken mit Klemm-
400 mm individuell angepasst werden. stiicken fixieren.

Schwarze Streifen erhdhen die Sicht-

barkeit. Einfachregal-Set B 900

Ein Planken-Set B besteht aus zwei - fiir Breiten von 900 bis 1.300 mm
Anfahrschutzwinkeln (HxB x T

500 x 300 x 190 mm), zwei Planken Doppelregal-Set B 1.700

(C-Profil, 100 x 40 x 3 mm) und vier - fiir Breiten von 1.700 bis 2.100 mm
Klemmstiicken.

Doppelregal-Set B 2.300
Oberflachenbehandlung: - fiir Breiten von 2.300 bis 2.700 mm
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen.

. Anzahl Abmessungen (mm) Versandgew. f
Ausfithmung erforderl. Diibel HxBxT kg/St. Autikel €/t
it 500 X 900 - 1.300 X 240 30 198.23.925 242,20
Set B 900 i o "
Doppelregal- _
Set B 1.700 12 500 x 1.700 - 2.100 x 240 42 198.25.753 296,00
Doppelregal- _
Set B 2.300 500 x 2.300 - 2.700 x 240 55 198.22.185 324,00
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 12/120 03 109.24.665 3,30




Rammschutz

* Fiirinnen

* Hochwertiger Stahl
/ * Niedrige Bauweise

* Verschiedene Langen

BLACK BULL Stoppt Hubwagen, Roll-Container, Trans- | Oberflichenbehandlung:

Rammschutz-Balken portwagen. Schiitzt Regale, Schrénke etc. | gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen
vor Anfahrschaden. Signalstreifen.

™ Wirkt ebenso als Abstandhalter fiir Ausfiihrung: 76 mm @

BLA Cl{ ‘B U I. I. Wandanbauten (Apparaturen, Schalt- 3 mm Wandstarke
kasten, Erste-Hilfe-Einrichtungen ...). Bodenplatte: 130 x 70 x 10 mm
Niedrige Bauweise fiir ungehinderten Die Rammschutz-Balken werden
Zugang zu den geschiitzten (Innen-) aufgediibelt. Auf Wunsch sind Sonder-
Bereichen. léngen sowie eine Ausfiihrung zum

Einbetonieren lieferbar (auf Anfrage).
Dickwandiges Rohr aus Giitestahl, Enden
abgeschrégt (45°). Mit extrastarken

Bodenplatten (10 mm).
. Abmessung (mm) | Versandgew. :

Ausfiihrung Hxl kg/St. Artikel €/St.

86 x 400 5 199.13.478 54,00
Rammschutz-Balken 86 x 800 75 199.19.220 61,50

86 x 1.200 10 199.14.143 78,50
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 (4 St. pro Balken) 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 (4 St. pro Balken) 12/120 03 109.24.665 3,30
Eck-Rammschutz-Balken 86 X 638 X 638 11 199.22.677 84,00
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 (6 St. pro Balken) 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 (6 St. pro Balken) 12/120 03 109.24.665 3,30
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Anfahrschutz

* Fiirinnen

NEU! * Mit zusétzlichem Knieholm
« Verschiedene Breiten

* Preisgiinstig

MORION Schutzbiigel Kostengiinstiger, leichter Stahl-Schutz-
Small biigel fiir den Innenbereich.

Zur Trennung von Arbeitsbereichen im
Betrieb und Lager. Zum Schutz von
Maschinen, zum Sichern von Laufwegen.

Gebogenes Stahlrohr mit zusétzlichem
Knieholm.

Zum Aufdiibeln.
Ausfiihrung: 40 mm @

1,5 mm Wandstdrke
Bodenplatte: 150 x 150 x 6 mm

Oberflachenbehandlung:

Fiir den Inneneinsatz:

gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen.

Abmessung (mm) | Versandgew.

Ausfithrung HxB kg/St Artikel €/St.
R 1.000 X 1.000 9 201.24.623 91,50
i T A e 1.000 X 1.500 1 201.28.976 103,00
150 x 150 x 6 mm
1.000 x 2.000 13 201.25.587 114,00
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 (8 St. pro Biigel) 12/100 0,2 109.17.393 2,00
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Anfahrschutz

MORION Schutzbiigel

14

Stahl-Schutzbiigel zum Sichern von
Gefahrenzonen. Fiir innen und auen.
Zur Absicherung von Personenverkehr ,
Maschinenschutz, Abtrennung von
gefahrgeneigten Arbeitsbereichen.

Gebogenes Stahlrohr mit zusétzlichem
Knieholm.

Oberflichenbehandlung:
* Fiir den AuReneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoffbe-
schichtet, mit schwarzen Signalstreifen.
* Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen.

Ausfiihrung: 48 mm @
2 mm Wandstarke

Befestigungsvarianten:
Zum Aufdiibeln:
Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm

Zur festen Wandmontage:
Mittels seitlich angeschweiten Laschen
an vertikalen Flachen anschraubbar

Zum Einbetonieren:

Entspricht der Variante ,feste Wandmon-
tage”. Die seitlichen Laschen dienen hier
als Erdanker.

Zum Herausnehmen:
In Kombination mit zwei Einsteckhiilsen
(Zubehor) auch herausnehmbar.

Auf Wunsch nur feuerverzinkt, sowie
Sonderléngen oder Sonderfarben
lieferbar.

Fiir innen und auBen
Mit zusatzlichem Knieholm
Vier Befestigungsvarianten
Verschiedene Breiten



Anfahrschutz

Ausfithrung Abmesl_sluxné (mim) Oberflache Vers;(;/ngtgew. Artikel €/St.
kunststoffbeschichtet 201.14.228 111,00
LSS HLLY feuerverzinkt und i
kunststoffbeschichtet AULUEIE e
T Zum Aufdiibeln kunststoffbeschichtet 201.15.794 122,00
160 mm ) mit Bodenplatte 1.000 x 1.500 . 12,5
feuerverzinkt und g
- 160 x 70 x 10 mm . 201.17.982 166,00
,,L,,‘ | # 10 mm kunststoffbeschichtet
7o kunststoffbeschichtet 201.14.465 142,00
UALLDF 28D feuerverzinkt und B
kunststoffbeschichtet Aok iy
Universaldiibel mit Schraube 12/100, S. 22 (4 St. pro Biigel) 0,2 109.17.393 2,00
—
kunststoffbeschichtet 201.23.846 144,00
1-300x1.000 feuerverzinkt und 105
T - -E E| kunststoffbeschichtet A 23245 Gy
150 mm 300 mm \(If\(a)ndmontage kunststoffbeschichtet 201.21.475 162,00
iX
l _ _E E| oder ] ) RALUESI ALY feuerverzinkt und 13 201.27.174 198.00
I zum Einbetonieren kunststoffbeschichtet - '
[ |
| | .
| | kunststoffbeschichtet 201.20.276 179,00
80 mm 1.300 x 2.000 feuerverzinkt und 15,5
. 201.24.456 228,00
. - kunststoffbeschichtet
120 . .
m Universaldiibel mit Schraube 12/100, S. 22 (8 St. pro Biigel) 02 109.17.393 2,00
kunststoffbeschichtet 201.25.003 113,00
57 mm
—| Lt aby feuerverzinkt und L 201.20.059 146.00
kunststoffbeschichtet o !
o _E E| kunststoffbeschichtet 201.22.243 133,00
Wandmontage
T 300 mm (herausnehmbar) 1-300x1.500 feuerverzinkt und 13 201.27.829 172.00
150 mm kunststoffbeschichtet < J
i - -E §| kunststoffbeschichtet 201.21.658 149,00
= 1300 x2.000 feuerverzinkt und 155
:<_>: kunststoffbeschichtet 201.21.335 195,00
80 mm
Einsteckhiilse (2 St. pro Biigel), 120/300 feuerverzinkt 2 201.27.454 26,80
—>|
120 mm Universaldiibel mit Schraube 12/100, S. 22 (8 St. pro Biigel) 0,2 109.17.393 2,00
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Rammschutz

BLACK BULL Rammschutz-Geldnder S-Line

—_—
BLACK"'™BULL
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Rammschutz

« Fiirinnen und auRen

* Robustes Stahl-Geldnder
* Objektbezogen anpassbar
« Einfache Montage

Robustes Schutzgelénder aus Profilstahl
fiir den Innen- und AuBenbereich. Trennt
eindeutig und kostengiinstig Verkehrs-
wege (Personen- und leichten Stapler-
verkehr), schiitzt Arbeitsbereiche,
Inventar und Gebéude.

Oberflachenbehandlung:

* Fiir den AuReneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet.

« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet

Zum Aufdiibeln. Standpfosten: 3 mm Wandstarke

schwarze Kappe

* Variables System mit Standpfosten Bodenplatte: 140 x 160 x 10 mm
und Querbalken
 kompakte Abmessungen Querbalken: 60 x 40 mm,

* Schnelle, einfache Montage 3 mm Wandstérke
« Formschliissig: keine iiberstehenden
Laschen oder Schrauben

* Langlebig: Viele Kunststoffe werden

Auch als flexible Ausfiihrung
SWING ausriistbar: Gibt bis 10°

sprode - Stahl nicht Neigung nach.
Ausfih Standpfosten 1.000 x 70 x 70 mm Querbalken (mm) inkl. Montageschrauben
usfiihrun

i Anfang/Ende Mitte Ecke 00 | 1200 [ 1500 2.000
Versandgew. kg/St. 10 10,5 10,5 5 6 7 9
Kunststoff-
beschichtet 194.24.261 194.29.943 194.29.694 194.21.266 194.27.076 194.25.352 194.25.650
Preis €/St. 69,50 79,50 82,50 48,60 52,00 58,50 78,50
Feuerverzinkt und
kunststoffbeschichtet 194.25.033 194.20.894 194.21.831 194.29.126 194.27.265 194.27.828 194.29.847
Preis €/St. 99,00 116,00 119,00 69,00 74,00 89,50 114,00

: i Abmessung | Versandgew. g

Befestigungszubehdr (mim) kg/St. Artikel €/St.
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 (4 Stiick pro Pfosten) 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 (4 Stiick pro Pfosten) 12/120 0,3 109.24.665 3,30
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Rammschutz

BLACK BULL Rammschutz-Geldnder
BLACK BULL Gelinder-Poller

BLACK"MBULL

18

Standpfosten 500 x 100 x 100 (mm)

Ausfiihrung

Anfang/Ende Mitte Ecke
Versandgew. kg/St. 10 10,5 10,5
Kunststoff-
beschichtet 194.16.094 194.18.550 194.13.760
Preis €/St. 56,50 60,50 61,50
Feuerverzinkt und
kunststoffbeschichtet 194.15.765 194.18.142 194.15.032
Preis €/St. 83,00 89,00 89,50




Extrem robustes, massives Schutz- und
Sicherheitsgelander aus Profilstahl fiir
den Innen- und AuBenbereich. Fiir
hochste Belastungen. Trennt eindeutig
Verkehrswege (Stapler-/Personenver-
kehr), schiitzt Arbeitsbereiche, Inventar
und Gebéude.

Zum Aufdiibeln.

* Variables System mit Standpfosten und
Querbalken

* Schnelle, einfache Montage

* Formschliissig: keine iiberstehenden
Laschen oder Schrauben

« Langlebig: Viele Kunststoffe werden
sprode - Stahl nicht

Oberflichenbehandlung:

* Fiir den AuReneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet.

Option: nur feuerverzinkt.

* Fiir den Inneneinsatz:

gelb kunststoffbeschichtet.

Standpfosten: 3 mm Wandstérke
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Querbalken: 120 x 80 mm,

3 mm Wandstarke

Dazu passender Rammschutz-Poller:
1.000 mm hoch, gelb kunststoff-
beschichtet oder feuerverzinkt und gelb
kunststoffbeschichtet, zum Aufdiibeln.

Rammschutz

Fiir innen und auBen

Extrem robustes Stahl-Gelander
Hoch belastbar

Objektbezogen anpassbar
Schnelle, einfache Montage

Befestigungszubehor Ab?:ﬁ::;’ ng Ver?(i:/ntsié;ew. Artikel €/St.
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 (4 Stiick pro Pfosten) 12/100 0,2 109.17.393 2,20
Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 (4 Stiick pro Pfosten) 12/120 03 109.24.665 3,40

Standpfosten 1.000 x 100 x 100 (mm) Querbalken (mm) inkl. Montageschrauben Poller (mm)
Anfang/Ende Mitte Ecke 000 [ 1200 | iso0 | 2000 1.000 X 100 X 100
17 18 18 9,5 11,5 14 18 16
194.14.244 194.17.026 194.18.205 194.18.997 194.16.172 194.15.942 194.13.434 194.15.516
79,50 89,00 92,00 55,50 59,50 71,50 90,50 72,50
194.13.501 194.13.894 194.15.572 194.16.672 194.14.863 194.16.449 194.13.826 194.13.700
118,00 132,00 137,00 81,50 87,00 106,00 136,00 97,00

19




Rammschutz

BLACK BULL
Rammschutz-Geldnder
SWING

BLACK"'™BULL

EP-2597 197A2

Flexibles Rammschutz-Geldnder SWING:
Die Standpfosten des BLACK BULL
Rammschutz-Gelédnders werden zusétz-
lich mit einem Polyurethan-Federelement
ausgertistet.

Das UV-besténdige und dauerelastische
PU-Element absorbiert die auf das
Gelander wirkenden Krafte.

* Nachgebendes, flexibles Schutz-
gelander

* Neigung: maximal 10°

* Minimiert Anfahr - und Reparatur-
schdden

« Schont den Boden

Standpfosten und Querbalken finden Sie
auf den Seiten 18 und 19.

Maximale Neigung:
90 mm bei Hohe 540 mm
175 mm bei Hohe 1.040 mm

Oberflachenbehandlung:

* Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet.

Option: nur feuerverzinkt.

« Fiir den Inneneinsatz:

gelb kunststoffbeschichtet.

Befestigung mit Verbundankern
(Zubehor: Set fiir 8 Bohrldcher).

Fiir innen und auBen

Extrem robustes Stahl-Gelander
Neigt sich bis zu 10°

Mit Federelement
Objektbezogen anpassbar

10° (ca. 175 mm)

Federelement
(Nur in Verbindung mit unserem Rammschutz-Gelénder)

Abmessung (mm) Versandgew. g
HxBxT kg/St. Artikel €/St.
50 x 206 x 206 0,6 422.21.456 19,80

Befestigungsset

Abmessung (mm) Versandgew. g
OxL kg/St. Artikel €/St.
10/170 2,0 109.20.858 47,10




BLACK BULL
Geldnder-Tiir

Gelander-Tiir aus Stahl mit eingeschwei3-
ter Schutzblende fiir erhohte Stabilitat,
bessere Sichtbarkeit und zum Aufkleben
von Warnhinweisen.

Abgestimmt auf das Rammschutz-
Geldnder (S. 18/19) und das schlankere
Geldnder S-Line (S. 16/17). Die Tir ist
fiir beide Geldndersysteme identisch,
nur das Befestigungsmaterial ist unter-
schiedlich.

Passt auf Anfangs-/End-, Mittel- und
Eckpfosten.

Manuell zu 6ffnen und zu schlieBen.

Die einzigartige, neu entwickelte Be-
schlagstechnik macht die Gelander-Tiir
sehr variabel in der Anwendung.

Vor Ort wahlbar:

« Pfostenanschlag rechts oder links

« 90° Offnung nach innen oder auBen

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet

Rammschutz

* Fiir innen

e Aus Stahl

+ 90° Offnung

* Mit Schutzblende

* Nachtréglich einbaubar

Tiir: 835 x 475 mm
Tiir mit Beschlag: 905 x 520 mm
Rahmenprofil: 60 x 30 mm
2 mm Wandstarke
Schutzblende: 250 x 355 mm
< 905 >~
|
34— 835 Lo
30" .
120 <>
__ T %T
475 355 |=< 250 > 500 520
T B B
Versandgew. ;
kg/St. Artikel €/St.
Tiir Rammschutz-Gelander 194.29.743
- - - 12 192,50
Tiir Rammschutz-Geldnder S-Line 194.20.653
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Rammschutz

BLACK BULL Rammschutz-Planke

BLACK"'™BULL

Ausfithrung Standpfosten
Versandgew. kg/St. 9,5
Kunststoffbeschichtet 198.22.571
Preis €/St. 71,00
Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 198.27.574
Preis €/St. 99,00

Universaldiibel mit Stahl-Schraube

Stahl-Durchsteckanker (Betonboden)




Rammschutz

« Fiir innen und auBen

* Robuster Stahl

* Flexibles ,Baukasten”-System
* Individuell erweiterbar

* Verschiedene Langen

* Einfache Montage

Die Rammschutz-Planke aus Profilstahl
schiitzt Saulen, Pfosten, Arbeitsbereiche,
Waénde, Rohrleitungen etc. vor typischen
Beschddigungen durch Stapler- und
Rangierverkehr. Hoch belastbar.

Standpfosten: 465 x 80 x 80 mm
3 mm Wandstérke
Kappe schwarz

160 x 140 x 10 mm

Einfache Montage:

Standpfosten aufdiibeln, Planke (C-Profil)
mittels Verbindungselement mit Pfosten
Bodenplatte: verschrauben.

Schutz-Planke: C-Profil, 100 x 40 mm Starre Eckplanken ermoglichen einen

Zum Aufdiibeln. 3 mm Wandstérke 90°-Winkel.
Alternativ: Eckplanken-Gelenk fiir
* Massive Stahlelemente fiir maximale Oberflachenbehandlung: Winkeleinstellung zwischen 90° und
Kraftaufnahme * Fiir den AuReneinsatz: 180°.
* Innovative Verbindungstechnik fiir feuerverzinkt und gelb kunststoff-
1-Mann-Montage beschichtet
« Individuell, objektbezogen anpass- und Option: nur feuerverzinkt
erweiterbar « Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet
Planken (mm) Eckplanke Eckplanke Eckplanken-Gelenk
1.000 1.200 ‘ 1.500 2.000 AuBenecke Innenecke Alu
9 11 13,5 17,5 6 6 2
198.21.933 198.21.114 198.26.826 198.26.176 198.23.160 198.26.087 198.22.565
41,40 47,20 55,50 69,50 57,00 57,00 47,60
198.23.147 198.23.683 198.22.929 198.20.197 198.24.064 198.26.165 =
62,00 73,50 82,50 106,00 79,50 79,50 =
Zubehir Abmessing | Verandgen. At &t
Kappe fiir Planke, schwarz 0,1 198.26.315 1,45
Verléngerungsset fiir Planken, Alu, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 1,5 198.25.794 26,80
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 (4 Stiick pro Pfosten) 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 ( 4 Stiick pro Pfosten) 12/120 0,3 109.24.665 3,30
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Rammschutz

* Fiir innen und auBen

* Robuster Stahl

* Flexibel durch Federelement
* Baukastensystem

* Neigt sich bis zu 10°

* Individuell erweiterbar

BLACK BULL Flexible Rammschutz-Planke SWING: Maximale Neigung:
Rammschutz-Planke Die Standpfosten der BLACK BULL 80 mm bei Hohe 505 mm 10° (ca. 80 mm)
SWING Rammschutz-Planke werden zusatzlich ;

mit einem Polyurethan-Federelement Oberflichenbehandlung:

ausgerdistet. * Fiir den AuReneinsatz:

-~ ~ feuerverzinkt oder feuerverzinkt und
BLA Cl{ ‘B U I. l. Das UV-bestandige und dauerelastische gelb kunststoffbeschichtet

PU-Element absorbiert die auf der Planke | « Fiir den Inneneinsatz:

wirkenden Kréfte. gelb kunststoffbeschichtet
* Nachgebende, flexible Schutzplanke Befestigung mit Verbundankern
* Neigung: maximal 10° (Zubehor: Set fiir 8 Bohrldcher).
* Minimiert Anfahr- und Reparatur-

schaden

* Schont den Boden

Standpfosten und Planken finden Sie auf
den Seiten 22 und 23.

Federelement
(Nur in Verbindung mit unserer Rammschutz-Planke)
Abmessung (mm) Versandgew. :
HxBxT kg/St. Artikel €/St.
50 x 146 x 166 04 422.23.497 16,10
>) VIDE 0)):
E 2] Befestigungsset
- okt Abmessung (mm) Versandgew. g
<N T/s OxL kg/St. Artikel €/St.
Q¥ a
10/170 2,0 109.20.858 47,10




Rammschutz

« Fiirinnen und auRen

* Extrem belastbar

* Aus Giitestahl

* AuBerst dickwandig

« Verschiedene Durchmesser

BLACK BULL Extrem belastbarer Poller aus Giitestahl. | Die Ausfiihrung XXL ist zusatzlich mit
Rammschutz-Poller Beugt wirkungsvoll Anfahrschaden vor, Beton befiillbar: Die Kappe wird nach-
sichert Inventar, Verkehrswege und traglich aufgesetzt.
Arbeitsbereiche. Ist nur eingeschrankt Platz verfiigbar,

AT\ empfiehlt sich der Rammschutz-Poller S.
BLA CI{ 'B U I. I. Die Rammschutz-Poller schiitzen
Maschinen, Pfeiler, Stiitzen, Séulen, Oberflichenbehandlung:
Regale, (Roll-)Tore, Laderampen etc. feuerverzinkt und gelb kunststoffbe-
schichtet, mit schwarz lackierten Streifen.
Je nach Einsatz gibt es vier Querschnitte | Option: feuerverzinkt und weif kunst-

zur Auswahl, fiir mittlere bis extrem stoffbeschichtet, mit rot lackierten

starke Krafteinwirkungen. Streifen.

Die Rammschutz-Poller L bis XXL sind Befestigungsvarianten:

besonders geeignet fiir kritische Ein- Zum Einbetonieren oder zum Aufdiibeln.
satzbereiche: LKW- und Staplerverkehr,

Einfahrten, Gebaudeecken. Alle GroRen auch herausnehm- und/oder

abschlieBbar mit Dreikant oder Zylinder-
schloss (ab 159 mm mit Hebehilfe)
maglich.

. Abmessung (mm) Versandgew. g
Ausfiithrung FxWS xH Farbe kg/St. Artikel €/St.
. gelb-schwarz 199.19.943
zum Aufdiibeln, Bodenplatte 200 x 200 x 10 mm 90 x 3,6 X 1.200 - 14,5 114,00
s rot-weifl 199.29.625
. . gelb-schwarz 199.17.454
zum Einbetonieren 90x 3,6 x 1.600 ; 16,5 109,00
rot-weifl 199.88.378
. gelb-schwarz 199.16.549 212,00
zum Aufdiibeln, Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm 159 x 4,5 x 1.200 : 33,5
g rot-weifl 199.88.077 230,00
. . gelb-schwarz 199.15.852 195,00
zum Einbetonieren 159 x 4,5 x 1.600 ; 35,5
rot-weifl 199.88.026 198,00
XL zum Aufdiibeln, Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm 194 x 4,5 x 1.200 42 199.15.151 340,00
zum Einbetonieren 194 x 4,5 x 1.600 44 199.19.836 328,00
- gelb-schwarz
XKL zum Aufdiibeln, Bodenplatte: 350 x 350 x 15 mm 273 x 5,0 X 1.200 51 199.19.146 448,00
zum Einbetonieren 273 x 5,0 x 1.600 53 199.13.769 450,00
Universaldiibel mit Schraube fiir S + L (4 St. pro Poller) 14/110 0,2 109.18.268 4,00
Durchsteckanker fiir XL + XXL (4 St. pro Poller) 16/140 03 109.14.550 4,70
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Rammschutz

BLACK BULL Rammschutz-Poller SWING

Die innenliegende Stahl-Spiralfeder
absorbiert in Verbindung mit dem
elastischen Puffer aus Polyurethan die
auftretenden Anfahrkréfte (progressive
Kraftaufnahme).

Minimiert Beschddigungen am Poller
und am Fahrzeug (Stapler, LKW). Schiitzt
Roll- und Brandschutztore, Uberginge an
Fahrwegen, Rampen, Zufahrten.

Der flexible Poller aus Giitestahl neigt
sich bis max. 25° und stellt sich automa-
tisch in die Ausgangsposition zuriick.

Ausfiihrung: 159 mm @
4,5 mm Wandstérke
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm

BIACK"'™BULL

4159 mm‘k

655 mm

* Fiir innen und auRen
* Aus Giitestahl

* Energie absorbierend
* Minimiert Schaden

« Selbstaufrichtend

Oberflichenbehandlung:

« Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signal-
streifen.

* Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen.

Der Poller ist zum Aufdiibeln -
auf Wunsch mit Bodenrohr zum
Einbetonieren.

BLACK BULL Leitbord

Héufig werden Lager-, Brandschutztiiren
und -tore beschédigt. Ursache: In der
Sperrflache im Riickfahrraum wurden
Paletten/Gitterboxen abgestellt. Auch
durch Staplerfahrer, die in diesen Bereich
einfahren, wahrend sich das Tor 6ffnet,
kénnen Schéden verursacht werden.

Dieser massive Stahlwinkel zum Auf-
diibeln sichert kritische Sperrflachen und
vermeidet teure Instandsetzungen. Er hat
abgerundete Ecken, mit Gehrungsschnitt
(45°) fiir Winkelmontage.

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet.

BIACK"'™BULL

Fir innen

Massiver Stahlwinkel
Schiitzt Sperrflachen
Zwei Wandstdrken

" Abmessung | Versandgew. - Abmessung (mm) Starke Versandgew. :

Ausfiihrung (mm) Hx 0 kg/St. Artikel €/St. HxLxT (mm) kg/St. Artikel €/St.

i 6 10,5 197.24.121 62,50
kunststoffbeschichtet - . 199.29.230 222,00 150 x 800 X 100

X iibel =

feuerverzinkt und 19928240 | 268.00 AnzahlDibel =5 10 16 197.17.683 99,00
kunststoffbeschichtet o !
Bodenrohr zum Platte 150 X 1200 100 6 14,5 197.29.576 84,50
Einbetonieren, inkl. 200x200x 10 5 199.28.682 35,80 Anzahl Diibel = 7
Schrauben Rohr, 76 0 10 24 197.13.775 128,00
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 (4 St. pro Poller) 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 (4 St. pro Poller) 12/120 03 109.24.665 3,30
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MORION Saulenschutz

Optimaler Rundumschutz von Saulen,
Pfosten, Pfeilern, (Licht-)Masten etc. vor
Anfahrschaden.

Zweiteilige Stahlrohr-Konstruktion aus
60er-Rundbégen und 48er-Querstreben.

Einfache Montage:

Beide Querstreben werden ineinander-
geschoben und bilden eine feste, stabile
Einheit, die mittels 4 Bodenplatten aufge-

Oberflachenbehandlung:

« feuerverzinkt

« feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen.

Ausfithrung: 60 mm/48 mm @
2 mm Wandstérke
Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm

Rammschutz

* Hochwertiger Stahlbiigel
« Halt harte StoBe ab
* Perfekter Rundumschutz
« Einfache Montage
[ ’
600

= =
diibelt wird.
Y
160
—lo<f
Feuerverzinkt Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet
Abmessung (mm) Versandgew. - Abmessung (mm) Versandgew. ;
HxBxT kg/St. Artikel €/St. HxBxT kg/St. Artikel €/St.
600 x 520 x 520 600 x 520 x 520
Innen: 400 x 400 14,5 200.22.925 192,00 Innen: 400 x 400 14,5 200.20.623 228,00
600 x 620 x 620 600 x 620 x 620
Innen: 500 X 500 16 200.29.787 202,00 Innen: 500 x 500 16 200.23.561 240,00
600 x 720 x 720 600 x 720 x 720
Innen: 600 X 600 17,5 200.26.195 212,00 Innen: 600 X 600 17,5 200.29.660 252,00
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 (8 Stiick pro Biigel) 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 (8 Stiick pro Biigel) 12/120 03 109.24.665 3,30
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Rammschutz

MORION Rohrschutz grof8

Schiitzt (Fall-)Rohre, Leitungen, Kabel-
schachte etc. gegen Anfahrschéden.

Giitestahl-Biigel in halbrunder Form.
Zum Auf- und Andiibeln durch je zwei
Boden- und Wandplatten.

Oberflachenbehandlung:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-

beschichtet, mit schwarzen Signalstreifen.

Ausfiihrung: 48 mm @

* Hochwertiger Stahlbiigel
* Halt harte StoRe ab
* Einfache Montage

e 350 —i

e 300 ——1 |
o 1

— 250 —} !

MORION Rohrschutz grof8 zur Wandmontage

Schiitzt (Fall-)Rohre, Leitungen, Kabel-
schachte etc. gegen Anfahrschéden.

Giitestahl-Biigel in halbrunder Form.
Befestigung mittels vier Wandplatten.
Dadurch ist der Rohrschutz variabel in
der gewiinschten Hohe montierbar.

Oberflachenbehandlung:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signalstreifen.

* Hochwertiger Stahlbiigel
* Halt harte StoRe ab
* Einfache Montage

fe—— 350 —i

— 300 —1}

e— 250 —1 ;! o

2 mm Wandstarke || Ausfiihrung: 48 mm @
Boden-/ ! 2 mm Wandstarke .
Wandplatte: 150 x 50 x 5 mm Wandplatte: 150 x 50 x 5 mm '
InnenmaR: 250 x275 mm (BxT) Tmoo InnenmaRB: 250 x 275 mm (Bx T) 1.000 I I

Abmessung (mm) Versandgew. ] Abmessung (mm) Versandgew. ]
HxBxT kg/St. Artikel €/St. HxBxT kg/St. Artikel €/St.
1.000 x 350 X 300 15 200.27.919 147,00 1.000 x 350 X 300 15 200.28.423 147,00
1,500 X 350 X 300 21 200.20.402 214,00 1,500 X 350 X 300 21 200.20.616 214,00
Universaldiibel mit Schraube, . 22 (8 Stiick pro Biigel) | 12/100 | 02 | 100173935 | 2,00
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MORION Rohrschutz k/ein

Zum Schutz von (Fall-)Rohren, Leitungen,
Kabelstrangen etc. gegen Anfahrschaden.

Stahlprofil in U-Form zur Wandmonta-
ge. Mit 4 Schliisselloch-Bohrungen fiir
einfaches Aufhéngen: anzeichnen, Diibel
setzen, einhdngen, festziehen.

Oberflichenbehandlung:

* Fiir den AuReneinsatz:
feuerverzinkt.

« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen.

Ausfiihrung: 4 mm Wandstarke

* Fiirinnen und auRen
* Zur Wandbefestigung
* Einfache Montage

Rammschutz, Anfahrschutz

BLACK BULL Anfahrschutz-Winkel mit Leitrolle

Anfahrschutz-Elemente sind vor-
geschrieben fiir ortsfeste Regale in Ver-
bindung mit Flurforderzeugen, sofern
diese nicht spurgebunden sind.

Die vertikal fixierte Rolle leitet einen
GroRteil der seitlich eintreffenden Krfte
ab. Erhoht die Lebensdauer, dampft und
reduziert die StoBe. Schont den Boden.
Schiitzt somit optimal Regal-Stiitzen im
Eck- und Durchfahrtsbereich.

Zum Aufdiibeln.
Polyamid-Rolle 110 mm hoch, schwarz.

Anbringung: 75 mm {iber Flur.

Oberflachenbehandlung:

Fiir innen

Massiver Stahl
Unverwiistlich

Mit 1 oder 2 Leitrollen

InnenmaB: 200 x230 mm (Bx T) gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen

Signalstreifen.

Varianten:

- Winkel: zweiseitiger Schutz mit

1 Leitrolle
- U-Profil: dreiseitiger Schutz mit
2 Leitrollen
Ausfiihrung Abmﬁs)s(uBn § _(rmm) Ver?(z;r/lgtgew. Artikel €/St. BLA CI{"\B U I_ I_
feuerverzinkt 200.26.403 49,80
b 300 x 292 x 230 7 b mm) | p
ge . messung (mm ersandgew. q
kunststoffbeschichtet 200.28.445 54,50 Ausfiihrung H x SL x Stiirke kg/St Artikel €/St.
. Winkel
feuerverzinkt 200.26.783 73,50 v, 400x160x 6 9 197.22.542 63,50
b 500 x 292 x 230 12

ge U-Profil
kunststoffbeschichtet 200.20.282 | 79,50 Arah! Dibel = 6 400X 160 X 6 12 197.22.021 79,50
Universaldiibel mit - " -
Schraube, S. 22 12/100 02 109.17.393 2,00 Universaldiibel mit Schraube, S. 22 0,2 109.17.393 2,00
(4 St. pro Rohrschutz) Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 03 109.24.665 3,30
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Anfahrschutz

BLACK BULL
Anfahrschutz

BLACK"™BULL

30

Anfahrschutz-Elemente sind vor-
geschrieben fiir ortsfeste Regale in
Verbindung mit Flurforderzeugen, sofern
diese nicht spurgebunden sind.

Schiitzt Regal-Stiitzen im Eck- und
Durchfahrtsbereich.

Auch einsetzbar als Anfahrschutz fiir
Lagereinrichtungen, Maschinengitter,
Trennwandsysteme. Zum Aufdiibeln.

Fiir innen

Massiver Stahl
Unverwiistlich
Verschiedene Hohen

Gestaltung gemdR Sicherheitsrichtlinie
DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234)
und ASR A1.3/5.2 (bisher DIN 4844).

Varianten:
- Winkel: zweiseitiger Schutz

- U-Profil: dreiseitiger Schutz

Oberflachenbehandlung:

gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen

Signalstreifen.

. Anzahl Abmessungen (mm) Versandgew. f
Ausfihrung erforderl. Diibel H x SL x Stérke kg/St. Astikel =
i 400x 160 x5 8 197.15.928 35,80
Winkel 400
4 400x 160 x 6 9 197.13.182 42,40
Winkel 800 800 x 160 x 6 16 197.14.605 72,50
Winkel 1.200 1.200 x 160 x 6 22 197.18.380 103,00
. 400x 160 x5 10 197.28.897 45,80
U-Profil 400
= 400x 160 x 6 11 197.18.365 56,50
U-Profil 800 800x 160 x 6 20 197.28.189 91,50
U-Profil 1.200 1.200x 160 x 6 26 197.88.004 124,00
Universaldiibel mit Schraube, S. 22 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Durchsteckanker (Betonbdden), S. 22 12/120 03 109.24.665 3,30




MORION Anfahrschutz

Kunststoff

Anfahrschutz-Element aus gelbem,
hochwertigem Polyethylen (MDPE)

zum Schutz von Regalstiitzen. Zusétzlich
fixiert durch zwei Klettbander -
verhindert ungewolltes Verrutschen.

« Fiir Regalstiitzen von 60 bis 85 mm

« Fixierung durch Klettband

* Schont den Boden, da nicht verdiibelt
* Recyclebar

Abmessung: 550 x 126 x 104 mm
(HxBxT)

Hinweis:

Laut DGUV-Regel 108-007 (bisher
BGR 234) diirfen Anfahrschutz-
Elemente, die mit der Regalstiitze
verbunden sind, nicht im Eck-
bereich oder Durchfahrten einge-
setzt werden. Hier empfehlen sich
Anfahrschutzwinkel aus Stahl zum
Aufdiibeln.

Anfahrschutz

Elastisch, riickfedernd

Formstabil

Montage ohne Werkzeug

TUV-gepriift

Nach DIN EN 15512

550 mm

Abmessung (mm) Versandgew. Artikel bei Abnahme
HxBxT kg/St. von €/St.
1St 3540
550 x 126 x 104 1 197.29.201 5St. 29,80
10St. 26,60
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Sdulenschutz

MORION Saulenschutz

Kunststoff

32

Perfekter Schutz von Rechtecksdulen
vor Anfahrschaden durch Stapler, Flur-
forderzeuge oder Lastkraftwagen.

Die Seitenteile der vier Einzelelemente
lassen sich ineinander schieben und
decken alle Innendurchmesser von
200 x 200 mm bis 300 x 300 mm,
einschlieBlich der RechteckgréBen
(z.B. 200 x 300 mm), ab.

NEU: Verldngerungselement zum
Erweitern des Sdulenschutzes um jeweils
200 mm. Somit passend fiir Innendurch-
messer bis 500 x 500 mm. Zwei léngere
Spanngurte (je 400 cm) notwendig.

Hohe:  1.100 mm

Breiten: 450 x 450 mm (min.)
550 X 550 mm (max.)
750 x 750 mm (mit

Hochwertiger Kunststoff
Auf SéulenmaR anpassbar
Fiir innen und auBen
Einfache Montage

TOV gepriift

Verldngerung)
Aus modifiziertem, gelb durchgeférbtem
Polyethylen fiir besonders hohe Lastauf-
nahmen.
mit Verldngerung
Zwei Spanngurte (je 220 cm) sorgen fiir
festen Verbund.
—
+ I
Versandgew. - bei Abnahme
Abmessung (mm) kg/St. Artikel von €/st.
1 414,00
Séulenschutz 1.100 34 206.28.690 5 398,00
10 386,00
Zubehor Abmessung (mm) Veri;/ntsitgew. Artikel €/St.
Verldngerungselement 200 x 1.100 5 206.21.704 78,00
Spanngurt 4000 0,5 206.23.007 9,50




Warnaufsteller

* Fiir innen und auBen
* Robust und standfest

* Gut sichtbar
* GroBe Symbole

MORION Warnaufsteller Diese besonders breiten Warnaufsteller
aus Kunststoff kennzeichnen nicht nur . A /\ /\
Ausfiihrung {f} 6 ﬁ
Gefahrenstellen (gelb), sondern auch
Verbotszonen (rot) oder Gebotsbereiche
(blau). Die internationalen Symbole sind s e L 15
mittig platziert und deutlich groRer als Artikel: 345.22.142 | 345.20.868 | 345.26.119 | 345.27.829
iiblich. Somit visuell schnell wahrnehm- | | _Preis €/St.ab 1St 33,60 33,60 33,60 33,60
bar und eindeutig. Preis €/St. ab 5 St. 29,60 29,60 29,60 29,60
« Stabil, robust, sehr standsicher
« GroRes Warnsymbol (beidseitig) \
* Fiir innen und auBBen Ausfiithrung @
* Arretierung im gedffneten Zustand /
(kein ungewolltes Zusammenklappen) Versandgew. kg/St. 15
* Zusammengeklappt mit Clip Artikel: 34527.556 | 34521616 | 34520363 | 34528917
verschliefbar ) Preis €/St. ab 1 St. 36,60 36,60 36,60 36,60
* Seitliche Aufnahmen fiir Kunststoff- Preis €/5t. ab 5 St. 32,60 32,60 32,60 32,60

Ketten

MaBe:
geklappt: 610 x 275 x 25 mm
aufgestellt: 600 x 275 x 270 mm Ausfiihrung
Gewicht: 890 g j / /
Farben:  gelb, blau, rot Versandgew. kg/St. 1,5
Artikel: 345.24.447 | 345.24.769 | 345.27.651 345.24.247
Individuelle Warnsymbole oder Texte auf Preis €/St. ab 1 St. 36,60 36,60 36,60 36,60
Anfrage (ab 10 Stiick). Preis €/St. ab 5 St. 32,60 32,60 32,60 32,60
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Prallschutz

MORION Prallschutz
Im Lédnge

34

Warnt und schiitzt vor Gefahrenstellen.
Entscharft Ecken und Kanten, verhindert
StoBverletzungen.

Die selbstklebenden Elemente haften
auf glatten und gereinigten, staubfreien,
entfetteten Flachen, Ecken und Kanten
dauerhaft und sicher.

Hochwertige Schutzelemente aus
flexiblem, alterungsbestandigem
Polyurethanschaum:

* UV- und l6semittelbesténdig, silikonfrei

* Temperaturbestandig von -40°C bis
+90°C

* Brandklassifikation UL94

« Keine offenporigen Flachen
(wichtig fiir Hygiene- und AuBen-
bereiche)

* Fiir Innen- und AuRenbereiche

* Zuschnitt leicht moglich (Messer)

Einsatzbereiche:

An Maschinen, Fahrzeugen, mobilem
Inventar, Wénden, Unterziigen und
Durchgéngen. Im Lager-, Versand-, Pro-
duktionsbereich, auf Transportwegen, in
Laboren, Kliniken.

Ausfiihrung:
Lénge: 1.000 mm
Farbe: gelb-schwarz

Weitere Farben auf Anfrage
(z.B. rot-wei} oder einfarbig schwarz)

Einfache Montage:

Die Schutzelemente sind mit Klebe-
streifen ausgeriistet oder werden auf die
zu sichernden Profile einfach aufgesteckt.
(TIPP: Bei extremer Belastung zusétzlich
mit handelsiiblichem PU-Kleber sichern.)

* Fiir innen und auRen

* Hochwertiger PU-Schaum

« Absorbiert selbst harte StéBe
* Gelb-schwarz (nach ASR A1.3)
 UV-und losemittelbesténdig

* Temperaturbestandig

Hinweis:

Fiir die Montage haben sich die
praktischen 1-Meter-Stiicke
bewéhrt. Bei langeren Strecken
sind 5-Meter-Stiicke vorteilhafter.



Rechteck 200/20

Flachenschutz Trapez 40/40 Kreis 40/32 Rechteck 60/20 Rechteck £0/20 Lange 500 mm
mit 3 Bohrungen .
mit 4 Bohrungen
Befestigung: selbstklebend zum Aufdiibeln
%40;»\7 [«— 32— | 20 |
! il AL
g 8< E g
i | | !
Versandgewicht kg/St. 0,7 0,7 0,7
Artikel: 422.18.441 422.13.249 422.19.912 422.19.509 422.15.592
Preis €/St. ab 1 St. 21,20 21,80 30,80 31,80 49,60
Preis €/St. ab 5 St. 18,90 18,90 24,80 24,80 45,20
Kantenschutz Trapez 40/40 ‘ Winkel 30/30 Winkel 60/60 Kreis 40/40
Befestigung: selbstklebend
fe— 40—
J ‘4— 20 —>| [«—20—
=20 b—30— f— PRl ‘ o
Versandgewicht kg/St. 0,7 0,5 0,8 0,7
Artikel: 422.14.275 422.17.559 422.18.566 422.19.099
Preis €/St. ab 1 St. 21,80 21,40 31,60 22,80
Preis €/St. ab 5 St. 19,60 19,20 29,40 19,60
Profilschutz Trapez 40/40/8 ‘ Trapez 40/80/8 ‘ Kreis 40/40/8 ‘ Rechteck 25/30/8
Befestigung: zum Aufstecken
Y A T o
%g / §$ 82 8 T
f T T
////4 f l 20>
<20 > j«— 60 [«20>| l«— 30 —>|
|«<— 40 —> ‘ &
Versandgewicht kg/St. 0,7 0,7 0,7 0,7
Artikel: 422.13.264 422.15.601 422.17.696 422.26.168
Preis €/St. ab 1 St. 21,40 30,40 22,40 23,80
Preis €/St. ab 5 St. 18,30 26,80 18,20 19,90
Bogen 40 Bogen 60 Bogen 85
Rohrschutz (fiir Rohre 30 - 50 mm @) (fiir Rohre 50 - 70 mm @) (fiir Rohre 70 - 100 mm @)
Befestigung: selbstklebend
~ - T
20 1
~ 98
|
[— 37 —| -
Versandgewicht kg/St. 1 2 2,5
Artikel: 422.16.740 422.17.049 422.17.488
Preis €/St. ab 1 St. 36,60 38,80 43,80
Preis €/St. ab 5 St. 33,20 35,80 40,40

TRAPEZ Kantenldnge innen 80 mm

KREIS Kantenldnge innen 45 mm

Zubehdr Kantenschutz, schwarz AuBenecke, AuBenecke, Innenecke, AuBenecke, AuBenecke, Innenecke,
dreischenkelig zweischenkelig zweischenkelig dreischenkelig zweischenkelig zweischenkelig
Befestigung: selbstklebend
50— =i
vﬁb w% ~vﬂp wﬂp
Versandgewicht kg/St. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Artikel: 422.18.641 422.16.525 422.18.012 422.19.578 422.18.356 422.17.839
Preis €/St. ab 1 St. 12,20 11,50 11,40 10,70 10,70 10,70
Preis €/St. ab 5 St. 10,90 10,30 10,30 9,60 9,60 9,60
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Prallschutz

MORION Prallschutz
fiir Sciulen
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Konzipiert zum Schutz von Sdulen, z.B. in
Park- und Tiefgaragen. Verhindert teure
und argerliche Schdden an Fahrzeugen.

Fiir Rechteck- und Rundsdulen geeignet
sowie fiir Wénde, Mauervorspriinge,
Durchfahrten, Unterziige ...

TIPP:

Wir empfehlen beim Einsatz an
Rechteckséulen, das Schutzprofil
nicht biindig, sondern mit etwas
»Spiel” anzubringen - das erhoht
die Absorptionswirkung.

Gelb-schwarzes Schutzprofil mit zwei
eingelassenen Stahlblechen zur dauer-
haften Befestigung (Diibel).

Hochwertige Schutzelemente aus
flexiblem, alterungsbestandigem
Polyurethanschaum:

* UV-bestandige Signalfarben nach
DIN 4844
* Temperaturbestandig von -40 °C bis
+90 °C
* Brandklassifikation UL94
* Fiir Innen- und AuRenbereiche geeignet
* Silikonfrei

Ausfiihrung:
(LxBxT) 500 x200 x 20 mm
Farbe: gelb-schwarz

Fiir innen und auBen
Fiir Eck- und Rundsaulen
UV-bestandig
Temperaturbesténdig

s i
8 v 8 + 8
L 1d ; L
Versandgewicht kg/St. 1,6 1,6
Artikel: 422.16.620 422.18.949
Preis €/St. ab 1 St. 53,50 53,50
Preis €/St. ab 5 St. 49,50 49,50




MORION Prallschutz weil8

Prallschutz

MORION Prallschutz magnetisch

N\

Speziell entwickelt fiir Bereiche, in denen Innovative Befestigung durch integrierte,
die Schutzfunktion tiberwiegt und die  WeiB durchgefarbt eingeschdumte Magnetstreifen. * Fiirinnen
Warnwirkung weniger bedeutsam ist. + Temperaturbestandig * Gelb-schwarz (nach ASR A1.3)
Ideal fiir Krankenhduser, Labore, Lebens- * UV- und lésemittelbesténdig Einfache Anbringung an allen metalli- * UV- und lésemittelbestandig
mittel-Industrie, Reinrdume. « Silikonfrei schen Oberfldchen (Stahltragern, Schran- + Temperaturbestandig
ken, Rahmen). Leicht korrigier- und
Hochwertige Schutzelemente aus wieder abnehmbar - z.B. fiir Reinigungs-
flexiblem Polyurethanschaum: arbeiten. Ebenso fiir tempordre Anwen-
« Keine offenporigen Flachen dungen. Hochwertige Schutzelemente Ausfiihrung:
* Temperaturbesténdig von -40 °C bis aus flexiblem, alterungsbestdndigem Lange: 1.000 mm
+90 °C Polyurethanschaum: Farbe: gelb-schwarz
« Brandklassifikation UL94
* Auch fiir auBen * UV- und losemittelbestandig, silikonfrei | Nahezu alle Profiltypen magnetisch
« Fiir innen ausriistbar.
Ausfiihrung: « Temperaturbestandig von -20 °C bis
Lange: 1.000 mm +90 °C Option: Fiir den AuBenbereich miissen
Farbe: WeiR « Brandklassifikation UL94 die Seitenflachen zusétzlich versiegelt
werden (gegen Aufpreis).
7 Profile lieferbar - weitere auf Anfrage.
weift Profilschutz Kantenschutz Kantenschutz Fldchenschutz Flachenschutz Kreis, AuBenecke, | Kreis, AuBenecke,
Kreis 40/40/8 Winkel 30/30 Kreis 40/40 Kreis 40/32 Rechteck 60/20 dreischenkelig zweischenkelig
Befestigung: zum Aufstecken selbstklebend
T == <22
(= I <3
< mo= M=t L] | —
Versandgewicht kg/St. 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,2
Artikel: 422.18.250 422.15.712 422.15.039 422.18.541 422.18.163 422.14.008 422.17.487
Preis €/St. ab 1 St. 22,40 21,40 22,80 21,80 30,80 10,70 10,70
Preis €/St. ab 5 St. 18,20 19,20 19,60 18,90 24,80 9,60 9,60
magnetisch Kantenschutz | Kantenschutz | Kantenschutz | Kantenschutz | Rohrschutz | Rohrschutz | Rohrschutz |Flachenschutz|Fléchenschutz Fldchenschutz
Trapez 40/40 | Winkel 30/30 | Winkel 60/60 | Kreis 40/40 | Bogen 40 Bogen 60 Bogen 85 | Trapez 40/40 | Kreis 40/32 | Rechteck 60/20
e f—0—y o <22y
N\ I % I T { ]
U \»za»\l a2 = e ) % | ll J
Versandgewicht kg/St. 0,7 0,5 0,8 0,7 1 2 2,5 0,7 0,7 0,7
Artikel: 42223243 | 42224979 | 42225253 | 42220276 | 42221293 | 42222247 | 42220581 | 42226582 | 422.27.977 | 422.20.678
Preis €/St. ab 1 St. 29,60 28,80 41,40 29,60 45,80 48,80 54,50 29,60 29,60 36,60
Preis €/St. ab 5 St. 26,40 25,80 37,80 26,40 42,60 45,60 51,50 26,40 26,40 33,40
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Prallschutz

« Fiir innen und auBen

* Gelb-schwarz (nach ASR A1.3)
* UV- und lésemittelbesténdig

* Temperaturbesténdig

MORION Prallschutz Ideal fiir langere Strecken. Hohe Schutz- | Hochwertige Schutzelemente aus
5 m Lénge und Warnwirkung. Entscharft Ecken und | flexiblem, alterungsbestandigem
Kanten, verhindert StoBverletzungen. Polyurethanschaum:
Haftet auf glatten, gereinigten, staub- * Temperaturbesténdig von -40 °C bis
freien, entfetteten Flachen, Ecken und +90 °C
Kanten dauerhaft und sicher. * Brandklassifikation UL94
* Fiir Innen- und AuRenbereiche
* Zuschnitt leicht moglich (Messer)
Ausfiihrung:
Hinweis: Rolle 5.000 mm
Bei langeren Strecken sind Farbe: gelb-schwarz
5-Meter-Stiicke vorteilhaft. Bei
kiirzeren Strecken empfehlen wir 8 Profile lieferbar - weitere auf Anfrage.
die praktischen 1-Meter-Stiicke.
Profil Fléich_enschutz Flachenschutz | Flachenschutz Ka_ntenschutz Ka_ntenschutz Kant_enschutz Pr(_)filschutz Profilschutz
Kreis 40/32 Rechteck 50/20 | Rechteck 40/11 | Winkel 26/26 Winkel 47/47 Kreis 40/40 Kreis 40/40/8 | Rechteck 25/30/8
Befestigung: selbstklebend zum Aufstecken
l—s2 | T —
Tl i i o
§e S T l e i
4 RS e
Versandgewicht kg/St. 25 2,7 2,4 2,2 2,7 23 2,4 2,2
Artikel: 422.29.052 422.29.669 422.27.694 422.26.236 422.22.011 42224291 422.23.704 422.29.978
Preis €/St. 104,00 118,00 97,00 97,00 117,00 104,00 104,00 99,00
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MORION Schrammschutz

Vielfaltig einsetzbare Profile aus Poly-
ethylen zum Schutz von Wénden. Beson-
ders geeignet fiir Rdume und Génge in
offentlichen Gebauden, Pflegeheimen,
Wartezimmern, Industrie-/Handwerks-
betrieben und Einzelhandel.

AuBerst stoR- und schlagfestes, durchge-
farbtes Polyethylen. Formbesténdig und
kaltefest bis -30 °C. Pflegeleicht, physio-

Das Material l&sst sich, mit tiblichem
Werkzeug fiir die Holzbearbeitung, leicht
vor Ort zuschneiden (bohren, ségen,
frésen).

Brandschutzklasse: B2.

Ausfiihrung:
Ldnge: 2.060 mm.

Schrammschutz

AuBerst stoR- und schlagfest
Formbestandig und kaltefest
Brandschutzklasse B2
Unempfindlich gegen
Reinigungsmittel

Einfache Montage

logisch unbedenklich und resistent gegen | Andere Stérken, Hohen, Profileund Far- || ¢
tibliche Reinigungsmittel. ben auf Anfrage. /[
R 20
Einfache Montage mittels 6-mm-Senk- 150 /
kopfschrauben (nicht im Lieferumfang 200 mm
enthalten). Die Locher sind bereits vorge-
bohrt und werden mit einem
farbidentischen Stopfen verschlossen
(nahezu unsichtbar). e
10/20 mm
Abmessung Starke Versandgew. q
Farbe (mm) H (mm) kg/St. Artikel €/St.
12 10 3 423.14.241 43,40
. 20 6 423.17.402 61,00
weil
10 4 423.18.836 52,00
200
20 8 423.14.682 83,00
- 10 3 423.14.556 45,80
. 20 6 423.18.514 68,00
granit-hell
i 10 4 423.15.743 53,50
20 8 423.15.499 85,50
= 10 3 423.18.669 45,80
20 6 423.18.122 68,00
schwarz
200 10 4 423.19.744 53,50
20 8 423.15.908 85,50
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Bodenmarkierung

PROline-paint
Linienmarkierfarbe

Mit dem PROline-paint Markiersystem
kennzeichnen Sie schnell und miihelos
im Innen- und AuBenbereich.

PROline-paint-Linienmarkierfarben sind
stark deckend, abriebfest, chemikalien-

besténdig und haften auf praktisch allen
Bdden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Metall,
Fliesen ...

Langlebige und ergiebige Markierung

in GroRdosen zu 750 ml. Je nach Unter-
grund und Strichstérke kann mit einer
Dose 50-90 m bei einer Strichbreite von
50 mm perfekt markiert werden.

Schnell trocknend - nach wenigen
Minuten begehbar.

TIPP:
Farbauswahl in Anlehnung an die
ASRAL3

PROline-paint Markiergerate sind spur-
sicher und kinderleicht zu bedienen:
Dose schiitteln - einlegen - Markier-
strecke abfahren - fertig.

Durch das Entfernen der hinteren Rader
wird das Markieren dicht an Mauern,
Regalen etc. ermdglicht.

PROliner

Durch die leicht bedienbare Mechanik
lasst sich jede beliebige Strichbreite zwi-
schen 50 und 75 mm einstellen.

ROADliner

Gleiche Vorziige wie der PROliner. Mit
zwei Dosen Farbe wird jede beliebige
Strichbreite zwischen 100 und 130 mm
erreicht.

HANDlIiner
Erleichtert das Sprithen bei Markierungs-
oder Kennzeichnungsarbeiten von Hand.

PROline-paint Markierset -
bestehend aus PROliner,

zwei Dosen Farbe (weil oder gelb)
und Schlagschnur mit Kreide.

PROline-paint Schablonensatz
aus widerstandsfahigem Kunststoff,
bestehend aus Buchstaben und Ziffern.

Fiir den Innen- und AuBenbereich
Stark deckend, langlebig

Schnell trocknend

Abriebfest, chemikalienbestandig
Kinderleichtes Bedienen

In verschiedenen Farben
verfiigbar

TIPP:

Beim Markieren von Kunststoff-
bdden oder mit Kunststoff
versiegelten Boden empfehlen
wir einen Test beziiglich Vertrég-
lichkeit, Trockenzeit und Haftung
der Farbe.



Bodenmarkierung

Versandgew. : bei Abnahme
Farbe - 750 ml/Dose kg/St. Artikel von €/st.
L ] weil} RAL 9016 260.11.745
1 gelb RAL 1023 260.11.089
[ orange RAL 2009 260.17.886
g
] rot RAL 3020 260.12.976 U 26,80
15 6D 20,20
" . osen )
I griin RAL 6024 260.11.015 - 16,80
I blau RAL 5017 260.12.531
s grau RAL 7042 260.11.057
I schwarz RAL 9017 260.11.954
Markiergerite Veriag?gfew. Artikel €/St.
PROliner
fiir Strichbreiten 50 bis 75 mm > 260.10.174 92,50
ROADlIiner
fiir Strichbreiten 100 bis 130 mm ! 260.10.383 124,00
HANDIiner
Hand-Markiergerét L= i AT Y
Markierset Versandgew. Artikel €/St
kg/St. :
PROline-paint Markier-Set WEIRB bestehend aus:
1 PROliner;
2 Dosen PROline-paint Linienmarkierfarbe weil; ALY
1 PROline-Schlagschnur, mit Kreide
8 107,00
PROline-paint Markier-Set GELB bestehend aus:
1 PROliner;
2 Dosen PROline-paint Linienmarkierfarbe gelb; goulos
1 PROline-Schlagschnur, mit Kreide
Schablonensatz Veriagr/]gfew. Artikel €/St.
Schablonensatz 15 cm fiir Buchstaben und Ziffern;
widerstandsfahiger Kunststoff; ohne Befestigung 1 ZeRioes LLELY
Schablonensatz 30 ¢m fiir Buchstaben und Ziffern;
widerstandsfahiger Kunststoff; ohne Befestigung 2 ACHTRE Y
Zubehi Versandgew. -
ubehér kg/St Artikel €/St.
PROline-paint Schlagschnur:
Erleichtert das Auftragen einer exakten Fiihrungslinie : zeilly et
Nachfiill-Kreide fiir PROIline-paint Schlagschnur 0,5 260.11.117 4,70
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Bodenmarkierung

A,

PROline-paint
Hallenmarkierfarbe

42

gnet

AuBerst widerstandsfahige und
bestandige Einkomponenten-Farbe fiir
den Innenbereich.

Fiir stark beanspruchte Industrie- und
Werkstattboden, Lager- und Verkaufs-
rdume, etc.

Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Ver-
bundstein und offenporigen Fliesen.

TIPP:

Bei beschichteten Untergriinden
(z.B. Epoxi-Boden) empfehlen wir
einen Vertraglichkeitstest zur
Trockenzeit und Haftung der
Farbe.

Einfach zu verarbeiten. Farbauftrag
mittels Rolle (bei gréBeren Flachen), Pin-
sel oder im Spritzverfahren.

PROline-paint

Hallenmarkierfarbe ist:

* Hochdeckend und schnell trocknend

* Schmutzabweisend, leicht zu reinigen

* Sehr widerstandsfahig und langlebig

* Silikonfrei

« Weitgehend resistent gegen Ol,
Losungs- und Reinigungsmittel

* Staplergeeignet

* Dekorativ

Verbrauch:

5-l-Gebinde fiir ca. 20 bis 25 qm bei
einem Anstrich.

(Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit
empfehlen wir 2 Anstriche.)

Fiir innen
Staplergeeignet
Dauerhaft

Abriebfest, chemikalienbesténdig

Silikonfrei

Hochdeckend, schnell trocknend

Verschiedene Farben

Farbe Veriz;/ngﬁew. Artikel €/St.
L 1 weil ~ RAL 9016 263.13.824
1 gelb ~ RAL 1003 263.14.807
[ ] rot ~ RAL 3001 263.18.881
[ ] blau ~ RAL 5017 ! 263.19.179 LG
e silbergrau ~ RAL 7001 263.13.740
P steingrau ~ RAL 7030 263.14.968




PROline-paint
2K-Hallenbeschichtung

Bodenmarkierung

* Fiir innen

« Staplergeeignet
* Extrem belastbar
* Widerstandsfahig
* Hochdeckend

o Losemittelfrei

« Silikonfrei
Iergeeig“et
sta
Extrem belastbare, besténdige, wasser- PROline-paint
basierende Zweikomponenten-Farbe. 2K-Hallenbeschichtung ist:
Zur Beschichtung von Industrieboden im | « Sehr widerstandsfahig und langlebig
Innenbereich. * Hochdeckend und schnell trocknend
* Staplergeeignet
PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung ist | « Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
mechanisch deutlich hoher belastbar und | « Silikonfrei
chemisch besténdiger als vergleichbare, | » Weitgehend resistent gegen Ol
einkomponentige Farben. Fiir stark Losungs- und Reinigungsmittel
beanspruchte Industrie- und Werkstatt- * Dekorativ
bdden, Lager- und Verkaufsraume etc.
Verbrauch:
Haftet auf Beton, beschichteten Boden, 5--Gebinde ( 3,9 | Farbe + 1,1 | Harter)
Asphalt, Estrich, Verbundstein und offen- | fiir ca. 20 bis 25 qm bei einem Anstrich.
porigen Fliesen. Einfach zu verarbeiten. (Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit
Farbauftrag mittels Rolle oder Pinsel. empfehlen wir 2 Anstriche.)
2K-Einlassgrund
Losemittelfreie, farblose Grundierung zur
TIPP: Vorbehandlung mineralischer und stark
Bei beschichteten Untergriinden saugender Untergriinde (z.B. offenporige
(z.B. Epoxi-Boden) empfehlen wir Betonbdden). Verbessert die Haftung und
einen Vertraglichkeitstest zur neutralisiert Verunreinigungen durch OI,
Trockenzeit und Haftung der Fett, Emulsionen...
Farbe.
Verbrauch: 4,5--Gebinde fiir ca. 40 qm.
Farbe Verf(‘;'/‘gﬁe""' Artikel €/st.
[ ] weil ~ RAL 9016 263.22.815
[ gelb ~ RAL 1003 26321637
[ blau ~ RAL 5017 7 263.23.837 168,00
O/ silbergrau ~ RAL 7001 263.25.357
e steingrau ~ RAL 7030 263.20.039
2K-Einlassgrund 4,5 |, losemittelfrei 263.21.889 102,00
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Bodenmarkierung

* Fiir innen und auBen

* Rutschfeste Oberfléche

« Staplergeeignet

* Widerstandsfahig und langlebig
« Silikonfrei

* Hochdeckend, schnell trocknend
* Abriebfest, chemikalienbesténdig

A,

ota plergeei

gnet

PROline-paint Gleiche Eigenschaften wie PROIine-paint | Einfach zu verarbeiten: Farbe aufrithren
Antirutsch-Hallenmarkier- Hallenmarkierfarbe, jedoch zusatzlich mit | und mit Farbroller oder Pinsel auftragen.
farbe feinem Quarzgranulat. Antirutsch
Verbrauch:
Sorgt im Innenbereich fiir eine 5--Gebinde fiir ca. 20 qm bei einem
griffige, haltgebende, rutschfeste Anstrich.
Oberfldche. Rutschhemmung R10 (Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit
(DIN 51130/BGR 181). empfehlen wir 2 Anstriche.)
Fiir stark beanspruchte Industrieboden. Hinweis:
Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich. Auch fiir den AuBenbereich einsetzbar.
TIPP:
Bei beschichteten Untergriinden
(z.B. Epoxi-Bdden) empfehlen wir
einen Vertraglichkeitstest zur
Trockenzeit und Haftung der
Farbe. Rutsclhisichierheit
Farbe Veri(agr/lgtgew. Artikel €/St.
[ ] weiB ~ RAL 9016 263.23.941
T gelb ~ RAL 1003 263.24.370
I blau ~ RAL 5017 7 263.25.507 119,00
/ silbergrau ~ RAL 7001 263.26.072
_ steingrau ~ RAL 7030 263.24.599
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PROline-paint
AuBenmarkierfarbe

Hochwertige, einkomponentige Markie-
rungsfarbe mit duBerst geringem Abrieb.
Speziell fiir betriebliche und innerdrtliche
Markierung von Flédchen und Streifen.

Haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und
Verbundstein.

Einfach zu verarbeiten. Farbauftrag
mittels Rolle (bei groBeren Fldchen),
Pinsel oder im Spritzverfahren.

PROline-paint
AuBenmarkierfarbe ist:

* Hoch abriebfest

« Schnell trocknend und hochdeckend
* Ausgezeichnete Haftung

« Sehr widerstandsfahig und langlebig
* Weitgehend resistent gegen Ol

* Silikonfrei

Verbrauch:

5-1-Gebinde fiir ca. 25 qm bei einem
Anstrich.

(Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit
empfehlen wir 2 Anstriche.)

Bodenmarkierung

* Fiir auBen

* Wetterbesténdig und dauerhaft
* Sehr abriebfest

* Hochdeckend, schnell trocknend
* Silikonfrei

* Verschiedene Farben

Farbe Veriz;/ngtg.ew. Artikel €/St.
L ] weil} ~ RAL 9016 263.22.420
] gelb ~ RAL 1023 263.25.624
I rot ~ RAL 3020 263.23.804 109,00
I blau ~ RAL 5017 263.21.512
/T grau ~ RAL 7043 263.25.110
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Bodenmarkierung

PROline-thermo
Thermoplastische
Fahrbahnmarkierung

46

Vorgeformte thermoplastische Masse fiir
perfektes, dauerhaftes und randscharfes
Markieren von Linien, Symbolen, Buch-
staben, Ziffern und Verkehrszeichen auf
Fahrbahnen.

Die weiB reflektierende Markierung
haftet auf fast allen Boden, z.B. Beton,
Asphalt, Teer, Verbundpflaster und Flie-
sen. Sie kann bereits nach 30 Minuten
tiberfahren werden.

Weitere Farben auf Anfrage (z.B. gelb).

Miihelos markieren:

* Formelemente vorsichtig auf den
trockenen, staub- und fettfreien Unter-
grund legen und ausrichten.

* Gasbrenner: Unter sténdiger Bewegung
der Flamme (Abstand ca. 15 cm) die
Formelemente von der Mitte zu den
Réndern hin erhitzen, bis das Material
ganzflachig miteinander verschmilzt
(Blasenbildung).

* Dauerhaftes Markieren

* Einfaches Aufbringen

* Professionelle Lésung

* Reflektierend

* Verschiedene Symbole
und Gr6Ren

Verlegehinweise:

* Fugen zwischen den Elementen sollten
kleiner als 5 mm sein.

* Fiir eine optimale Haftung bei
kritischen Untergriinden empfehlen wir
den Einsatz eines Primers.

* Bruchstiicke (z.B. durch den Transport)
lassen sich durch den Schmelzvorgang
wieder problemlos einfiigen.

* Bei kalter Witterung: Untergrund mit
Gasbrenner vorwdrmen.

Fiir das Verlegen ist nur eine Person und
ein Gasbrenner erforderlich.

Markierungslinie Abr(nno:;;s;mg Veri:;/ngtg.ew. Artikel 52:1 Abnahmg/stl 53:1 Abnahme -
50 mm 50 x 1.000 03 262.14.318 | 5 Stiick 460 | 1VE=60 St. 2,76
75 mm 75 x 1.000 04 262.17.550 | 5 Stiick 490 | 1VE=40St. 3,10
100 mm 100 x 1.000 05 262.16.291 5 Stiick 530 | 1VE=30St. 3,65

100 x 5.000 2,2 262.18.379 | 1Rolle 30,40 | 1VE=5Rollen 22,20
B 120 x 1.000 0,6 262.14.022 | 5 Stiick 560 | 1VE=25S5t 3,95

120 x 5.000 32 262.18.805 | 1 Rolle 31,80 | 1VE=5Rollen 23,80
e 150 x 1.000 0,7 262.18.732 | 5 Stiick 6,80 | 1VE=20St. 5,30

150 x 5.000 32 262.17.412 | 1Rolle 36,80 | 1VE=5Rollen 28,80
250 mm 250 x 1.000 1 262.18.428 | 2Stick 12,70 | 1VE=10S5t. 8,70
500 mm 500 x 1.000 2 262.14914 | 2 Stiick 20,40 | 1VE=5St. 17,30
Gasbrenner 4 262.17.348 147,00
Primer 4 | (fiir ca. 12 qm) 6 262.14.507 59,00
Primer 20 | (fiir ca. 60 qm) 22 262.15.587 210,00




Bodenmarkierung

, Abmessung Versandgew. g
Ausfithrung (mm) kg/St. Artikel €/St.
Pfeil 1.000 mm 1.000 2,5 262.17.539 34,40
—— ——— | Pfeil2500mm 2.500 45 262.16.822 55,50
Pfeil 5.000 mm 5.000 8,5 262.19.506 78,00
Abbiegepfeil rechts 262.16.590
; _— 2.500 4,5 68,00
E Abbiegepfeil links 262.19.162
Abbiegepfeil rechts 262.14.083
- T 5.000 8,5 109,00
Abbiegepfeil links 262.16.049
Pfeil geradeaus/rechts 262.17.836
- - 2.500 4,5 96,00
<}q7§:| Pfeil geradeaus/links 262.16.022
Pfeil geradeaus/rechts 262.13.407
- - 5.000 8,5 126,00
Pfeil geradeaus/links 262.16.188
. u 1St 6,80
V v v V v Dreiecke/Sagezahn 500 x 600 0,6 262.19.219 1VE=255t. 550
700 x 500 0,8 262.18.879 38,80
@Vf@ Symbol , Fahrrad” 900 x 800 1 262.17.056 42,80
1.300 3 262.17.347 61,50
] i ; 1.000 25 262.19.724 41,40
ﬁ Symbol ,Behinderte”
Q 1.300 3 262.17.797 56,50
ﬁ Symbol ,FuBgdnger” 1.000 2,5 262.18.171 45,60
@ Symbol ,Parkplatz Elektro-Auto” 700 x 800 1 262.29.350 118,00
300 0,8 262.14.093 13,30
. 500 1,3 262.19.223 15,90
Buchstaben/Ziffern
n 1.000 25 262.16.775 30,80
1.600 4 262.18.718 46,80
o 1.000 x 1.000 5 262.13.933 124,00
A FuBgéngeriiberweg
1.200 x 2.400 8,5 262.13.623 244,00
. 1.000 x 1.000 6 262.19.604 124,00
Kinder
1.200 x 2.400 9 262.15.995 244,00
1.000 x 1.000 5 262.15.630 124,00
Vorfahrt gewdhren
1.200 x 2.400 85 262.18.610 244,00
2.000 x 2.000 21 262.15.574 398,00
Halt! Vorfahrt gewéhren
2.500 x 2.500 31 262.15.051 564,00
FuBweg 1.000 @ 7 262.14.162 152,00
d%b Gemeinsamer FuB- und Radweg 1.000 @ 7 262.17.147 152,00
Verbot fiir Radfahrer 1.000 @ 7 262.15.135 152,00
750 @ 5 262.18.218 119,00
(ﬂ) Radweg
1.000 @ 7 262.17.605 152,00
@ 600 x 900 8 262.13.413 125,00
Begrenzungszone
ZONE 1.200 x 2.000 14 262.15.867 334,00
Zuldssige Hochstgeschwindigkeit (30 km/h) 1.000 @ 7 262.14.002 152,00
750 @ 5 262.16.753 119,00
Haltverbot
1.000 @ 7 262.18.745 152,00
750 @ 5 262.18.021 119,00
Parkverbot
1.000 @ 7 262.13.616 152,00
: =M . .
A AN Verkehrsberuhigter Bereich 1.000 x 1.200 13 262.18.896 204,00
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Bodenmarkierung

PROline-tape
Selbstklebende
Bodenmarkierung

Das extra starke Bodenmarkierband aus
hochwertigem Vinyl fiir innerbetriebliche
Flachen. Damit markieren Sie exakt und
sauber Wege, Fahrbahnen und andere
Abgrenzungen.

PROline-tape ist auf den meisten Boden
riickstandsfrei entfernbar und eignet sich
deshalb besonders fiir kurz- und mittel-
fristige MaBnahmen.

Ausfiihrung:
Bandlénge: 33 m
Breiten: 50 und 75 mm

Mit dem TAPEliner - dem Bandabroll-
gerat - markieren Sie bequem und
miihelos.

« Fiir innerbetriebliche Fldchen
* Extra stark

* Riickstandsfrei entfernbar

* In verschiedenen Farben

ASRA13

Markierungen von Fahrwegen
.Die Kennzeichnung von Fahr-
wegsbegrenzungen ist farbig,
deutlich erkennbar sowie durch-
gehend auszufiihren. Wird die
Markierung auf dem Boden an-
gebracht, so kann dies z.B. durch
mindestens 5 cm breite Streifen
in einer gut sichtbaren Farbe -
vorzugsweise Weil oder Gelb

- mit ausreichendem Kontrast zur
Farbe der Bodenflédche erreicht
werden.”




Bodenmarkierung

PROline-tape, 50 mm PROline-tape, 75 mm
Farbe Vi d bei Abnah Vi d bei Abnah
ersanagew. - el nanme ersanagew. - el nahme
kg/St. Artikel von €/St. kg/St. Artikel von €/St.
L 1 weil} 261.16.606 261.16.619
1 gelb 261.13.796 261.18.798
[ ] blau 261.19.771 | 2Rollen 17,80 261.15.989 | 2 Rollen 23,80
6 Rollen 13,60 6 Rollen 18,60
I rot 261.13.752 | 12 Rollen 11,90 26118675 | 12 Rollen 15,60
] griin 05 261.18.249 07 261.16.655
[ | orange 261.16.322 261.17.531
(AN AW rotweid 261.18.826 261.15.954
2 Rollen 19,10 2 Rollen 25,10
(AN AN geb-schwarz 261.17.941 | 6 Rollen 14,20 261.13.438 | 6 Rollen 19,40
. 12 Rollen 12,60 12 Rollen 16,10
(AN AW ]| grin-weid 261.17.310 261.19.066
PROline-tape Markierset
bestehend aus:
1 TAPEliner,
2 Rollen PROline-tape,
1 Schneidmesser,
1 Schlagschnur und Kreide
PROline-tape, Markierset 50 mm PROline-tape, Markierset 75 mm
Farbe y ; v :
ersandgew. - ersandgew. -
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
[ ] weil 261.15.202 261.19.212
] gelb 261.17.297 261.18.900
I blau 261.14.977 261.16.487
11,5 189,00 12 197,00
[ rot 261.15.660 261.16.560
] griin 261.19.541 261.17.656
[ | orange 261.17.130 261.13.748
: Versandgew. q
TAPEliner kg/St. Artikel €/St.
Markiergerat mit Schneidmesser 10 261.16.528 155,00
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Bodenmarkierung

PROline-tape PVC staplergeeignete Bodenmarkierung

Besonders starkes Bodenmarkierband
(500 my) aus hochwertigem PVC fiir

Fiir innerbetriebliche Flachen

PROline-tape Stahl staplerfeste Bodenmarkierung

Extra starkes Bodenmarkierband
(700 my) aus farbigem Flachstahl fiir

Fiir innerbetriebliche Flachen

innerbetriebliche Flédchen. Zum exakten * Staplergeeignet innerbetriebliche Fléchen. Zum exakten * Staplerfest
und dauerhaften Markieren. e Aus PVC Markieren auf glatten und ebenen « Aus Flachstahl
« Dauerhaft Bdden. « Dauerhaft
PROline-tape PVC ist stark haftend, « In verschiedenen Farben
strapazierfahig und langlebig. PROline-tape Stahl ist stark haftend,
Uberfahrbar durch Hubwagen, Gabel- strapazierfahig und langlebig. Uber-
stapler und Reinigungsmaschinen. fahrbar durch Hubwagen, Gabelstapler
(Drehbewegungen von Flurférderzeugen und Reinigungsmaschinen. Halt bedingt
auf dem Band sind zu vermeiden.) Drehbewegungen von Flurférderzeugen
stand.
Ausfiihrung:
Bandlangen: 10 und 25 m Ausfiihrung:
Breiten: 50 und 75 mm Bandldngen: 1,5mund 6 m
Breite: 75 mm
Band- | Ver 50 mm 75 mm
Farbe | linge sanvtj-
m | S5 | Akl | €5t | Akel | €/t
" 10 0,6 261.29.745 25,40 261.27.454 34,20
e 25 2,1 261.27.044 51,00 261.28.523 73,50
gelb 10 06 | 26120561 | 2540 | 26125757 | 34,20 Farbe Bandlinge | Versandgew. Artikel .
25 2,1 | 26124239 | 51,00 | 26124227 | 7350 (m) kg/st.
blau 10 0,6 261.26.503 25,40 261.28.467 34,20 wei 1,5 04 261.25.551 14,70
25 2,1 261.26.957 51,00 261.25.412 73,50 6 12 261.24.898 47,60
ot 10 0,6 261.27.948 25,40 261.28.732 34,20 gelb 1,5 04 261.22.021 14,70
25 2,1 261.21.702 51,00 261.29.359 73,50 6 12 261.27.500 47,60
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MORION Rampenfender

Optimaler Anfahrschutz durch hohe

Kraftaufnahme. Fiir Rampen, Wande, * Aus Polyurethan

Stapler und Fahrzeuge. * Mit Lochblecheinlage
* Elastisch

Hochwertige elastische Schutzprofile * Wetterbestandig

aus verschleiBfestem alterungs- und * Drei Querschnitte

witterungsbesténdigem Polyurethan

mit eingegossener Stahllochplatte und
Befestigungsbohrungen. Zur senkrechten
und waagerechten Montage.

Drei Querschnitte fiir abgestufte Kraft-
aufnahme.

Andere Léngen auf Anfrage (ab 5 Stiick).

Befestigungsdiibel sind nicht im Liefer-
umfang enthalten.

000 [ HOOGO
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Rampenfender, Antirutschbelag

PROIine Antirutschbelag Tagesfluoreszierend

NEU!

Selbstklebender, lang nachleuchtender,
tagesfluoreszierender Antirutschbelag
mit grobkorniger Oberflache und stark
haftendem Kleber.

Hervorragende Abriebfestigkeit:

1 Mio. Begehungen. Hohe Trittsicherheit
- Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel 108-003,
bisher BGR 181).

Fiir Geh- und Fluchtwege, Treppen,

Ein- und Ausgdnge, Rampen, Maschinen,
Fahrzeuge.

Besonders geeignet fiir die tagesfluores-
zierende und nachleuchtende Markie-
rung von Gefahrenstellen.

« Selbstklebend - leicht zu verlegen

* Chemikalienbestdndig und mineraldl-
resistent

« fiir AuBeneinsatz geeignet

* Temperaturbereich: -10 bis +60 °C

Rollenware: Lénge 6 m

* Fiir innen und auBen

« Selbstklebend
* Hohe Abriebfestigkeit

* Fluoreszierend und nachleuchtend

Hinweis:

Fiir Feuchtrdume und AuBenein-
satz ist eine Kantenversiegelung
empfehlenswert.

" Lange | Versandgew. ] Abmessung Versandgew. g
Ausfiihrung (mm) kg/St Artikel €/St. (mm) Farbe kg/St Artikel €/St.
Rampenfender 35/90 1.000 4 422.15.292 84,50 50 gelb-schwarz 0,5 265.28.334 116,00
Rampenfender 50/120 1.000 6 422.16.763 113,00 i

P / Kantenversiegelung, 05 265.18.646 31,40
Rampenfender 100/80 1.000 7 422.19.641 128,00 Tube 150 ml (fiir ca. 1 Rolle)
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Antirutschbelag

« Fir innen und auBen
* Selbstklebend

* Hohe Abriebfestigkeit
* Temperaturbesténdig
* Leicht zu verlegen

PROline Antirutschbelag Selbstklebender Antirutschbelag mit
grobkarniger Oberflache, stark haften- Hinweis:
dem Kleber und hervorragender Fiir Feuchtrdume und AuBen-
Abriebfestigkeit: 1 Mio. Begehungen. einsatz ist eine Kantenversiegelung
Hohe Trittsicherheit - Rutschfaktor R13 notwendig.
(DGUV-Regel 108-003, bisher BGR 181).
Fiir Gehwege, Treppen, Ein- und Aus-
gange, Rampen, Leitern, Fahrzeuge.
* Selbstklebend - leicht zu verlegen Rollen
+ Chemikalien- und mineraldlresistent m —
o I Victabil £ . . messung ersandgew. :
UV-stabil: fiir AuBeneinsatz geeignet (mm) Farbe kg/St. Artikel €/Rolle
* Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
schwarz 265.15.300
rau 265.13.246
Rollenware: Ldnge 18,3 m 25 8 1,2 27,60
. . transparent 265.16.486
oder vorgefertigte Zuschnitte.
gelb 265.26.079
schwarz 265.13.195
grau 265.14.026
49,50
50 transparent 2 265.17.560
gelb 265.22.144
gelb-schwarz 265.17.329 59,00
schwarz 265.13.274
grau 265.19.012
95,00
100 transparent 35 265.16.851
gelb 265.20.587
gelb-schwarz 265.14.441 113,00
Kantenversiegelung,
Tube 150 ml (fiir ca. 1 Rolle) i A S
Zuschnitte
Abmessung Versandgew. : €/VE
(mm) Farbe kg/St. Artikel VE=10St.
25 x 800 0,8 265.20.485 21,40
50 x 800 schwarz 1,5 265.25.933 35,60
150x 610 3 265.28.717 72,00
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PROline Antirutschbelag
verformbar

Selbstklebender Antirutschbelag auf
flexiblem Aluminiumtrager fiir
strukturierte Flachen.

Grobkornige Oberflache, stark haftender
Kleber und hohe Abriebfestigkeit.
Trittsicher: Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel
108-003, bisher BGR 181).

Fiir unebene, raue oder profilierte
Flachen (z.B. Riffel-, Wellbleche, Leiter-
stufen).

* Selbstklebend - leicht zu verlegen
+ Chemikalien- und mineraldlresistent
* UV-stabil: fiir AuBeneinsatz geeignet
* Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Rollenware: Lénge 18,3 m

Empfehlung: Verlegung mit Gummi-

hammer oder Andruckrolle.

Antirutschbelag

Fiir innen und auBen

Fiir strukturierte Flachen

Hohe Abriebfestigkeit
UV-stabil
Temperaturbestandig

Abmessung (mm) Farbe Veri(e;/ngégew. Artikel €/Rolle
schwarz 265.29.332
25 gelb 1,2 265.25.088 35,80
gelb-schwarz 265.24.261
schwarz 265.28.596
50 gelb 2 265.20.051 67,00
gelb-schwarz 265.22.821
schwarz 265.27.886
100 gelb 35 265.20.038 129,00
gelb-schwarz 265.28.229
schwarz 265.28.107
150 gelb 4,5 265.29.244 189,00
gelb-schwarz 265.24.113
Profilandruckroller 03 265.22.731 30,60
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Antirutschbelag

« Fir innen und auBen
* 5 Mio. Begehungen

* Hohe Abriebfestigkeit
* Temperaturbesténdig
* Leichte Montage

PROline Antirutschwinkel fiir Treppen. Aus glas- * Leicht zu verlegen
Antirutschwinkel faserverstarktem Spezialkunststoff (GFK). | ¢ Chemikalien- und mineralélresistent
aus GFK Hervorragende Abriebfestigkeit: 5 Mio. « UV-stabil, nicht leitend, schwer
Begehungen. Hohe Trittsicherheit - entflammbar
Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel 108-003, |  Temperaturbereich: -20 bis +120 °C
bisher BGR 181). * Materialstérke 3,8 mm

Die Winkel sind auf allen Untergriinden
aufschraubbar (Locher individuell
bohren) oder zum Kleben (Struktur-

kleber mitbestellen). Verbrauch: 350 ml
fiir ca. 10 m (bei 6 mm Stérke).

Abmessung (mm) Tx B Versandgew. q bei Abnahme
Abkantung 30 mm il kg/St. bt von €/St.
schwarz 265.26.654
70 x 600 0,6 2 St 14,30
gelb 265.26.127
schwarz 265.23.006
70 x 800 08 2 St 18,90
gelb 265.22.758
schwarz 265.26.096
70 x 1.000 1 2 St 22,80
gelb 265.24.780
schwarz 265.24.529 15t 36,20
230 x 600 14
schwarz, Kante gelb 265.22.504 15t 40,60
schwarz 265.23.269 1St 46,60
230 x 800 1.9
schwarz, Kante gelb 265.21.985 1St 52,50
schwarz 265.21.164 15t 57,50
230 x 1.000 2,4
schwarz, Kante gelb 265.27.378 1St 64,00
Strukturkleber fiir GFK-Winkel, 350 ml 0,8 265.25.657 14,60
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NEU!

PROline
Antirutschwinkel

aus Aluminium

Selbstklebende Antirutschprofile fiir
exklusive Bodenbeldge.

Profilierter Aluminiumtrager mit optisch
ansprechender, hochwertiger Anti-
rutscheinlage.

* Leicht zu verlegen

* Riickstandsfrei wiederablosbar

* Mineraldlresistent, UV-stabil

« Temperaturbereich: -40 bis +60°
* Materialstarke 3,0 mm

Ausfiihrung:
« Einfarbig schwarz
« Glitzeroptik in schwarz oder silber

Antirutschbelag

Fiir innen

Selbstklebend

Edle Optik

Hochwertige Verarbeitung
Zwei Ausfiihrungen

Aomessung (mm) TxB Farbe Versandgen. | e &t
53 x 800 schwarz 0,6 265.20.954 31,80
53 x 1.000 schwarz 0,7 265.26.041 34,80
53 x 800 Glitzer schwarz 0,6 265.26.766 34,60
53 x 1.000 Glitzer schwarz 0,7 265.23.691 37,80
53 x 800 Glitzer silber 0,6 265.22.289 34,60
53 x 1.000 Glitzer silber 0,7 265.20.804 37,80
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Bodenreparatur

« VerschleiRfest und langlebig
* Frei modelierbar

* Schnell trocknend

* Einfaches Aufbringen

« Fiir alle gangigen Boden

Restore Bodenreparatur Ein Reparaturgemisch fiir drei
verschiedene Untergriinde: Beton,
(Guss-)Asphalt, Estrich.

Extrem belastbares und besténdiges
Zweikomponenten-Gemisch mit
schnellreaktivem Bindemittel fiir kurze
Aushértezeiten.

Frei modellierbar. Zum Ausbessern von
Unebenheiten, Lochern und groRen
Rissen. Ebenso zur Schachtsanierung.
Auch zum Hohenausgleich, Gestaltung
von Rampen, Auffahrhilfen etc.

* Einfache Handhabung

« Sehr verschleiBfest und langlebig

* Nach wenigen Minuten befahrbar
(20 bis 30 min bei +20 °C)

« Neutrale, dunkle Farbe (RAL 7021)

Verbrauch:
ca. 9 kg/gm (bei 6 mm Schichtstarke).

Gebinde:
17,5 kg, davon 5 kg Bindemittel und
12,5 kg Quarzsand (Aktivator).

. i Versandgew. f
GebindegroRe kg/St. Artikel €/St.
12,5 kg Aktivator 20 266.27.978 102,00
5 kg Bindemittel o '
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Restore Fugenreparatur

Extrem belastbares und besténdiges
Zweikomponenten-Gemisch mit
schnellreaktivem Bindemittel fiir kurze
Aushartezeiten.

Fiir schnelles, dauerhaftes Ausfiillen von
Fugen, tiefen Rissen oder Lochern. Schon
nach 60 min (bei +20 °C) belastbar.

Dauerelastisch, daher besonders fiir stark
beanspruchte Boden geeignet. Vermeidet
zusatzlich weitere Spannungsrisse.

Fiir verschiedene Untergriinde: Beton,
Asphalt, Estrich.

* Mechanisch hoch belastbar

* Selbstglattend

« Sehr verschleiBfest und langlebig
* UV- und witterungsbestandig

* Losemittelfrei

« Neutrale, dunkle Farbe (RAL 7021)

Verbrauch:
1 kg/m bei Fuge 20 x 50 x 1.000 mm.

Gebinde:
5 kg Elastik-Harz und 0,2 kg Harter.

Bodenreparatur

Fiir innen und auBen
Dauerelastisch
VerschleiBfest und langlebig
Selbstglattend

Fiir alle géngigen Boden

Hinweis:
Fugenbreite: mindestens 5 mm.

. . Versandgew. ;
GebindegroRe kg/St Artikel €/St.
5 kg Elastikharz
. 6 266.20.698 99,50
0,2 kg Harter
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Antigraffiti

graffitiCRACK
Grdffiti-Entferner

Vollig neu entwickelter Graffiti-Entferner
auf Gel-Basis. Hochwirksam dank Nano-
technologie. Entfernt Sprayfarben, Lack-
stifte und verschiedene Klebstoffe.

Das neuartige Wirksystem ,atzt" die Far-
be nicht weg, sondern lésst den Lack auf-
quellen und trennt ihn vom Untergrund.

Wirkt auf allen mineralischen Untergriin-

den, sowie Glas, Metall, Holz, 2-Kompo-

nenten-Lacken.

* Kein Verschmieren, keine Schatten-
bildung

* Schnell wirksam: 2 bis 10 min

graffitiCRACK wird mit einem Pinsel auf-

« AuBerst schonend
« Schnell wirksam
« Biologisch abbaubar

TIPP:

Vorbeugend die Flache mit
graffitiBlock, der Graffiti-Schutz-
schicht, behandeln.

GUTEZEICHEN ANTI-GRAFFITI
MATERIAL ZUR GRAFFITIENTFERNUNG

getragen. Die Farbe quillt auf und wird in
kleinste Teile zerlegt. Danach feucht mit
einer Biirste abreiben und mit Wasser
nachspiilen. Fertig!

Verbrauch:
1 Liter fiir bis zu 10 gm

GebindegroRe: 1 und 10 Liter

graffitiBLOCK
Grdffiti-Schutzschicht

Vorbeugen statt drgern:

Dieses transparente Spezialwachs bildet
eine diffusionsoffene Schutzschicht auf
mineralischen Untergriinden.

Das Graffito lésst sich schonend, schnell

und problemlos mit heiBem Wasser

(ab 80 °C) entfernen. Danach betroffene
Stelle erneut mit graffitiBlock behandeln.

Verbrauch:
1 Liter fiir bis zu 8 qm

GebindegroRe: 10 Liter

* Vorbeugend
« Diffusionsoffen
* Biologisch abbaubar

GebindegroRe (Liter) Ver?(z;r/usitgew. Artikel €/St. GebindegroRe (Liter) Verie;/n(sitgew. Artikel €/St.
1 1,2 267.20.224 33,40
10 10,5 267.20.749 117,00
10 10,5 267.26.321 198,00
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graffitiCRACK Kunststoff- und Folienreiniger

Gleiche Wirkungsweise wie Graffiti-
Entferner, jedoch mit einem speziell
abgestimmten Wirksystem fiir die
schonende Farbentfernung auf Kunst-
stoffen und Folien.

Wirkt auf:

« Kunststoffoberfldachen: Polyethylen,
Polyamid, Nylon, Polypropylen,
Acrylglas (Plexiglas)

* Folien

GebindegroRe: 1 Liter
graffitiCRACK-Kunststoffreiniger ist

biologisch abbaubar und frei von
halogenierten Losungsmitteln.

* Als Gel
* Oberflachenschonend
* Biologisch abbaubar

CRACK Etiketten-Entferner P

Zum miihelosen Ablésen von Aufklebern,
Klebstoff-Riicksténden und Etiketten aus
Papier. Wirkt schnell und kraftvoll, ohne
den Untergrund anzugreifen.

« Spriihflasche fiir einfache Handhabung
 Wirkt auf: Metall, Glas, Keramik, Holz,
Kunststoff

GebindegroRe: 480-ml-Spriihflasche

Antigraffiti

* Einfach Anspriihen
* Sparsam im Verbrauch
* Biologisch abbaubar

TIPP:

Bei bedruckten oder lackierten

Oberflachen Materialvertraglich-

keit priifen.
GebindegroBe (Liter) Ver?(z;/ntsitgew. Artikel €/St. GebindegroBe (Liter) Ver?(z;/ngltgew. Artikel €/St.
1 1,2 267.29.081 25,80 480 ml 0,6 267.27.100 18,80
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Warnmarkierung

Warnmarkierung
selbstklebend

Héufig entstehen Unflle, weil Gefahren-
stellen, StoR- und Stolperkanten nicht
sofort markiert wurden.

Selbstklebendes Warnband schnell anzu-
bringen und preiswert. Klebt auf glatten,
staubfreien Untergriinden.

Fest, dauerhaft klebend und sicher -
trotzdem bei Bedarf wieder entfernbar.
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« Nach DIN 4844 / ASR A1.3
* Gute Warnwirkung
* Dauerhaft klebend
* Riickstandsfrei entfernbar

TIPP:

GemaR ASR A1.3 Abs. 5.2 werden
standige Hindernisse oder Ge-
fahrenstellen gelb-schwarz und
zeitlich begrenzte Hindernisse
oder Gefahrenstellen rot-wei}
gekennzeichnet.

Nicht reflektierend

Preisgiinstiges, selbstklebendes Warn-
band fiir schnelles Markieren im Innen-
bereich. Gute Warnwirkung am Tage.

Retroreflektierend

Hochwertiges und langlebiges selbst-
klebendes Warnband fiir dauerhaftes
Markieren im Innen- und AuBenbereich.
UV-besténdig. Sehr gute Warnwirkung
bei allen Lichtverhdltnissen.

Langnachleuchtend

Hochwertiges Klebeband fiir dauerhaftes
Markieren im Innenbereich. Fiir Durch-
gdnge und Fluchtwege, Wande... (im
Rahmen eines Sicherheitssystems nach
DIN 67 510). Geféhrliche Einrichtungen,
Hindernisse oder Treppen sind selbst bei
Dunkelheit und Verqualmung erkennbar.
Langnachleuchtend umrahmte Sicher-
heitseinrichtungen und Notausgange sind
selbst bei groRer Entfernung gut sichtbar.

. Versandgew. : bei Abnahme
Ausfiihrung Abmessung Farbe kg/St Artikel von €/st.
. . rot-weill 420.11.054 2 Rollen 16,30
RNc:ﬁ:t r?cﬂ;'x;ies';:j" 60 mm x 66 m 05 5Rollen 12,20
: gelb-schwarz 420.11.965 10 Rollen 9,90
Retroreflektierend rot-weil 420.11.114
2 Rollen (je 1 rechts- asommx2s5m 1 1 Satz 168,00
und linksweisend) gelb-schwarz 420.12.062
as50mmx16m " R 0,5 420.18.167 1 Satz 218,00
rot-luxwei
Langnachleuchtend | 5 ;00 ymx 16 m 1 42019444 | 1Satz 412,00
2 Rollen (e 1 rechts- a 50 16 0,5 420.13.232 1 Satz 218,00
: f as50mmx16m . I 13. a }
und linksweisend) . sl
a100 mmx 16 m 1 420.16.818 1 Satz 412,00
25mmx25m einfarbig 0,2 420.18.600 1 Rolle 111,00
II-aR':) g": achleuchtend nachleuchtend
50 mm x 25 m (luxweiB) 0,4 420.15.285 1Rolle 194,00




DIAMOND /ndustrie

Hochwertiger Beobachtungsspiegel aus
SEKURIT-Sicherheitsglas fiir auBen und
innen. Mit brillanter optischer Qualitat
durch die gleichmaRig gewdlbte Spiegel-
flache. Robuste, rahmenlose Bauart.

Bewéhrt zur innerbetrieblichen Verkehrs-
regelung und -Sicherung, zum Uberwa-
chen von Produktionsprozessen sowie im
OPNV (Haltestellen). Durch das SEKURIT-
Sicherheitsglas ist der Spiegel schlag-
und stoBfest und bietet Schutz vor Ver-
letzungen (bei Bruch Kriimelbildung).

Voll retroreflektierender rot-weiBer
Blickfangrand - wirkt besonders gut bei
ungiinstigen Lichtverhdltnissen.

Die Halterung lasst ein Befestigen des
Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle
hat einen Durchmesser von 76 mm

(auf Wunsch mit Schelle fiir 108 mm
oder mit Bandschellenadapter gegen
Aufpreis).

Verkehrsspiegel

Spiegelfldche aus
SEKURIT-Sicherheitsglas
Brillante optische Qualitét
Robuste Konstruktion

5 Jahre Garantie

Bestandig gegen aggressive
Umwelteinfliisse

Rand rot-weiB reflektierend

.

5

5 Jahre

Funktionsgarantie

DIAMOND Sp'e(gn‘::ﬁ;me Ab(srf)"d Ve’iygfew' Artikel €/st.
C1 400 x 600 5 9 241.11.666 178,00
C2 600 x 800 10 14 241.11.928 220,00
C3 800 x 1.000 15 18 241.12.463 280,00
Halterung fiir Rohrdurchmesser 108 mm 5 245.11.151 36,20
Adapter fiir Bandschellenbefestigung 4 245.11.059 26,80
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Verkehrsspiegel

* Spiegelflache aus
SEKURIT-Sicherheitsglas

* 10 Jahre Garantie

* Hohe optische Qualitét

« Schlag- und stoBfest

* UV- und wetterbestandig

Diamond 1+2
DIAMOND Verkehr Der DIAMOND mit seinem brillanten bietet Schutz vor Verletzungen (bei Bruch
Spiegelbild ist so ungewohnlich robust Kriimelbildung).
und langlebig, dass Sie auf jeden Spiegel
eine Funktionsgarantie von zehn Jahren | Wetter- und UV-bestandiger, weiBer
erhalten! Kunststoffrahmen. Rote Fldchen
reflektierend.
Er wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprii-
che an die optische Qualitat des Spiegel- | Die Halterung ldsst ein Befestigen des
bildes gestellt werden: Verkehrsregelung, | Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle Diamond 3
Verkehrssicherung, Uberwachen von hat einen Durchmesser von 76 mm
Produktionsprozessen. (Schelle fiir 108 mm oder Bandschellen-
adapter gegen Aufpreis).
GleichmaBig gewdlbte Spiegelflache.
Durch das SEKURIT-Sicherheitsglas ist Zusatzlich ausriistbar mit elektrischer
der Spiegel schlag- und stoBfest und Heizung (siehe Tabelle).
S BildgroRe Abstand Versandgew. q
I\K\Q \)\5\ _é{(_ DIAMOND (nfm) ™ ; g/S%. Artikel €/st.
1 400 x 600 6 10 240.15.611 187,00
Funitionagarantie 2 600 x 800 12 15 240.19.897 242,00
3 800 x 1.000 18 25 240.17.387 342,00
mit Heizung 1/15 W 400 x 600 6 11 240.15.372 246,00
mit Heizung 2/30 W 600 x 800 12 17 240.16.854 356,00
mit Heizung 3/45 W 800 x 1.000 18 28 240.17.948 498,00
Thermostat spritzwassergeschiitzt 1 245.12.536 99,50
Adapter fiir Bandschellenbefestigung 4 245.11.059 26,80
Halterung fiir Rohrdurchmesser 108 mm fiir DIAMOND 1 + 2 5 245.17.933 27,40
Halterung fiir Rohrdurchmesser 108 mm fiir DIAMOND 3 5 245.11.151 36,20
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Verkehrsspiegel

* Aus Edelstahl

* Extrem robust und langlebig
* Sehr temperaturbestandig

* Geringes Beschlagsrisiko

* Resistent gegen Chemikalien
* Rand rot-weiB reflektierend

Hinweis:
Der DURABEL ist komplett aus
Edelstahl: Spiegelfldche, Rahmen,

Halterung
DURABEL Verkehrsspiegel Robuster, unzerbrechlicher Verkehrs-
spiegel aus Edelstahl zur Uberwachung
uniibersichtlicher Stellen.
Auch unter aggressiven Umwelt-
bedingungen einsetzbar: z.B. Hitze,
laugen- oder verdiinnerhaltiger Luft.
Durch den wérmeleitfdhigen Edelstahl
beschlagt der DURABEL weniger als
tibliche Verkehrsspiegel.
Die Brillanz des Spiegelbildes bleibt viele
Jahre erhalten. Der Spiegel wird montagefertig geliefert.
Die Schelle (76 mm @) ldsst ein Befesti-
Mit rot-weiR reflektierendem Blickfang- gen des Spiegels in jeder Stellung zu.
rand.
BildgroRe Abstand Versandgew. :
DURABEL (mm) m) kg/St. Artikel €/St.
1 400 x 600 4 10 242.12.680 260,00
2 600 x 800 10 15 242.11.505 356,00
3 800 x 1.000 15 22 242.10.092 514,00
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Verkehrsspiegel

DURABEL ECO
Verkehrsspiegel
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« Spiegelflache aus Edelstahl
* Gute Bildwiedergabe
* Preisgiinstig
* Langlebig und robust
* Rechteckige und runde
Ausfiihrung
Preisgiinstige Alternative zu reinen Edel- | Verzerrungsfreie Bildwiedergabe.
stahlspiegeln. Spiegelfldche in witterungsfestem,
weiBem Kunststoffrahmen (ABS) mit rot
Hochglanz-Spiegelflache aus rostfreiem | reflektierenden 3M-Reflexstreifen.
Edelstahl in hervorragender optischer Kombiniert die Langlebigkeit von
Qualitat. Edelstahl mit den Vorziigen von Kunst-
stoff.
Besonders geeignet bei hoher Luft-
verschmutzung, aggressivem Spritz-
wasser oder Vandalismusgefahr.
Feuerverzinkte Halterung. Die Schelle
(76 mm 0) ldsst ein Befestigen des
Spiegels in jeder Stellung zu.
Durch die jahrelange Einsatzdauer, ohne
Brillanzverlust, ist der DURABEL ECO
eine auBerst wirtschaftliche Investition.
DURABEL ECO B“(ﬁ:’)ﬁe Ab(ﬁf)“d Ve“lfg‘}‘gﬁe""' Artikel €/st.
ECO1 450 x 600 6 8,5 242.20.223 226,00
ECO 2 600 x 800 10 13 242.26.946 282,00
ECO 600 600 @ 4 85 242.22.647 218,00




Verkehrsspiegel

* Beschlags- und vereisungsfrei

* Selbst bei unter -20 °C klare Sicht
* Keine Stromzufuhr erforderlich

* Spiegelblende aus langlebigem

DURABEL IceFree ECO
Verkehrsspiegel

alal]

=l
rostfrei

Beschlags- und vereisungsfreier Verkehrs-
spiegel mit Spiegelblende aus Edelstahl.
WeiBer, witterungsbesténdiger Kunst-
stoffrahmen mit roten Reflexstreifen.

Besonders geeignet fiir Orte ohne
Stromquelle oder wechselhaften
Witterungsbedingungen.

Der DURABEL IceFree ECO ergénzt den
DURABEL ECO mit dem bewahrten
thermoaktiven Gelkissen. Dieses regelt
die Temperatur der Spiegeloberfléche
abhéngig von der AuRentemperatur.
Dadurch wird das Beschlagen und Ver-
eisen verhindert. Ergebnis ist ein kosten-
giinstiger, beschlagsfreier Spiegel.

Universal-Schelle fiir Pfosten 60-90 mm
und integrierter Bandschellenbefesti-
gung. (Kein Adapter mehr nétig.)

Edelstahl
5 Jahre Garantie

3 BildgroRe Abstand Versandgew. g
JQ DURABEL IceFree ECO (mm) (m) kg/St. Artikel €/St.
/I\\ Ny
N
Funktionagarantio 2 600 x 800 10 235 242.27.488 760,00
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Verkehrsspiegel

* Beschlags- und vereisungsfrei

« Selbst bei unter -20 °C klare Sicht
Keine Stromzufuhr erforderlich
Aus langlebigem Edelstahl

* Rand rot-weil reflektierend

5 Jahre Garantie

DURABEL IceFree Beschlags- und vereisungsfreier Die Riickwand aus schlagfestem, UV-
Verkehrsspiege/ Verkehrsspiegel aus Edelstahl. Robust bestandigem Kunststoff schiitzt die L
und unzerbrechlich. patentierten Thermoschichten.
Besonders geeignet fiir Orte ohne Strom- | Rot-weiB reflektierender Blickfangrand. 0 =
quelle oder mit wechselhaften Witte- 0
rungsbedingungen. Universal-Schelle fiir Pfosten 60-90 mm 8
und integrierter Bandschellen- 8

Der DURABEL IceFree kombiniert die befestigung. (Kein Adapter mehr notig.) % L
bewdhrte Spiegelfront des DURABEL- %
Edelstahlspiegels mit einem neuen, %
thermoaktiven Gel. Dieses regelt die 0 i |

e Temperatur der Spiegeloberflache ab- '

= clelf ym héngig von der Auentemperatur.
e Dadurch wird das Beschlagen und Schematischer Aufbau des
i i DURABEL IceFree.

Vereisen verhindert.

INNEA

TN Y DURABEL IceFree B | e Artkel €/st.

Funktionagarantio 2 600 x 800 10 25 242.14.389 870,00
3 800 x 1.000 15 36 242.15.533 1.110,00
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EUCRYL® Verkehr

Verkehrsspiegel fiir auBen und innen.
Spiegelbild aus Acrylglas von hoher
optischer Qualitdt.

Die Spiegelflache ist stark gewdlbt -
dadurch groRer Beobachtungswinkel.

Der leichte Spiegel wird montagefertig
geliefert.

Der UV-stabile Kunststoffrahmen ist
korrosionsfrei und wetterbestandig.
Die roten Fldchen des Blickfangrandes
reflektieren.

Die integrierte Halterung lésst ein
Befestigen des Spiegels in jeder Stellung
zu. Schelle 76 mm @.

Option: Adapter fiir 60er-Rohre.

Rechteckige und runde Ausfiihrungen
verfiigbar.

Fiir groRe Beobachterabstande auch in
1.000 x 1.200 mm.

Verkehrsspiegel

Spiegelfldche aus Acrylglas

Hohe optische Qualitat
Montagefreundlich
Geringes Gewicht

UV- und wetterbesténdig
Auch in 1.000 x 1.200 mm

EUCRYL B"(‘E;’)Be Ab(sl:]‘"’)“d Verslfg“/‘slf_e"‘" Atikel €/st.

1 400 x 600 5 5 243.10.847 179,00

2 600 x 800 10 7 243.12.742 258,00

3 800 x 1.000 15 8 243.10.178 338,00

4 1.000 x 1.200 22 1 243.25.569 548,00

600 600 @ 4 243.10.158 189,00

800 800 @ 8 7 243.12.563 294,00

Adapter fiir 60er-Rohr 245.18.573 7,50
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Verkehrsspiegel

Fiir Innen- und geschiitzte
AuBenbereiche

Gute optische Qualitat

* Gelb-schwarzer Rahmen
It. ASR A1.3

Rechteckige und runde
Ausfiihrung

Geringes Gewicht

EUCRYL® /ndustrie Fiir den Innen- und geschiitzten AuBen- | StoBfester Acrylglasspiegel in guter opti-
bereich. Ideal fiir Produktionssttten, scher Qualitat. Korrosionsfrei. Der leichte
Lagerhallen, zum Uberwachen von Spiegel wird montagefertig geliefert.
Fertigungsprozessen, Personen- und Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen
Staplerverkehr. Warnstreifen in Anlehnung an ASR A1.3
(DIN 4844).

Die gleichméRige Wélbung erméglicht
eine sehr gute Bildwiedergabe. Die integrierte Halterung lasst ein
Befestigen des Spiegels in jeder Stellung
zu. Schelle 76 mm @.

Option: Adapter fiir 60er-Rohre.

Kurzer Wandarm zur Montage an senk-
rechten Fldchen. Spiegel somit im Quer-,
als auch im Hochformat montierbar.

EUCRYL B"(‘ifrrﬁ)“e Ab(ﬂ]a)"d Versfg'}gﬁe""' Artikel €/st.

G1 400 x 600 5 4 253.15.681 147,00

G2 600 x 800 10 6 253.16.706 222,00

G3 800 x 1.000 15 7 253.18.463 332,00

G 600 600 @ 4 4 253.17.516 134,00

G 800 800 @ 8 6 253.14.690 168,00
Adapter fiir 60er-Rohr 245.18.573 7,50
Wandarm (H x T x B) 190 x 270 x 76 mm 2 253.19.463 49,80
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HORIZONT
Drei-Wege-Spiegel

Kompakter 180°-Weitwinkelspiegel fiir
Drei-Wege-Kreuzungen.

Aus robustem, stoRfestem Acrylglas fiir
innen und auBen. Mit hoher optischer
Qualitat. UV- und wetterbestandig.

Der HORIZONT ist ideal, wenn es ,eng
zugeht” und der Beobachter nicht weit
vom Spiegel entfernt ist.

Bei Drei-Wege-Kreuzungen ersetzt ein
einzelner HORIZONT zwei herkdmmliche
Spiegel.

Beobachtungsspiegel

Der leichte Spiegel wird montagefertig
geliefert.

Die integrierte Halterung ldsst ein
Befestigen des Spiegels in jeder Stellung
zu. Schelle 76 mm @.

Option: Adapter fiir 60er-Rohre.

In Verbindung mit einem Wandarm auch
hochkant montierbar (90°-Blickwinkel).

180°-Blickwinkel (Drei-Wege-

Spiegel)
Hohe optische Qualitat

UV- und wetterbestandig

Geringes Gewicht

SpiegelgroRe (mm) BxHx T Ab(s;a)nd Verslfgl}gjtgew. Artikel €/St.
750 x 400 x 160 5 5 246.14.036 212,00
850 x 420 x 190 7 7 246.17.210 274,00
Adapter fiir 60er-Rohr 245.18.573 7,50
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Befestigungszubehor Spiegel

Rohrpfosten

Zum dauerhaften Befestigen von
Verkehrsspiegeln.

Stahlrohr 76 mm @,
2,5 mm Wandstérke, feuerverzinkt.

Mit Kunststoffkappe.

Zum Einbetonieren (mit Erdanker).

Universal-
Bandschellenadapter

Wandarm

Mauer-/Deckenpfosten

Gabelaufsatz

]

Wandarm zur Montage an senkrechten
Flachen.

Spiegel im Quer-, als auch im Hoch-
format montierbar.

Ausfiihrung: fiir Schelle 76 mm 9.

Mit der Universal-Halterung ist eine
Befestigung an Pfosten verschiedener
Durchmesser moglich.

Einfache Montage:

Adapter mittels Schlauchschellen
(bauseits) am Pfosten montieren und
Spiegel mit 76er-Schelle am Adapter
befestigen.

Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm.

Zur Befestigung an waagerechten
Flachen, z.B. Mauer, Decken ...

Ausfiihrung: fiir Schelle 76 mm .

Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm.

Zur gleichzeitigen Befestigung von
2 Spiegeln.

Funktion: Der Aufsatz wird - durch
ein angeschweiBtes 90er-Rohrstiick -
am Ende eines 76er-Rohrpfostens
verschraubt (auch maglich bei
Wandarm oder Mauerpfosten).

Ausfiihrung: fiir Schelle 76 mm @.

. fiir Abmessung Montage/ Versandgew. ;
AL L SpiegelgroBe (mm) Befestigung kg/St. bl S
bk 3.000 15 310.13.098 51,50
Rohrpfosten 76 mm @, ; ;
feuerverzinkt alle 3.500 Zum Einbetonieren 17 310.11.268 59,00
4.000 19 310.11.638 65,50
Universal-Bandschellenadapter 300 x 100 - 2,5 245.24.594 32,60
Wandarm alle 400 H x 500 B An senkrechten Fléchen 6,5 245.10.893 55,00
1und2 800 H . 6,5 245.10.251 48,20
Mauer-/Deckenpfosten An waagerechten Fléchen
3 1.200H 9 245.12.944 55,00
1 540 Hx 650 B i Spi i - 8,5 245.11.264 67,00
Gabelaufsatz Zwei Spiegel an einem Rohr-,
2und3 540 H x 850 B Mauerpfosten oder Wandarm 9,5 245.11.466 71,50

70




SPION /ndustriespiegel

Acrylglasspiegel fiir den Innen- und
geschiitzten AuBenbereich.

Ideal zur Beobachtung von Zugangs-
bereichen und innerbetrieblichen
Prozessen (Maschinenkontrolle, Ver-
kehrswege).

Leicht. AuBerst stoRfest.

Hervorragende optische Eigenschaften.

Weitwinkel-Wirkung fiir kurzen

Befestigung:

* Rundspiegel mit Halterung zur
Wandbefestigung

* Rechteckspiegel mit Schelle an
76er-Rohrpfosten

Beobachtungsspiegel

Fiir Innen- und geschiitzte

AuRenbereiche

Sehr gute Bildwiedergabe
Einfaches Montieren und Einstellen

Geringes Gewicht

Beobachterabstand.
. SpiegelgroRe Abstand Versandgew. g
Spion (mm) (m) kg/St. Artikel €/St.

3009 2 2 247.17.989 59,50

400 @ 3 3 247.13.962 69,50

Rundspiegel 500 @ 5 4 247.14.455 95,00
mit Wandarm 600 @ 7 3 247.19.332 112,00
250 mm 700 0 9 6 247.18522 139,00
800 @ 1 7 247.18.504 155,00

Verlangerter Wandarm 550 mm 1 255.10.700 12,90

Rechteckspiegel 400 x 600 5 5 247.18.638 149,00
fiir Rohrpfosten 600 x 800 8 7 247.19.825 228,00
UBLEY] Adapter fiir 60er-Rohr 245.18.573 7,50
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Beobachtungsspiegel

DETEKTIV
Beobachtungsspiegel

72

Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus
Acrylglas fiir den Innenbereich.

Verhindert Unfélle; verhiitet Diebstahl.
Seit vielen Jahren bewdhrt im Einzel-
handel, in Verkaufsraumen, Produktions-
und Lagerhallen, offentlichen Ein-
richtungen.

Leicht. Keine Verletzungsgefahr. AuRerst
schlagfest.

Hervorragende optische Eigenschaften.
Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfeh-
len bei kurzem Beobachterabstand und
mittlerem bis groBem Beobachtungsfeld.

Befestigung an geraden Fldchen

(z.B. Wénden, Trégern, Unterziigen)
durch mitgelieferte Halterung mit einem
Wandabstand von ca. 250 mm.

Option: verldngerter Wandarm
ca. 550 mm.

Fiir innen

Starke Weitwinkelwirkung

Leicht

Blickwinkel einfach einstellbar

Mit Halterung zur Wandmontage

SpiegelgroBe (mm) @ Ab(sr:la)nd Ver?(e;/ngtgew. Artikel €/St.

300 2 1,7 251.13.487 49,80

400 3 2 251.17.667 56,00

500 5 25 251.18.945 78,00

600 7 3 251.15.534 94,00

700 9 5 251.16.210 117,00

800 11 6 251.13.505 125,00

Verldngerter Wandarm 550 mm 1 255.10.700 12,90




DETEKTIV
mit Magnethalterung

NN\

Rundspiegel aus Acrylglas, mit stark haf-
tendem MagnetfuB in optisch
ansprechender Chromeinfassung.

Spiegelgehduse aus ABS-Kunststoff.
Fiir den Innen- und geschiitzten AuBen-
bereich einsetzbar.

Leicht. Keine Verletzungsgefahr. AuRerst
schlagfest.

Beobachtungsspiegel

Hervorragende optische Eigenschaften.
Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfeh-
len bei kurzem Beobachterabstand und
mittlerem bis groBem Beobachtungsfeld.

Zur Befestigung an geraden, planen
Stahlflachen. Schwanenhals-Halterung
mit einem Wandabstand von 200 mm -
fiir individuell einstellbaren Blickwinkel.

Fiir innen
Aus Acrylglas
Mit MagnetfuB

GroRes Beobachtungsfeld
Hervorragende Bildqualitat

Spl(c;]gﬁgrgf&e Ab(ia)nd Ver?(z;r/lgtg.ew. Artikel €/st.
300 3 2,5 252.25.675 68,50
450 5 3 252.29.230 86,00
600 7 4 252.28.369 99,00
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Beobachtungsspiegel

DETEKTIV-AT Dreieckspiegel

Dreieckspiegel fiir innen aus Acrylglas.

MAX Staplerspiegel

Hochwertiger Weitwinkel-Riickspiegel

Verhiitet Diebstahl. Als Kassenspiegel, fiir « Fiir innen fiir Flurforderzeuge aus robustem und * Aus Acrylglas
Lager und Fertigung. * Aus Acrylglas schlagfestem Acrylglas. * 180°-Sichtwinkel
* Leicht * Universalhalterung
Zu empfehlen bei kurzem Beobachter- * Weitwinkel-Wirkung Der Staplerspiegel MAX erhoht die * Kugelgelenk
abstand. Sicherheit fiir den Fahrer, da dieser
standig, ohne den Kopf drehen zu
Befestigung wahlweise an geraden Fla- miissen, den riickseitigen Bereich im
chen - z.B. Wénden - oder an beliebigen Auge behalten kann.
Profilen durch mitgelieferte Universal-
Halterung (Schraubzwinge). Einfaches Stabiles, schlagfestes Gehduse. Fiir den
Einstellen mittels Flexarm (Schwanen- Innen- und AuBeneinsatz.
hals).
Befestigung des Spiegels am Dach des
Staplers durch mitgelieferte Universal-
Halterung.
Mit Kugelgelenk fiir schnelles und
einfaches Anpassen des Blickwinkels an
die Bediirfnisse des Fahrers.
Spl(t;ielgl}g[&e Ab(séa)nd Versl)(zr}(sitg.ew. Artikel €/st. (ilprf)gglgrﬁ[ieT Ab(séa)nd Ver?(zr}(sifew. Artikel ‘I:;g:] Abnalér/nset
330 2 2 252.10.021 63,50 270x 135x75 1 0,75 254.16.897 ; g: Zg:gg
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PANORAMA-360
Vier-Wege-Spiegel

Halbkugelformiger Sicherheitsspiegel fiir
innen aus Acrylglas. Die verzerrungsfreie
360°-Rundumsicht ermoglicht den Blick
in alle Richtungen.

Fiir Produktionshallen, Lager
(beschleunigt den Verkehrsfluss), Ver-
kaufsrdume (Diebstahlschutz),

in Krankenhduser. Entscharft die Gefahr
in uniibersichtlichen Bereichen.

Beobachtungsspiegel

Einfache Montage:

Direkt an gerade Flachen (z.B. Decken,
Tréger, Unterziige) schrauben. Oder mit
Montageset (Knotenkette, 4 m Lange)
freihdngend befestigen.

Fiir innen
Aus Acrylglas

Verzerrungsfreie 360°-Rund-

umsicht

Ideal bei Staplerverkehr
Verhindert Unfélle und
Diebstéhle

Extreme Weitwinkel-Wirkung

®

v
\

®

I
[
[
[
\i:
[—
v
Vo

SpiegelgroRe (mm) @ x T Ab(s;a)nd Verslfgl}g%ew. Artikel €/St.
600 x 250 3 55 250.15.138 123,00
800 x 300 4 7 250.17.220 141,00
900 x 340 5 9 250.10.202 181,00
1.000 x 380 6 1 250.18.256 212,00
1.250 x 420 8 32 250.13.084 378,00
Montageset (Kettenlange 4 m), fiir hangende Befestigung 0,7 255.10.618 14,90
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Beobachtungsspiegel

PANORAMA-180 Drei-Wege-Spiegel PANORAMA-180 Drei-Wege-Spiegel mit Rahmen
Der Super-Weitwinkel-Spiegel schafft Der Super-Weitwinkel-Spiegel schafft
Uberblick in kritischen Bereichen: « Fiir innen Uberblick in kritischen, innerbetrieb- « Fiir innen
enge Génge, ,tote Winkel” in Industrie, * Aus Acrylglas lichen Bereichen: Enge oder stark * Aus Acrylglas
Verwaltung, Krankenhéusern, Einzel- * Blickwinkel 180° frequentierte Gange, , tote Winkel” in * Mit Abdeckung
handel. * Geringer Platzbedarf Krankenhdusern, Pflegeeinrichtungen, * Blickwinkel 180°
Lager, Industrie, Einzelhandel, Park- * Flache Wolbung
Der PANORAMA-180 ist ein Drei-Wege- garagen.
Spiegel fiir das Sichern enger inner-
betrieblicher T-Kreuzungen. Direkt an Durch seine geschlossene Riickwand ist
der Einmiindung montiert, sichert der der PANORAMA-180 in beliebiger Héhe
PANORAMA-180 diese optimal nach allen an der Wand montierbar. Die Abdeckung
Seiten. schiitzt den Spiegel vor Staub und
Schmutz und erméglicht ein einfaches
Besonders flache Bauwesise fiir mini- Reinigen.
malen Platzbedarf.
Besonders flache Bauweise fiir mini-
Wand-Befestigung mit handelsiiblichen malen Platzbedarf.
Schrauben.
Schnell montiert durch vorgebohrte
@ P v @ Befestigungslocher an der Riickseite.
®
(;pr;::)gglﬁrﬁfieT Ab(sr;a)nd Verie;/ngtg-ew. Artikel €/st.
600 x 320 x 240 5 3 256.17.911 64,50 SpiegelgroBe Abstand Versandgew. Artikel €/st
800 x 410 x 330 6 35 256.14.205 73,00 (mm) BxHxXT (m) kg/st. '
900 x 450 x 250 7 4 256.16.959 92,50 600 x 300 x 165 5 4 256.28.313 129,00
1.000 x 530 x 400 8 4,5 256.17.882 105,00 900 x 450 x 220 8 55 256.21.206 214,00
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PANORAMA-90 Zwei-Wege-Spiegel

Der PANORAMA-90 ist ein Zwei-Wege-
Spiegel fiir das Sichern abknickender
Verkehrswege und Génge in Industrie,
Verkaufsraumen, Verwaltung, Kranken-
h&usern.

Platzsparende Eckplatzierung. Decken-
Befestigung mit handelsiiblichen
Schrauben.

Fiir innen

Aus Acrylglas
Blickwinkel 90°
Geringer Platzbedarf

Beobachtungsspiegel

INDOOR Raumspiegel

Kompakter Innenspiegel aus Acrylglas
mit schwarzer Umrandung.

Geringe, platzsparende Bauweise.
Weites Blickfeld. Optisch hervorragende,
verzerrungsfreie Bildwiedergabe.

Einfache Wandmontage. Schwarze
Randeinfassung mit vorgebohrten
Montageldchern.

Zwei Ausfiihrungen:

« Oval fiir kurze Beobachterabstande
(z.B. in Eingangs-, Empfangshallen,
Rezeptionen, Verkaufsraumen, Werk-
statten).

* Rund fiir gréBere Beobachterabstande
(z.B. Lagerhallen, Fertigungsstralen,
Parkhéusern).

Extrem groBes
Beobachtungsfeld
Kompakt

Brillantes Bild

Fiir Biiro und Betrieb

. . Spiegglgrli_jlﬁeT(mm) Abstand Veriangtgew. Artikel €/st.
SpiegelgroRe Abstand | Versandgew. Artikel €/st. KL (m) g/st.
(mm) BxHxT (m) kg/St. 360 x 260 X 75 3 1 252.20.171 53,00
300 x 300 x 240 3 2 257.17.652 44,80 520 x 320 x 85 5 2 252.20.458 92,00
400 x 400 x 330 4 2,5 257.17.048 49,60 450 @ x 100 4 15 252.20.842 109,00
420 x 420 x 360 5 3 257.13.342 57,50 600 @ x 130 6 2 252.26.285 128,00
490 x 490 x 400 6 35 257.16.835 74,00 800 9 x 180 9 3 252.20.017 146,00
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Uberwachungsspiegel

INDOOR Edelstahl

MORION Justizspiegel

Runder, unzerbrechlicher Anti- Unzerbrechlicher Anti-Vandalismus-
Vandalismus-Spiegel aus hochwertigem, * Aus Edelstahl Spiegel aus hochwertigem, rostfreiem « Aus Edelstahl
rostfreiem Edelstahl. Fiir den Innen- und « Anti-Vandalismus Edelstahl. * Anti-Vandalismus
AuBenbereich. * Extrem groBes Beobachtungsfeld * Fiir Sicherheitsbereiche
* Brillantes Bild Entwickelt fiir Einsatzbereiche mit * Brillantes Bild
Besonders geeignet fiir: U-Bahn, Bahn- hoher Gefahr von mutwilliger Zerstérung
hof, Unterfiihrungen, Justizvollzugs- (Vandalismus): Justizvollzugsanstalten,
anstalten, psychiatrische Einrichtungen. Polizei- und Militérstationen, Kliniken,
Psychiatrien.
Empfehlung: Befestigung mit manipula-
tionssicheren Torx-Sicherheitsschrauben Bietet erhohte Sicherheit fiir Personal,
(Torx mit Stift). Insassen und Patienten.
Der Edelstahlspiegel ist in einem be-
schichteten Stahlrahmen eingefasst. Die
versenkten Bohrlocher nehmen Schrau-
benkdpfe auf, so dass keine Angriffsfla-
chen fiir Manipulationen bestehen. Be-
festigung mit Torx-Sicherheitsschrauben
(Torx mit Stift — 7 Stiick pro Spiegel).
S| #f}/ S| #f}/
rostfrei rostfrei
Splegelgg[ire (mm) Ab(s[La)nd Ver?(z;/ngtg.ew. Artikel €/st. Splegelgr;llfle (mm) Ab(s[;a)nd Ver?(z;/ngtg.ew. Artikel €/st.
250 x 250 4 35 258.25.964 258,00
500 x 80 6 3 252.21.125 298,00
500 x 250 5 55 258.27.080 322,00
Torx-Schrauben 6,5 x 45 mm 0,2 245.27.882 1,00 Torx-Schrauben 6,5 x 45 mm 0,2 245.27.882 1,00
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VISION Rollspiegel

Sicherheitskontrollen an Fahrzeugunter-
seiten leicht und bequem durchfiihren.

Runder Acrylglasspiegel mit zweiteiliger
Teleskopstange, ausziehbar von 100 bis
200 cm. Gewdlbte Spiegelfldche mit
groRem Beobachtungsfeld. EinschlieBlich
Schutztasche.

Bauhdhe 138 mm. Mit vier Rddern zum
leichten Bewegen des Spiegels unter dem
Fahrzeugboden.

Option: Speziallampe mit Kippgelenk
fir direktes Ausleuchten der Fahrzeug-
unterseite.

Fiir die Fahrzeugkontrolle

Aus Acrylglas

GroRBes Beobachtungsfeld
Handlich dank Teleskopstange

Mit Lampe ausriistbar

VISION Handspiegel

Ideal fiir besonders schwer zugdngliche
Bereiche, universell einsetzbar. Sehr
handlich.

Bestens geeignet, um punktuell schwer
einsehbare Bereiche zu kontrollieren
(z.B. Produktion und Handwerk).

Mit zweiteiliger Teleskopstange, auszieh-
bar von 100 bis 200 cm. Gewdlbte Spie-
gelflache mit groBem Beobachtungsfeld.
EinschlieBlich Schutztasche.

Option: Speziallampe mit Kippgelenk
fiir direktes Ausleuchten des Kontroll-
bereichs.

Inspektionsspiegel

Aus Acrylglas

GroRBes Beobachtungsfeld

Handlich dank Teleskopstange
Mit Lampe ausriistbar

SpiegelgroRe @ (mm) Veriygfew‘ Artikel €/St. SpiegelgroRe @ (mm) Ver?(z;/ntsitgew. Artikel €/St.
450 4,5 248.17.593 159,00 230 2 248.14.221 78,00
Speziallampe 0,1 248.14.031 57,50 Speziallampe 0,1 248.14.031 57,50
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Gurtstinder

MORION Gurtstinder
Edelstahl
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Diese Edelstahl-Gurtstander stehen fiir
einen stilvollen und représentativen
Auftritt und geniigen selbst hochsten
optischen Anspriichen.

Der selbstspannende Gurt ldsst sich
leicht aus der Pfostenkassette ziehen
und am ndchsten Pfosten einhéngen.
Die Zugfeder sorgt fiir ein kontrolliertes
Riickfiihren des selbstaufrollenden
Gurtbandes.

Oberteil aus Edelstahl, schwerer Boden-
teller aus Metall mit Edelstahlabdeckung.
Hohe Standfestigkeit durch niedrigen
Schwerpunkt.

Jeder Gurtstander hat einen
abgehenden Gurt und drei Aufnahmen
fir ankommende Gurte.

Zwei Ausfiihrungen:

* Mit Aussparung im Bodenteller fiir
platzsparendes Ineinanderschieben der
Gurtstander (matt gebiirsteter Pfosten).

* Runder Bodenteller, ohne Aussparung
(polierter Pfosten).

Aus Edelstahl
Stilvolle Eleganz
Schwere Ausfiihrung
Hohe Standfestigkeit
Zwei Gurtlangen

7 Gurtfarbe/ Abmessung Versandgew. g

Ausfithrung Jinge (mm) H kg/St. Artikel €/St.
blau

Bodenteller Standard 2,5m s

350 mm @ 915 10,5 114,00

Oberteil 63 @ schwarz
25m 179.26.798

Bodenteller mit blau

Aussparung 350 mm @ 25m 890 9,5 179.24.947 129,00

Oberteil 51/63 @ g

Wandclip 0,2 179.23.874 8,80




Gurtstinder

* Aus Aluminium

* Elegantes Design

« Schwere Ausfiihrung
* Hohe Standfestigkeit

Jeder Gurtstander hat einen
abgehenden Gurt und drei Aufnahmen
fiir ankommende Gurte.

MORION Gurtstédnder
Chrom

Elegantes, stilvolles Personenleitsystem
fiir hochste Anspriiche.

Einfaches Positionieren, Laufwege

konnen jederzeit an neue Situationen MaRe:

angepasst werden. Bodenteller: 335 mm @
Oberteil: 60 mm @

Représentativer Gurtstdnder mit Gurtldnge: 3 m

glénzender Chrom-Oberfléche. Der Gurtbreite: 50 mm
selbstspannende Gurt ldsst sich leicht aus
der Kassette ziehen und am ndchsten
Sténder einhédngen. Die Zugfeder sorgt

fiir ein kontrolliertes Riickfiinren des

Weitere Gurtfarben auf Anfrage.

selbstaufrollenden Gurtbandes.

opnerial Gurtfarbe Aot | Verangee | rtiel €/t
Al ucrl?:glr:im schwarz/silber/schwarz 960 11,3 179.23.343 212,00




Gurtstinder

MORION Gurtstinder

82

Optisch ansprechendes Personenleit-
system fiir gehobene Anspriiche.
Représentatives und flexibles Gestalten
der Personenwege. Besonders effektiv

und kostengiinstig durch 3 m Gurtband.

Der selbstspannende Gurt ldsst sich
leicht aus der Pfostenkassette ziehen
und am ndchsten Pfosten einhangen.
Die Zugfeder sorgt fiir ein kontrolliertes
Riickfiihren des selbstaufrollenden
Gurtbandes.

Oberteil aus lackiertem Aluminium.
Schwerer Bodenteller aus Metall mit
Kunststoffabdeckung.

Hohe Standfestigkeit durch niedrigen
Schwerpunkt.

Jeder Gurtstander hat einen
abgehenden Gurt und drei Aufnahmen
fiir ankommende Gurte.

MaRe:

Bodenteller: 325 mm @
Oberteil: 60 mm @
Gurtlange: 3 m
Gurtbreite: 50 mm

Zum Kombinieren individueller
Gestaltungswiinsche stehen sechs Farben
fiir die Gurtstdnder und vier zweifarbige
Gurtbander zur Auswahl.

* Aus Aluminium
* Hohe Standfestigkeit
* Individuelles Gestalten
« Verschiedene Farbvarianten

Oberflache

Abmessung

Gurtfarbe (mm) H

Versandgew.
kg/St.

Artikel

€/St.

[ 7 silbereloxiert

[ 1 champagne eloxiert

L 1 weiB lackiert

schwarz/silber/schwarz

I ot lackiert

955
schwarz/rot/schwarz

[ 1 gelblackiert

schwarz/gelb/schwarz

I blau lackiert

schwarz/blau/schwarz

179.19.796

179.18.432

179.18.685

179.19.668

179.19.651

179.16.744

206,00




MORION
Gurt-Warnstinder

Gurtstinder

* Fiir innen und aufen
* Aus Aluminium
* Hohe Warnwirkung
* Sehr standfest
Robustes, standsicheres Absperr- und MaRe:
Leitsystem. Schnell einsatzbereit, um Bodenteller: 330 mm @
Wege und Fléchen zu sperren oder Oberteil: 60 mm &
Personenwege zu gestalten. Gurtlange: 3 mund 4 m
Gurtbreite: 50 mm
Fiir Industrie, Lager, Parkhéuser, Frei-
flachen etc. Oberteil aus lackiertem Aluminium.
KunststofffuB kann vor Ort mit Sand oder
Der selbstspannende Gurt lésst sich leicht | Split befiillt werden (13,5 kg). WeiBe
aus der Kassette ziehen und am nachsten | Reflektoren sorgen fiir gute Nachtsicht-
Gurtstander einhéngen. Die Zugfeder barkeit.
sorgt fiir ein kontrolliertes Riickfiihren
des selbstaufrollenden Gurtbandes. Option: dauerhafte Fixierung durch vier
integrierte Diibelaufnahmen.
Jeder Gurt-Warnstander hat einen
abgehenden Gurt und drei Aufnahmen
fir ankommende Gurte.
Oberfache Curarbeinge | Abmessung | Vemsandgew. | iy | gyt
3.000 179.14.759 144,00
schwarz/gelb 4.000 179.22.511 159,00
l:l gelb lackiert 3.000 179.17.353 144,00
gelb 4.000 179.26.335 159,00
985 29
. 3.000 179.19.970 144,00
rot/weil 4.000 179.28.338 159,00
______J(CLE 3.000 179.15.362 144,00
rot 4.000 179.24.575 159,00
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Gurtstinder

MORION

Gurt-Warnstinder

BASIC

84

« Fir innen und auBen
* Aus Kunststoff
* Leichte Ausfiihrung
* Hohe Standfestigkeit
* Preisgiinstig

Funktionales, standsicheres Absperr- und | Oberteil aus Kunststoff. KunststofffuR

Leitsystem. Schnell einsatzbereit, um kann vor Ort mit Sand, Kies etc. befiillt

Wege und Fléchen zu sperren oder werden (9,0 kg).

Personenwege zu gestalten.

Jeder Gurt-Warnstander hat einen

Fir Industrie, Lager, Parkhéuser, abgehenden Gurt und drei Aufnahmen

Freiflachen etc. fir ankommende Gurte.

Platzsparende Lagerung: Das Oberteil ist | MaBe:

leicht vom Bodenteller trennbar. Bodenteller: 360 mm @

Oberteil: 50 mm @

Der selbstspannende Gurt lasst sich leicht | Gurtlange: 3 m

aus der Kassette ziehen und am néchsten | Gurtbreite: 50 mm

Gurtstdnder einhdngen. Die Zugfeder

sorgt fiir ein kontrolliertes Riickfiihren

des selbstaufrollenden Gurtbandes.

Oberfliche Gurtfarbe A?mﬁj)s‘;“g Ve’f:g/“gfew- Artikel €/st.
rot/weil rot/weil 179.21.658
950 1,8 97,00
schwarz/gelb schwarz/gelb 179.28.568




MORION Gurtpfosten
zum Aufdiibeln

Robustes, giinstiges Absperr- und Leit-
system zum Aufdiibeln.

Fest installierter Gurtpfosten, um Wege
und Fléchen zeitweise zu sperren oder
freizugeben.

Schnelle, bequeme und effektive Hand-
habung. Fiir Lager, Kommissionierzonen,
Industrie, Freiflachen etc.

Der selbstspannende Gurt ldsst sich leicht
aus der Kassette ziehen und am nachsten
Gurtsténder einhdngen. Die Zugfeder
sorgt fiir ein kontrolliertes Riickfiihren
des selbstaufrollenden Gurtbandes.

Jeder Pfosten hat einen abgehenden Gurt
und drei Aufnahmen fiir ankommende
Gurte.

MaRe:

Bodenteller: 155 mm @
Oberteil: 60 mm @
Gurtlange: 3 m
Gurtbreite: 50 mm

Oberteil aus lackiertem Aluminium.

SchraubfuB mit drei integrierten
Diibelaufnahmen. Aus glasfaser-
verstarktem Polyamid fiir lange
Haltbarkeit.

Gurtpfosten

* Aus Aluminium
e Zur festen Montage

* Zeitweise sperren

* Verschiedene Farbvarianten

« Abmessung | Versandgew. ]

Oberflache Gurtfarbe (mm) H kg/St. Artikel €/St.
[ ] weiBlackiert | schwarz/silber/schwarz 179.19.753
I (ot lackiert rot/weil schraffiert 179.88.066

895 23 126,00
[ ] gelblackiert | gelb/schwarz schraffiert 179.88.039
I silber eloxiert | schwarz/silber/schwarz 179.19.416
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Wandgurt

MORION Wandgurt

Wege zeitweise schnell und effektiv
sperren oder freigeben.

Zur Wandmontage. Wandhalterung aus
hochbelastbarem ABS-Kunststoff.

Zwei Befestigungsarten:

* Zum Anschrauben (z.B. Wand, S&ulen)

 Magnetisch (z.B. im Lager-/Regal-
bereich)

Der selbstspannende Gurt ldsst sich
leicht ausziehen und an einem Wandclip
(Zubehor) einhdngen. Die Zugfeder sorgt
fiir ein kontrolliertes Riickfiihren des
selbstaufrollenden Gurtbandes.

Mittels Gurtverbinder (Zubehor) kénnen
zwei Gurtbander verbunden werden, fiir
Sperrungen bis zu 8 m.

MaBe:
Hohe: 130 mm
Tiefe: 110 mm

Gurtlange: 3 mund 4 m
Gurtbreite: 50 mm

« Fiir innen und auBen
 Hohe Warnwirkung

* Gurtband 3 m oder 4 m
« Zwei Befestigungsarten

N\

Wandgurt zum Anschrauben Wandgurt magnetisch
Gurtfarbe G‘ﬁﬁ;‘)ge "erf;/"gtge""- Artikel €/st Ve’fj;/"gtge""- Artikel €/st
3.000 14 179.18.124 86,50 15 179.27.462 107,00
elb/schwarz schraffiert
l:l gelb/ 4.000 15 179.23.024 106,00 1,6 179.23.187 132,00
3.000 14 179.13.738 86,50 15 179.27.835 107,00
rot/weil schraffiert
I:| v 4.000 15 179.23.085 106,00 1,6 179.21.407 132,00
3.000 14 179.19.708 86,50 15 179.20.545 107,00
schwarz/gelb/schwarz
l:l /gelb 4.000 15 179.29.337 106,00 1,6 179.29.326 132,00
h e 3.000 1,4 179.16.023 86,50 15 179.25.944 107,00
I schwarz/rot/schwarz
4.000 15 179.26.981 106,00 1,6 179.23.919 132,00
h T 3.000 14 179.18.931 86,50 15 179.21.084 107,00
schwarz/silber/schwarz
4.000 15 179.29.945 106,00 1,6 179.27.176 132,00
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MORION Wandgurt Edelstahl

Gurtband im Edelstahlgehduse zur
Wandmontage. Wandhalterung zum
Anschrauben aus schwarz lackiertem
Metall.

Der selbstspannende Gurt lésst sich
leicht ausziehen und an einem Wandclip
oder Edelstahl-Gurtpfosten einhangen.
Die Zugfeder sorgt fiir ein kontrolliertes
Riickfiihren des Gurtbandes.

Wandgurt, Zubehor fiir Gurt- und Kettenstander

* Edelstahlgehduse
e Zur Wandmontage
* Zwei Gurtfarben

Wandclip zur
Bandaufnahme/
Wandclip magnetisch

Gurtverbinder

Fir die Gurtstander auf den Seiten
81-85 und den Wandgurt auf der
Seite 86.

den Wandgurt auf der Seite 86.

Verbindet zwei Gurtbander miteinander.
Erméglicht Sperrungen bis zu 8 m. Fiir
die Gurtstdnder auf den Seiten 81-85 und

Ausfiihrung Ver?(i;r/lgtgew. Artikel €/St.
Wandclip 0,2 179.16.000 10,90
Wandclip magnetisch 03 179.26.987 17,30
Gurtverbinder 0,2 179.17.430 8,40
Sperrkette Wandhaken

MaRe:
Hohe: 150 mm
Tiefe: 80 mm

Gurtlange: 2,5 m

Lieferumfang:
Wandhalterung, Gurtkassette, Wandclip
und Befestigungsmaterial.

Versandgew. :
Gurtfarbe kg/St Artikel €/St.
blau 179.20.441
1,5 69,00
schwarz 179.27.140

Kunststoffketten aus Polyethylen

(6 mm Gliederstarke).

Fiir die Kettenstdnder auf den Seiten
88-91.

Weitere Sperrketten auf den Seiten
94/95.

Zur Kettenaufnahme fiir den Ketten-
Warnstander auf der Seite 91.

Kette Bundlénge | Versandgew. ] ;
M-Poly-Sicht (m) g/m ca. kel SRl
rot-weil 212.14.592
10 150 1,22
schwarz-gelb 212.15.705
Ausfiihrun, Versandgew. Artikel €/St
g kg/St. :
Wandhaken 0,2 179.13.851 9,20
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Kettenstiander

* Aus Kunststoff

* Geringes Gewicht

« Schnell und einfach absperren
* Drei Varianten

« AuBerst preisgiinstig

GUARDA
Leichter Ketten-Warnstéinder

Fiir einfaches, schnelles und mobiles
Absperren in Lager, Produktion, Versand
und Verwaltung. Fiir den Innen- und

Auch als Set verfiigbar: 6 Kettenstander,
10 m Kette (M-Poly-Sicht), 10 Verbin-
dungsglieder und 10 Einhdngehaken.

zeitweisen AuBeneinsatz.
Hinweis:

Maximaler Abstand der Kettensténder bei
Verwendung von Kunststoffketten: 2,0 m.

Oberteil aus Kunststoff, Kappe mit vier
integrierten Kettenaufnahmen. Tiefer
Schwerpunkt, sicherer Stand.

Pfosten mit integrierter Steckverbindung
zur festen Fixierung mit der FuBplatte.

Ausfiihrung Farbe Hﬁhe/(gtr)s;tell = (:;uﬁ) Veri(agr/usitgew. Artikel €/St.
KunststofffuR. rot-weil} 175.13.895
T 7o 16 300 SL 34 22,60
betongefilllt (dreieckig) |  schwarz-gelb 175.14.011
i rot-weil 175.19.222
Hartgummiful 870/40 265 X 265 23 24,80
(viereckig) schwarz-gelb 175.16.601
KunststofffuR rot-weil} 175.16.320
B 3009 2 23,80
rund, (befiillbar) schwarz-gelb 175.18.711
Set: 6 Kettenstinder, 10 m Kette (M-Poly-Sicht), 10 Verbindungsglieder, 10 Einhingehaken
KunststofffuR. rot-weild 175.16.146
s 300 SL 20 102,00
betongefiillt (dreieckig) | schwarz-gelb 175.13.735
HartgummifuB rot-weil 175.19.176
. . 870/40 265 X 265 12,5 138,00
(viereckig) schwarz-gelb / 175.17.668
Kunststofffu rot-weill 175.15.850
- 3009 9,5 125,00
rund, (befiillbar) schwarz-gelb 175.17.247
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GUARDA-Flex Ketten-Warnsténder

Klappbarer Ketten-Warnstander aus
robustem Kunststoff mit schwerer FuB-
platte (betongefiillt). Fiir den Innen-
und AuBeneinsatz. Schnell aufgestellt
und schnell verstaut. AuBerst platz-
sparend zu lagern.

Oberteil mit zwei integrierten Ketten-
haken.

Oberteil: 50 mm @
FuBplatte: 280 x 280 mm

Auch als Set verfiigbar: 4 Kettenstéander
und 10 m Kette (M-Poly-Sicht).

Fiir innen und auBen

Aus Kunststoff
Zum Umklappen
Platzsparend

Schnell und flexibel einsetzbar

Kettenstiander

EXTERN Ketten-Warnstcinder, mit Osenkappe

NEU!

Ketten-Warnstdnder bestehend aus
LeitPin mit Osenkappe und schwerem
StandfuB aus Recyling-PVC. LeitPin voll-
flachig rot-weiB reflektierend fiir gute
Sichtbarkeit.

In Verbindung mit einer Kunststoffkette
sind selbst groRere Bereiche leicht,
flexibel und kostenginstig abgrenzbar.
Sowohl fiir den tempordren als auch
dauerhaften Einsatz.

Mit der drehbaren Osenkappe ist
problemlos jede Eckvariante realisier-
bar. Kunststoffkette einfach durch die
Osenkappe ziehen und Anfangs- und
Endpfosten mit Verbindungsglied oder
Einhdngehaken befestigen.

Hohe mit FuB: 1100 mm

Durchmesser: 100 mm

MaBe StandfuB: 70 mm Hohe
570 mm @

Maximaler Abstand der Kettenstander:
25m

Zubehor Ketten Seiten 94/95.

Aus Polyethylen
Mit Kettenaufnahme

Rot-weil reflektierend
Standfest

Hohe Versandgew. . Hohe/@ Versandgew. - bei Abnahme
Farbe (tom), Artikel €/St. Farbe (i) Artikel von €/st.
rot-weil 175.15.959
900 52,00 ] 1St 4580
schwarz-gelb 175.18.435 rot-weill 1.050/100 290.22.907 10St. 4040
" . 30St. 38,40
Set: 4 Kettenstander und 10 m Kette (M-Poly-Sicht)
i RecyclingfuR LEL G
rot-wei 175.16.132 291.26.009 | 10St. 14,40
900 187,00 separat bestellen o ) '
schwarz-gelb 175.18.626 (sep ) 30St. 13,90
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Kettenstiander

EXTERN Schwerer Ketten-Warnstédnder, mit Stahlful8

EXTERN Schwerer Ketten-Warnstdnder, mit Recyclingful8

Fiir standige und zeitweilige Absperrun- Fiir stdndige und zeitweilige AuBen-
gen. Flexible Handhabung. Sehr robust « Fiir dauerhaftes Absperren absperrung. Flexible Handhabung. Sehr « Fiir dauerhaftes Absperren
und standfest. * Aus Stahl robust und standfest. « Besonders langlebig
« Sehr standsicher * Schwere Ausfiihrung
Oberteil aus Stahl, kunststoffbeschichtet. « Befiillbar Stahlpfosten feuerverzinkt und lackiert, * Hohe Standfestigkeit
Mit zwei Osen zum Einhdngen einer mit Osenkappe. Besonders langlebig. * Mit Griffmulde
Kette. Massiver, runder FuR (15 kg) mit Griff-
Bodenwanne schwarz rostschutzlackiert, mulde.
mit oder ohne Tragegriff. Aus 2 mm
Stahlblech. MaR RecyclingfuB: 450 mm @
MaR Bodenwanne: 300 x 300 x 100 mm * Die Kette (6 mm 0) ldsst sich durch die
Osenkappe ziehen. Das Ausrichten der
* Geringes Transportgewicht, da vor Ort Pfostenabstédnde entsprechend der
mit Sand, Kies etc. befiillbar (oder Kettenlénge entfallt.
dauerhaft mit Beton auszugieRen).
« Einfaches Einstecken des Stahlpfostens
« Stahlpfosten mit Bodenwanne fest in den RecyclingfuB fiir schnelles Auf-
verschraubbar. Beim Verschieben oder und Abbauen.
neu Positionieren muss daher nur der
Pfosten angehoben werden. TIPP: Die giinstige M-DEKO-Sicht Kette
eignet sich hervorragend fiir diesen
Einsatzzweck.
Ausfiihrung H(on?;/)@ Veriz;/nggew. Artikel €/St. Ausfiihrung H(?:gf) Verizlngtg-ew. Artikel €/St.
it rot-weifl 170.10.985 )
Tragegriff —— 83 170.88.001 64,00 - rot-weifl 170.18.374
B 00060 o8 LS 1.000/60 | 17,5 46,80
o rotweil | 170.10.853 Griffmulde ' ' '
Tragegriff 73 59,00 schwarz-gelb 170.88.030
schwarz-gelb 170.22.822
Mit reflektierenden Rotringen ausstatten (Empfehlung = 2 St. pro Pfosten) 3,45 ‘
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MORION
Ketten-Warnstidnder

Kettenstiander

Fiir innen und auBen

* Aus Aluminium
* Hohe Warnwirkung
* Sehr standfest
* Preisgiinstig
Robustes, standsicheres Absperr- und Patentierter Kugelkopf aus UV-stabilem
Leitsystem. Schnell einsatzbereit, um ABS-Kunststoff.
Wege und Fléchen zu sperren oder
Personenwege zu gestalten. Zum Ein- MaRe:
hangen von Sperrketten. Bodenteller: 330 mm @
Oberteil: 60 mm @
Fiir Industrie, Lager, Parkhéuser, Frei-
flachen etc. Oberteil aus lackiertem Aluminium.
KunststofffuB kann vor Ort mit Sand
Das drehbare Oberteil des Kugel- oder Split befiillt werden (13,5 kg).
kopfes schiitzt die eingehdngte Kette WeiBe Reflektoren sorgen fiir gute
vor unbefugtem Aushangen. Ein Dreh in | Nachtsichtbarkeit.
die andere Richtung gibt die Kette zum
Aushdngen frei. Option: dauerhafte Fixierung durch vier
integrierte Diibelaufnahmen.
Oberfliche A'zmgfftﬁ“g "erf;/“gfe""- Artikel €/st.
[ ] gelblackiert 179.16.360
975 2,9 126,00
[T rotlackiert 179.16.972
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Kegel-Gurt

« Fiir innen und auBen
* UV-bestdndig

* Gurtband 9 m

o Als Leitkegelaufsatz

MORION Kegel-Gurt Der MORION Kegel-Gurt wird auf Leit- * 9 m langes Gurtband
kegel aufgesteckt oder mit Adapter an * Rot-weies Band mit hoher Warn-
der Wand befestigt. wirkung
* Sperr-Knopf schiitzt vor ungewolltem
Besonders fiir den AuRenbereich ge- Riickspulen
eignet. Schnell und effektiv groRere * Alternativ: Wandbefestigung
Flachen absperren: Vier Gurtkassetten
sichern bis zu 80 qm. MaBe:
Hohe: 240 mm
Der selbstspannende Gurt Iasst sich leicht | Tiefe: 145 mm
ausziehen, an der nédchsten Gurtkassette | Gurtlange: 9 m
oder einem Wandclip (Zubehor) ein- Gurtbreite: 50 mm
héngen.

Zubehor: Wandclip, Wandadapter.

Ausfithrung Gurtfarbe UL Artikel €/St.
kg/St.
MORION Kegel-Gurt 12 179.16.914 95,50
rot-weil
Wandadapter schraffiert 03 179.16.064 45,80
Wandclip 0,2 179.19.426 12,90
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Sperrketten

ZerreiBlast:

Durchschnittliche Belastungs-
grenze (Langsrichtung). In der
Praxis konnen bei Querbelastung
hohere Werte auftreten (Krafte-
parallelogramm). Deshalb Sicher-
heit einrechnen.

Priiflast:

Bei MNK-Giiteketten wird jeder
Meter mit der angegebenen
Priiflast (Langsrichtung) getestet.

Sperrketten werden in Verbindung mit
Sperrpfosten zum Abgrenzen von
Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplétzen
usw. eingesetzt.

Sie sind - wie viele Einrichtungen im
StraBenraum - stark belastet, z.B. durch
Vandalismus.

Zugbelastung und Bestandigkeit von
Sperrketten sind deshalb wichtige
Kriterien.

Sperrketten werden nur in vollen Bunden
(= Verpackungseinheit) abgegeben.

MNK-NYLON-Giiteketten

Seit Jahrzehnten bewdhrte langlebige,
hochbelastbare Gliederketten.
Hervorragende Signalwirkung durch
aufféllige, lichtbesténdige Verkehrsfarben
(durchgefarbt). Die Ketten sind Meter fiir

Meter auf Reiffestigkeit gepriift. Jedem
Bund liegt ein Priifvermerk bei.

Aus hochwertigem UV- und witterungs-
bestandigem Nylon. Resistent gegen
Seewasser und viele chemische Ver-
bindungen. Weder strom- noch wérme-
leitend; antimagnetisch. Bestédndig von
-40° bis +80° C. Geringes Gewicht.
Hochbelastbar.

M-DEKO-Sichtketten

Aus hochwertigem Nylon. Mit den
gleichen Eigenschaften wie MNK-
Giiteketten, jedoch nicht auf Belastung
gepriift. Zu empfehlen, wenn es haupt-
sachlich ,,auf Sicht” ankommt.

M-POLY-Sichtketten
Aus Polyethylen. Besonders fiir Innen-
raume zu empfehlen. AuBerst preiswert.

Sperrketten

M-FERRO-SIGNAL

Fiir hdchste Belastungen, wo selbst
MNK-NYLON-Giiteketten nicht mehr
ausreichen. Hervorragende Warnwirkung
durch Verkehrsfarben.

Stahl, spezialverzinkt. Zusatzlich mit hoch
wetterfestem Kunststoff umhiillt. Keine
offenen Kettenglieder - alle einzelnen
Kettenglieder geschweift.

SM-Stahlketten

Sie werden eingesetzt, wenn extreme
Belastbarkeit wichtiger ist als Signal-
wirkung. Preiswert. Stahl, feuerverzinkt.
Langjahrig korrosionsbestandig.
Zinkfarben.

Edelstahlketten

Eine hochwertige Alternative zu
SM-Stahlketten. Sie passen besonders zu
den Edelstahl-CITY-Pollern BERLIN und
MILANO. Reprasentativ und langlebig.
Edelstahl, Werkstoff 1.4401. Korrosions-
bestdndig. Fiir extreme Belastungen.
Glanzend.
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Sperrketten

. (7] : lichte Glieder- Priiflast* ZerreiBlast*
Ausfiihrung Gliederstarke Material male (mm) (daN) (daN)
MNK-Giite 6 6 Nylon 42x12 200 340
MNK-Giite 8 8 Nylon 51x 15 340 530

M-DEKO-Sicht 6 6 Nylon 53x13 250
M-POLY-Sicht 6 6 46x 11 =
Polyethylen —
M-POLY-Sicht 8 8 52x 11
SM-Stahl 6 6 Stahl + Zink 41x12 250 1.250
SM-Stahl 8 8 Stahl + Zink 52x 15 440 2.200
: Stahl + Zink +
M-FERRO-Signal 6 Kunststoff 41x12 250 1.250
Rostfreier Stahl
M-Edel 6 6 Werkstoff 1.4401 42x12 - 1.250

Sperrkettenzubehor

*1 daN = 10 Newton 2 1 kg
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Fiir die Kettenmontage sind Verbindungs-
glieder erforderlich. Wenn Ketten aus-
und eingehdngt werden sollen, werden
Einhangehaken (S-Haken) bendtigt.
Verbindungsglieder und Einhdngehaken
sind jeweils zu 10 Stiick gepackt.
Verbindungsteile werden bei rot-weiRer
Kette in ROT und bei schwarz-gelber
Kette in SCHWARZ eingesetzt.

Einhdngehaken Nylon

Einhdngehaken Stahl verzinkt und

beschichtet

Verbindungsglied Nylon

Verbindungsglied Stahl verzinkt und

beschichtet

Verbindungsglied mit Schraubgewinde




Sperrketten

Versandgew. Farbwechsel Bundlédnge Standard- Artikel €/m
g/m ca. (Glieder) (m) Farbe (Abgabe nur bundweise)
rot-weill 210.25.373
gelb-schwarz 210.22.511
50 rot 210.26.797 ab 1 Bund 3,05
weill 210.26.681 ab 4 Bund 2,80
300 11
schwarz 210.25.185
gelb 210.21.462
- rot-weill 210.21.134 ab 1 Bund 3,35
gelb-schwarz 210.29.367 ab 4 Bund 2,90
rot-weill 210.22.608
gelb-schwarz 210.24.629
rot 210.28.852
400 9 25 : ab 1 Bund 3,80
weil 210.21.619 ab 4 Bund 3,25
schwarz 210.22.401
gelb 210.26.185
rot-weill 211.23.924
200 9 50 ab 1 Bund 2,22
gelb-schwarz 211.21.121 ab 4 Bund 1,94
rot-weild 212.27.254
10 ab 1 Bund 1,22
gelb-schwarz 212.25.007
150 13 .
- rot-weill 212.25.690 ab 1 Bund 1,06
gelb-schwarz 212.26.372 ab 4 Bund 0,84
rot-weill 212.28.228
200 16 25 ab 1 Bund 1,28
gelb-schwarz 212.25.095 ab 4 Bund 0,96
. ab 1 Bund 3,05
700 = 30 zinkfarben 214.28.237 ab 4 Bund 268
1.400 - 10 zinkfarben 21426.723 AL 490
' - ab 4 Bund 3,95
. ab 1 Bund 4,95
rot-weill 213.16.138 ab 4 Bund 420
800 18 15 b 1 Bund
ab 1 Bun 4,95
gelb-schwarz 213.16.925 ab 4 Bund 420
ab 1 Bund 9,90
800 = 10 Stahl, blank 217.21.477 ab 4 Bund 830
Ausfiihrung VE Material Fiir Ketten Farbe Veriagr}\(;éew. Artikel €/VE
Stahl + verzinkt + MNK-Giite-Ketten rot 08 216.10614 1030
kunststoffbeschichtet M-Ferro-Signal schwarz ! 216.12.503 !
Verbé?iggngs- 10 Stahl, verzinkt SM-Stahlketten zinkfarben 0,5 214.12.849 9,20
i rot 216.12.210
Nylon M-Sichtketten 0,2 7,90
schwarz 216.11.828
Stahl + verzinkt + MNK-Giite-Ketten rot o 216.12.687 o
kunststoffbeschichtet M-Ferro-Signal schwarz ! 216.10.012 !
E'ﬂ:ﬁzﬁe' 10 Stahl, verzinkt SM-Stahlketten zinkfarben 05 214.10.329 9,80
. rot 216.10.962
Nylon M-Sichtketten 0,4 9,20
schwarz 216.10.490
Stahl, verzinkt SM-Stahlketten zinkfarben 214.18.596 7,60
m\i/te gELnrgﬂrI;gZ%\I/:?\?je 10 Stahl + verzinkt + MNK-Giite-Ketten rot 08 216.14.713 820
6m n§ kunststoffbeschichtet M-Ferro-Signal schwarz 216.13.271 ’
1 Edelstahl M-Edel Edelstahl 0,2 216.18.191 5,20
Verbindungsglied
mit Schraubgewinde 1 Edelstahl M-Edel Edelstahl 0,2 216.17.181 6,80
8 mm
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Sperrpfosten

MORION Sperrpfosten

starr
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Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von
Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplatzen ...

MORION Sperrpfosten sind abgestimmt
mit dem MORION Systemgeldnder, den
Kipp-Pfosten SESAM und den heraus-
nehmbaren PARAT-Sperrpfosten. Sie
lassen sich daher ideal untereinander
kombinieren.

Alle Pfosten konnen zusatzlich mit einer
beliebigen Zahl von Kettendsen aus-
gestattet werden (Standard bei zwei
Osen 180°).
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Zum Einbetonieren

Sperrpfosten aus Stahl mit Aluminium-
kappe; 1.330 mm lang; davon 330 mm
Unterflur. Zum Einbetonieren mit
Erdankerstab (dient der Fixierung im
Fundament).

Zum Aufdiibeln
Sperrpfosten aus Stahl mit Aluminium-
kappe; 1.000 mm lang; zum Aufdiibeln

auf geraden Flachen mit angeschweiBter
Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm.

* Aus Stahl

* Zum festen Einbau

* Zum dauerhaften Abgrenzen

* Rund oder quadratisch

* Vier verschiedene Durchmesser

Zum Herausnehmen

Sperrpfosten aus Stahl mit Aluminium-
kappe; 1.330 mm lang; davon 330 mm
Unterflur. Zum Einsetzen in die nicht
verschlieBbare MORION-Bodenbhiilse.
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Sperrpfosten

MORION Sperrpfosten - Wandstarke 2,0 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
) Ketten- Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur Gesamthohe 1.000 mm
Oberflache Farbe Osen Versandgew Versandgew.
st Artikel €/st. y g/Stg_ : Artikel €/5t.
0 100.10.016 33,40 100.12.839 56,00
rot-weifl 1 100.13.027 35,50 100.10.083 58,10
EREETR T 2 100.12.191 37,60 100.12.554 60,20
lackiert 0 100.11.947 33,40 100.11.028 56,00
schwarz-gelb 1 100.13.144 35,50 100.11.376 58,10
2 100.10.784 37,60 100.11.853 60,20
. 0 100.10.491 29,30 100.13.031 44,30
i‘;ﬁg{(‘;ﬁ;ﬂg'&t i feuerverzinkt-rot 1 55 100.10.064 31,40 7 100.11.177 46,40
2 100.11.008 33,50 100.12.130 48,50
0 100.11.255 22,40 100.12.048 37,40
feuerverzinkt feuerverzinkt 1 100.12.523 24,50 100.12.996 39,50
2 100.10.353 26,60 100.10.239 41,60
0 100.10.043 28,80 100.11.659 41,80
kunststoffbeschichtet rot-weifl 1 100.12.009 30,90 100.11.309 43,90
2 100.12.507 33,00 100.11.595 46,00
MORION Sperrpfosten - Wandstarke 2,5 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
) Ketten- Gesamthdhe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur Gesamthdhe 1.000 mm
Oberfiche Farbe Osen Versandgew Versandgew.
st Artikel €/st. k g/sﬁ : Artikel €/5t.
0 101.13.035 45,40 101.10.225 65,00
rot-weifl 1 101.12.498 47,50 101.11.164 67,10
R EE TR e 2 101.11.727 49,60 101.12.118 69,20
lackiert 0 101.10.007 45,40 101.11.989 65,00
schwarz-gelb 1 101.10.074 47,50 101.12.943 67,10
2 101.11.018 49,60 101.10.764 69,20
. 0 101.13.126 38,70 101.11.328 55,10
ii‘f’liﬁféfe'ﬂﬁt o feuerverzinkt-rot 1 75 101.10.362 40,80 8,5 101.12.282 57,20
2 101.11.299 42,90 101.10.101 59,30
0 101.11.405 29,80 101.10.006 46,20
feuerverzinkt feuerverzinkt 1 101.12.184 31,90 101.10.949 48,30
2 101.13.133 34,00 101.11.894 50,40
0 101.10.036 38,80 101.10.313 49,60
kunststoffbeschichtet rot-weill 1 101.12.776 40,90 101.11.258 51,70
2 101.10.609 43,00 101.12.870 53,80
MORION Sperrpfosten 60 mm 0 MORION Sperrpfosten 76 mm 0
Zubehor
Verffg’/‘gfe""' Artikel €/st. Verf;/"gge""' Artikel €/st.
Nicht verschlieBbare MORION Bodenhiilse 0,6 100.10.773 10,90 0,8 101.12.484 22,80
ams\fmd#gstlew)lt Schraube 12/100 0 109.17.393 2,00 0 109.17.393 2,00
Abdeckkappe fiir Bodenhiilse 100.12.773 9,30 101.12.156 9,90
Kettendsen zur Wandbefestigung 109.17.947 7,70 109.17.947 7,70
Mit reflektierendem Rotring ausstatten 345 445
(Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) ! !

97



Sperrpfosten

MORION Sperrpfosten - Wandstirke 2,0 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
) Ketten- Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur Gesamthohe 1.000 mm
Oberflache Farbe Osen Versandgew. Versandgew
s Artikel €/5t. ? g/sf : Artikel €/5t.
0 102.12.561 61,00 102.12.682 75,00
rot-weill 1 102.12.841 63,10 102.10.420 77,10
R EE TR 2 102.12.358 65,20 102.10.515 79,20
lackiert 0 102.11.765 61,00 102.11.448 75,00
schwarz-gelb 1 102.12.721 63,10 102.11.354 77,10
2 102.10.550 65,20 102.12.310 79,20
. 0 102.10.639 46,70 102.10.702 63,40
‘;g‘f‘lg(‘{fgrz;‘]'ét i feuerverzinkt-rot 1 75 102.13.005 48,80 85 102.11.632 65,50
2 102.10.825 50,90 102.12.588 67,60
0 102.12.425 36,80 102.11.263 53,50
feuerverzinkt feuerverzinkt 1 102.11.392 38,90 102.12.213 55,60
2 102.12.346 41,00 102.10.035 57,70
0 102.10.508 48,60 102.10.977 59,00
kunststoffbeschichtet rot-weil} 1 102.10.165 50,70 102.11.920 61,10
2 102.11.110 52,80 102.12.970 63,20
MORION Sperrpfosten - Wandstérke 2,5 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
) Ketten- Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur Gesamthohe 1.000 mm
Oberflache Farbe Osen Versandgew. Versandgew.
st Artikel €/5t. Y g/sﬁ - Artikel €/5t.
0 103.10.646 74,50 103.10.703 85,50
rot-weill 1 103.11.576 76,60 103.10.157 87,60
R EA T T 2 103.10.382 78,70 103.11.100 89,70
lackiert 0 103.11.316 74,50 103.12.047 85,50
schwarz-gelb 1 103.12.272 76,60 103.12.995 87,60
2 103.10.091 78,70 103.10.814 89,70
) 0 103.12.617 62,90 103.10.446 71,90
‘;i‘f‘lzlr(‘{f:::ét L feuerverzinkt-rot 1 9,5 103.11.594 65,00 10 103.11.381 74,00
2 103.12.553 67,10 103.12.335 76,10
0 103.13.134 53,00 103.11.288 62,00
feuerverzinkt feuerverzinkt 1 103.10.600 55,10 103.12.242 64,10
2 103.11.530 57,20 103.10.063 66,20
0 103.12.492 59,00 103.11.007 67,50
kunststoffbeschichtet rot-weil} 1 103.10.310 61,10 103.11.946 69,60
2 103.11.254 63,20 103.12.900 71,70
MORION Sperrpfosten 70 x 70 mm MORION Sperrpfosten 90 mm @
Zubehor
Verf(e;/"gfe"‘" Artikel €/st. "erﬁﬁ“gfe""' Artikel €/st.
Nicht verschlieBbare MORION Bodenhiilse 0,8 102.10.906 27,20 1,0 103.10.698 31,20
ams‘f;agdpl;gstlew)lt Schraube 12/100 0 109.17.393 2,00 02 109.17.393 2,00
Abdeckkappe fiir Bodenhiilse 102.13.107 11,70 103.11.933 11,40
Kettendsen zur Wandbefestigung 109.17.947 7,70 109.17.947 7,70
Mit reflektierendem Rotring ausstatten 495 495
(Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) ! !
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MORION Sperrpfosten
zum Eindrehen

Sperrpfosten

Fiir innen und auBen

* Aus Stahl
« Schraubverbindung
 Wegnehmbar
Sperrpfosten zum Begrenzen von (Park-) | Oberflachenbehandlung:
Plétzen und Verkehrswegen. Stabile Feuerverzinkt und rot-weif8 lackiert.
Schraubverbindung erméglicht - ohne
weitere Hilfsmittel - das einfache Ein- Befestigung:
drehen des Oberteils in den SockelfuR. Zum Aufdiibeln mit drei Bohrungen.
Geringe Bohrlochtiefe von nur 80 mm -
Sperrpfosten aus Stahl mit Alu-Kappe. auch geeignet fiir Zwischendecken
Pfostenende mit kréftiger Gewindestange | (z.B. Tiefgaragen, Parkhduser).
zum Eindrehen in weiBen, formschonen
Aluminium-Sockel. Befestigungsdiibel im Lieferumfang
enthalten.
Ausfiihrung xS )Znﬁsi)a mthhe Farbe Vers;(;/ntsitg.ew. Artikel €/St.
60 x2,0x1.030 55 105.24.175 87,40
Sockelful rot-wei
170 mm @ x 30 mm H
76 x2,5x1.030 6,5 105.21.124 99,80
Mit reflektierendem Rotring ausstatten, Pfosten @ 60 mm (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) 3,45
Mit reflektierendem Rotring ausstatten, Pfosten @ 76 mm (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) 4,45
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Sperrpfosten

Fiir innen und auBen
Aus Stahl
Selbstaufrichtend
Minimiert Schaden

MORION-Swing Sperrpfosten aus Stahl mit integrierter Ausfiihrung:
Selbstaufrichtender Spiralfeder. Fiir enge, begrenzte Rangier- | 76 mme@ |
Spe rrpfo sten bereiche mit hohem Beschédigungsrisiko: | 2,5 mm Wandstérke

Parkplatze, Tiefgaragen, Kurven etc.

Beim Anfahren gibt der Pfosten bis zu
30° nach und richtet sich selbsttétig
wieder auf. Vermeidet so teure
Beschadigungen.

Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm

Oberflachenbehandlung:
Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Befestigungsarten:
Zum Einbetonieren oder zum Aufdiibeln.
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Zum Einbetonieren, Zum Aufdiibeln
o Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur Gesamthohe 1.000 mm
arbe
Versandgew. ; Versandgew. ;
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.

rot-weill 104.16.832 104.15.052
9,5 177,20 8,5 139,00

schwarz-gelb 104.14.916 104.17.486
Universaldiibel mit Schraube 12/100 (4 St. pro Pfosten) 0,2 109.17.393 2,00

100



SCHUPO Kipp-Pfosten

Zum Absperren von Parkplatzen,
Einfahrten, Zuwegen usw.

Nach Umklappen in Fahrtrichtung kann
der Pfosten iiberfahren werden. Der
Verschlussbiigel wird durch ein Vor-

héngeschloss (bauseits) gesichert.

Uberfahrhéhe: 110 mm.

Sperrpfosten

* Aus Stahl

* Umlegbar

* Fiir Vorhéngeschloss
* Kostengiinstig

Ausfiihrung:

Stahlpfosten 60 mm @

2 mm Wandstérke

Gelenk aus Temperguss

Offnung max. 5 mm @ fiir Vorhénge-
schloss.

Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm.

Oberflichenbehandlung:

Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und
lackiert.

Befestigungsarten:
Zum Einbetonieren (mit Erdanker) oder
zum Aufdiibeln.

Zum Aufdiibeln Zum Einbetonieren
Gesamthohe 1.000 mm Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur
Ausfiihrung Oberflache Farbe - y N
ersandgew. " ersandgew. ]
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt feuerverzinkt 120.12.311 101,00 120.10.102 86,50
Wit Verschlusshilgel rot-weiR 85 120.12.749 10 120.11.389
fiir Vorhéngeschloss feuerverzinkt ’ e o
und lackiert UiGbY 27
schwarz-gelb 120.12.019 120.11.990
Universaldiibel mit Schraube 12/100 (4 St. pro Pfosten) 0,2 109.17.393 2,00
Mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) 4,95
Aufpreis pro Kettendse 2,10
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Sperrpfosten

PARATIift
Versenkbarer Sperrpfosten

Der PARATIift st viele Absperr-
Probleme. Ideal fiir StraBen und Pldtze,
die nur zeitweise fiir den Verkehr frei-
gegeben sind: FuBgangerzonen, Markt-
pldtze, Parkzonen, Garageneinfahrten,
Torbogen ...

Der Pfosten kann mit Dreikantschliissel
nach DIN 3223 in Sekunden versenkt
werden. Der Verkehr kann die nahezu
biindig einbetonierte Bodenhiilse
ungehindert diberrollen.

Wartung: Fir einwandfreie
Funktion wichtig. Mindestens
halbjéhrlich eingedrungenen
Schmutz beseitigen, alle beweg-
lichen Teile reinigen und den
Verschlusshaken fetten.
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Varianten:

« Halbautomatisch:
Nach dem Entriegeln driickt die Gas-
druckfeder das Oberteil nahezu kom-
plett aus der Bodenhiilse.
Kurzes, manuelles Anheben und der
Pfosten verriegelt automatisch. Zum
Versenken wird das Oberteil entriegelt
und einfach heruntergedriickt.

* Manuell:
Eine Spiralfeder driickt das Oberteil
nach dem Entriegeln 5 bis 8 cm aus der
Bodenhiilse. Durch manuelles Anheben

Aus Stahl
Komplett versenkbar
Mit Dreikantverschluss

Kaum spiirbare Uberfahrhéhe
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Ausfiihrung:
Oberteil: 76 mm @
2,5 mm Wandstérke
Unterteil: 100 x 100 mm
Gesamtldnge: 2.050 mm, davon
1150 mm Unterflur
Einfacher Einbau. Bei Beschédigung lasst

sich das Oberteil auswechseln.

Oberflachenbehandlung:
Oberteil feuerverzinkt oder feuerverzinkt
und lackiert (Bodengehduse feuer-

Einbauhinweis: Auf sachgeméRe

verriegelt der Pfosten automatisch. verzinkt). Drainage (Kiesfiillung) achten.
Zum Versenken wird das Oberteil Der PARATIift darf nicht in stehen-
entriegelt und manuell nach unten des Wasser (z.B. Grundwasser)
gefiihrt. montiert werden.
Ausfiihrung Oberfléche Farbe Verizrlusitgew. Artikel €/St.
feuerverzinkt rot-weil 140.12.403 390,00
Halbautomatisch und lackiert schwarz-gelb 140.13.465 390,00
feuerverzinkt feuerverzinkt e 140.10.070 380,00
feuerverzinkt rot-weild 140.16.470 326,00
Manuell und lackiert schwarz-gelb 140.13.448 326,00
feuerverzinkt feuerverzinkt 140.15.753 316,00
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 0,2 130.12.326 5,40




PARAT A
Herausnehmbarer
Sperrpfosten

Herausnehmbarer Sperrpfosten aus
Stahl, um Wege, Zufahrten und Plétze fiir
den Verkehr zu sperren oder voriiberge-
hend freizugeben.

Oberflichenbehandlung:
Feuerverzinkt und rot-weil lackiert

Befestigung:
Zum Einbetonieren mit Bodenhiilse.

Hinweis:

Bei Feuerwehrzufahrten mit der
ortlichen Behorde kléren, ob
Dreikantverschluss vorge-

Sperrpfosten

Aus Stahl

Zum Herausnehmen
Mit Zylinderschloss
Rastet selbsténdig ein
Drei Durchmesser

schrieben. Dann empfiehlt sich
der PARAT B.

SchlieBung:

Mit seitlichem Profil-Zylinderschloss,
gleichschlieBend, einschlieBlich drei
Schliisseln. Verriegelung rastet selbst-
standig ein.

Option: VerschiedenschlieBende

Ausfiihrung oder Einbau eines bauseits
gestellten Profilzylinders moglich
(SchlieBanlage).

Zubehor: selbst verriegelnde Abdeck-
kappe fiir Bodenhiilse, feuerverzinkt.

. @ x Wandstérke . Versandgew. ;

Ausfiihrung (mm) Kettendsen kg/St Artikel €/St.
0 135.17.983 139,00
1L 135.17.321 141,10

60x2,0 9
1R 135.19.561 141,10
2 135.17.753 143,20
Mit SchlieBzylinder 0 135.13.963 159,00
+3 Schlisseln, L 135.15.652 161,10
gleichschlieBend 76x2,5 9,5
Gesamthohe 1.330 mm 1R 135.18.630 161,10
davon 330 mm Unterflur 2 135.18.529 163,20
0 135.16.104 163,00
1L 135.18.794 165,10
70x70x 2,0 9,5

1R 135.15.678 165,10
2 135.16.662 167,20
60 0 135.17.900 18,70
Abdeckkappe 760 0,5 135.15.510 22,80
70x70 135.17.280 21,20
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Sperrpfosten

PARAT B
Herausnehmbarer
Sperrpfosten
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Fir StraBen und Platze, die nur voriiber-
gehend fiir den Verkehr freigegeben sind
und bei Bedarf gesperrt werden: FuR-
gangerzonen, Marktplatze, Parkplatze,
Garageneinfahrten ...

Von der Feuerwehr empfohlen
fiir Flachen und Zufahrtswege nach
DIN 14 090.

Keine Unfallgefahr bei herausgenomme-
nem Pfosten: Die mit der StraBendecke
biindige Bodenhiilse hat nur eine kleine
Offnung.

Oberflachenbehandlung:
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und
lackiert.

Befestigungsarten:

* Zum Einbetonieren mit Bodenhiilse

* Zum Aufdiibeln mit Spezial-Boden-
platte (250 x 100 x 45 mm).

SchlieBung:
Herausnehmbar durch Dreikant-
verschluss nach DIN 3223.

Aus Stahl

Zum Herausnehmen
Mit Dreikantverschluss
Drei Durchmesser
Zwei Befestigungsarten




Sperrpfosten

PARAT B - Wandstdrke 2 mm

Zum Einbetonieren
Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur

mit Spezial-Bodenplatte, Gesamthohe 1.000 mm

Zum Aufdiibeln

Oberfléche Farbe Kettendsen
Verf(ag?gt?e""' Artikel €/st. Verf(*;/"gt?e"‘" Artikel €/st.
0 130.12.406 91,00 130.12.177 99,90
feuerverzinkt feuerverzinkt 1 130.11.447 93,10 130.12.405 102,00
2 130.10.224 95,20 130.11.163 104,10
0 130.10.465 102,00 130.10.107 104,90
rot-weill 1 8 130.10.469 104,10 8 130.12.123 107,00
eRET e ZiNkE 2 130.10.674 106,20 130.13.073 109,10
und lackiert 0 130.12.117 102,00 130.13.067 104,70
schwarz-gelb 1 130.10.884 104,10 130.11.823 106,80
2 130.12.775 106,20 130.10.608 108,90
PARAT B - Wandstarke 2,5 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur mit Spezial-Bodenplatte, Gesamthéhe 1.000 mm
Oberfldche Farbe Kettendsen
Verf(ag’/‘gfe""' Artikel €/st. Verf(‘j”“gfe""- Artikel €/st.
0 131.10.765 96,00 131.10.590 109,90
feuerverzinkt feuerverzinkt 1 131.10.026 98,10 131.11.519 112,00
2 131.12.483 100,20 131.10.301 114,10
0 131.11.804 112,00 131.11.899 114,90
rot-weill 1 9,5 131.11.699 114,10 9,5 131.11.829 117,00
e TzineT 2 131.12.397 116,20 131.12.845 119,10
und lackiert 0 131.11.243 112,00 131.12.194 114,90
schwarz-gelb 1 131.13.143 114,10 131.10.654 117,00
2 131.11.584 116,20 131.12.543 119,10
PARAT B - Wandstarke 2 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur mit Spezial-Bodenplatte, Gesamthohe 1.000 mm
Oberfléche Farbe Kettendsen
Verfg‘;gt?e""' Artikel €/st. Veriyggew' Artikel €/st.
0 132.12.656 105,00 132.12.953 118,90
feuerverzinkt feuerverzinkt 1 132.10.082 107,10 132.10.775 121,00
2 132.10.487 109,20 132.11.711 123,10
0 132.12.385 122,00 132.12.527 125,90
rot-weill 1 9,5 132.11.423 124,10 9 132.12.665 128,00
feLeVerZinkL 2 132.12.069 126,20 132.10.356 130,10
und lackiert 0 132.11.027 122,00 132.10.498 125,90
schwarz-gelb 1 132.11.968 124,10 132.11.433 128,00
2 132.12.921 126,20 132.12.388 130,10
Zubehor Veriygﬁew' Artikel €/st.
Universaldiibel mit Schraube 12/100 (4 St. pro Pfosten) a5 109.17.393 2,00
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) ' 130.12.326 5,40
Zusétzliche Bodenhiilse (zum sicheren Aufbewahren des Oberteils) 0,5 130.10.004 34,40
PARAT 60 mm @ mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) 345
PARAT 76 mm @ mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) 4,45
PARAT 70 x 70 mm mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) 4,95
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Sperrpfosten

SESAM Kipp-Pfosten
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Seit Jahrzehnten bewahrt: Kippbarer
Sperrpfosten aus Stahl zum Sperren
oder voriibergehenden Freigeben von
Verkehrswegen, Parkplatzen, Sperrzonen
und Feuerwehrzufahrten nach

DIN 14 090.

Reduzierte Uberfahrhéhe: 78 mm.

Ausfiihrung:

Robuster Stahlpfosten 70 x 70 mm
2 mm Wandstérke

Bodenplatte: 140 x 160 x 10 mm

Oberflachenbehandlung:
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und
lackiert.

Befestigungsarten:
Zum Einbetonieren oder zum Aufdiibeln.

SchlieBung:

Wahlweise mit gleichschlieBendem
Rundzylinder-Schloss, einschlieBlich zwei
Schliisseln (SESAM A) oder Dreikant-
verschluss nach DIN 3223 (SESAM B).

Option: Rundzylinder-Schloss verschie-
denschlieBend (kein Aufpreis).

Hinweis:
Bei Bestellung mit einer Ose bitte
Kipprichtung angeben.

Aus Stahl

Robust

Mit Dreikant- oder Zylinderschloss
Umlegbar




Sperrpfosten

Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur Gesamthdhe 1.000 mm
Ausfiihrung Oberfléche Farbe ] T
ersandgew. " ersandgew. ;
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt feuerverzinkt 116.12.751 158,00 116.12.377 146,00
Mit SchlieBzylinder
+2 Schliisseln, rot-weil 10 116.12.098 10 116.10.429
gleichschlieBend feuerverzinkt
und lackiert R a1
schwarz-gelb 116.12.961 116.10.855
Zubehor U Artikel €/St.
kg/St.
Universaldiibel mit Schraube 12/100 (4 St. pro Pfosten) 02 109.17.393 2,00
Zusatzschlissel fiir Zylinderschloss (gleichschlieBend) ' 110.12.571 9,90
Mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) 4,95
Aufpreis pro Kettendse 2,10
VerschiedenschlieBend ohne Aufpreis
m SESAM B - Wandstarke 2 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Gesamthdhe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur Gesamthdhe 1.000 mm
Ausfithrung Oberfléche Farbe v i y q
ersandgew. ; ersandgew. :
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt feuerverzinkt 116.10.390 151,00 116.13.017 139,00
Mit Dreikant-
verschluss, rot-weil 10 116.11.675 10 116.12.343
ohne Schliissel feuerverzinkt
und lackiert LaZELY LY
schwarz-gelb 116.10.783 116.10.271
Zubehor Versandgew. Artikel €/st.
kg/St.
Universaldiibel mit Schraube 12/100 (4 St. pro Pfosten) 02 109.17.393 2,00
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) ' 130.12.326 5,40
Mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) 4,95
Aufpreis pro Kettendse 2,10

Kipprichtung fiir Pfosten
mit einer Ketten-Ose
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Sperrpfosten

* Aus Stahl

* Integrierter Anfahrschutz
* Mit ZylinderschlieBung

* Reifenschonend

SESAM-privat
Kipp-Pfosten

Der extraflache Parkbiigel: Mit dem
einzigartigen SESAM-privat schiitzen Sie

Parkplatze zuverldssig vor Fremdparkern.

« Die minimierte Uberfahrhéhe (68 mm)
ist von allen Fahrzeugtypen miihelos
tiberfahrbar.

* Der Anfahrschutz schont die Reifen.

* AuBerordentlich stabil durch die
seitliche Fiihrung des Oberteils.

Oberflachenbehandlung:
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt mit
reflektierenden Rotringen oder zusétzlich
wei lackiert.

Befestigungsarten:
Zum Einbetonieren oder zum Aufdiibeln.

SchlieBung:
Mit verschiedenschlieBendem Zylinder-

schloss, einschlieBlich zwei Schliisseln.

Ausfiihrung:
Robuster Stahlpfosten 70 x 50 mm
3 mm Wandstérke

Option: Zylinderschloss gleichschlieRend
(kein Aufpreis) oder Profilzylinderschloss

0000 )" SO SO0
. ) RS o ANESC o
Sperrbreite 780 mm vorgerichtet. %55’0% gbod'go
Bodenplatte: 220 x 140 x 68 mm &”4053: :g‘lg@%
433%5 S
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Gesamthohe 900 mm, davon 330 mm Unterflur mit Bodenplatte, Gesamthohe 570 mm
Ausfiihrung Oberflache Farbe T— p—
ersandgew. 8 ersandgew. q
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt feuerverzinkt 112.13.935 136,60 112.18.153 107,00

Mit SchlieBzylinder feuerverzinkt mit T
+2 Schidsseln reflektierenden fe”e”ﬂz'“kt 112.19.774 154,60 112.19.889 125,00
verschieden- Rotringen L i
schlieBend

feuerverzinkt,

lackiert und mit g

reflektierenden rot-weill 112.14.005 188,60 112.14.827 159,00

Rotringen

Universaldiibel mit Schraube 12/100 (4 St. pro Pfosten) 0,2 109.17.393 2,00
Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder 19,10
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SESAM-Sprint
Kipp-Pfosten

Dieser patentierte Kipp-Pfosten
begeistert: zuverldssige Technik, moder-
nes Design, attraktiver Preis.

Das lastige Biicken entfallt: Einfach auf
das FuBpedal treten und der Pfosten
richtet sich - unterstiitzt durch eine
Gasdruckfeder - selbstdndig auf. Das
Umlegen ist ebenso einfach: Mit dem
Schliissel entriegeln, einen leichten StoB
geben und der SESAM-Sprint legt sich
sanft auf den Boden.

Die Uberfahrhéhe ist mit 75 mm auch
fiir Fahrzeuge mit Spoilern vollig
unproblematisch.

Ausfiihrung:

Profilierter Aluminiumpfosten 70 x 50 mm
3 mm Wandstéarke

Bodenplatte: 250 x 90 mm

Oberflachenbehandlung:
Aluminium eloxiert mit rotem Reflex-
streifen.

Befestigung:

Zum Aufdiibeln.

Befestigungsdiibel im Lieferumfang
enthalten.

SchlieBung:

Mit gleichschlieBendem oder ver-
schiedenschlieBendem Rundzylinder-
Schloss, einschlieBlich zwei Schliisseln.

Sperrpfosten

Aluminiumpfosten
Umlegbar
Bequemes Bedienen
Korrosionsbestandig
Modernes Design

Ausfiihrung Gesamthhe (mm) SchlieBung Veriygtgew Arikel st
gleich-
hlieRzvlind schlieRend 114.19.490
Mit SchlieBzylinder
+2 Schliisseln 950 " 55 PR
verschieden-
schlieRend 114.14.132
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Sperrpfosten

SESAMplus Kipp-P.

fosten

Einbauhinweis: Auf sachgeméRe
Drainage (Kiesfiillung) achten.
Der SESAMplus darf nicht in
stehendes Wasser (z.B. Grund-

wasser) montiert werden

Wartung: Fiir einwandfreie
Funktion wichtig. Mindestens

halbjahrlich eingedrunge

nen

Schmutz beseitigen, alle beweg-

lichen Teile reinigen.

Moderner Kipp-Pfosten, der die Ver-
kehrsflache in vollem Umfang erhélt und
Stolperfallen vermeidet. Im umgeklapp-
ten Zustand verschwindet der SESAMplus
biindig in einer robusten Bodenwanne.
Das Fahrzeug kann den Pfosten dann
ungehindert iiberrollen.

Ideal zum Sperren von Verkehrswegen
aller Art, Parkplatzen, Garageneinfahrten,
Feuerwehrzufahrten nach DIN 14 090 ...

Das Aufrichten des Oberteils geschieht
mittels eines speziellen Drahtbiigels.

Ist der Pfosten aufgerichet, wird die
offene Wanne (Aluminium) automatisch
durch eine stabile Metallplatte geschiitzt.
Dadurch keine Stolpergefahr.

Aus Stahl

Ebenerdige Montage

Keine Stolpergefahr

Mit Dreikant- oder Zylinderschloss

Umlegbar

Ausfiihrung:

Robuster Stahlpfosten 70 x 70 mm
900 mm Uberflur

2 mm Wandstérke

Oberflichenbehandlung:
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und
lackiert.

Befestigung:

Zum Einbetonieren. Durch horizontale
Montageart duBerst geringe Einbautiefe.
Auf waagerechten Einbau achten.

SchlieBung:

Wahlweise mit gleichschlieBendem
Rundzylinder-Schloss, einschlielich zwei
Schliisseln (Modell A) oder Dreikantver-
schluss (Modell B) nach DIN 3223.

‘2(}

S
PO B AN j>
SRS

SESAMplus A SESAMplus B
mit SchlieBzylinder + 2 Schliisseln mit Dreikantverschluss, ohne Schliissel
Ausfiihrung Oberfléache Farbe y d —
ersandgew. g lersandgew. g
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.

feuerverzinkt feuerverzinkt 113.11.014 346,00 113.12.225 346,00
Gesamthdhe 900 mm rot-weil} 24 113.10.561 24 113.11.493

feuerverzinkt

und lackiert LY LY

schwarz-gelb 113.13.584 113.16.473

Zusatzschliissel fiir Zylinderschloss (gleichschlieBend) 02 110.12.571 9,90
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) ' 130.12.326 5,40
Mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) 4,95
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CITY-Poller WIEN

Die CITY-Poller sind von Architekten und
Stadtplanern hochgeschétzt. Langlebige
Qualitat.

Runder Stahlpoller aus Giitestahl mit
geformter Aluminiumkappe.

Oberfliche:
Feuerverzinkt und zusétzlich graubraun
lackiert (RAL 8019).

Alle Ausfiihrungen wahlweise mit
Kettendsen.

Poller

* Aus Stahl

« Schlichte Eleganz

* Langlebig

* Zwei Befestigungsarten
* Drei Durchmesser

Befestigungsarten:

* Zum Einbetonieren

 Zum Herausnehmen durch seitlichen
Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder
mit gleichschlieBendem Zylinderschloss,
einschlieBlich 3 Schliisseln.

Zum Einbetonieren Zum Herausnehmen mit Dreikant Zum Herausnehmen mit Zylinderschloss
Gesamthdhe 1.250 mm, 950 mm Uberflur Gesamthohe 1.250 mm, 950 mm Uberflur gleichschlieBend
foten | Versndsew | e | g | VR | e | gs | Ve | e | gt
0 160.24.262 63,00 160.21.059 148,00 160.21.544 173,00
1 6,5 160.21.036 71,90 9 160.23.417 156,90 9 160.22.889 181,90
2 160.29.278 80,80 160.29.628 165,80 160.25.794 190,80
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 03 130.12.326 5,40

Zum Einbetonieren

Gesamthéhe 1.250 mm, 950 mm Uberflur

Zum Herausnehmen mit Dreikant
Gesamthdhe 1.250 mm, 950 mm Uberflur

Zum Herausnehmen mit Zylinderschloss

gleichschlieBend

e Vemandgew. | phel | gt | VB e | gs | Ve g | gt

0 160.23.890 78,00 160.21.942 172,00 160.29.018 197,00

1 9 160.21.214 86,90 13 160.23.986 180,90 13 160.20.070 205,90

2 160.20.101 95,80 160.25.003 189,80 160.21.543 214,80
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 0,3 130.12.326 5,40

Zum Einbetonieren

Gesamthéhe 1.250 mm, 950 mm Uberflur

Zum Herausnehmen mit Dreikant
Gesamthohe 1.250 mm, 950 mm Uberflur

Zum Herausnehmen mit Zylinderschloss

gleichschlieBend

Ketten- Ve’fg/‘gfe""' Artikel €/st. Ve'f(ag’/‘gfe""' Artikel €/st. Ve’f(ygﬁew' Artikel €/st.

0 160.10.243 93,00 160.10.569 188,00 160.20.581 214,00

1 11 160.12.253 101,90 17 160.12.939 196,90 17 160.24.137 222,90

2 160.10.075 110,80 160.12.155 205,80 160.24.653 231,80
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 03 130.12.326 5,40




Edelstahlpoller

* Aus Edelstahl

* Dezent und wirkungsvoll
* Langlebig

* Drei Befestigungsarten
* Drei Durchmesser

CITY-Poller MILANO Elegante, wertbesténdige und anspruchs- | Befestigungsarten:
volle Qualitdt. Mit eingepresster Kappe. * Zum Einbetonieren
* Zum Aufdiibeln mit Bodenplatte
 Zum Herausnehmen durch seitlichen Il Il
Dreikantverschluss nach DIN 3223.
Alle Ausfiihrungen wahlweise mit
Kettendsen.
Zubehor: Hochwertige Gliederkette aus
Edelstahl.
. @ x Wandstérke | Versandgew. ]
Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St.
Zum Einbetonieren 60x2 8 167.13.331 84,00
925 mm Uberflur 76 x2 9 167.15.826 103,00
260 mm Unterflur 102x2 10 167.15.704 127,00
. P 60x2 7 167.16.096 133,00
Zum Aufdiibeln mit Bodenplatte
931 mm Uberflur 76x2 9 167.14.669 153,00
102x2 11 167.16.653 176,00
Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss e : ULl 22t
925 mm Uberflur 76x2 10 167.16.363 149,00
260 mm Unterflur 102x2 1 167.19.875 179,00
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 0,2 130.19.417 12,00
Ausfithrung mit Kettenosen auf Anfrage
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Edelstahlpoller

* Aus Edelstahl

* Elegantes Design

* Fiir hochste Anspriiche
* Drei Befestigungsarten
* Drei Durchmesser

CITY-Poller BERLIN Ein handwerkliches Meisterstiick: Edles Drei Querschnitte: Ein kraftvoller Poller Befestigungsarten:
Material in aufwendiger Verarbeitung. mit 108 mm @, sowie schlankere Varian- | * Zum Einbetonieren
ten mit 60 oder 76 mm @. * Zum Aufdiibeln mit Bodenplatte
Der nahtlose Ubergang zur hochglanz- * Zum Herausnehmen durch seitlichen
polierten Kappe verleiht dem Poller einen | Alle Ausfiihrungen wahlweise mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
noblen Charakter. Ein anspruchsvoller Kettendsen. oder mit gleichschlieBendem Zylinder-
Poller, langlebig und zeitlos reprasentativ. schloss, einschlieBlich 3 Schliisseln.

Zubehor: Sockelring und hochwertige
Gliederkette aus Edelstahl.

. @ x Wandstérke | Versandgew. :
Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St.
Zum Einbetonieren 60 x2 7 167.18.689 79,50
900 mm Uberflur 76 x2 9 167.17.883 91,00
300 mm Unterflur 108 x2 1 167.16.287 129,00
. , 60x2 6 167.18.490 117,00
g(')'(')“m‘;:'ﬁt'em': mit Bodenplatte 76x2 8 167.16.483 129,00
108 x 2 10 167.13.788 179,00
Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss EOME 5 ELIEES ALY
900 mm Uberflur 76 x2 9 167.18.723 232,00
300 mm Unterflur 108x2 105 167.13.750 328,00
Zum Herausnehmen 762 9 167.14.189 218,00
mit Zylinderschloss, gleichschlieBend
900 mm Uberflur
300 mm Unterflur 108x2 105 167.15.768 272,00
60 03 167.14.049 15,70
Sockeiring 76 04 167.18.323 19,80
fiir alle Befestigungsarten : = z
108 05 167.13.917 25,30
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 0,2 130.12.326 5,40
Aufpreis pro Kettendse (Edelstahl) 13,45
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Abfallbehilter aus Edelstahl

MORION
Abfallbehélter DS35
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Mit dem MORION Abfallbehélter
schaffen Sie Ordnung und Sauberkeit
im offentlichen Bereich und auf dem
Betriebsgeldnde. Elegante, moderne
Form - kombiniert mit robuster Qualitét
und hoher Funktionalitét.

Komplett aus hochwertigem Edelstahl
AISI 304 (V2A) gefertigt.

Verriegelung mit seitlichem Dreikant-
verschluss (Schliissel inklusive). Gehduse
aus Lochblech zur Aufnahme des ver-
zinkten Innenbehdlters (inklusive).

Rohrbogenkonstruktion mit integriertem
Schutzdach. Leichte Entnahme des
Miillbeutels durch Kippmechanismus.
Ablaufbohrung fiir Fliissigkeiten.

Komplett aus Edelstahl
Robust

Elegantes Design

Mit Dreikantverschluss
Zwei Befestigungsarten

Befestigung:
Zum Aufdiibeln mit angeschweifter
Edelstahlplatte.

Alternativ zum Einbetonieren:
Zwei zusatzliche Bodenrohre (Zubehor)
werden mit der Bodenplatte verschraubt.

1.1

. Abmessung (mm) Versandgew. ;
Abfallbehdlter DS35 HxBxT ke/St. Artikel €/St.
Mit Inneneimer 35 | 1.150 x 580 x 380 14 512.27.575 416,00
Zubehor Versandgew. Artikel €/St
kg/St. :
Bodenrohr zum Einbetonieren: 2 Stiick pro Abfallbehlter 1,5 512.27.861 18,60




MORION Fahrradstinder
fiir 2 bis 6 Réider

Stabiler Fahrradstander aus feuerver-
zinktem Stahl, mit Biigeln aus Rundrohr,
19 mm @.

Platzsparend durch hoch- und tief-
gestellte Biigel. Auch fiir Mountainbikes
(bis 55 mm Reifenbreite) und Rader mit
Scheibenbremsen geeignet.

Zwei Ausfiihrungen:

« Bogenformiger Biigel fiir ein- und
zweiseitiges Einstellen der Réder

« Gerader Biigel fiir einseitiges Einstellen

der Rader.

Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand,

Montagematerial und Anleitung bei-

liegend.

Fahrradstinder

* Feuerverzinkt
« Stabil und robust

* Zwei Design-Varianten
* Zusétzlich zum Aufdiibeln

Bogenformiger Biigel, 415 mm hoch, 390 mm tief

Anzahl Fahrrader ?l:fl::‘;' Ver?(;rllgtgew. Artikel €/St.

2 700 9 169.13.535 57,00

3 1.050 12 169.18.628 73,50

4 1.400 16 169.15.104 92,00

5 1.750 20 169.14.981 108,00

6 2.100 24 169.15.566 127,00

Gerader Biigel, 415 mm hoch, 550 mm tief

nzahl Fahrrader ike .
Anzahl Fahrrid m:? "e’f(‘;'/‘gtge""- Artikel €/st

2 700 1 169.19.379 59,50

3 1.050 13 169.17.164 77,50

4 1.400 16,5 169.14.842 93,00

5 1.750 21 169.13.432 117,00

6 2.100 25 169.13.416 134,00
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Fahrradstinder

MORION Fahrradstidnder, kompakt

fiir 4 oder 5 Réider

Fahrradstander aus Stahl, galvanisch ver-

MORION Fahrrad-Wandparker

Schwenkbarer Fahrradbiigel zur Wand-

zinkt, Biigel aus Rundrohr. Ausgelegt fiir * Galvanisch verzinkt montage. Aus Stahl, galvanisch verzinkt, * Galvanisch verzinkt
mittlere Beanspruchung (z.B. Betriebe, « Stabil Biigel aus Rundrohr. Mit Wandplatte zum * 180° schwenkbar
kleinere Wohnanlagen, Privathduser). « Vormontiert Andiibeln. Platzsparend, fiir individuellen * Vormontiert

* Preisgiinstig Einsatz. * Zur Wandmontage
Fiir ein- und zweiseitiges Einstellen der * Zusétzlich zum Aufdiibeln * Preisgiinstig

Réder. Auch fiir Mountainbikes (bis 50
mm Reifenbreite) geeignet.

Fertig vormontiert. Sofort einsatzfahig.

AuBerst preisgiinstig.

Fiir alle Rader bis 50 mm Reifenbreite
geeignet. Bis zu 180° schwenkbar fiir
seitlich versetztes Einstellen der Fahr-
rader. Leicht einstellbar, fertig vor-
montiert. Sofort einsatzfahig.

255 mm hoch, 330 mm tief 335 mm hoch, 285 mm tief
Anzahl Breite Versandgew. - Anzahl Breite Versandgew. .
Fahrrader (mm) kg/St. Artikel €/st. Fahrrader (mm) kg/St. Artikel €/st.
4 1.210 10 169.15.334 51,00
1 90 25 169.17.113 20,40
5 1.320 12 169.19.382 58,50
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MORION Fahrradstdnder
mit Anlehnbligel

Stabiler Fahrradsténder aus feuer-
verzinktem Stahl, mit zusatzlichem
Anlehnbiigel.

Optimierter Diebstahlschutz durch
integrierte Schlossdse. Der Stiitzbiigel
verhindert das mutwillige Umdriicken
des Rades (verbogene Felge). Zusatzlich
rote Kunststoff-Ummantelung des
Anlehnbiigels als Anschlagschutz.

Platzsparend durch hoch- und tief-
gestellte Biigel. Fir einseitiges Einstellen
der Réder. Auch fiir Mountainbikes
(bis 55 mm Reifenbreite) geeignet.

Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand,
Montagematerial und Anleitung bei-
liegend.

Fahrradstinder

Feuerverzinkt

Stabil und robust

Mit Stiitzbiigel

Ose fiir Fahrradschloss

Zusétzlich zum Aufdiibeln

845 mm hoch, 940 mm tief
Anzahl Breite Versandgew. ]
Fahrrader (mm) kg/St. Artikel €/st.
2 700 14,5 169.16.895 163,00
4 1.400 28,5 169.17.082 318,00
6 2.100 42,5 169.19.864 496,00
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Fahrrad Anlehnbiigel

CITY-Anlehnbiigel COPPA CITY-Anlehnbiigel VUELTA
EU' EU'
NEU* NEU*
Anlehnbiigel aus rechteckigem Anlehnbiigel aus Rundstahl, feuer-
Stahlrohr, feuerverzinkt und beschichtet. « Aus Stahl verzinkt und beschichtet. * Aus Stahl
Aufwandige Konstruktion mit * Rechteckrohr Optisch angelehnt an den Anlehnbiigel * Rundrohr
ansprechender, moderner Formgebung. * Aufwéndige Gestaltung COPPA, jedoch mit flieBenden Formen. * FlieBende Form
* Modernes Design * Harmonisches Design

Aus Rechteck-Stahlrohr 60 x 40 mm. Aus Rundrohr 48 mm.
Oberfliche: Oberfliche:
* Feuerverzinkt und zusétzlich anthrazit * Feuerverzinkt und zusétzlich anthrazit

mit Eisenglimmer (DB 703) in neu- mit Eisenglimmer (DB 703) in neu-

artiger Feinstruktur-Optik beschichtet. - artiger Feinstruktur-Optik beschichtet. -
« nur feuerverzinkt. * nur feuerverzinkt.
Befestigungsarten: Befestigungsarten:
* Zum Einbetonieren 2 * Zum Einbetonieren ?’
* Zum Aufdiibeln * Zum Aufdiibeln

800 mm Uberflur, 700 mm breit 800 mm Uberflur, 700 mm breit

q Versandgew. - q Versandgew. ;

Farbe Befestigung kg/St. Artikel €/St. Farbe Befestigung kg/St. Artikel €/St.

feuerverzinkt zum Einbetonieren 171.26.688 | 117,00 feuerverzinkt zum Einbetonieren 171.29.695 | 113,00

feuerverzinkt zum Aufdiibeln s 171.21.382 | 133,00 feuerverzinkt zum Aufdiibeln 125 171.22.178 | 129,00

feuerverzinkt + DB703 | zum Einbetonieren ' 171.22.675 | 135,00 feuerverzinkt + DB703 | zum Einbetonieren ' 171.29.869 | 131,00

feuerverzinkt + DB703 | zum Aufdiibeln 171.25.337 | 152,00 feuerverzinkt + DB703 | zum Aufdiibeln 17127913 | 147,00
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Fahrrad Anlehnbiigel

CITY-Anlehnbiigel GIRO CITY-Anlehnbiigel TOUR

NEU! NEU!

Anlehnbiigel aus Stahl, feuerverzinkt Anlehnbiigel aus Stahl, feuerverzinkt

und beschichtet. * Aus Stahl und beschichtet. * Aus Stahl
Kombination aus Rund- und Quadrat- * Rund-/Quadratrohr Kombination aus Rund- und Quadrat- ¢ Rund-/Quadratrohr
rohr. Ringform strahlt angenehme * Ring-Form rohr. Klassische, robuste Formgebung. * Robust
Leichtigkeit aus. * Preisgiinstig * Klassisches Design
« zeitloses Design Aus Rundrohr 48 mm und Mittelpfosten
Aus Rundrohr 42 mm und Mittelpfosten 70 x 70 mm.
70 x 70 mm.
Oberfldche:
Oberflache: * Feuerverzinkt und zusétzlich anthrazit 820

* Feuerverzinkt und zusétzlich anthrazit
mit Eisenglimmer (DB 703) in neu-
artiger Feinstruktur-Optik beschichtet.

* nur feuerverzinkt.

1
|
mit Eisenglimmer (DB 703) in neu- B I
artiger Feinstruktur-Optik beschichtet. |
* nur feuerverzinkt.

Befestigungsarten:
 Zum Einbetonieren
 Zum Aufdiibeln

Befestigungsarten:
 Zum Einbetonieren
 Zum Aufdiibeln

800 mm Uberflur, 650 mm breit 800 mm Uberflur, 820 mm breit

Farbe Befestigung Veriz/ntsitg-ew. Artikel €/St. Farbe Befestigung Ver?::/ngtg.ew. Artikel €/St.
feuerverzinkt zum Einbetonieren 171.26.374 98,50 feuerverzinkt zum Einbetonieren 171.21.197 | 105,00
feuerverzinkt zum Aufdiibeln 15 171.22.579 109,00 feuerverzinkt zum Aufdiibeln 125 171.24.673 113,00
feuerverzinkt + DB703 | zum Einbetonieren 171.27.900 114,00 feuerverzinkt + DB703 | zum Einbetonieren 171.25.361 119,00
feuerverzinkt + DB703 | zum Aufdiibeln 171.22.144 124,00 feuerverzinkt + DB703 | zum Aufdiibeln 171.22.397 131,00
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Systemgeldnder

MORION Systemgeldnder
Stahl

120

Variables Schutzgelander im Baukasten-
system. Sichert Verkehrswege im Betrieb,
auf offentlichen StraBen und Pldtzen.
Trennt Fahrbahnen oder verschiedene
Verkehrsarten voneinander (OPNV,
Haltestellen). Einsatz als Umlaufsperre
oder Personenleitsystem.

Praktisch: Variabel einstellbare Verbin-
dungselemente korrigieren bei unebenen
Boden den Hohenausgleich.

Zwei Modelle:
Design URBAN und Design CLASSIQUE.

Bestehend aus:

Stand- und Querrohre, formschonen
Schellen und Kappen aus Aluminium,
elektrisch nicht leitenden Verbindungs-
teilen aus Kunststoff, Edelstahlschrauben.

Standard-Uberflurhéhe 1.000 mm gemaR
Arbeitsstatten-Richtlinien.

Beliebige horizontale Winkel iiber 90°
und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45°
einstellbar.

Oberflichenbehandlung:
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und
lackiert.

Befestigungsarten:

* Zum Einbetonieren

* Zum Aufdiibeln mit Bodenplatte

* Zum Herausnehmen aus nicht
verschlieBbarer Bodenhiilse

Fiir eine schlankere Optik sind die Quer-
rohre auch mit 48 mm @ lieferbar.

Andere Ausfiihrungen (Hohe, Lange,
Farbe) oder Edelstahl auf Anfrage.

Aus Stahl

Variables Baukastensystem

Optisch ansprechend
Montagefreundlich
Zwei Modelle

Drei Befestigungsarten

90°

+270°

+45°




Systemgeldnder

Design URBAN - Standrohr aus Stahl, mit Abdeckkappe - 2,0 mm Wandstérke

Zum Einbetonieren

60/1.330 mm; davon 330 mm Unterflur
oder zum Einsetzen in MORION Bodenhiilse

Zum Aufdiibeln
60/1.000 mm;

mit Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm

Oberfléche Farbe
Versandgew. ; Versandgew. :
ke/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt feuerverzinkt 191.10.257 23,80 191.11.788 38,80
. rot-weill 55 191.12.087 34,80 6,5 191.10.373 57,00
feuerverzinkt
und lackiert
schwarz-gelb 191.11.064 35,40 191.11.070 57,00
Nicht verschlieBbare MORION Bodenhiilse 03 100.10.773 10,90
Bodenhiilse aus Grauguss; komplett mit Klemm- und Gewindering 3 150.18.049 20,20
Design CLASSIQUE - standrohr aus Stahl, mit Abdeckkappe - 2,0 mm Wandstarke
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
60/1.330 mm; davon 330 mm Unterflur 60/1.000 mm;
Oberfliche Farbe oder zum Einsetzen in MORION Bodenhiilse mit Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm
Versandgew. ; Versandgew. .
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt feuerverzinkt 191.10.603 25,40 191.10.815 40,40
. rot-weill 55 191.11.532 36,20 6,5 191.11.756 58,50
feuerverzinkt
und lackiert
schwarz-gelb 191.12.494 36,20 191.12.711 59,00
Nicht verschlieBbare MORION Bodenhiilse 03 100.10.773 10,90
Bodenhiilse aus Grauguss; komplett mit Klemm- und Gewindering 3 150.18.049 20,20

Querrohr 60 mm mit Schellen - 2,0 mm Wandstarke

2.000 mm; RastermaR 2.170 +/- 5 mm 1.500 mm; RastermaR 1.670 +/- 5 mm 1.000 mm; Rastermal 1170 +/- 5 mm
Oberfldche Farbe v . v 0 y 0
ersandgew. - ersandgew. - ersandgew. ;

kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.

feuerverzinkt feuerverzinkt 191.13.077 52,00 191.11.891 47,80 191.11.348 43,40

. rot-weill 8,5 191.11.603 76,00 7 191.11.746 69,00 55 191.12.964 62,50
feuerverzinkt
und lackiert

schwarz-gelb 191.10.789 76,00 191.11.722 72,50 191.10.311 65,50

Querrohr 48 mm mit Schellen - 2,0 mm Wandstarke

Oberflache

Farbe

2.000 mm; RastermaR 2.170 +/- 5 mm

1.500 mm; RastermaR 1.670 +/- 5 mm

1.000 mm; Rastermal 1.170 +/- 5 mm

Versandgew. . Versandgew. - Versandgew. g
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt feuerverzinkt 191.16.639 49,50 191.14.415 46,40 191.17.798 42,20
i rot-weill 75 191.19.773 73,50 6 191.16.468 67,00 4,5 191.17.857 61,00
feuerverzinkt
und lackiert
schwarz-gelb 191.13.934 77,00 191.19.929 69,50 191.14.802 64,00
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Sperrschranken

COMPACT Systemschranke mit Gasdruckfeder M VIDEO)),

122



Systemschranke mit integrierter Gas-
druckfeder fiir hohen Bedienkomfort.
Die moderne Optik, der hohe Qualitéts-
anspruch und die bereits vollwertig
ausgestattete Standardausfiihrung lassen
kaum Wiinsche offen:

« Alle Stahlteile verzinkt und rot
pulverbeschichtet.

* Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen.

« EinschlieBlich SchlieBzylinder.

Zwei Ausfiihrungen:
Mit festem Auflagepfosten oder mit

Pendelstiitze.

Dreh- und Auflagepfosten zum Auf-

diibeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).

Der Verschlussbolzen der COMPACT
Systemschranke rastet in offener und
geschlossener Position automatisch ein.
AbschlieBbar durch verschieden-
schlieRenden Rundzylinder, einschlieBlich
2 Schliisseln. (Der Schliissel lasst sich nur
in eingerastetem Zustand abziehen.)

Weitere SchlieBoptionen:

« Dreikantverschluss statt Rundzylinder

* Rundzylinder gleichschlieBend

« Vorbereitet fiir kundenseitigen
Profilzylinder

MaBe:

Drehpfosten: 220 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
Auflagepfosten: 50 x 50 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Alu-Baum: 90 x 60 mm

Sperrschranken

* Hoher Bedienkomfort

 Kompakte Bauform

* Verschiedene SchlieBvarianten

« SicherheitsschlieBung
(automatisch einrastend)

25 25
T» lg > |« v g
*
g LB —
T
/// <« —> ?
130 200
COMPACT Systemschranke mit Gasdruckfeder Mit Pendelstiitze Mit Auflagepfosten
. Gesamtbreite Lichte Weite Versandgew. ] Versandgew. g
Ausfiihrung (mm) (mm) kg/St Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
3.320 2.900 60 222.24.949 786,00 75 222.29.410 906,00
3.820 3.400 70 222.25.156 816,00 85 222.28.372 936,00
Zum Aufdilbel 4.320 3.900 80 222.22.549 846,00 95 222.25.184 966,00
um u be '.|' . 4.820 4.400 90 222.27.060 876,00 105 222.23.852 1.001,00
Rundzylinder mit 2 Schliisseln
5.320 4.900 100 22222516 906,00 115 222.27.798 1.036,00
5.820 5.400 110 222.26.548 936,00 125 222.20.858 1.071,00
6.320 5.900 120 222.24.380 966,00 135 222.29.758 1.106,00
Zubehor Artikel €/St.
Ersatz-Dreikantschliissel 130.19.874 5,20
Drehpfosten zum Einbetonieren (Ausfiihrung mit Pendelstiitze) 85,80
Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren (Ausfiihrungen mit Auflagepfosten) 160,90
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder 11,60
Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder 78,50
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Sperrschranken

COMPACT Systemschranke mit Gegengewicht M VIDEO)),

2
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Sperrschranke mit hoher Funktionalitét

und formschoner Optik.

Leicht zu bedienen durch im Schranken-
baum eingelassenes, ldngenabhangiges
Gegengewicht.

« Alle Stahlteile verzinkt und rot
pulverbeschichtet.

* Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen.

« EinschlieBlich SchlieBzylinder.

Zwei Ausfiihrungen:
Mit festem Auflagepfosten oder mit

Pendelstiitze.

Dreh- und Auflagepfosten zum Auf-

diibeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).

Der Verschlussbolzen der COMPACT
Systemschranke rastet in offener und
geschlossener Position automatisch ein.
AbschlieBbar durch verschieden-
schlieBenden Rundzylinder, einschlieBlich
2 Schliisseln. (Der Schliissel lasst sich nur
in eingerastetem Zustand abziehen.)

Weitere SchlieBoptionen:

« Dreikantverschluss statt Rundzylinder

* Rundzylinder gleichschlieBend

« Vorbereitet fiir kundenseitigen
Profilzylinder

MaBe:
Drehpfosten: 220 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm

Auflagepfosten: 50 x 50 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Alu-Baum: 90 x 60 mm

«——205——!

Sperrschranken

* Einfache Bedienung

* Robuste Konstruktion

* Verschiedene SchlieBvarianten

* SicherheitsschlieBung
(automatisch einrastend)

25 25
—>| ‘4— > <y
I+ ="
g L. [B —
| 4 -ty
135 <200 —
COMPACT Systemschranke mit Gegengewicht Mit Pendelstiitze Mit Auflagepfosten
. Gesamtbreite | Lichte Weite | Versandgew. ; Lichte Weite | Versandgew. q
Ausfiihrung (mm) (mm) kg/St. Artikel €/St. (mm) kg/St. Artikel €/St.
3.000 1.895 75 226.24.283 713,00 = = = =
3.500 2.395 85 226.23.453 833,00 = = = =
4.000 2.895 95 226.20.211 871,00 2.895 110 226.29.274 931,00
4.500 3.395 105 226.23.358 909,00 3.395 125 226.25.650 969,00
Zum Aufdiibeln,
. . N 5.000 3.895 115 226.26.559 947,00 3.895 135 226.29.856 1.007,00
Rundzylinder mit 2 Schliisseln
5.500 4.395 125 226.20.445 985,00 4.395 145 226.27.529 1.050,00
6.000 4.895 135 226.26.388 1.023,00 4.895 155 226.25.934 1.093,00
6.500 5.395 145 226.28.093 1.066,00 5.395 165 226.24.133 1.141,00
7.000 5.895 155 226.23.827 1.104,00 5.895 175 226.28.401 1.184,00
Zubehor Artikel €/St.
Ersatz-Dreikantschliissel 130.19.874 5,20
Drehpfosten zum Einbetonieren (Ausfiihrung mit Pendelstiitze) 85,50
Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren (Ausfiihrungen mit Auflagepfosten) 160,90
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder 11,60
Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder 78,50
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Sperrschranken

COMPACT Elektroschranke

126

Kompakte, elektrisch betriebene Sperr-
schranke mit integriertem Solarmodul.
Hochst komfortabel. Sperrt zuverldssig
Zu- und Durchfahrten. Geeignet fiir kurze
bis mittlere Sperrbreiten.

Aluminium-Gehause rot beschichtet,
Alu-Schrankenbaum weil mit roten
Reflexstreifen.

Vormontiert und montagefertig: Einfach
aufdiibeln. Keine Elektroinstallation not-
wendig. Funktionssicher: mit manueller
Notentriegelung.

MaBe und Daten:

Drehpfosten: 150 x 150 x 920 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 5 mm
Alu-Baum: 60 mm @

Akkukapazitdt: ca. 2.500 Zyklen (auf/zu)
Solarmodul: zusatzlich bis 50 Zyklen/Tag
Fernbedienung: 12 m Reichweite

* Elektrisch

* Solarmodul

* Fernbedienung

« Einfach und bequem
» Kompakte Bauform

Im Lieferumfang sind 1 Handsender und
1 Akku 6V (bereits geladen) enthalten.

Weiteres Zubehor: Ersatzakku, Ladegerat,
zusétzliche Handsender

Ausfiihrung Gese(imrt]l:)r eite Lich(;e;nV]\;eite Verie;/ntsitg'ew. Artikel €/St.
1.350 1.200 29,5 223.26.830 1.045,00
Inklusive 1650 1500 30 223.21.698 1.070,00
1 Handsender und
1 Akku 6V 2.150 2.000 30,5 223.24.144 1.090,00
2.650 2.500 31 223.29.795 1.115,00
Zubehor Artikel €/St.
Handsender (pro Schranke max 25 Stiick) 223.20.969 59,70
Ersatzakku (6 Volt) 223.23.724 75,60
Ladegerét (nicht im Lieferumfang enthalten) 223.26.644 117,70




COMPACT Handschranke

Formschdne, einfach zu bedienende

Schranke fiir kurze bis mittlere Sperr-

breiten. Leichtgdngig durch Gasdruck-

feder.

« Alle Stahlteile verzinkt und rot
pulverbeschichtet.

* Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen.

« EinschlieBlich SchlieBzylinder.

Zum Aufdiibeln (auf Wunsch zum
Einbetonieren).

Sperrschranken

Einfache Bedienung
Kompakte Bauform

Leichtgdngig

Verschiedene SchlieBvarianten

A

A

Gesamtlange

Y

Lichte Weite ———— 5|
|

In gedffneter und geschlossener Position ~ MaBe:
abschlieBbar durch gleichschlieBenden Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm o o5
Profilzylinder, einschlieRlich 2 Schliisseln. ~ Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm = k= Sy
Alu-Baum: 90 x 60 mm T ‘% Ak
Weitere SchlieBoptionen: Maximalldnge: 4.500 mm (ab 3.500 mm S 8 <«
* Dreikantverschluss statt Profilzylinder mit zusatzlicher Pendel- i 14% 2 o
* Profilzylinder verschiedenschlieBend stiitze.) g —
« Vorbereitet fiir kundenseitigen e
Profilzylinder
Ausfilhrung Ges?nn:;I;)reite Lidztrcre] n\:\geite Veriz;/ntsitg.ew. Artikel €/st.
2.500 2.205 45 224.29.696 628,00
i 3.000 2.705 50 224.22.401 668,00
g:'(:;‘“g,‘l'in o et s rinseel 3.500 3.205 55 224.20.095 760,55
4.000 3.705 60 224.28.826 800,55
4.500 4.205 65 224.29.890 840,55
Zubehor Artikel €/St.
Ersatz-Dreikantschliissel 130.19.874 5,20
Drehpfosten zum Einbetonieren 75,10
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Zylinderschloss 38,00
Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder ohne Aufpreis
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Sperrschranken

« Seitlich schwenkbar

* Einfache Bedienung

« Stabile und robuste Konstruktion
« Verschiedene SchlieBvarianten

COMPACT Drehschranke Die neue Generation der horizontal Der drehbare Fliigel rastet automatisch
schwenkbaren Schranken. Modern und alle 90° ein. AbschlieBbar durch ver-
optisch ansprechend. schiedenschlieBenden Rundzylinder,

einschlieBlich 2 Schliisseln.
Leicht zu bedienende Schranke mit zwei
Auflagepfosten fiir optimalen Schutz in Weitere SchlieBoptionen:

geschlossener und geoffneter Position. * Dreikantverschluss statt Rundzylinder
* Rundzylinder gleichschlieBend
* Alle Stahlteile verzinkt und rot * Vorbereitet fiir kundenseitigen Montageschema
pulverbeschichtet. Profilzylinder
* Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen. MaBe: o o
« EinschlieRlich SchlieBzylinder. Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm el e o N
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm T *% —
Dreh- und zwei Auflagepfosten zum Auflagepfosten: 50 x 50 x 1.000 mm S S8
Aufdiibeln (auf Wunsch zum Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm l 4 e 2 o
Einbetonieren). Alu-Baum: 90 x 60 mm " é/ l agp— T
Alu-Querstrebe: 60 x 30 mm
Drehpfosten
Ausfiihrung Gese(lmltTI]))r eite Lidgﬁnv]\;eite Veriéln(sitg'ew. Artikel €/St.
2.500 2.205 55 225.24.432 690,00
Zum Aufdiibeln, 3.000 2.705 60 225.24.693 730,00
Mit zwei Auflagepfosten; 3.500 3.205 65 225.29.755 760,00
Rundzylinder mit 2 Schliisseln 4.000 3.705 70 22529724 790,00
4.500 4.205 75 225.28.929 820,00
Zubehor Artikel €/St.
Ersatz-Dreikantschliissel 130.19.874 5,20
Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren (je Pfosten) 75,10
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder 11,60
Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder 78,50
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Sperrschranken

* Eine Schranke = zwei Fliigel

* Seitlich schwenkbar

* Einfache Bedienung

« Stabile und robuste Konstruktion
* Verschiedene SchlieBvarianten

COMPACT Gatterschranke Moderne, horizontal drehbare Schranke. | Weitere SchlieBoptionen:

* Drehpfosten verzinkt und rot « Dreikantverschluss statt Rundzylinder
pulverbeschichtet. * Rundzylinder gleichschlieBend
* Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz- « Vorbereitet fiir kundenseitigen
leiste und Reflexstreifen. Profilzylinder
« EinschlieBlich SchlieBzylinder.
MaBe:
Zum Aufdiibeln (auf Wunsch zum Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm
Einbetonieren). Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Der drehbare Fliigel rastet automatisch Alu-Baum: 90 x 60 mm
alle 90° ein. AbschlieBbar durch ver- Alu-Querstrebe: 60 x 30 mm

schiedenschlieBenden Rundzylinder,
einschlieBlich 2 Schliisseln.

: 25 25
i) gl s o AN
S ® — L I —t="
g g8
S — i 5
. e 135 <200 '
Montageschema Montageschema Drehpfosten
Ausirung Gesamtrele | L e | Versandgen. |y &t
1.250 1.050 75 221.29.973 978,00
Zum Aufdiibeln, 1.750 1.550 90 221.22.813 1.058,00
Eine Schranke =2 Fliigel 2.250 2.050 105 221.27.418 1.150,00
Rundzylinder mit 2 Schiisseln 2750 2550 120 221.21.467 1.230,00
3.250 3.050 135 221.25.404 1.310,00
Zubehor Artikel €/St.
Ersatz-Dreikantschliissel 130.19.874 5,20
Drehpfosten zum Einbetonieren (je Fliigel) 75,10
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Zylinderschloss (je Fliigel) 11,60
Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder 78,50

129



Sperrschranken

MORION Gatterschranke

130

Eine Schranke = zwei Fliigel

Seitlich schwenkbar
Einfache Bedienung
Kompakte Bauform
Fiir Vorhangeschloss

Robuste Konstruktion; wie ein Tor zu MaBe:
offnen. Fir Schulen, Parks, Briicken, Drehpfosten: 100 mm @
FuB- und Spazierwege, etc. 1.500 mm Héhe
(1.000 mm Uberflur)
* Alle Stahlteile aus Giitestahl, Schrankenbaum: 60 x 30 mm,
feuerverzinkt und rot lackiert ab 3 m Fliigelbreite
* Schrankenbaum rot-weil abgesetzt mit zusatzlicher
* Mit Verschlussbolzen Teleskopstiitze.
Zum Einbetonieren (auf Wunsch zum
Aufdiibeln).
Arretieren der gedffneten oder
geschlossenen Schranke mit Verschluss-
bolzen alle 90°. Dieser kann mit bau- lh
seitigem Vorhangeschloss gesichert E
werden. D:I b
500
l 0 1.500
— s
="
Montageschema Montageschema
Ausfhrung Cosamtrele | Uit Wete | Versandgew. | e &t
1.380 1.250 75 221.27.337 810,00
1.880 1.750 90 221.27.647 976,00
Zum Einbetonieren 2380 2250 105 221.21.054 1.162,00
Eine Schranke = 2 Fliigel 2.880 2.750 120 221.28.968 1.284,00
3.380 3.250 135 221.22.500 1.504,00
3.880 3.750 150 221.27.058 1.592,00
Zubehor €/St.
Drehpfosten zum Aufdiibeln (je Fliigel) 43,00
Mit reflektierenden Rotringen ausstatten (Preis pro Meter der Gesamtbreite) 14,90
Ausfiihrung nur feuerverzinkt auf Anfrage




PARAT Gatterschranke

Langlebige, zweiseitige Gatterschranke,
horizontal schwenkbar. Mit je einem fest
eingebauten, dennoch drehbaren und
einem herausnehmbaren Pfosten.

Fiir zeitweises Sperren von Wegen,
Einfahrten ...

Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weil
lackiert. Pfosten mit zwei Aussparungen
zur Aufnahme der Querbalken.

Zum Einbetonieren.

AbschlieBbar durch seitlichen Dreikant-
verschluss nach DIN 3223.

MaBe:
Pfosten: 70 x 70 x 1.000 mm
(Uberflur)

Querbalken: 60 x 40 mm

Zubehor: Zusétzliche Bodenhiilsen fiir
das Abstellen der gedffneten Schranken-
fliigel.

Sperrschranken

Zweiseitige Schranke
Seitlich schwenkbar
Stabile Konstruktion
Zwei SchlieRvarianten

SchlieBoption: ® s
Zylinderschloss, einschlieBlich )
2 Schliissel Jm
|
e
Montageschema Montageschema
Ausfiihrung prﬁ()egfungz?r(ﬂ;) LICh(:ﬁ n\l1\;e|te Verf(;/ngtg.ew' Artikel €/St.
1.500 1.400 80 220.12.694 632,00
Zum Einbetonieren, 2.000 1.900 95 220.10.527 712,00
Eine Schranke = 2 Fliigel 2.500 2.400 110 220.11.460 792,00
Dreikantverschluss 3.000 2.900 125 220.12.737 844,00
3.500 3.400 140 220.12.333 920,00
Zubehor Artikel €/St.
Zusatz-Bodenhiilse (fiir gedffnete Schranken) mit Verschlussdeckel 220.12.336 52,00
Zusatzlicher Dreikantschliissel 130.12.326 5,40
SchlieBvorrichtung mit Zylinderschloss statt Dreikant (je Fliigel) 72,80
Ausfiihrung rot reflektierend auf Anfrage
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Durchfahrt-Begrenzer

COMPACT Durchfahrt-Begrenzer starr
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Durchfahrt-Begrenzer

Verhindert, dass Fahrzeuge (z.B. LKW,

Caravan, Wohnwagen) unzuldssig * Feststehend
Park- und Rastpldtze oder Einfahrten * Baum reflektierend
befahren. * Zwei Befestigungsarten

« Einfache Montage
Stabile Grundkonstruktion zum Auf-
diibeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).
Bestehend aus zwei feuerverzinkten,
rot beschichteten Stahlpfosten und

weifem Aluminiumbaum mit roten Magliche Breiten:

Reflexstreifen. 3.230 bis 10.230 mm (ab 6.000 mm
zwesiteiliger Baum, mit Innenrohr ver-

Der Aluminiumbaum wird mittels zwei schraubt).

Aufnahmerohren fest verschraubt.

Fiinf verschiedene Durchfahrtshéhen:
MaBe: 2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm,
Standpfosten: 100 x 100 x 3.010 mm  2.650 mm und 2.800 mm.
Bodenplatte: 295 x 295 X 10 mm

Alu-Baum: 105 x 60 mm
Gesamthohe: 3.010 mm
Max.

Durchfahrtshéhe: 2.800 mm

Ausfiihrung Gese(:nn:rt;))reite Liclgre1 ITV]\geite Ver?(e;/ngtg-ew. Artikel €/st.
3.230 3.000 70 305.22.250 884,00
4.230 4.000 75 305.27.291 965,00
5.230 5.000 80 305.21.734 995,00
Zum Aufdiibeln 6.230 6.000 90 305.22.355 1.011,00
7.230 7.000 95 305.25.927 1.192,00
8.230 8.000 100 305.23.437 1.320,00
9.230 9.000 105 305.27.712 1.330,00
10.230 10.000 110 305.27.911 1.380,00
Zubehor Artikel €/St.
Bodenrohr zum Einbetonieren (2 Stiick erforderlich) 222.22.548 85,80
COMPACT Durchfahrt-Begrenzer Zusétzliche Hohenabhangung aus
Hoéhenabhangung Aluminium (60 x 30 mm), reflektierend,
reduziert das DurchfahrtsmaB um
weitere 400 mm. EinschlieBlich zwei
Ketten (6 mm Stahl, feuerverzinkt) und
Schraubverbinder.
Ausirung bree | firbrefen | Versandgen. |y &t
2.000 3.000 - 5.000 8 305.21.100 68,00
Aluminium 4.000 5.000 - 8.000 10 305.23.888 118,00
6.000 8.000 - 10.000 12 305.21.949 168,00
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Durchfahrt-Begrenzer

COMPACT Durchfahrt-Begrenzer drehbar
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Verhindert, dass Fahrzeuge (z.B. LKW,
Caravan, Wohnwagen) unzuldssig
Park- und Rastplatzen oder Einfahrten
befahren.

Drehbare Ausfiihrung erlaubt das
kontrollierte Passieren von Fahrzeugen,
deren Aufbau die eingestellte Durch-
fahrtshohe tiberschreitet.

Stabile Grundkonstruktion zum Auf-

diibeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).

Bestehend aus drehbarem Stahlpfosten

und weiBem Aluminiumbaum mit roten
Reflexstreifen. Pfosten feuerverzinkt und
rot beschichtet.

MaBe:

Drehpfosten: 100 x 100 x 2.810 mm
Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
Alu-Baum: 105 x 60 mm
Gesamthohe: 2.810 mm

Max.

Durchfahrtshohe: 2.650 mm

Durchfahrt-Begrenzer

Magliche Breiten:
3.205 bis 5.205 mm

Vier verschiedene Durchfahrtshohen:
2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm,
2.650 mm.

Zwei gegeniiberstehende Durchfahrt-
Begrenzer sperren Einfahrten bis zu
10.450 mm. (Sperrbreiten bis ca.
12.000 mm durch entsprechende Liicke
zwischen den Alu-Baumen maglich.)

* Drehbar

* Baum reflektierend

* Zwei Befestigungsarten
« Einfache Montage

Sicherung des drehbaren Stahlpfostens
durch Dreikantverschluss.

Weitere SchlieBoptionen:

* Zylinderschloss

« Verschlussbolzen (Vorhdngeschloss
bauseits)

. Gesamtbreite Lichte Weite Versandgew. :
Ausfiihrung (mm) (mm) kg/St. Artikel €/St.
3.205 3.000 55 305.27.817 1.139,00
Zum Aufdiibel 3.705 3.500 60 305.22.859 1.156,00
um Aufdiibeln
Mit Dreikantverschluss 4.205 4.000 65 305.23.208 1.220,00
4.705 4.500 70 305.22.147 1.225,00
5.205 5.000 75 305.22.810 1.250,00
Zubehor Artikel €/St.
Bodenrohr zum Einbetonieren 222.22.548 85,80
Ersatz-Dreikantschlissel 130.19.874 5,20
Sicherung des Verschlussbolzens mit Zylinderschloss statt Dreikant 11,60
Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhéngeschloss statt Dreikant (Schloss bauseits) 73,00
COMPACT Durchfahrt-Begrenzer
Hohenabhangung
Zusétzliche Hohenabhangung aus
Aluminium (60 x 30 mm), reflektierend,
reduziert das Durchfahrtsmal um
weitere 400 mm. EinschlieBlich zwei
Ketten (6 mm Stahl, feuerverzinkt) und
Schraubverbinder.
. Breite fiir Breiten Versandgew. g
Ausfiihrung (mm) (mm) kg/St. Artikel €/St.
Aluminium 2.000 3.000 - 5.000 8 305.21.100 68,00
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Hohenbegrenzer

MORION Hohenbegrenzer Aluminium

Sichert Einfahrten, Unterfiihrungen und
Uberbauungen (Durchfahrten).

Fiir Parkhduser, Hallen, Geb&ude oder
Einrichtungen mit eingeschranktem
HohenmaR.

Aluminiumprofil mit seitlichen Schutz-
kappen, 150 x 20 mm (H x T), einseitig
mit reflektierender Typ-1-Folie beklebt
(beidseitig beklebt auf Anfrage).

Aufhangung durch zwei Knotenketten
mit Stahlring und Schrauben, galvanisch
verzinkt, je 2 m lang.

Aluminiumprofil
Reflektierend

EinschlieBlich Kette
Verschiedene Breiten

MORION Hohenbegrenzer Kunststoff

Hoéhenbegrenzer in Leichtbauweise.
Sichert Einfahrten, Unterfiihrungen und
Uberbauungen, ohne Fahrzeuge zu
beschédigen.

Konzipiert fiir PKW, Kleinbusse, Vans,
Gelandewagen, Transporter ...

Rundzylinder aus Kunststoff, komplett
rot-weiB reflektierend. Zwei seitliche
schwarze Einfassungen. Vollig kantenfrei.

Aufhdngung durch zwei Knotenketten,
galvanisch verzinkt, je 2 m lang.
Kettenende mit Stahlring zum Aufhdngen
des Hohenbegrenzers (Deckenhaken
bauseits).

Kunststoff-Zylinder

Vollig kantenfrei

Reflektierend

EinschlieBlich Kette

Ausfithrung I(Br:]erlrt]e): Ver?(e;/ngtg-ew. Artikel €/St.
2.000 6 302.15.082 139,20
2.500 7 302.16.975 165,00
rot-weiR 3.000 11 302.18.457 238,60
4.000 13 302.13.245 280,60
5.000 15 302.15.125 332,20
2.000 6 302.16.017 139,20
2.500 7 302.16.495 165,00 i ] ;
schwarz-gelb 3.000 11 302.17.584 238,60 Ausfilhrung Brfflftlt:"); ° Veriit/ngfew' Artikel 5§;Ab“ah7€“/35t.
4000 1 302.13.360 e05 rot-weild 950 X 100 2,7 30224997 | |t 6100
5.000 15 302.19.951 332,20 4St. 57,50
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Baumarkierung

* Leuchtkréftige Farben
* Schnell trocknend

* Wetterbestandig

« Sicherheitskappe

LOGO-A Baumarkierer Mit dem LOGO-A Baumarkierer kenn- LOGO-A Baumarkierer sind speziell
zeichnen Sie professionell: Versorgungs- | geeignet fiir Asphalt- und Vermessungs-
straBen, Aufbriiche, Messpunkte, Unfall- | arbeiten; Garten- und Landschaftsbau;
aufnahmen. Gasversorgung; Tiefbau; Trassen-

markierung; Wasserversorgung;

Vorteile von LOGO-A: fiir Polizei, Feuerwehr und technische
* Hervorragende Sichtbarkeit durch fluo- | Dienste ...

reszierende Farben
« Trocknet schnell - auch auf feuchten Ausfiihrung:

Flachen 1 VE =12 GroRdosen & 500 ml
« Bedingt abriebfest und wetterbestédndig

- auch bei Minustemperaturen LOGO+A Baumarkierer werden nur in
« Sauberes punktgenaues Arbeiten durch | kompletten Versandeinheiten geliefert.

Richtdiise
* Sicherheitskappe verhindert

unbeabsichtigtes Sprithen

« Vollstdndiges Entleeren der Dosen
« Ungiftige Farbstoffe; ohne Toluol;
blei- und cadmiumfrei

Farbe (*fluoreszierend) Ver?(agl}\(;gew. Artikel SS;Abnahmé /st.
L 1 weil} 270.11.421
1 gelb* 270.11.581
] rot* 270.12.632
I orange* 7 270.11.918 12 Dosen 4,50
24 Dosen 4,75
I griin* 270.12.769
] blau* 270.12.662
] pink* 270.11.547
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Baustellensicherheit

TRIO Faltsignal

138

Das dreibeinige Faltsignal sichert schnell
und aufféllig Arbeits-, Unfall- und Gefah-
renstellen. Aufgespannt gewdhrleisten
groBe Sichtflachen das friihe Erkennen.
Zusammengefaltet findet das TRIO im

Fiir eine hohe Standsicherheit und eine
lange Lebensdauer sorgen die robuste
Konstruktion, der praktische Falt-
mechanismus und die robuste,
mechanisch hoch belastbare Folie.

* Flexibel einsetzbar
* Dreibeinig

« Standfest

* Faltbar

Ausgestattet mit Tragebiigel und
genormter Offnung zur Aufnahme von
Warnleuchten (bauseits).

Zwei Ausfiihrungen:
« Retroreflektierend
* Fluoreszierend

Zwei GroBen:

* 700 mm Seitenldnge des Verkehrs-
zeichens, 970 mm Gesamtldnge
(Inner- und auBerorts)

* 900 mm Seitenldnge des Verkehrs-
zeichens, 1.270 mm Gesamtlange
(SchnellstraBen und Autobahn)

TRIO-Faltsignale sind flexibel einzu-
setzen. Alle Verkehrszeichen sind
lieferbar. Zusatztexte lassen sich durch
3 Druckkndpfe leicht auswechseln.

Andere Symbole und Zusatztexte auf

mitgelieferten Transportetui {iberall Platz. Anfrage (ab 5 Stiick).
TRIO Faltsignal retro-reflektierend fluoreszierend
. Abmessung | Versandgew. ; Versandgew. :
Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
7123 700 5 344.16.330 136,00 5 344.15.646 106,00
Baustelle 900 6 344.13.291 179,00 6 344.15.416 145,00
Z1o01 " 700 5 344.18.598 136,00 5 344.13.604 106,00
(Gefahrenstelle) 900 6 344.18.659 | 179,00 6 34418477 | 145,00
TRIO Zusatztexte reflektierend nicht reflektierend
. Abmessung | Versandgew. . Versandgew. :
Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
. 700 344.18.056 25,80 344.13.830 23,40
Gasarbeiten
900 344.15.185 28,80 344.17.878 26,20
Unfall 700 344.18.698 25,80 344.19.877 23,40
nfa
900 344.14.828 28,80 344.19.101 26,20
" 700 344.16.120 25,80 344.88.056 23,40
Olspur 1 1
900 344.88.097 28,80 344.15.355 26,20
u . 700 344.14.101 25,80 344.18.268 23,40
Méharbeiten
900 344.13.756 28,80 344.15.831 26,20
. 700 344.14.421 25,80 344.17.602 23,40
Kanalarbeiten
900 344.15.092 28,80 344.18.779 26,20




TRIO Faltsignal
mit Federmechanismus

Mit dem robusten Faltsignal erkennt man
sofort Gefahrensituationen. Es sichert
schnell Arbeits-, Unfall- und Baustellen.
Aufgespannt gewdhrleisten groRe Sicht-
flachen das friihe Erkennen.

Zusammengefaltet findet das TRIO im
mitgelieferten Transportetui tiberall Platz.

Fiir eine hohe Standsicherheit und eine
lange Lebensdauer sorgen die robuste
und rostgeschiitzte Konstruktion, der
praktische Federmechanismus zum
Aufspannen und das widerstandsféhige,
PVC-beschichtete Kunststoffgewebe.

Ausgestattet mit Tragebiigel und genorm-
ter Offnung zur Aufnahme von Warn-
leuchten (bauseits).

Zwei Varianten:
« 7123 Baustelle
« Z 101 Gefahrenstelle

Zwei Ausfiihrungen:
« Retroreflektierend
* Fluoreszierend

Grofe:
700 mm Seitenldnge des Verkehrs-

zeichen, 900 mm Gesamtlénge

Weitere Zusatztexte auf Anfrage.

Baustellensicherheit

* Selbst aufspannend
* Dreibeinig

* Variabel einsetzbar
* Standfest

* Zwei Ausfithrungen

retro-reflektierend fluoreszierend
7123 " p V p
Baustelle lersandgew. - lersandgew. .
kg/St. Artikel €/St. ke/St. Artikel €/St.
Kanalarbeiten 344.26.738 344.20.348
; 5 230,00 5 147,00
Gasarbeiten 344.26.814 344.26.760
retro-reflektierend fluoreszierend
Z1o1 " v p v p
Gefahrenstelle €rsandgew. : ersandgew. i
kg/St. Artikel €/St. ke/St. Artikel €/St.
Unfall 344.23.244 344.22.986
Olspur 344.23.985 344.20.173
Maharbeiten 5 344.29.922 230,00 5 344.29.189 147,00
Kanalarbeiten 344.24.639 344.23.634
Baumarbeiten 344.21.163 344.24.858
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Baustellensicherheit

MORION Absperrband

MORION Absperrhalter

* Aus Polyethylen

« Schnelles Absperren
* Reiffest

* Preiswert

Preiswertes, extrem reiBfestes Vielzweck-
band aus Polyethylen.

* Aus Stahl
* Mit Sicherheitsbiigel

Fiir den vielseitigen Einsatz im StraRen-
bau. Zum Befestigen von Absperrband,
Schniiren usw.

MORION Fahrbahnmarkierungsfolie

Umweltfreundlich. Gelb reflektierende, selbstklebende Fahr-
Aus geriffeltem Rundstahl, mit Sicher- bahnmarkierungsfolie zur Verkehrs- Fiir StraBen, Baustellen
Rasches Sichern von Bau- und Ge- heitsbiigel. Rot lackiert (bundweise). Mit | regelung auf StraBen und Baustellen. BASt-gepriift
fahrenstellen. Wirksames Sperren von Spitze zum einfachen Einschlagen in den | Ebenso fiir das innerbetriebliche Auf Aluminiumtréager
gefdhrlichen Bereichen, Einfahrten und Boden. Markieren von Verkehrswegen. Widerstandsfahig
Parkplétzen. Miiheloses Markieren von Selbstklebend
Verkehrswegen und Hindernissen. MaBe: 1.250 mm lang, 12 mm @ Fiir kurz- bis mittelfristigen Einsatz. Bei
langerer Einsatzdauer oder bei hohem
* Rolle 500 m/Breite 80 mm Verkehrsaufkommen empfiehlt sich die
* Beidseitig mit rot-weiBen oder Verwendung eines Primers zur Haft-
schwarz-gelben Schraffen lichtecht verbesserung.
bedruckt
* Im stabilen Abrollkarton
Abmessung | Versandgew. g bei Abnahme
Sl Rolle kg/St. huts von €/Rolle
2 Rollen 14,20
. 5Rollen 11,40
rot-weifl 330.10.147 10 Rollen 10,30
500 m/ 20 Rollen 9,70
80 mm i
2 Rollen 18,70 Farbe Abmessung Veriagr/lgtgew. Artikel \t;g:lAbnahmé /st
5Rollen 15,50 a -
schwarz-gelb 2,5 330.12.762
10 Rollen 14,80 15t 129,00
20 Rollen 14,20 5 St. 128,00
gelb 12cmx 100 m 7 289.15.627 10t 12500
. 30 St. 121,00
Abmessung | Versandgew. g bei Abnahme '
Absperrhalter Hx @ (mm) kg/St. Artikel von €/st.
5t 670 ||| zubehir Verfig/"gtge""' Artikel €/st.
rot-weil} 1.250x 12 2 339.12.480 LU 5,20 5 - .
20 St. 4,65 Primer 4 | (fiir ca. 1 Rolle) 6 262.14.507 59,00
505t 440 || [ primer 201 (fir ca. 5 Rollen) 2 262.15.587 210,00
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Baustellensicherheit

Absturzsicherung Sicherheits-Leitbake
Mobile Kunststoff-Absturzsicherung, mit Kunststoff-Bake doppelseitig rot-wei}
integrierter Tastleiste, gem&R TL-Absperr- * Aus Kunststoff reflektierend in Folientyp RA1 (Reflex- * Aus Kunststoff
schranken und ZTV-SA. * UV-bestédndig folie) oder RA2 (Hochreflexfolie). * Doppelseitig
* Nach TL Je eine Seite rechtsweisend und eine * Reflektierend
Aus hochwertigem, schlagzéhem, * Reflektierend Seite linksweisend. * Zwei Ausfithrungen
UV-besténdigem, weiBem Kunststoff.
Reflexfolie Typ |, rot-weiR. Seitliche Breite 300 mm.
Standrohre, 42 mm @, mit Sicherungs- Unterer Stutzen 60 x 60 mm, oberer
biigel zum Verbinden mit weiteren Stutzen 42 mm @ fiir Warnleuchten
Absturzsicherungen. (bauseits), Gewicht ca. 3,2 kg.
Geringes Gewicht fiir leichten Auf- und Zwei Ausfiihrungen:
Abbau. EinschlieBlich 5 Stutzen zur Auf- * Leitbake (schrége Streifen)
nahme von Warnleuchten (bauseits). « Pfeilbake (keilformige Streifen)
Ausfiihrung in 3 Breiten: Einsatz in Verbindung mit Recycling-
1.700 mm, 2.100 mm und 2.500 mm* FuBplatte (Zubehor).
(AuBenmaR)
(*SondermaR, nicht nach TL) Hohe ohne FuBplatte: 1.000 mm
Trennstege ermdglichen einen leichten Recycling-FuBplatte
Austausch beschédigter Teile. Aus wiederaufbereitetem Kunststoff.
Einsatz in Verbindung mit Recycling- 400 x 800 mm. Mit Batteriefach.
FuBplatte (Zubehdor). Mit 3 Aufnahme-Offnungen:
42 mm @, 40 x 40 mm und 60 x 60 mm.
Hohe ohne FuBplatte: 1.000 mm
. Gesamtbreite / | Versandgew. q . : Versandgew. g
Ausfiihrung Folienbreite (mm) Artikel €/St. Ausfiithrung Folientyp kg/St. Artikel €/St.
RA1 360.15.845 35,80
1.700 / 1.600 370.14.720 115,00 Leitbake
1 RA2 360.22.880 51,00
2.100/ 2.000 16 370.19.903 131,00 4
Pleilbak RA1 360.23.138 35,80
- 2,500 / 2.400 17,5 370.17.085 157,00 eibake RA2 360.21.593 51,00
. Abmessung | Versandgew. f bei Abnahme . Abmessung | Versandgew. f bei Abnahme
Ausfiihrung | 5"} “mm) kg/St. Artikel | oo gyst, ||| Ausfiihrung g m) kg/St. Artikel oo gt
Recycling- 15t 23,80 Recycling- 1St 23,80
FuBplatte TL 400 x 800 29 360.13.527 55t 1870 FuBplatte TL 400 x 800 29 360.13.527 55t 1870
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Baustellensicherheit

MORION Sperrgitter Stah/

Fiir schnelle und wirksame langfristige
oder kurzzeitige Verkehrsleitung, zum
Sperren und Abgrenzen von StraBen und
Pldtzen. Fiir Parkpldtze, Werksgelande,

Aus Stahl
Patentverschluss
Sehr robust

MORION Sperrgitter Kunststoff

Sperrgitter aus hochwertigem,
UV-bestédndigem Polyethylen (HDPE)
in grell-orangener Warnfarbe mit rot-
weilem Reflexstreifen. Uniibersehbar

Aus Polyethylen

Mit , AntistolperfuB”

Reflektierend

Massenveranstaltungen ... « Standfest bei Tag und Nacht. « Geringes Gewicht
« Standfest
Die feuerverzinkten Absperrgitter werden Zum Abgrenzen von Baustellen,
durch Patentverschluss miteinander Sperren von StraBen und Plétzen. Fiir
verbunden - dadurch kein Offnen durch Veranstaltungen, zum Trennen und Leiten
Unbefugte. von Personenverkehr.
Gesamtbreite: 2.580 mm Endlosmontage durch Haken- und Osen-
Gitterbreite:  2.500 mm Prinzip.
Hohe: 1.100 mm
Rahmenrohr: 38 mm @ Leichte Handhabung durch geringes
Fiillstébe: 13 Stiick, je 20 mm @ Gewicht. Trotzdem sehr standsicher
durch breite StandfiiBe. Der Standfufd ist
zur ,FuBgéngerseite” hin gekiirzt, um
Stolpergefahr zu minimieren.
Fiir den Transport der Sperrgitter lassen
sich die StandfiiRe seitlich drehen.
Abmessung B x H Versandgew. Artikel bei Abnahme Abmessung BxHx T Versandgew. Artikel bei Abnahme
(mm) kg/St. von €/St. (mm) kg/St. von €/St.
1St. 117,00 1St 81,50
2.580x 1.100 22 230.12.918 5 St. 113,00 2.000 x 1.000 x 50 14 230.27.647 5 St. 73,00
10 St. 105,00 10 St. 68,50
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Baustellensicherheit

e Aus PVC

* Einteilig

* Gewichtsklasse Il

* Rot-weiB retro-reflektierend
* Folientyp A und B

* Nach TL und DIN 13422

* BASt-gepriift

750 mm mit Griffmulde

MORION LeitKegel EU Einteilige, rot-orangene LeitKegel aus Folientyp/ } Versandgew. _ bei Abnahme
PVC fiir den Einsatz im 6ffentlichen BASt-NI Hohe (mm) kg/St. Artikel von €/5t.
Bereich. Vollflachig rot-weiB retro-
reflektierend. Erfiillt die Gewichtsklasse Il A RAT) 1St. 26,60
der TL-Leitkegel. Somit leichter als 35327477 | 10t 2260
zwesiteilige MORION ReflexKegel mit V4-19/2013 UG 2
RecyclingfuB. Besonders geeignet fiir 605t 2080
~wandernde” Absicherungen, die ein ] 500 25
héufiges Versetzen der Kegel erfordern B RA2) 1St. 30,80
(z.B. Markier-, Maharbeiten). 353.23.503 105t 26,60

v sy o

Zwei Hohen: 500 und 750 mm ' '
KegelfuB: 500 mm =287 x 287 x 33 mm A RAT) 1St. 40,80
750 mm = 400 x 400 X 39 mm 35324250 | 10t 37.80
s

Folienarten: ' '

* Typ A; RA1 (Reflexfolie) 750 45

* Typ B; RA2 (Hochreflexfolie 1St 52,50
e ( ) HE ss306580 | 105t 49,40
Entspricht der TL-Leitkegel und V4-07/2015 Zg 2: 2228

DIN EN 13422 - BASt-gepriift. ' '
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Baustellensicherheit

MORION ReflexKegel

144

Sichern Baustellen schnell und zuver-
lassig. Hervorragend sichtbar bei Tag und
Nacht durch die voll retroreflektierende
rot-weiBe Reflexfolie. Mit besonders
starkem Weitwinkeleffekt.

Bruchsicher, kélte- und warmebestandig,
flexibel und standfest. Entsprechen der
TL-Leitkegel.

Das Reflexmaterial entspricht dem
Folientyp A der TL-Leitkegel.

Hohe Standfestigkeit

Entsprechen der Gewichtsklasse IlI
der TL-Leitkegel. Leicht vom langsam
fahrenden Fahrzeug absetzbar.

Vorbildliche passive Sicherheit
Sollbruchstelle beim Uberfahren mit
hoher Geschwindigkeit. Der leichte
Kegelkorper trennt sich vom schweren
KegelfuR.

* Aus PE und Recycling-PVC
o Zweiteilig

* Gewichtsklasse IlI

« Standfest

* Folientyp A

* Nach TL, BASt-gepriift

Umweltfreundlich

FuR aus Recyclingmaterial. FuB und Re-
flexfolie lassen sich trennen und
sortenrein entsorgen.

Zwei Hohen: 500 und 750 mm

KegelfuB: 500 mm =310 x 310 x 45 mm
750 mm = 440 x 440 X 42 mm

Folien . Versandgew. . bei Abnahme
oy | Hohe (mm) : Artikel | oo €/st.
1St 23,60
A (RAT) 10St. 19,50
500 350.10.927 30St. 18,90
94 3F 001 60St. 18,20
120St. 17,20
1St 3840
A (RAT) 10St. 35,80
750 350.12.728 30St. 34,80
94 35 001 60St. 33,60
120St. 31,80




Baustellensicherheit

* Aus PE und Recycling-PVC
o Zweiteilig

* Gewichtsklasse 1l

« Standfest

* Folientyp A und B

* Nach TL und DIN 13422

* BASt-gepriift

MORION ReﬂexKegel EU Weiterentwicklung des bisherigen Zwei Hohen: 500 und 750 mm Folienarten:
ReflexKegels. Beriicksichtigt gestiegene * Typ A; RAT (Reflexfolie)
Anforderungen aus der Praxis und neue, | KegelfuB: 500 mm=315x315x43 mm | * Typ B; RA2 (Hochreflexfolie)
internationale Normen. 750 mm = 445 x 445 x 43 mm
Zukunftssicher:
Erfiillt nationale und internationale f -
Folientyp/ , Versandgew. : bei Abnahme
Normen. Getestet nach: BASt -N. Hohe (mm) kg/St. Artikel von €/st.
* TL-Leitkegel - BASt-gepruft" ISt 2140
* DIN EN 13422 - BASt-gepriift A (RAT) 10t 17,30
350.27.508 30 St. 16,70
Einsetzbar in der gesamten EU, der V4-05/2012 60St. 15,90
Schweiz und Norwegen. 500 ; 1205t 14,90
Vorgeschrieben fiir Schwerlast-Begleit- 1St 2620
fahrzeuge (BF3/BF4) - in Ausfiihrung B (RA2) 10St. 21,80
750 mm RA2. 350.29.878 30 St. 21,40
V4-06/2012 60 St. 20,20
Praxisorientiert: WASE T
* Extrabreite Griffmulde fiir sichere 1St. 35,60
Handhabung A (RA1) 10 gt- 33,20
. 350.20.286 30 St. 31,80
* Besserer Schutz der rot-weien G
fexfolie durch extra hoh V4-07/2012 60St. 30,80
Reflexfolie durch extra hohe 1205t 29.40
Abstandhalter 750 6
* FuBunterseite mit Ecknoppen RA2) 1(]) 2: Zg'gg
. . . B (RA2 . ,
(tiber frische Ma.rklerung.en stellbar) 350.28.280 305t 4480
* Schwerer, optimierter Leitkegel-FuB V4-08/2012 60St. 42,40
120 St. 39,80
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Verkehrsregelung

Tagesleuchtende Leitkegel

Die preiswerte Alternative.

EUROPA Leitkegel

Leitkegel aus widerstandsfahiger

Einsatz im betrieblichen und nicht-  Aus PVC Kautschuk-Mischung fiir den nicht- * Aus Kautschuk
offentlichen Bereich. Fiir schnelle und * Einteilig offentlichen Bereich. Durch die * Einteilig
kurzfristige Absperrungen und Siche- * Langlebig nachgiebige Form &uBerst beliebt bei * Kaltefest
rungsmaBnahmen. Gute Warnwirkung * Preiswert Verkehrstraining und -schulung, Ubungs- « Standfest
durch tagesleuchtende, rot-orangene * Drei GroRen platzen, Teststrecken, Autorennen.
Farbgebung. Nicht BASt-gepriift.
Flexibel und robust. Absolut wetter-
Drei Hohen: besténdig. Auch bei extrem tiefen Farben: rot-weiR oder rot-gelb. Andere
* 350 mm mit einem weiRen Ring Temperaturen nicht sprode. GroBe Farben auf Anfrage (z.B. blau-weiR), ab
* 500 und 750 mm mit zwei weien viereckige FuBplatte, breite Kegelform. 30 Stick.
Ringen Tiefer Schwerpunkt. Standsicher.
KegelfuB: 350 mm =230 x 230 mm Zwei Hohen:
500 mm =290 x 290 mm * 330 mm mit einem lackierten Rotring
750 mm = 400 x 400 mm * 510 mm mit zwei lackierten Rotringen
Hinweis: Hinweis:
Im offentlichen Bereich sind Leit- Im offentlichen Bereich sind Leit-
kegel nach TL vorgeschrieben. kegel nach TL vorgeschrieben.
Hohe Versandgew. ; bei Abnahme Hohe Versandgew. g bei Abnahme
(mm) kg/St. Artikel 1 yon st ||| Fabe (mm) kg/St. Artikel 1 uon T gst.
1St 12,20 KoBOLD
10 St. 7,70 15t 18,60
350 14 353.15.697 305t 660 rot-wei 35212354 | 10St. 14,60
30 St. 13,90
60 St. 6,10 330 15
1St 18,60
1St 1430 rot-gelb 352.11.420 105t 14,60
10 St. 10,40 30 St. 13,90
500 1,7 353.14.107 305t 9,40 JUNIOR
60 St. 8,80 15t 30,60
rot-weil 352.11.489 10 St. 25,20
1St 35,40 510 24 30 St. 24,20
750 48 353.19.386 ;g gi ;f'ig ' 15t 30,60
60 St. 29'80 rot-gelb 352.11.136 10 St. 25,20
) ! 30 St. 24,20
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Verkehrsregelung

LeitPin LeitPin mit Osenkappe

LeitPins sind voll reflektierende Leit- LeitPin mit zusétzlicher Osenkappe. In

zylinder aus Polyethylen. Sie warnen « Fiirinnen und auRen Verbindung mit einer Kunststoffkette sind « Fiirinnen und auRen
vor Gefahren und Hindernissen, trennen * Aus Polyethylen selbst groBere Bereiche leicht, flexibel * Aus Polyethylen
Fahrbahnen oder Verkehrsarten von- * Anfahrbar und kostengiinstig abgrenzbar. * Mit Kettenaufnahme
einander. Zur flexiblen Trennung von o Zweiteilig o Zweiteilig

Wegen und Ubergéngen, als Begren- * Rot-weiB reflektierend Mit der drehbaren Osenkappe ist * Rot-weiB reflektierend
zungspfosten. Uniibersehbar bei Tag problemlos jede Eckvariante realisierbar.

und Nacht. Sowohl fiir temporaren als auch dauer-

haften Einsatz. Kette einfach durch die
Osenkappe ziehen und Anfangs- und
Endpfosten mit Verbindungsglied oder
Einhdngehaken befestigen.

Angefahrene LeitPins richten sich mehr-
mals wieder auf.

Ein Bajonettverschluss verbindet den
Zylinder mit dem robusten Gummi-FuB.

Dieser wird aufgediibelt oder mit Héhe: 1.050 mm
handelsiiblichem Klebstoff auf die Fahr- Durchmesser: 100 mm
bahn geklebt. MaRe ZylinderfuB: 60 mm Hohe
270 mm @
Durchmesser: 100 mm TIPP:
Male ZylinderfuB: 60 mm Héhe Ist ein Uberfahren nicht Maximaler Abstand der LeitPins: 2,0 m.
270 mm & ausgeschlossen, empfiehlt sich
der FlexPin oder ComeBack. Zubehér Ketten auf Seiten 94/95.
. Versandgew. : bei Abnahme
Modell Hohe (mm) kg/St Artikel von €/st.
1St 21,80
46-TL 460 1,5 290.11.651 10 St. 18,10
30 St. 16,90
1St 29,80
76-TL 760 2 290.12.493 10 St. 25,80 :
' . Versandgew. : bei Abnahme
30 St. 25,60 Modell Hohe (mm) k g/Stgf Artikel von €/st.
1St 36,20 1St 45,80
100-TL 1.000 2,5 290.10.629 10 St. 32,60 100-TL 1.050 2,7 290.22.907 10 St. 40,40
30 St. 31,80 30 St. 38,40
. 1St 11,20 . 1St 11,20
RecyclingfuR ' RecyclingfuR g
2 291.11.145 10 St. 8,90 2 291.11.145 10 St. 8,90
(separat bestellen) e 8.40 (separat bestellen) 305t 8.40
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Verkehrsregelung

FlexPin ComeBack
FlexPins sind voll reflektierende Leitzylin- Einteiliger, roter Leitzylinder mit
der aus Polyethylen. Sie warnen vor Ge- * Fiir innen und auBen integriertem Ful zum Aufdiibeln. Mit « Fiir innen und auBen
fahren und Hindernissen, trennen Fahr- * Aus Polyethylen weil reflektierenden Streifen. * Aus Polyurethan
bahnen oder Verkehrsarten voneinander. « Uberfahrbar * Einteilig
Zur flexiblen Trennung von Wegen und * Mit Gelenk Wéhrend bei LeitPin und FlexPin die * Reflektierend
Ubergéngen, als Begrenzungspfosten. o Zweiteilig Oberteile demontierbar sind, besteht der
Uniibersehbar bei Tag und Nacht. * Rot-weiR reflektierend Leitzylinder ComeBack aus einem Stiick.
Die besondere Materialmischung aus
Der FlexPin ist die "flexible” Variante des thermoplastischem Polyurethan (TPU)
LeitPins. Durch ein Gelenk am Zylinder- | Durchmesser: 100 mm erlaubt ein gefahrloses An- und Uber-
fuB kann er gefahrlos angefahren und im | MaBe ZylinderfuB: 60 mm Hohe fahren des ComeBack. Richtet sich

Notfall iiberrollt werden. Danach richtet 270 mm @ danach von selbst wieder auf.
er sich selbsttétig wieder auf.

* Signalrot mit Reflexstreifen

Ideal, wo gelegentliches An- oder Uber- * 360° knickbar
fahren unvermeidbar ist. * Selbstaufrichtend
* Hohe VerschleiBfestigkeit
Ein Bajonettverschluss verbindet den
Zylinder mit dem robusten Gummi-FuB. Hohe 460 mm mit zwei weiBen Streifen
Dieser wird aufgediibelt oder mit Hohe 760 mm mit drei weiRen Streifen
handelstiblichem Klebstoff auf die Hohe 1.000 mm mit vier weiRen Streifen
Fahrbahn geklebt.
Durchmesser: 80 mm
FuB: 200 mm @
. Versandgew. g bei Abnahme
Modell Hohe (mm) kg/St. Artikel von €/st.
1St 36,20
46-TL 460 1,5 291.10.114 10 St. 32,60 . Versandgew. . bei Abnahme
305t 3120 il 2 ) kg/St. i) von €/st.
1St 42,80 1St 29,80
76-TL 760 2 291.12.496 10 St. 39,20 460 2 290.22.452 10 St. 23,60
30 St. 38,40 30 St. 21,60
1St 49,80 1St 35,80
100-TL 1.000 2,5 291.11.558 10 St. 45,80 760 25 290.23.682 10 St. 29,40
30 St. 45,20 30 St. 27,80
Recydli R 1St 11,20 1St 47,60
(Szcyacr:lgg‘éste“en) 2 291.11.145 | 10t 8,90 1.000 3,0 29028332 | 105t 40,40
P 30 St. 8,40 30 St. 38,20
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LeitPin-Boje

Reflektierender Leitzylinder aus
Polyethylen mit Stahlseil zur Decken- und
Bodenmontage.

Konzipiert, um deutlich auf Schachte,
Be- und Entliiftungsrohre, Leitungen oder
Mauervorspriinge hinzuweisen.

Das Stahlseil wird an der Decke und
am Boden befestigt. Fixierung der
LeitPin-Boje in jeder beliebigen Hohe.

950 mm Héhe
100 mm @
Lénge des Stahlseils: 2.500 mm

MaRe Leitzylinder:

Im Lieferumfang sind Seil, Klemmen,
Hohenfixierung und Spannschloss
enthalten.

* Fiir innen und auRen

* Aus Polyethylen

* Variable Befestigungshohe
* Rot-weiB reflektierend

Scherensperren

Fiir schnelles Absperren oder Freigeben
von Baustellen, Zufahrten, Sperrzonen,
Gefahrenstellen usw.

Schwere Scherensperre FRANKFURT

Stander aus Stahlrohr. Stébe aus Flach-
stahl 40/5 mm. Mit roten Reflexstreifen.
Ausziehbar bis 4 m Lange.

Hoéhe 1.000 mm.

StandfiiRe 500 mm mit Fliigelmuttern zur
Arretierung.

Leichte Scherensperre HEIDELBERG

Wie Modell FRANKFURT, jedoch Flach-
stahl 25/4 mm.

Ausziehbar bis 3,6 m Lange.

Hoéhe 1.000 mm.

Verkehrsregelung

* Aus Stahlrohr
* Schnelles Absperren

* Ausziehbar

* Rote Reflexstreifen
« Zwei Varianten

i Versandgew. g bei Abnahme . Ausziehbar | Versandgew. :
Hohe (mm) kg/St Artikel von €/st. Ausfiihrung bis mm kg/St. Artikel €/St.
1St 69,50 FRANKFURT 4.000 24 340.12.455 228,00
950 2,5 290.28.881 5 St. 62,50
10 St. 59,50 HEIDELBERG 3.600 16 340.11.363 138,00
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Fahrzeugmarkierung

Konturmarkierung nach ECE 104

Bis zu 90% von ndchtlichen LKW-
Unféllen lassen sich durch die
Anbringung von Konturmarkierungen
nach ECE 104 verhindern.

(Quelle: Sicherheitsreport 2/2003,

TU Darmstadt).

Die Konturmarkierung ist hochreflektie-
rend (Folientyp Ill), duBerst langlebig
und mit einem speziell abgestimmten
Kleber ausgestattet.

Fiir LKW
Selbstklebend
Hochreflektierend
Langlebig

Heckmarkierung nach ECE 70

Bauartgepriifte Sicherheitskennzeichnung
fiir alle LKW und Anh@nger nach
Europanorm. Beugt Auffahrunféllen vor.
In vielen europdischen Landern
obligatorisch.

Aluminiumtrager mit gelber Hochreflex-
folie und tagesleuchtendem Rot. Zum
Befestigen auf flachen, festen Unter-
griinden. Ausgezeichnete Warnwirkung
bei Tag und Nacht.

Pro Fahrzeug/Anhdnger kann gewahlt
werden zwischen:
* je einer Vollmarkierung

Fiir LKW und Anhanger
Gute Warnwirkung
Hochreflexfolie
Bauartgepriift

V 4

Fiir Zugmaschinen

* je zwei Halbmarkierungen oder | J
* je vier Viertelmarkierungen. :
Fiir Festaufbauten Fiir Festaufbauten D
Fiir Anhanger und Auflieger
Fiir Abmessung | Versandgew. Artikel bei Abnahme
Zugmaschinen (mm) von €/Satz
Vollmarkierung n 1Satz 17,80
1 Stiick al132x1.132 439.12.884 5Satz 14,90
Halbmarkierung ; 1Satz 17,20
Fiir Planenaufbauten Fiir Planenaufbauten 2 Stiick d132x 566 439.10.715 5Satz 14,30
Viertelmarkierung | . 1Satz 22,80
y 4 Stiick a132x283 439.11.645 55atz 19,60
. Versandgew. .
Ausfiihrung Farbe | Abmessung ke/St. Artikel €/Rolle Fiir Anhanger und Auflieger
weild 440.18.040 i
Filr Fest- b e , ‘]"’S"t'.l‘;cakrk'er”"g 4197x1.132 439.12.323 ; ggté f;fg
aufbauten 8¢ ) e !
rot 125m 440.18.885 Halbmarkierung . 1Satz 21,80
weid % 50 mm 0,5 440.14.070 2 Stiick a 197 x 566 439.12.419 5Satz 18,90
Fiir Planen- : ;
aufbauten el 4018255 | 8500 Viertelmarkierung | -, 19, g3 43910240 | | 22 2680
rot 440.16.298 4 Stiick o 5Satz 23,60
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MORION Warnmarkierung

Fahrzeugmarkierung

MORION Warnmarkierung-Flex

Fahrzeuge, die beim Bau, der Instand- Fahrzeuge, die beim Bau, der Instand-
haltung, der Miillabfuhr oder der « Nach DIN 30 710 haltung, der Miillabfuhr oder der « Nach DIN 30 710
Reinigung von StraBen eingesetzt « Fiir Fahrzeuge § 35 StVO Reinigung von StraRen eingesetzt « Fiir Fahrzeuge § 35 StVO
werden, miissen durch rot-weif « Selbstklebend werden, miissen durch rot-weil « Selbstklebend und entfernbar
reflektierende Warnmarkierung, Folie « 3M-Qualitit reflektierende Warnmarkierung, Folie « Flexibel und elastisch
Typ 2 (DIN 30 710) gekennzeichnet sein Typ 2 (DIN 30 710) gekennzeichnet sein « Preisgiinstig
(§ 35 StVO, Abs. 6). (§ 35 StVO, Abs. 6).
* Optimal fiir ebene Fldchen und Premiumqualitat durch elastische Grund-
Rundungen folie und Spezialkleber. Optimal fiir Fahr-
* Fiir den Dauereinsatz zeuge, bei denen spéter die Folie wieder
* Rechts- und linksweisend entfernt werden muss (Leasing).
* Langlebig
* Flexibel, passt sich Sicken, Kanten und
Rundungen an
« Korrigier- und entfernbar
« Rechts- und linksweisend
* Langlebig
Fiir den tempordren Einsatz:
Warnmarkierung auf Magnetfolie
kaschiert.
NN
; DIN 30 710, Abmessung | Versandgew. g bei Abnahme
;),vl‘l-:(:llizm, Abmessung Ver?(ziﬂngtgew. Artikel 53:1 Ab27ll=_1irr?}$eit Flex-Folie g kg/SE Artikel e E
A dungspaket ;:\:]w_egd;:"g:r;])aket a 141 mm
l:]W:g RollgerFl’ ) a 141 mm 43012392 | 1 Paket 198.00 (je 1 rechts- und links- X9m 13 430.26.748 | 1 Paket 186,00
(je 1 rechts- und links- x9m ! weisend
weisend Anwendungspaket | -
= 4282 mm
E— (2122, =2Rollen | 22220 4 430.26.655 | 1Paket 372,00
282=2Rollen | a282mm 43010124 | 1Paket 392,00 | | —esend
(je 1 rechts- und links- X9m ! Rolle 141 links-
weisend weisend = 1 Rolle o 430.25.900
' Rolle 141 rechts- x50m : A
"}v‘;'ilsee::j'l"]‘ké;)"e - 430.11.067 weisend = 1 Rolle | 13027.176
x45,7 m 1 Rolle 498,00 Anwendungsp'aket a 141 mm 2
Rolle 141 rechts- TG 141 = magnetisch | x282 mm 430.13.518 | 1Paket 80,00
weisend = 1 Rolle 8 Zuschnitte: je 4 rechts- und 4 linksweisend
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Verkehrsregelung

Easy Rider®
Fahrbahnschwellen

152

Die Easy Rider® Fahrbahnschwelle ist der
konzeptionelle Gegenentwurf zu der
SafeRide® Schwelle (S. 156).

Ziel ist es, eine sehr deutlich spiirbare
fahrdynamische Wirkung zu erzielen,
um die Passiergeschwindigkeit stark zu
reduzieren. Erreicht wird dies durch eine
kurze Uberfahrldnge von nur 300 mm
und Bauhghen von 55 und 75 mm.

Easy Rider® wird aus schwarzem
Recycling-Gummi hergestellt. Gut sicht-
bar durch gelbes Reflexband und zu-
sétzliche Katzenaugen.

Die Elemente werden durch ein Nut- und
Zapfensystem miteinander verbunden
und anschlieBend aufgediibelt.

Zwei Hohen fiir verschiedene
Geschwindigkeiten:

Easy Rider® 55

(Bauhthe 55 mm) fiir 6-10 km/h
Easy Rider® 75

(Bauhohe 75 mm) bis 5 km/h

* Schnell und leicht zu montieren

« Effizient: hoch wirksam

* Gut sichtbar

* Umweltfreundlich

« Als Kabelbriicke nutzbar (2 x 30 mm @)

Recyclingmaterial
Extrabreite Elemente
Fir 1 bis 10 km/h
Mit Katzenaugen
Gelbe Reflexstreifen

. Abmessung (mm) Versandgew. :
Ausfiihrung Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.
300 x 1.800 x 55 35 284.21.993 119,00
Normelement schwarz/gelb
300 x 1.800 x 75 38 284.25.570 171,00
Abschlusselement h 300x 225 x55 284.21.702 28,80
: schwarz
mit Zapfen 300x 225 x75 4 284.23.739 37,80
StraBenanker (Pro Normelement sind 4 Stiick,
pro Abschlusselement ist 1 Stiick erforderlich) 10/150 e AR Lzl




Verkehrsregelung

* Hochwertiger Kautschuk
* Fiir Schwerlastverkehr
* Langlebig

* Fiir 5 bis 20 km/h

* Mit Katzenaugen

TOPSTOP Die TOPSTOP-Fahrbahnschwelle aus Zwei Hohen fiir verschiedene
Fahrbahnschwelle hochwertigem Kautschuk ist ein bewahr- | Geschwindigkeiten:
Kautschuk tes Mittel, um Kraftfahrer zu zwingen, TOPSTOP-10
bestimmte Geschwindigkeiten nicht zu (Bauhghe 70 mm) fiir 5-10 km/h
tiberschreiten. TOPSTOP-20

(Bauhdhe 50 mm) fiir 10-20 km/h.

TOPSTOP regelt den Verkehr an

Ausfahrten, Verladestellen, Waagen, * Gelb-schwarze Kontrastfarbe
Einmiindungen oder Kindergérten und « Griffiges Profil auch bei Ndsse
Schulen zuverléssig. Die gelb durch- * Erzwingt angemessene Fahrweise

gefdrbten und schwarzen Elemente mit | < Mit Katzenaugen
eingelassenen Katzenaugen sind Tag und |  Gelbe Abschlusselemente
Nacht gut sichtbar.

Die Elemente werden aufgediibelt. Eine
Richtstange verteilt die Anfahrkréfte
iiber die gesamte Schwelle und hilft Richtstange

Normelement

beim Ausrichten. Bei einem hohen Anteil Abschlusselement

an Schwerlastverkehr empfehlen wir \
Kautschuk-Diibel.
‘\
Fiir den Einsatz auf 6ffentlichen StraBen
{i insatz au ) /B
—

wird TOPSTOP-20 empfohlen.

. Abmessung (mm) | Versandgew. g
Ausfiihrung Element Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.
schwarz 280.10.797
Normelement 405 x 250 x 70 6,5
TOPSTOP-10 gelb 280.12.597 44,80
Abschlusselement gelb 405 x210x 70 5,5 280.10.127
StraBenanker (Pro Element sind 2 Stiick erforderlich) 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Richtstange (@), Preis pro Meter (ab 3 m in Teilstiicken) 48 /2,0 WS 4 280.10.230 13,20
schwarz 280.11.430
Normelement 340 x 250 x 50 5
TOPSTOP-20 gelb 280.12.126 38,20
Abschlusselement gelb 340 x 175 x50 3 280.12.308
StraBenanker (Pro Element sind 2 Stiick erforderlich) 12/100 0,2 109.17.393 2,00
Richtstange (@), Preis pro Meter (ab 3 m in Teilstiicken) 27 /2,7 WS 2 280.10.955 8,90
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Verkehrsregelung

TOPSTOP Fahrbahnschwelle Recycling Die TOPSTOP-Fahrbahnschwelle aus
Recycling-Kunststoff ist ein preisgiinstiges
Mittel, das Kraftfahrer zwingt, bestimmte
Geschwindigkeiten nicht zu tiber-
schreiten. TOPSTOP regelt den Verkehr
an Ausfahrten, Verladestellen, Waagen,
Einmiindungen etc. zuverldssig. Die
gelb-schwarzen Elemente sind Tag und
Nacht gut sichtbar.

Die Elemente (5-RE und 20-RE) werden
durch ein Nut- und Zapfensystem mit-
einander verbunden und anschlieBend
aufgediibelt.

Drei Hohen fiir verschiedene
Geschwindigkeiten:

TOPSTOP 5-RE

(Bauhohe 70 mm) fiir 5-10 km/h

TOPSTOP 20-RE
(Bauhohe 50 mm) fiir 10-20 km/h

TOPSTOP 30-RE
(Bauhdhe 30 mm) fiir 20-30 km/h

Fiir den Einsatz auf 6ffentlichen StraBen
wird TOPSTOP-20-RE und 30-RE
empfohlen.
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Verkehrsregelung

* Erzwingt angemessene Fahrweise Normelement
« Griffiges Profil auch bei Nésse * Recyclingmaterial
« Gut sichtbar dank Katzenaugen AeeillSSEIEmE: \ « Fiir Schwerlastverkehr
(5-RE und 20-RE) N\ * Fiir 5 bis 30 km/h
* Gelbe Abschlusselemente * Umweltfreundlich
« Einfache Montage * Kostengiinstig
L /
. . B
Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt _—
sich zusétzliches Verkleben der Elemente. B
. Abmessung (mm) | Versandgew. g
Ausfithrung Element Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.
schwarz 281.14.155
Normelement b 500 x 500 x 70 17 281.18.436 41,80
e .18.
TOPSTOP 5-RE : 8
Abschluss mit Zapfen 281.18.224
. gelb 500 x 250 x 70 55 30,40
Abschluss mit Nut 281.15.317
schwarz 281.16.415
Normelement ob 400 x 500 x 50 9,5 >81.18.692 34,80
TOPSTOP 20-RE : d s
Abschluss mit Zapfen 281.19.480
- gelb 400 x 200 x 50 4 24,60
Abschluss mit Nut 281.15.466
schwarz 281.15.289
Normelement 500 x 500 x 30 85 27,80
TOPSTOP 30-RE gelb 281.16.941
Abschlusselement gelb 500 x 250 x 30 3 281.17.266 18,40
StraBenanker (Pro Normelement sind 4 Stiick,
pro Abschlusselement sind 2 Stiick erforderlich) E e LA EE Z0
2-Komponentenkleber, zum dauerhaften Befestigen der Al 13,4 282.18.654 167,00
Elemente auf Verkehrsflachen <484 6,7 282.17.343 92,50
TOPSTOPer
Besteht aus zwei miteinander ver-
bundenen Abschlusselementen der
TOPSTOP-5-RE-Fahrbahnschwelle.
Zur Geschwindigkeitsreduktion, Verkehrs-
lenkung. Zum Begrenzen und Kennzeich-
nen von betrieblichen Fléchen.
Zum Aufdiibeln oder alternativ zum
Kleben.
Abmessung (mm) @ x H Versandgew. Artikel €/St.
kg/St.
500 x 70 11 281.27.458 60,80
StraBenanker 12/100
(Pro Set sind 4 Stiick 0,2 109.17.393 2,00
erforderlich)
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Verkehrsregelung

* Recyclingmaterial

* Fiir Schwerlastverkehr

« Angenehmes Uberfahren
« Fiir 15 bis 30 km/h

* Gelbe Reflexstreifen

SafeRide® Die SafeRide® Fahrbahnschwelle Zwei Hohen fiir verschiedene
Fahrbahnschwellen ermdglicht ein angenehmes Uberfahren, | Geschwindigkeiten:

ohne auf das gewiinschte Reduzieren der | SafeRide® 50
fahrdynamischen Wirkung zu verzichten. | (Bauhohe 50 mm) fiir 25-30 km/h

Erreicht wird dies durch eine auf SafeRide® 75

900 mm gestreckte Uberfahrlinge (Bauhohe 75 mm) fiir 15-20 km/h
und eine weniger stark ansteigende

Anrampung - verglichen mit her- « Angenehmes Uberfahren schafft
kémmlichen ,Riittelschwellen”. hohere Akzeptanz der ,Nutzer”

* Erzwingt angemessene Fahrweise
SafeRide®™ beruhigen den Verkehr auf « Griffiges Profil auch bei Nésse

dem Betriebsgelande, auf Flug- und * Umweltfreundlich
Containerhéfen, Freiflachen, Ein- und * Fiir Schwerlastverkehr
Ausfahrten, Verladestellen etc. * Schwarze Abschlusselemente

SafeRide® wird aus Recycling-Gummi
hergestellt und ist selbst fiir dauerhaften —
Schwerlastverkehr geeignet. Zusétzlich Normelement -

. . . . Abschluss-
integrierte gelbe Reflexeinlagen fiir gute element

Sichtbarkeit in der Nacht.

Die einzelnen Elemente werden durch ’/Y
B (500 mm)

ein Nut- und Zapfensystem miteinander

verbunden und anschlieBend auf- L (900 mm) m' )
50 mm

gediibelt.
. Abmessung (mm) Versandgew. -
Ausfiihrung Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.
900 x 500 x 50 17 284.20.824 69,00
Normelement schwarz/gelb
900 x 500 x 75 20 284.26.552 104,00
. 900 x 450 x 50 14 284.26.082 55,00
Abschluss mit Zapfen
900 x 450 x 75 16 284.28.854 83,00
schwarz
. 900 x 450 x 50 14 284.25.564 55,00
Abschluss mit Nut
900 x 450 x 75 16 284.22.604 83,00
StraBenanker (Pro Normelement sind 6 Stiick,
pro Abschlusselement sind 4 Stiick erforderlich) 12/100 i UbblIekS 2z
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MORION Radstopp

Parkplatzbegrenzung

MORION Radstopp Heavy

NEU!

Duty

Frontale Parkplatzbegrenzung. Ermog- Parkplatzbegrenzung und Rangierhilfe
licht punktgenaues Parken. Schiitzt * Aus Recyclingmaterial fiir LKW, Busse, GroBfahrzeuge und * Aus Recyclingmaterial
Gebdude, Gartenanlagen, Fahrzeuge. * Fiir PKW Flurférderzeuge. * Fiir LKW, Busse
* Zum Begrenzen Ermoglicht punktgenaues Parken und * Punktgenaues Parken
Optimiert den verfiigbaren Platz. Ideal * Reflektierend Rangieren. Vermeidet Schéden an Fahr- * Rangierhilfe
auf Parkplétzen, in Parkhdusern und * Zwei Farben zeugen, Gebéduden oder Anbauten. * Massive Bauweise
Tiefgaragen.
Aus wiederaufbereitetem, hoch verdich-
Aus wiederaufbereitetem Gummi. tetem Gummi. Schwarz mit gelbem
Wahlweise schwarz oder rotbraun, Streifen. Die Unterseite verfiigt iiber
jeweils mit integriertem, weiBem einen Kabelkanal (20 mm), zusétzliche
Retroreflexband. Aussparungen ermoglichen das
AbflieBen des Regenwassers.
Befestigungsdiibel fiir Beton oder
Asphaltboden sind im Lieferumfang Befestigungsdiibel fiir Beton oder
enthalten. Asphaltboden sind im Lieferumfang ‘ '
enthalten. } 20mm 18mm @ }
Zusétzlich ist ein Verkleben maglich. 1 300 1
Zusatzlich ist ein Verkleben moglich. ‘ ‘
Fabe | AOmessung nm) | Versandgew. |y | gt fabe | AOmessung nm) | Verandgew. |y | gt
rotbraun 287.26.302
750 x 120 x 90 6,5 47,60 schwarz 1.000 x 300 x 150 26,5 284.29.405 129,00
schwarz 287.20.816
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Parkplatzbegrenzung

* Aus Recyclingmaterial

* Langlebig

« Temperaturbesténdig, UV-stabil
* Hohe Bauweise

* Reflektierend

Radstopp Park-It® Firr seitliche oder frontale Parkplatz- Farben:
begrenzung. Erleichtert das Einparken, « Schwarz mit gelben oder weifen
schafft Ordnung und Sicherheit. Reflexstreifen
* Rotbraun oder blau mit weiRen
Recycelter Gummi, hoch verdichtet, fiir Reflexstreifen
lange Haltbarkeit. Rundum sehr gut
sichtbar: Fest verbundene, eingelassene | Befestigungsdiibel fiir Beton oder
Reflexstreifen - auch stirnseitig. Ol- und | Asphaltboden sind im Lieferumfang
temperaturbesténdig sowie UV-stabil. enthalten.
Zum Aufdiibeln.
Alternativ ist ein Verkleben moglich.
Passender Spezial-Kleber hierzu auf
Seite 159.
Abmessung (mm) Versandgew. g
Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.
schwarz-einseitig gelb 550 x 150 x 100 45 284.25.388 24,60
schwarz-weif} 284.22.610
25,80
schwarz-gelb 284.26.220
- 900 x 150 x 100 17
rotbraun-weifl 284.27.783
- 27,00
blau-weiR 284.20.740
schwarz-weil} 284.26.766
36,40
schwarz-gelb 284.21.568
. 1.200 x 150 x 100 10,5
rotbraun-weifl 284.23.656
- 39,40
blau-weiR 284.23.032
schwarz-weil} 284.27.586
47,40
schwarz-gelb 284.26.285
’ 1.800 x 150 x 100 15,5
rotbraun-weil 284.22.724
- 54,60
blau-weiR 284.27.231
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Spezial-Kleber fiir Park-It®

Kleben statt diibeln: 2-Komponenten-
kleber auf Harzbasis mit schnellreaktivem

* 2K-Kleber

Spezialkleber, Parkplatzbegrenzung

MORION Trennbalken

Bindemittel. * Widerstandsfahig Frontale oder seitliche Parkplatz-
« Schnell aushartend begrenzung. Ersetzt oder unterstiitzt die * Aus Recyclingmaterial
Zum Verkleben von Radstopp-Elementen * Langlebig Markierung der Parkplétze. Gibt Orien- * Zum Abgrenzen
JPark-It*”. Ideal fiir alle Fldchen, auf tierung. Optimiert den verfiigbaren Platz. * Niedrige Bauweise
denen nicht gediibelt werden darf - Ideal auf Parkplatzen, in Parkhdusern * Reflektierend
z.B. Parkhéuser, Parkdecks. und Tiefgaragen, zum Markieren von * Zwei Farben
Sperrflachen.
Fiir Untergriinde aus Beton, (Guss-)
Asphalt, Estrich, Bitumen und epoxid- Auch iiberfahrbar durch niedrige
beschichteten Flachen. Neutraler, dunkler Bauhohe.
Farbton (RAL 7021).
Aus wiederaufbereitetem Gummi.
Verbrauch: Wahlweise schwarz oder rotbraun,
ca. 4,5 kg pro gm (bei 3 mm Schicht- jeweils mit integriertem, weiBem Retro-
starke). reflexband.
Montagehinweis: Befestigungsdiibel fiir Beton oder
Fiir einen formschonen Abschluss des Asphaltboden sind im Lieferumfang
austretenden Klebers empfiehlt sich eine enthalten.
(Papp-)Schablone.
TIPP: Zusatzlich ist ein Verkleben maglich.
Haftungstest bei PU-beschichteten
oder extrem glatt polierten Unter-
griinden.
Farbe Ames:lénfl_(Imm) Veri?gtg-ew. Artikel €/St.
GebindegroRe Ver?(e!:/ngggew. Artikel €/t rotbraun 287.27.076
_ ' 1.200 X 150 X 45 85 47,80
;2& 'éfnﬁtmttglr 20 28425975 102,00 schwarz 287.22.556
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Kabelbriicke

MORION Kabelbriicke zum Aufrollen

NEU!

Problemloses Uberfahren und Schiitzen

von Kabeln und kleinen Schlduchen. « Fir StraBen, Baustellen
Die Kabelbriicke wird ausgerollt und * Aus Gummi

das Kabel von oben durch die Offnung * Platzsparend

gesteckt - fertig. * Individuell zuschneidbar

* Preisgiinstig
Flexible, hochfeste Gummi-Mischung.
Profilierte Oberfléche fiir leichtes
Uberfahren.

Geringe Uberfahrhéhe 30 mm.

Kostengiinstige Losung zum Schutz von
kleineren Kabeln tiber groBere Strecken.

Hélt LKW- und Staplerverkehr stand.

Empfohlene Uberfahrgeschwindigkeit:
5 bis 20 km/h.

1 Kabel-/Schlauchkanal: 20 mm

MORION Kabelbriicke k/ein

Problemloses Uberfahren und Schiitzen
von Kabeln und Schlduchen.

Flexible, hochfeste Mischung aus
Recycling-Gummi. Profilierte, griffige
Oberfléche fiir leichtes Uberfahren.
Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen.
Uberfahrhéhe 65 mm.

Halt LKW- und Staplerverkehr stand.
Auch fiir gelegentlichen Schwerlast-
verkehr.

Empfohlene Uberfahrgeschwindigkeit:

5 bis 10 km/h.

Signalwirkung durch gelbe und schwarze
Elemente.

3 Kabelkanile:
2x20 mm und 1 x 45 mm

Fiir StraBen, Baustellen
Recycling-Hartgummi
Griffige Oberflache
Zwei Farben

MaBe:
100 x 10.000 x 30 mm (L x B x H)

45 mm
[e—>|

20 mm

|
|
|
> |
|
|

|
|
|
I
|
65 mm }
|

- ALE

—

1.200 mm

1720 mm

<« 210 mm 4>'

Abmessung (mm) Versandgew. g Abmessung (mm) Versandgew. g
LxBxH Farbe kg/St. Artikel €/St. LxBxH Farbe ke/St. Artikel €/St.
gelb 279.28.720 85,50
100 x 10.000 x 30 schwarz 21 279.26.118 149,00 210x 1.200 x 65 12,8
schwarz 279.21.784 73,50
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MORION Kabelbriicke
grol3

Problemloses Uberfahren und Schiitzen
von Kabeln, Schlduchen oder Rohren.

Hoch belastbar durch spezielle,
verstarkte Hartgummi-Mischung.
Signalwirkung durch gelben Deckel aus
hochwertigem Kunststoff.

Geriffelte, rutschhemmende Oberflache.

Uberfahrhéhe 75 mm.

Alle Elemente mit Zapfen/Nut-System
zum beliebigen Erweitern.

Hélt LKW- und Staplerverkehr stand.
Auch fiir gelegentlichen Schwerlast-
verkehr.

Empfohlene Uberfahrgeschwindigkeit:
5 km/h.

3 Kabelschachte (B x H):
2 Kandle 68 x 50 mm
1 Kanal 55 x 50 mm

MaBe:
Normelement:
600 x 960 x 75 mm (L x B x H)

Nettobreite im Verbund: 870 mm

Winkelstiick 45°:
600 x 500/200 x 75 mm (L x B x H)

Endstiick:
600 x 283 x 75 mm (L x B x H)

Dauerhafte Fixierung durch integrierte
Diibelaufnahmen maéglich.

Kabelbriicke

* Fiir StraBen, Baustellen
* Recycling-Hartgummi

* Bis 12t Achslast
« Endlosmontage
* Mit Schutzdeckel

* 3 Kanal

500 mm

i
75 mm Hohe

. Abmessung (mm) Versandgew. : Bei Abnahme
Ausfiihrung LxBxH Farbe kg/St. Artikel von €/st.
1St. 166,00
Normelement 600 x 870 X 75 schwarz/gelb 26,5 279.23.799 10St. 159,00
30 St. 148,00
Winkelstiick links 279.29.848
— 600 X 500/200 X 75 schwarz/gelb 12 81,50
Winkelstiick rechts 279.26.562
Endstiick Zapfen 279.22.899
= 600 x 283 x 75 schwarz 3 29,40
Endstiick Nut 279.20.233
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Kabelbriicke, Schlauchbriicke

MORION Kabelbriicke mittelgrol3

Problemloses Uberfahren und Schiitzen
von Kabeln, kleinen Schlduchen oder .
Rohren. * Recyclinggummi
* Bis 8t Achslast

Aus spezieller, vulkanisierter Hartgummi- * Endlosmontage
Mischung. Signalwirkung durch gelben .
Deckel aus hochwertigem Polyethylen. * 5 Kanal

Geriffelte, rutschhemmende Struktur.

Uberfahrhéhe 50 mm.

Fir StraBen, Baustellen

Mit Schutzdeckel und Tragegriff

Alle Elemente mit Zapfen/Nut-System
zum beliebigen Erweitern.

Halt PKW- und LKW-Verkehr stand.
Schwerlastverkehr ist zu vermeiden.

Empfohlene Uberfahrgeschwindigkeit:
5 bis 10 km/h.

MORION Schlauchbriicke

Zum sicheren Uberfahren von Schldu-
chen, Rohren und Kabeln bis 75 mm @.
Profil-Elemente aus hoch belastbarer,
verstarkter Hartgummi-Mischung.

Fiir Baustellen- und héufigen Schwer-
lastverkehr ausgelegt. Beliebig erweiter-
bar. Uberfahrhéhe 85 mm, extra flach
angerampt. Auch fiir Gabelstapler mit
entsprechend dimensionierten Radern
geeignet (ab 35 cm @). Gelbe Reflex-
streifen zur besseren Sichtbarkeit.

2 Schlauchkanéle:
je 92 mm fiir Schlduche bis 75 mm @
(B-, C- und D-Schlduche).

Fiir StraBen, Baustellen
Verstarktes Hartgummi
Hoch belastbar

Fiir Schwerlastverkehr

5 Kabelkandle (B x H): 38 x 35 mm

MaBe:
500 x 930 x 50 mm (L x B x H)

Nettobreite im Verbund: 900 mm

Dauerhafte Fixierung durch integrierte
Diibelaufnahmen maglich.

ool [

42 mm

92 mm } } 92 mm
[ >

300 mm

N\

L 855
r mm

_y

Abmessung (mm) Versandgew. ] Bei Abnahme
LxBxH Farbe kg/St. Artikel | yon T gt
1St 128,00
500 x 900 x 50 | schwarz/gelb 14 279.22.116 | 10St. 116,00
30 St. 108,00

Abmessung (mm) Versandgew. ]
LxBxH kg/St. Artikel €/St.
855 x 300 x 85 13 279.14.327 91,50
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MORION Bordstein-Rampe GFK

Die MORION Bordstein-Rampe aus
glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK)

Glasfaserverstarkter Kunststoff

Bordstein-Rampen

MORION Bordstein-Rampe Gummi

Bordstein-Rampe aus robustem Hart-
gummi fiir barrierefreien Zugang an

* Aus Hartgummi

tiberbriickt Biirgersteige, Treppenstufen, * Belastbar Biirgersteigen und Absatzen. o LKW geeignet
Absatze, Unebenheiten etc. « Geriffelte Oberflache Fiir Haus- und Garagen-Einfahrten * Geriffelte Oberflache
* Leichtes Gewicht (KFZ-Verkehr, Fahrrader, Rollstiihle, * Gelb reflektierend
Extrem leicht. Bequem zu transportieren, Schubkarren etc.). Auch im gewerb- * Zwei Varianten
mit Antirutschoberflache. Gumminoppen lichen Bereich (Hubwagen, Sackkarren
schiitzen vor dem Verrutschen. etc.) einsetzbar.
Gelb durchgeférbtes Material sorgt fiir Die profilierte Antirutschoberfldche und
erhohte Sichtbarkeit. gelbe Reflexstreifen sorgen fiir optimale
Sicherheit. Die beiden Aussparungen an
Belastung: bis 250 kg der Unterseite ermglichen das AbflieBen
des Regenwassers. Auch als Kabelkandle
nutzbar.
Dauerhafte Fixierung durch integrierte
Diibelaufnahmen méglich.
Belastung: bis 40 t
/ 1.(LO mm
somm} = l
} 690 mm }
Abmessung (mm) Versandgew. g Abmessung (mm) Versandgew. g
LxBxH kg/St. Artikel €/St. LxBxH Farbe kg/St. Artikel €/St.
690 ¢ 1,050 X 50 . 17918230 16800 300 X 600 X 100 schwarz, 1 279.23.929 88,50
X 1.050 X .18. ! b
360x 600 x 150 | gelb reflektierend 20 27920108 | 122,00
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Schilderstinder

MORION Schilder-Warnstiander

Ahnlich dem MORION Warnstander,
jedoch mit Schild statt Gurtband.
Schild 300 mm @, aus Kunststoff.

Vier verschiedene Schilder verfiigbar.

Oberteil aus rot lackiertem Aluminium.

KunststofffuB kann vor Ort mit Sand
oder Split befiillt werden (13,5 kg).
WeiBe Reflektoren sorgen fiir gute
Nachtsichtbarkeit.

Ausfiihrung:

Hohe: 900 mm
Gesamthéhe

(mit Schild): 1.050 mm
Bodenteller: 330 mm @
Oberteil: 60 mm @

Fir innen und auBen
Mit Hinweisschild
Pfosten aus Aluminium
Sehr standfest

Ausfiihrung

Versandgew.

kg/St.

Artikel

€/St.

Eingeschrénktes Halteverbot”

+Absolutes Halteverbot”

,Durchfahrt verboten
(EinbahnstraBe)”

Pfeil”

2,9

179.15.898

179.14.888

179.17.163

179.19.049

128,00

GNOM Schilderstéinder

Nimmt verschiedene SchildergréBen auf:
Ronden bis 750 mm @, Dreiecke 900 mm
Seitenlange usw.

Aus Stahl

Fiir verschiedene SchildergroBen

* Mit Fahnenhalter
Schilderbefestigung durch Klemm- * Faltbar
schrauben. Mit Fahnenhalter.
Hohe 900 mm
zusammengelegt 1.000 mm
Feuerverzinkt
Gewicht 5 kg
Lieferung ohne Schild.
Hohe (mm) Versandgew. Artikel €/5t
kg/St. :
900 6 342.12.967 52,00
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MORION Rohrpfosten

Zum dauerhaften Befestigen von Ver-
kehrsschildern. Stahlrohr, feuerverzinkt.
Mit Kunststoffkappe. Zum Einbetonieren

(mit Erdanker).
Durch(rm;s)er/WS IEranan§ Ver?;r/usitg.ew. Artikel €/st.
3.000 10,5 310.10.164 35,80
60/2 3.500 12 310.10.576 39,80
4.000 135 310.10.166 46,80
3.000 15 310.13.098 51,50
76/2,5 3.500 17 310.11.268 59,00
4.000 19 310.11.638 65,50

MORION Edelstahl-Band und Edelstahl-Schlaufen

Zum dauerhaften oder zeitweisen
Befestigen von Verkehrsschildern,
-ampeln usw. in Verbindung mit
MORION Bandschellen.

Bewéhrt zum Herstellen von Schlauch-
verbindungen, zum Zusammenhalten von
Rohren, Leitungen, Masten, Schwellen,
Bohlen (Schutz gegen SpleiRen), Gegen-
standen verschiedenen oder unregel-
maBigen Querschnitts, zum Montieren
von Papierkdrben, Schaltkésten usw.

Sauber arrondierte Kanten schiitzen vor

CARAMBA Rohrschellen

Verkehrszeichenzubehor

MORION Rohrschellen

MORION Bandschellen

Unterteil und Steg aus einem Stiick. Der
versetzte Steg erleichtert die Montage.
Mit zwei verzinkten Schellenschrauben
M8/25.

Option: Edelstahlschrauben

(gegen Aufpreis).

Bohrabstand 50 - 90 mm.

Unterteil und Steg sind verschweift.
Mit 2 verzinkten Schellenschrauben
M8/25.

Option: Edelstahlschrauben (gegen

Aufpreis).

Bohrabstand 50-90 mm.

Zum Befestigen von Schildern an Masten
usw., unabhéngig vom Querschnitt des
Mastes. In Verbindung mit MORION Edel-
stahlband. Bandstahl, feuerverzinkt.

Zwei Bohrschlitze 7/28 mm zur
Schilderbefestigung.
Bohrabstand 50-90 mm.

. [0} Versandgew. : bei Abnahme

Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel von €/st.
1St 3,80

60 312.10.340 25 St 2,06

CARAMBA T 305
76 312.11.516 25 St 222

15t 4,10

60 02 311.10.557 25 5t 232

MORION 15t 4,35
76 311.12.718 25 St 258

MORION 1St 3,95
Bandschellen il 314.12.159 25St. 2,20
Edelstahlschraube DIN 933 M 6/20 1St 0,46
mit Mutter und Unterlegscheibe 01 319.10.520 25St. 026

Verletzungen.
* Vielzweckband aus rostbestandigem
Edelstahl.
Spannwerkzeug: « Schlaufen aus Edelstahl. Zum Fixieren
Zum Befestigen und spannen der Edel- des Bandes und zum Sichern der
stahlbander. Bandenden.
. Breite | Versandgew. 8 bei Abnahme
Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel von €/st.
3/4" 2Rollen 30,80
(19 mm) 4 320.10.735 10 Rollen 27,80
Edelstahl-Band 5/8" 20l 260
(16 mm) b AT 10 Rollen 24,60
im Abrollkarton u
1/2 2 Rollen 24,80
30m (12 mm) < 320.12.038 | 16 pollen 21,40
3/8" 2Rollen 19,80
(9 mm) e PP 10 Rollen 16,50
3/4" 2 Karton 21,60
(19 mm) 5 R2UIES 10 Karton 18,30
Edelstahl-Schlaufen 5/8 2Karton 21,40
(16 mm) 2 320.12670 | 16 arton 17,90
im Karton zu u
A 1/2 2 Karton 18,10
100 Stiick (12 mm) 15 32010897 |44 karton 14,80
3/8" 2 Karton 13,30
(9 mm) ! 320.12.448 10 Karton 10,30
Spannwerkzeug 2 320.11.712 73,00
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Inhalt (Stichworte) Kat2017 Seite Inhalt (Stichworte) Kat2017 Seite
Abfallbehélter 114 EASY Rider Fahrbahnschwellen 152
Absperrband, hochreiBfest 140 ECE 70 150
Absperrgitter - Stahl oder Kunststoff 142 ECE 104 150
Absperrhalter 140 Eckschutz-Balken (Stahl) 12
Absperrketten 93-95 Eck-Schutzbiigel (Stahl) 5-7
Absperrpfosten 96-113 Edelstahl-Abfallbehélter 114
Absperrpoller - fest oder beweglich 11-113 Edelstahl-Band 165
Absperrstander (Kettensténder) 88-91 Edelstahl-Poller 112,113
Absturzsi(herung 141 Edelstahl-Gurtstander 80
Acrylglas-Reiniger (Graffiti) 58, 59 Edelstahl-Schlaufen 165
Acrylspiegel 67-69, 71-77, 79 Edelstahl-Spiegel 63-66, 78
Anfahrschutz 13-15,29-32 Edelstahl-Wandgurt 87
Anfahrstopp 332 Eindreh-Pfosten 99
Anlehnbiigel 118,119 Einfahrtssperre 132-135
Antirutsch-Belige 51-55 Elektronische _Schranke 126
Antirutschwinkel / Antirutsch-Profile 51-55 EN 13422 (Leitkegel) 143,145
Antirusch-Farbe 44 Etikettenentferner 59
Anti-Graffiti 58, 59 EUCRYL-SpiegeI 67, 68
Anti-Vandalismus Spiegel 78 EU-Reflexkegel 145
Asphalt Bodenreparatur 56 EU—Leltkege.I (einteilig, PVC) 143
Asphalt Fugenreparatur 57 EUROPA-Leitkegel 145
Auffahrrampen 163 EXTERN-Kettenstander 89,90
AuBenmarkierfarbe 40-41, 44-45
B Fahrbahnschwellen 152-156
Fahrbahnmarkierung 140
g:ll::];;léli'}n der ::} Fahrbahnmarkierungsfolie 140
Bandschellen 165 Fahrrad Anlehnbiigel 118,119
Fahrradstander 115-119
Bandschellenadapter 70 .

- Fahrzeugmarkierung 150, 151
Barriere 3 Fallrohr-Schutz 28,29
BASt—Len!(egeI TL 143-145 Faltsignal 13;3, 139
Baumarkierer 137 :

Baustellen-Absperrband 140 Fle)‘<P|n . 148
. Folienreiniger 59
Baustellenn_‘larklerer 137 Forstwegschranken 122-125
Bauste_llensmherung ) 138-145 Fugenreparatur 57
Befestigungszubehor-Spiegel 70 FuRplatte TL 141
Beobachtungsspiegel 69, 71-77
BERLIN Poller 13
Beton-Bodenreparatur % Gatterschranken 129-131
Beton-Fugenreparatur 57 Geféngnisspiegel 78
BLACK BULL Anfahrschutz 29,30 Gelinder 1321120121
BLACK BULL Leitbord 2 Colinder Ti '
elander-Tir 21
BLACK BULL Rammschutz-Balken 12 Gliederketten 93-95
BLACK BULL Rammschutz-Barriere 3 GNOM-Schilderstander 164
BLACK BULL Rammschutz-Biigel 4-9 Graffiti-Entferner 58
BLACK BULL Rammschutz-Geldnder 1621 Graffiti-Etiketten-Entferner 59
BLACK BULL Rammschutz-Planke 2224 Graffiti-Kunststoff- und Folienreiniger 59
BLACK BULL Rammschutz-Poller 25,26 Graffiti-Schutzschicht 58
BLACK BULL Reg_alschutz-PIanke 10, 11 GUARDA Kettenstander 88, 89
BLACK BULL Swing-Poller 26 GUARDA Flex Ketten-Warnstander 89
Bodenbesch_lchtung 43 Gummi-Rampe 163
Bodenmarkier-Farbe 40-47 Gurtkassette fiir Leitkegel 92
Bodenmarkier-Folie 140 Gurtpfosten 85
Bodenmarkier-Systeme 40-41, 46-49 Gurtstinder 80-85
Bodenreparatur 56 Gurt-Warnstander 83,84
Bordsteinaufkantung -> Radstopp Giite-Absperrband 140
Bordstein-Rampen 163 Giiteketten 93-95
C
Chrom-Gurtsténder 81 Hallenbeschichtungsfarbe 43
Chrom-Stander 81 Hallenmarkierfarbe 4
CITY-Anlehnbiigel 118,119 Hallenmarkierfarbe, Antirutsch 44
CITY-Poller 111-113 Handschranke 127
ComeBack Leitzylinder 148 Handspiegel VISION 79
COMPACT Drehschranke 128 Heckmarkierung ECE 70 150
COMPACT Durchfahrt-Begrenzer 132-135 Herausnehmbare Pfosten 103-105
COMPACT Elektroschranke 126 Hohenbegrenzer 132-136
COMPACT Gatterschranke 129 Horizontal-Schranken 128-131
COMPACT Handschranke 127 HORIZONT-Spiegel 69
COMPACT Systemschranken 122-125
Compact-Verkehrsspiegel -> DIAMOND Industriespiegel
INDOOR-Spiegel 71,78
D Industrie-Schutzplanke 10, 11,22-24
Design-Pfosten 109 Industriespiegel 61,68, 71
DETEKTIV-Spiegel 72-74 Inspektionsspiegel 79
DIAMOND-Verkehrsspiegel 62
DIAMOND-Industriespiegel 61
Diebstahlspiegel n-17 Justizspiegel 78
DIN 30 710 151
DIN 4844 60
Drangelgitter 142 Kabel- und Schlauchbriicke 160-162
Drehschranken 128-131 Kantenschutz 34-38
Dreieckspiegel 74 Kassenspiegel 74
Drei-Wege-Spiegel 69, 74,76 Kegel 143-146
Diinnschichtfolie 140 Kegel-Gurt 92
DURABEL ECO 64 Kennzeichnung 40-41, 46-50, 137, 150-151
DURABEL Icefree 66 Ketten 93-95
DURABEL IceFree ECO 65 Kettenstander 88-91
DURABEL-Verkehrsspiegel 63 Kipp-Pfosten 101, 106-110
Durchfahrt-Begrenzer 132-135 Kippzylinder 147,148
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Klapp-Pfosten 101, 106-110 Prallschutz Elemente 34-38
Klapp-Schild 33, 138-139, 164 Primer 46, 140
Kleber fiir Park-It 159 PROline Antirutschbelag 51-55
Kontrollspiegel n-11 PROline AuBenmarkierfarbe 45
Konturmarkierung ECE 104 150 PROline Bodenmarkiersysteme 40-41, 46-49
Kugelspiegel 75 PROline Hallenbeschichtung 43
Kunststoffketten 93-95 PROline Hallenmarkierfarbe 42, 44
Kunststoff-Kettenstander 88-89, 91 PROline-paint 40-45
Kunststoff-Reiniger 59 PROline-tape 48-50
Kunststoff-Sperrgitter 142 PROline-thermo 46-47
Kuppelspiegel 75 Psychiatrie-Spiegel 78
PU-Schutzprofile 34-38
PVC Leitkegel, einteilig 146
Leitbake 141 Pylonen 143-146
Leitbord 26
Leitkegel 143-146
LeitPin 147 Radstopp 157-159
LeitPin-Boje 149 Rammschutz 3-32
Leitplanke 22-23 Rammschutz-Balken 12
Leitschranken 141 Rammschutz-Barriere 3
Leitzylinder 147,148 Rammschutz-Biigel 4-9
Linienmarkierfarbe 40-41 Rammschutz-Geldnder 16-21
LOGO-Markierer 137 Rammschutz-Planke 22-24
Rammschutz-Poller 25,26
Rammschutz-Poller SWING 26
Magnet-Gurt 86 Rampen 163
Magnet-Spiegel 73 Rampenfender 51
Markierung fiir LKW und Anhénger 150 Rampenschutz 51
Markierungsfolie 140 Raumspiegel 77
Markierungs-Systeme 40-41, 46-49 Recycling-Fahrbahnschwellen 152, 154-156
Markierfarbe fiir innen 42-44 Recycling-FuBplatte TL 141
Markierfarbe fiir auBen 44, 45 Recycling-Kegel 144, 145
Mastenschutz 27,32 Reflexkegel 144, 145
MAX Staplerspiegel 74 Regalschutz 10-11, 29-31, 34-38
MILANO Poller 12 Regalschutz Kunststoff 31
Militér-Spiegel 79 Regalschutz-Planke 10, 11
Mobile Pfosten 80-84, 88-91 Reparaturgemisch fiir Asphalt/Beton 56
Mobiler Rammschutz 7 Restore Bodenreparatur 56
MORION Absperrgitter 142 Restore Fugenreparatur 57
MORION Bandschellen 165 Rissfiiller 57
MORION Bordstein-Rampe 163 Rohrpfosten 70, 165
MORION Eck-Schutzbiigel 57 Rohrschellen 165
MORION Fahrradsténder 115-119 Rohrschutz 28,29
MORION Gatterschranke 130 Rollspiegel VISION 79
MORION Geféngnisspiegel 78 Rollstopp 157-159
MORION Gurtpfosten 85 Riickspiegel 74
MORION Gurtstander 80-84
MORION Gurt-Warnstander 83,84
MORION Gurt-Warnstander BASIC 84 SAFE-Ride Fahrbahnschwellen 156
MORION Justizspiegel 78 Siulenschutz 27,31
MORION Kabelbriicke 160-162 Scherensperren 149
MORION Kegel-Gurt 92 Schilderbefestigung 165
MORION Ketten-Warnstander 91 Schilderpfosten 165
MORION Leitkegel EU 143 Schilderstander 164
MORION Radstopp 157 Schlauchbriicke 162
MORION Rohrpfosten 70,165 Schmuck-Pfosten 109, 111-113
MORION Rohrschellen 165 Schrammbord -> Leitbord
MORION Reflexkegel 144,145 Schrammschutz 39
MORION Séulenschutz 32 Schranken 122-131
MORION Schilder-Warnstander 164 Schulwegsicherung
MORION Schlauchbriicke 162 SCHUPO-Kipp-Pfosten 101
MORION Schrammschutz 39 Schutzecken-Stahl 5-7,29-30
MORION Schutzbiigel 13-15 Schutzbalken 12
MORION Sperrpfosten 96-100 Schutzbiigel 13-15
MORION Swing 100 Schutzgelander 1321, 120-121
MORION Systemgelander 120-121 Schutzgitter, Stahl 13-15
MORION Trennbalken 159 Schutz-Planke 2224
MORION Wandgurt 86, 87 Schutzprofile 34-38
MORION Warnaufsteller 33 Schutzschicht, Anti-Graffiti 58
MORION Warnmarkierung 60, 151 Schutzzaun, mobil 142
Schwellen 152-156
SEKURIT-Spiegel 61,62
Nachleuchtende Markierung 60 Selbstaufrichtender Pfosten 100
Nachleuchtende Warnmarkierung 60 SESAM Kipp-Pfosten 106-110
Nylonketten 93-95 Sicherheitsgelander 1321, 120-121
Sicherheitsspiegel 61-79
Sichtketten 93-95
PANORAMA-Spiegel 75-77 Skipper 92
Papieretiketten-Entferner 59 Spannbénder aus Edelstahl A2 165
PARAT-Pfosten (herausnehmbar) 103-105 Sperrgitter 142
PARAT-Sperrschranke 131 Sperrketten 93-95
PARATIift-Sperrpfosten (versenkbar) 102 Sperrpfosten 96-113
Park-Boje 149 Sperrpfosten, herausnehmbar 103-105
PARK-IT 158 Sperrpfosten, selbstaufrichtend 100
Parkbiigel 108 Sperrpfosten, umklappbar 101, 106-110
Parkplatzmarkierung 40-41, 45-47 Sperrpfosten, versenkbar 102,110
Parkplatzausstattung 101, 106-110 Sperrpfosten, eindrehbar 99
Personenleitsysteme 80-91 Sperrpoller, fest und beweglich 111-113
Pfeilbake 141 Sperrschranken 122-131
Pfeilerschutz 27,32 Sperrsténder 83-85, 88-91
Pfosten -> Sperrpfosten; Schilderpfosten Spezial-Kleber fiir Park-It 159
Pfostenschutz fiir Regale 29-31 Spiegel 61-79
Poller 25,111-113 Spiegel-Zubehor 70
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SPION-Spiegel 7
Spriihfarbe 40-41,137
Stander 80-85, 88-91 Vergussmasse 56
Stahlschutzbiigel 4-9,13-15 Verkehrsleitkegel 143-145
Staplerband 50 Verkehrsspiegel 61-67, 69
Staplerfeste Bodenmarkierung 50 Versenkbare Pfosten 102, 110
ggﬁ:scr;piteziilken Winkel Zg 30 Vertkal Schranke 12127
u , Wi , . .
StraBenmarkierfarbe 40-41, 45 Vler-Wege-Sple.gel . s
SWING-Bilgel 9 VISION-Inspektionsspiegel 79
SWING-Gelander 20
SWING-Planke 24
SWING-Poller 26 Wandschutz 39
Systemgelander 120-121 Wandgurt 86, 87
Systemschranke 122-125 Wandgurt Edelstahl 87
Wand-Schrammschutz 39
Tagesleuchtende Kegel 146 Warnaufsteller / Warnschild 33,164
Tempostopper 152-156 Warnbénder, reflektierend 60
Thermoplastische Markierungsfolie 46-47 Warnbander, selbstklebend 60, 151
TL Leitkegel 143-145 Warnmarkierung, magnetisch 151
TOPline -> PROline Warnmarkierung nach DIN 30 710 151
TOPSTOPer 155 Warnmarkierung nach DIN 4844 60
TOPSTOP-Fahrbahnschwellen 153-155 Warnprofile, magnetisch 37
Transportable Absperrungen 141,142 )
Trassenmarkierer 140 Warnprofile aus PU 34-38
Trennbalken 159 Warnschild, klappbar 33,138-139
Treppenkantenprofile, Antirutsch 54, 55 Warnstander 83-84, 8891, 164
TRIO Faltsignal 138,139 Wegesperren 122-131
Tir fiir Rammschutz-Gelédnder 21 Weitwinkelspiegel 69
WIEN Poller m
Qberfahrhilfe fiir Kabel und Schlduche 160-162
Uberwachungsspiegel 78 . "
Umklappbareg Plosten 101, 106-110 Zubehr Pfosten u. Stinder 87
Universal-Bandschellenadapter 70 Zweikomponentenfarbe 43
Unterboden-Spiegel 79 Zweikomponentenkleber 159
Unterfahrschutz 6 Zwei-Wege-Spiegel 77
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Fax-Auftrag

RST GmbH Ralf Schnirch
BonnstraBe 486

50321 Briihl

Liefern Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen:

an Fax-Nr.: 02232 /5064 48

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

UST-ID-Nr.:

Riickfragen bei:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Stempel, Ort, Datum, Unterschrift

Artikel-Bezeichnung

Artikel-Nr. Menge

Preis

Absender: Lieferanschrift (falls abweichend):
Firma Firma

Postfach/StraRe Stralle

PLZ/Ort PLZ/Ort




Die Firma RST GmbH Ralf Schnirch ist l|hr Partner fir Flurférderzeuge, Regale,
Fahrersitze und technische Industrieberatung.

Wir verkaufen und vermieten neue, sowie gebrauchte Gabelstapler und Regal-
anlagen und bieten Ihnen den dazu passenden Service an. Ersatzteile jeder Art,
sowie ein reichliches Angebot an Zubehdr, natirlich auch flur den nachtraglichen

Anbau, gehoéren ebenso zu unserer Produktpalette.

Wir beraten Sie gerne Uber ein passendes Stapleranbaugerat, Produkte fir den
Arbeitsschutz oder der Ladungssicherung.

Ein optimaler Sitzkomfort unterstlitzt die Arbeit Ihres Gabelstapler-, Arbeits-
maschinen- oder Baumaschinenfahrers. Wir bieten lhnen innovative Lésungen
fur den optimalen Sitzkomfort und beraten Sie sehr gerne Uber individuelle
Ldsungen!

Ausbildung, Weiterbildung und Unterweisung in den Bereichen Flurférderzeuge,
Regale, Hubarbeitsbilhnen, Arbeitssicherheit u.v.m. runden unser Konzept ab.

Wir zeichnen uns durch eine kompetente und eingehende Beratung, sowie ein
prazises Handwerk aus. Wir arbeiten zuverldssig, schnell und flexibel. Da wir
Ihren Winschen zuvor kommen mdchten, erarbeiten wir jeden Tag ein Stlick
Zukunft.

Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit!

Melina Schnirch Ralf Schnirch
Sales & Marketing Manager Inhaber und Geschéftsfuhrer



RST GmbH Ralf Schnirch
BonnstraBe 486 - 50321 Brihl
Fon: 02232 - 50 64 47 - Fax: 02232 - 50 64 48
info@rst-ib.de - www.rst-ib.de
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