
Die Ausstattung auf einen Blick:

Humax Offset-Spiegel

75 cm Spiegel
Reflektor: Alu
Reflektor Maße: 75 cm x 69 cm
Reflektorstärke*: 0,9 mm
Windlast bei 100 km/h: 28 kg
Gewinn bei 12.5 Ghz: ca. 37,6 dBi

Allgemein:
Mast Aufnahme: 32 - 60 mm
LNB Feed: 40 mm
Arm Maße: 50 mm x 20 mm

90 cm Spiegel
Reflektor: Alu
Reflektor Maße: 90 cm x 83 cm
Reflektorstärke*: 1,15 mm
Windlast bei 100 km/h: 40 kg
Gewinn bei 12.5 Ghz: ca. 39,1 dBi

Exklusiver Vertrieb 

durch sky vision

Spiegel in 3 Farben:
hellgrau = RAL 7035
ziegelrot = RAL 8012
anthrazit = RAL 7016

Alu Spritzguß Rücken. 
Sehr zierliche Bauform

Hochwertiges 
ALU-LNB Feed auf 
der Schiene am Arm

Einfache und schnelle 
Montage durch 

Flügelschrauben

65 cm Spiegel
Reflektor: Alu
Reflektor Maße: 65 cm x 60 cm
Reflektorstärke*: 0,8 mm
Windlast bei 100 km/h: 21 kg
Gewinn bei 12.5 Ghz: ca. 36,4 dBi

*Reflektorstärke vor der Pulverbeschichtung


