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KOX120/100KOX120/100
SAT-Koaxialkabel, High End, 100 m Kunststoff-Spule, 120 dB 
Schirmungsmaß
SAT-Koaxialkabel, High End, 100 m Kunststoff-Spule, 120 dB 
Schirmungsmaß
• Hochwertiges Digital-Koaxkabel mit 82er und 64er Geflecht

• 4-fach Abschirmung mit ausgezeichnetem Schirmungsmaß

• Erfüllt Klasse A -Anforderung

• 100 m Kunststoff-Spule, mit Metercodierung

• Physikalisch geschäumtes Cell-PE, daher feuchtigkeitsresistent mit hoher Langzeitstabilität

• Inklusive 10 passenden F-Aufdrehsteckern

Technische Daten
Impedanz 75 Ohm

Kabelaufbau Ø- Innenleiter 1,02 mm
Ø- Mantel 7,5 mm

Material-Mantel PVC und PET 

Dielektrikum - Ø 4,5 mm, Zell PE

Schirmung - Material Al-Verbundfolie, 82er Alu-Geflecht, Al-Verbundfolie, 64er Geflecht

Farbe weiß

Material Innenleiter Cu

Gewicht 51,5 kg/km

KOX120/100 ÆxAKEAKPy120820z produkt.info
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