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Produktbeschreibung

Beschreibung: Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich am 482,6 mm (19")-Montagerahmen
oder 482,6 mm (19")-Profilschienen.

Material: Stahl

Oberfläche: Verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Produktmerkmale

Abmessungen: Höhe: 85 mm
Tiefe: 125 mm

Verpackungseinheit: 10 St.

Gewicht/VE: 1,39 kg

EAN: 4028177147928

Zolltarifnummer: 73269098

ETIM 6.0: EC000322

ETIM 5.0: EC000322

eCl@ss 8.0/8.1: 27400604
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eCl@ss 7.0/7.1: 27400604

eCl@ss 6.0/6.1: 27400604

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189224

Produktbeschreibung
(lang):

Kabelführungsbügel chromatiert, HT: 85x125 mm, inkl. Befestigungszubehör

Ausschreibungstext

Kabelführungsbügel, chromatiert 
Die chromatierten Kabelführungsbügel aus Stahlblech, 120 x 90 mm, werden
an Fernmelde-Systemleisten oder direkt in
Fernmelde-Verteilerschränken montiert und unterstützen eine flexible,
systemgerechte Kabelführung.

Material: Stahlblech, chromatiert
Abmessungen: 120 x 90 mm
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