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UAOO095/UA0096
USB2.0 10-Port Hub

Bedienungsanleitung |



Geben Sie das Gerat am Ende der Lebensdauer

nicht in den normalen Hausmlill. Bringen Sie es zum

Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese
_— Weise helfen Sie die Umwelt zu schonen.

1.0 Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Geréat immer auf eine stabile und gerade Flache.
Bei Stiirzen kann es beschéadigt werden.

Setzen Sie das Gerét nicht direktem Sonnenlicht oder hohen
Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschadigt werden
kann oder sich die Nutzungsdauer verkiirzt.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nahe von Warmequellen wie
Heizkorpern oder anderen Warme erzeugenden Geréten auf.
Setzen Sie das Gerat nicht Regen, Wasser, Nasse oder hoher
Luftfeuchtigkeit aus.

Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Kiiche neben
einem Wasch- oder Splilbecken auf und vermeiden Sie auf alle
Falle direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht das Gerat zu 6ffnen.

Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres
Produktes eine Datensicherung an.

Wir haften nicht fiir den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorzuwerfen.

In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand
beschrankt, der notwendig ist, um anhand vorhandener
Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des
Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf der UA0095 & UA0096 !
Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt
zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu
Beschadigungen des Gerates kommen.



2.0 Einfiihrung

2.1 Spezifikationen

Kompatibel zur USB1.1/2.0 Spezifikation

USB 2.0 High-Speed bis zu 480Mbps

1 x Upstream port und 10 x Downstream ports
Uberspannungserkennung & -schutz

Geeignet fiir bis zu 127 USB Gerate

LED Statusanzeige

Inkl. Externes Netzteil: 5V/ 3.5A

Plug & Play

Geeignet fir Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista/7, & Mac
OS 10.x oder héher

2.2Packungsinhalt

1 x USB2.0 10-Port Hub
1 x Externes Netzteil

1 x USB Kabel

1 x Bedienungsanleitung



3.0 Anschluss

B USB-Installation

Verbinden Sie die Hub mit einem freien USB Port Ihres PC's. Das
Betriebssystem erkennt das neue Gerat und installiert den
Treiber automatisch.

B Anwendung

Zur Verbindung mit dem USB
Port eines PC's.

B\ \\9

B Diagramm
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Hauptanforderungen der Richtlinie 2004/108/EC und
2006/95/EC des Europaischen Parlaments und des
Europarates iber Telekommunikations- und Endgerate
bezliglich der Sicherheit und der Gesundheit der
Benutzer und hinsichtlich elektro- magnetischer
Stérungen einhélt. Die CE Konformitat wurde
nachgewiesen. Die entsprechenden Erklarungen sind
beim Hersteller hinterlegt.

C € Das CE-Zeichen bestatigt, dass dieses Produkt die
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