
  

 

  Datenblatt - Seite 1

 Serielles Verlängerungskabel EAN: 4016032062684AK 131 2M

 

 

  2.00m, CU, AWG28, geschirmt, M/F, beige  

l Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Stecker 

l Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse 

l Haube: vergossen 

l Kabeltyp: 9-adrig 

l Schirmung: einfache Schirmung 

l Belegung: 1:1 

l AWG: 28 

l Länge: 2 m 

l Farbe Kabel: beige 

l Farbe Anschlüsse: beige 

l Verpackung: Polybag  

  
 

  Datenblatt - Seite 2

 Serielles Verlängerungskabel EAN: 4016032062684AK 131 2M

 

Ursprungsland: China  

 Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 100 13,20 39,50 30,00 23,00 27255,00 

Innen-VPE 10 1,32 9,00 20,00 20,00 3600,00 

Einzel-VPE 1 0,13 4,50 7,50 17,50 590,63 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 4,00 7,00 17,00 476,00 
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