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 Video / Audio Splitter 4016032286356DS-41211

  

 

  DVI Video/Audio Splitter, 1 PC-2 Monitore/Speaker 

1xDVI/F+Audio (Video In)-2XDVI/F+Audio (Video Out) Max. Aufl. 1920X1200 or 1080p  

 

Unterstützt eine max. Auflösung von bis zu 1920x1200 Pixel  

Mit einem DVI-Video/Audio Splitter kann ein Signal einer DVI Videoquelle auf mehreren Monitoren und mehreren 

Lautsprechern gleichzeitig wiedergegeben werden.  

 
 
Lieferumfang 

l Video Splitter 

l Netzteil mit EU-,  UK und US Stecker 

l Handbuch auf CD 

l QIG (Quick Installation Guide) 

l Satz Gummifüße  

l  DVI Video/Audio Splitter, 2-Port

l  Unterstützt eine max. Auflösung von 1920x1200 Pixel und Full-HD 1080p

l  Automatischer Power-Save, wenn das Video Signal verloren geht

l  Gestochen scharfes Bild

l  LED Anzeige für Signalaktivität

l  Unterstützt EDID, HDCP und ist Blu-Ray fähig

l  Kaskadierbar

l  Video Ein- und Ausgangsanschlüsse : DVI Buchse

l  Abmessungen (LxBxH ; Gewicht): 20x180x85mm; 600g
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 Video / Audio Splitter 4016032286356DS-41211

 

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 12 11,70 42,00 32,30 27,00 36628,20 

Innen-VPE 1 0,98 9,80 22,00 10,20 2199,12 

Einzel-VPE 1 0,98 9,80 22,00 10,20 2199,12 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 8,60 18,10 2,00 311,32 
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