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Closed entry VersionStandardversion

Bestelldaten

D-SUB Steckverbinder

Buchsenkontakt Stiftkontakt

Beschreibung

D-SUB High Density
Crimp-Steckverbinder (ohne Kontakte) – für AWG 22

D-SUB High Density
Crimp-Kontakte – gedrehte Ausführung – für Kabel AWG 22

 für Kabel AWG 22
 Einzelkontakte im Polybeutel (VPE: 500 Stück)
 Gütestufe 3 (auch in Gütestufe 1 lieferbar)

Buchsenkontakte

Kontakttyp Bestellnummer
AWG 22, Einzelkontakt  162 A 18419 X
AWG 22, Einzelkontakt closed entry Version  16-000693

Stiftkontakte

Kontakttyp Bestellnummer
AWG 22, Einzelkontakt  161 A 18009 X

Technische Daten
Kontaktmaterial gedrehte Kontakte Messing
Kontaktoberfläche Vergoldet über Nickel
Temperaturbereich -55°C bis +125°C
Nennstrom für AWG 22 3A
Kontaktwiderstand ≤ 10 mΩ


