CoMBINATION D-SUB KONTAKTE

Hochstromkontakte — Crimp — gerade

PRODUKTZEICHNUNG

BESCHREIBUNG
gedrehte Kontakte
Giitestufe 3: 50 Steckzyklen
Giitestufe 1: 500 Steckzyklen
Steckseite vergoldet
Crimpanschluss vergoldet oder verzinnt
weitere Gitestufen auf Anfrage

Buchsenkontakt Einbaumal Stiftkontakt
max. 22.98 max. 22.84
13 51 113
4 g ﬂ-_- 7 g g :
| AWG  Cumentrating = @Awois Kabelvorbereitung Stiftkontakt voreilend
16-20 10A 1.70
1214 20A 260 1
10-12 30A 370 15
8-10 40A 4.60
[ ©-—-
| I
BESTELLDATEN

13-003621

132C11019X

13-003661

131C11019X

1 1 1 1
16-20 10A 3 13-003623 3 132A11019X 16-20 10A 3 13-003663 3 131A11019X
12-14 20A 1 13-003631 1 132C11029X 1214 20A 1 13-003671 1 131C11029X
12-14 20A 3 13-003633 3 132A11029X 12-14 20A 3 13-003673 3 131A11029X
10-12 30A 1 13-003641 1 132C11039X 10-12 30A 1 13-003681 1 131C11039X
10-12 30A 3 13-003643 3 132A11039X 1012 30A 3 13-003683 3 131A11039X
8-10 40 A 1 13-003651 1 132C11049X 810 40A 1 13-003691 1 131C11049X
8-10 40A 3 13-003653 3 132A11049X 8-10 40A 3 13-003693 3 131A11049X

1 13-003701 1 131CT1119X

1214 20A 1 13-003711 1 131C11129X
1012 30A 1 13-003721 1 131C11139X
8-10 40A 1 13-003731 1 131C11149X
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