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TECHNISCHE INFORMATION FÜR ARTIKEL:

51104690 Farbrohr für T8 Neonröhre, 119cm rot
51104691 Farbrohr für T8 Neonröhre, 119cm pink
51104692 Farbrohr für T8 Neonröhre  119cm gelb

51104693 Farbrohr für T8 Neonröhre 119cm violett
51104694 Farbrohr für T8 Neonröhre 119cm grün
51104695 Farbrohr für T8 Neonröhre 119cm türkis
51104696 Farbrohr für T8 Neonröhre, 119cm blau

51104697 Farbrohr für T8 Neonröhre 119cm orange

Wertet Ihre Neonröhre auf
Zum Überziehen auf einfache weiße Neonröhren

In unterschiedlichen aktuellen Farben rot, grün, gelb, türkis, pink, violett, orange und blau
Neonröhren einmal anders

Maßangabe in mm

Material: Polycarbonat
Brandschutzklassifizierung: V-2 - UL-94
Gewicht: 90 ~ 95 g
Länge: 1190 mm
Innendurchmesser: 27,50 mm
Außendurchmesser: 29,50 mm


