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Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gerätecases

ROADINGER Mixer-Case Profi MCB-19, schräg Best.-Nr. 3011151A ...........................................................schwarz, 6HE
Best.-Nr. 30111560 ...........................................................schwarz, 8HE
Best.-Nr. 30111565 .........................................................schwarz, 10HE
Best.-Nr. 30111561 .........................................................schwarz, 12HE
Best.-Nr. 30111567 .........................................................schwarz, 14HE
Best.-Nr. 30111568 .........................................................schwarz, 16HE

Professionelles Flightcase für 483-mm-Geräte (19")

• Passend für Mixer bis 6 - 16 HE
• Schräg gestellte Profilschienen für optimale Bedienbarkeit des  

Geräts von oben
• Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
• Abnehmbarer Deckel
• Dreischenklige, mittelgroße Stahlkugelecken
• 2 hochwertige, abschließbare Butterfly-Schlösser

ROADINGER Mixer-Case Profi MCBL-19

Best.-Nr. 3011155X ......................................................................... 8HE
Best.-Nr. 3011155Z ........................................................................12HE

Professionelles Flightcase für 483-mm-Geräte (19")

• Passend für 483-mm-Geräte (19")
• Schräg gestellte Profilschienen für optimale Bedienbarkeit des  

Geräts von oben
• Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
• Abnehmbarer Deckel
• Dreischenklige, mittelgroße Stahlkugelecken
• 2 hochwertige, abschließbare Butterfly-Schlösser
• 4 stahlverstärkte Gummifüße

Technische Daten 8 U: 
Maximalbelastung: 15 kg

Wandstärke: 6 mm

Außenmaße (BxTxH): ca. 545 x 455 x 240 mm

Innenmaße:

Einbaubreite: ca. 490 mm, 19''

Einbauhöhe: ca. 205 mm

Einbauhöhe vorne: ca.110 mm 

Einbautiefe: ca. 405 mm, 8 HE

Einbauhöhe hinten: ca. 180 mm

Außenmaß der Ecken: ca. 55 mm

Gewicht: ca. 7,7 kg

Technische Daten 12 U:
Maximalbelastung: 25 kg

Wandstärke: 7 mm

Außenmaße (BxTxH): ca. 550 x 615 x 240 mm

Innenmaße:

Einbaubreite: ca. 490 mm, 19"

Einbauhöhe : ca. 190 mm

Einbauhöhe vorne: ca.  90 mm 

Einbauhöhe hinten: ca. 180 mm

Einbautiefe: ca. 545 mm, 12 HE

Außenmaß der Ecken: ca. 55 mm

Gewicht: ca. 9 kg

ROADINGER Mixer-Case Road MCB-12 schräg 8HE sw

Best.-Nr. 30111516

Professionelles Flightcase für 305-mm-Geräte (12")

• Passend für 305-mm-Mixer (12") bis 8 HE
• Schräg gestellte Profilschienen für optimale Bedienbarkeit des  

Geräts von oben
• Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
• Abnehmbarer Deckel
• Dreischenklige, mittelgroße Stahlkugelecken
• 2 hochwertige Butterfly-Schlösser

Technische Daten:
Maximalbelastung: 25 kg

Wandstärke: 6 mm

Außenmaße (BxTxH): 380 x 440 x 225 mm

Gewicht: 7 kg

Technische Daten:
Gerät: 3011151A 30111560 30111565 30111561 30111567 30111568

Maximalbelastung: 25 kg 15 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

Wandstärke: 7 mm 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm

Außenmaße (BxTxH): 545 x 350 x 240 mm ca. 545 x 455 x 240 mm ca. 550 x 550 x 240 mm ca. 550 x 615 x 240 mm ca. 530 x 800 x 240 mm

Innenmaße:

Einbaubreite: ca. 490 mm, 19'' ca. 490 mm, 19'' ca. 490 mm, 19'' 490 mm, 19" 490 mm, 19"

Einbauhöhe: ca. 205 mm ca. 190 mm ca. 190 mm 175 mm (max.) 175 mm (max.)

Einbauhöhe vorne: ca.110 mm ca.110 mm ca.  90 mm 

Einbautiefe: ca. 405 mm, 8 HE ca. 510 mm, 10 HE ca. 545 mm, 12 HE 670 mm, 14 HE 760 mm, 16 HE

Einbauhöhe hinten: ca. 180 mm ca. 180 mm ca. 180 mm

Außenmaß der Ecken: ca. 55 mm ca. 55 mm ca. 55 mm 55 mm 55 mm

Gewicht: 6.5 kg ca. 8,5 kg ca. 8,7 kg ca. 8,5 kg 10 kg 12 kg

http://www.steinigke.de/de/mpn3011151A.html
http://www.steinigke.de/de/mpn30111560.html
http://www.steinigke.de/de/mpn30111565.html
http://www.steinigke.de/de/mpn30111561.html
http://www.steinigke.de/de/mpn30111567.html
http://www.steinigke.de/de/mpn30111568.html
http://www.steinigke.de/de/mpn3011155X.html
http://www.steinigke.de/de/mpn3011155Z.html
http://www.steinigke.de/de/mpn30111516.html

