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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Synchronblitzlampe! Dieses leistungsstarke Blitzgerät wurde 
als kleiner praktischer Studioblitz entwickelt oder auch als Hintergrundblitz im Profistudio. 
 
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch bevor Sie die Blitzlampe zum erstem Mal 
benutzen. 
 

1. Inbetriebnahme der Blitzleuchte 
 

1. Schrauben Sie die Synchronblitzlampe in die z.B. Lampenfassung  z.B. des 
Reflexschirmhalters.  Stellen Sie zuvor sicher, dass der Lampenhalter ausgeschalten und nicht 
am Stromnetz angeschlossen ist. 

2. Die Kontrollleuchte an der Vorderseite leuchtet grün auf, sobald Sie die Lampe einschalten. 
3. Sobald die orangefarbene LED aufleuchtet ist der Blitz voll aufgeladen. 

Der Blitz kann nun per Testauslöseknopf oder Synchronkabel ausgelöst werden. 
 

Hinweis: 
 

1. Um die Lebensdauer der Synchronblitzlampe zu verlängern, entladen Sie die 
Synchronblitzlampe nach Beenden der Arbeit mit Hilfe des Testknopfes.  

2. Setzen Sie die Synchronblitzlampe während des Gebrauchs keinen ruckartigen Bewegungen 
aus. 

3. Nach längerem Gebrauch kann sich die Synchronblitzlampe erhitzen. Bitte Vorsicht beim 
Einsatz von Zubehör.  

4. Häufiges Ein- und Ausschalten reduziert die Lebensdauer des Blitzleuchtmittels. 
5. Bitte beachten Sie, dass die Synchronblitzlampe nicht spritzwasserfest und nicht 

staubresistent ist. 
6. Bitte öffnen Sie unter keinen Umständen die Synchronblitzlampe.  

Beim Öffnen des Gerätes erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. 
7. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren/benutzen. 

 

2. Technische Daten 
 
 

Blitzstärke 40Ws 

Leitzahl 26 

Belichtungswinkel 55° x 40° 

Aufladezeit 8 – 10 Sek. 

Auslöser Synchronisationskabel, Testauslöser 

Farbtemperatur 5500 – 6000K 

Blitzdauer 1/1000sec 

Anschluss E27 Lampenfassung 

Fotozelle eingebaut 

Strom AC 200 – 240V / 50Hz 

 
 
 
Lieferumfang 
1 Synchronblitzlampe SDW-40M AC Synchronblitz 
1 Synchronkabel ca. 3m 

 
 


