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Sehr geehrte Kunden...

..mit dem Kouf dieses Rohrmotors haben Sie sich fir ein Qualitditsprodukt aus dem
Hause RADEMACHER entschieden. Wir danken Ihnen fiir Ihr Vertrauen.

Die RADEMACHER Rohrmotoren sind unter Aspekten des graBten Komforts
entstanden. Mit einem kompromisslosen Qualitdtsanspruch und nach langen
Versuchsreihen sind wir stolz, Thnen dieses innovative Produkt zu prdsentieren.

Dahinter stehen alle hochqualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
dem Hause RADEMACHER.

Diese Anleitung...

R

...beschreibt Ihnen die Montage, den elektrischen Anschluss und die Bedienung von
RADEMACHER Rohrmotoren der Serien RolloTube Intelligent Small und Medium.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollstindig durch und beachten Sie alle Sicherheits-
hinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und Gibergeben Sie die Anleitung bei einem
Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer.

Bei Schiden, die durch Nichtheachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise
entstehen, erlischt die Garantie. Fiir Folgeschdden, die daraus resultieren, ibereh-
men wir keine Haftung.

Zeichenerkliirung

> p |-

Lebensgefahr durch Stromschlag

Dieses Zeichen weist Sie auf Gefahren bei Arbeiten an elektrischen Anschlissen, Bauteilen
etc. hin. Es fordert Sicherheitsmafinahmen zum Schutz von Gesundheit und Leben der
betroffenen Person.

Hier geht es um lhre Sicherheit.
Beachten und befolgen Sie bitte alle so gekennzeichneten Hinweise.

So warnen wir vor Fehlverhalten, das zu Personen- oder Sachschiiden
filhren kann.

HINWEIS /WICHTIG /ACHTUNG
Auf diese Weise machen wir Sie auf weitere fir die einwandfreie Funkfion wichtige
Inhalte aufmerksam.
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-~ Legende zur Gesamtansicht (Abbildung (1))

(1)
(2)
3)
(4)
(5)
(6)
7
(8
9
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Gegenlager

Kugellager

Achsstift der Walzenkapsel
Walzenkapsel

Wickelwelle
Befestiqungsfeder
Rasthiigel

Mitnehmer

Rohrmotor

Adapter

Setztaste

Antrighskopf

Antriebslager
Halreklammer

Motorkabel

Steuerung (z.B. Troll Comfort)
Rollladenpanzer

Limifring

Abtrigbsadapter
Einhdngeklammern

Bitte beachten:
Kundenspezifischer Lieferumfang

Vergleichen Sie nach dem Auspacken:

@ den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang auf der Verpackung.
@ den Motortyp mit den entsprechenden Angaben auf dem Typenschild.



Allgemeine Sicherheitshinweise
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Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr
durch Stromschlag.

@ Der Netzanschluss des Rohrmotors und alle Arbeiten an elekirischen Anlagen
dirfen nur durch eine zugelassene Elekirofachkraft nach den Anschlussplinen
in dieser Anleitung erfolgen, . Seite 15/16).

@ Fihren Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand
as.

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

Vorschriften bei Installation in Feuchtriiumen beachten.

Beachten Sie besonders beim Einsatz in Feuchtriumen die DIN VDE 0100, Teil 701

und 702. Diese Vorschriften enthalten zwingende SchutzmaBinahmen.

Der Einsatz defekter Geriite kann zur Gefiihrdung von Personen und

zu Sachschiiden fihren (Stromschlag, Kurzschluss).

@ Verwenden Sie niemals defekte oder beschddigte Gerdite.

@ Priifen Sie Antrieb und Netzkabel auf Unversehrtheit.

@ Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (s. Seite 26), falls Sie Schiiden
am Gerit feststellen.

Nach der Norm DIN EN 13659 muss dafiir Sorge getragen werden,
dass die fiir die Behinge festgelegten Verschiebebedingungen nach
EN 12045 eingehalten werden.

In ausgerollter Stellung muss bei einer Kraft von 150 N in Aufwirtsrichtung an der
Unterkante die Verschiebung mindestens 40 mm betragen. Dabei ist besonders darauf
2u achten, dass die Ausfahrgeschwindigkeit des Behanges auf den letzten 0,4 m kleiner
als 0,2 m/s sein muss.

Es besteht Lebensgefahr bei unkontrolliertem Anfahren des Antriebs.

Versuchen Sie nie bei unkontrollierter Bewegung den Motor/Behang manuell zu stoppen.
Schalten Sie in diesem Fall den Antrieb spannungslos und sichern Sie diesen gegen weitere
Inbetriebnahme. Lassen Sie Anlage unbedingt von einer Fachkraft Gberprifen.

VAN

Richtige Verwendung / Einsatzbedingungen

Bei unsachgemiiiem Gebrauch besteht erhdhte Verletzungsgetahr.

® Unterweisen Sie alle Personen im sicheren Gebrauch des Rohrmotors.

@ Verbieten Sie Kindern mit ortsfesten Steuerungen zu spielen.

@ Verhindem Sie, dass Personen mit eingeschriinkten Fahigkeiten sowie Kinder mit
ortsfesten Steuerungen oder mit der Fernsteuerung spielen.

Bei Rollliden:

@ Beobachten Sie den sich bewegenden Rollladen und halten Sie Personen fer, bis die
Bewegung beendet ist.

 Fiihren Sie alle Reinigungsarbeiten am Rollladen im spannungslosen Zustand aus.

Bei Markisenanlagen, die auferhalb der Sichtweite betriechen werden

kénnen:

@ Die Markise nicht betreiben, wenn Arbeiten in der Nihe ausgefihrt werden
(z. B. Fenster putzen).

Bei automatisch betriehenen Markisen:

@ Die Markise vom Versorgungsnetz frennen, wenn Arbeiten in der Nahe durchgefihrt
werden.

Regelmiiflige Wartung von Markisen erhght die Betriebssicherheit.

# Kontrollieren Sie die Markise regelmiBig auf mangelhafte Balance oder be-
schadigte Leitungen und Federn.

@ Lassen Sie beschidigte Markisen von einem Fachbetrieb instand setzen.

Das Anfassen des Antriebsgehiiuses kann zu Verbrennungen fishren.

@ Der Rohrmotor erhitzt sich wahrend des Betriebs. Lassen Sie den Motor abkihlen
bevor Sie weitere Arbeiten am Motor durchfihren.

@ Fassen Sie nie dos heifie Antriebsgehiuse an.

Verwenden Sie die Rohrmotoren nur zum Offnen und SchlieBen von

Rollliiden und Markisen.

WICHTIG

@ Dos Motorkabel muss bei Verwendung im AuBenbereich durch ein gesignetes Leerrohr
bis zur Abzweigdose unter Beachtung der drtlichen Elektrovorschriften verlegt werden.

@ Verwenden Sie nur Original-Bauteile und -Zubehdr des Herstellers.

Verwenden Sie nur Rohrmotoren die in lhrer Leistung den drtlichen
Anforderungen entsprechen. Falsch dimensionierte Rohrmotoren kdnnen
Schiiden verursachen:

# Ein unterdimensionierter Rohrmotor kann durch Uberlastung
beschidigt werden.

# Ein iiberdimensionierter Rohrmotor kann zum Beispiel bei der auto-
matischen Endpunkteinstellung den Rollladen bzw. den Rollladen-
kasten beschidigen.

Lassen Sie sich bei der Auswahl eines Rohrmotors von einem Fachhandler beraten

und beachten Sie die entsprechenden Zugkraftangaben auf unserer Internetseite:
www.rademacher.de

Falsche Verwendung

Einsatzbedingungen

@ Fiir den elektrischen Anschluss muss am Einbauort stindig ein 230 V /50 Hz
Stromanschluss mit bauseitiger Freischaltvorrichtung (Sicherung) vorhanden
sein.

Verwenden Sie den Rohrmotor nie...

...in Anlagen mit erhhten sicherheitstechnischen Anforderungen od. erhdhter Unfallgefahr.
Dies bedarf zusiitzlicher Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesefzlichen
Regelungen zum Errichten solcher Anlagen.



Funktionsheschreibung

Die RADEMACHER Rohrmotoren RolloTube Intelligent dienen zum Offnen und Schliefien
von Rollliden und Markisen.

Die RolloTube Intelligent Rohrmotoren sind mit dem neuen Safe-Drive-Verfahren zur
Positionserfassung, Drehmomentiiberwachung und Hinderiserkennung ausgestattet. Die
kompakte Bauweise und eine vollautomatische Endpunkieinstellung des Antriebs sorgen
fiir eine einfache, komfortable Montage.

Im tdglichen Betrieb dberzeugt der RolloTube Intelligent durch den automatischen
Behanglingenausgleich, die Blockier- und Hindemiserkennung (mit Reversierung) fir
hchste Sicherheit und einen behangschonenden Lauf.

Funktion der Blockiererkennung

Funktionsibersicht:

@ Inbetriebnahme mit einem Fohrbefehl. Selbstlernender Motor mit vollautomatischer
Endpunkseinstellung.

@ Safe-Drive-Verfahren zur exakten Positionserfassung, Drehmomentiberwachung und
Hinderniserkennung.

@ Blockier- und Hinderniserkennung inklusive Reversierung.

@ Durch das neue rastende FlexiClick-Prinzip ist die Hinderniserkennung frei wahlbar.
@ Wartungsfreie Endpunkte dank automatischem Behanglingenausgleich.
 Einfacher und schneller Einbau durch die kurze Bauform.

@ Opfional erhdltlich: Universelles RT ConfigTool zur individuellen Anpassung der
Motorparameter.

Der Rohrmotor stoppt und féhrt automatisch kurz in die Gegenrich-
tung (reversiert), wenn der Rollladen im Hochlauf durch ein Hindernis
(z. B. durch einen vereisten Rollladen blockiert wird).

HINWEIS
Vereisten Rollladen nicht bewegen und die Storung bzw. das Hindernis beseitigen.

Funktion der Hinderniserkennung

Der Rohrmotor stoppt und fihrt automatisch kurz in die Gegenrich-
tung (reversiert), wenn der Rollladen beim Tieflauf auf ein Hindernis
stofit.

HINWEIS
Bei Bedarf kann das Reversieren nach der Hinderniserkennung ein- oder
ausgeschaltet werden, s. Seite 22.

Funktion des Behanglingenausgleichs

Bedingungen fiir die korrekte Funktion der Hinderniserkennung:
@ Der Mitnehmer muss mit Freilouf montiert sein (s. Abb. 4.a; Seite 10).

@ DerRollladen muss mit Befestigungsfedern oder mit starren Wellenverbindern an der
Wickelwelle montiert sein.

@ Der Rollladen muss immer senkrecht in die Fihrungsschiene des Fensters einlaufen.

Nach jedem automatischen Erlernen des oberen Endpunktes ist der
Behangliingenausgleich aktiv. Danach fihrt der Rohrmotor nicht mehr
voll gegen den oberen Endpunkt, um den Rollladen und die Endpunkte
zu schonen.

Durch z. B. festgefrorene Rollliiden kdnnen sich die avtomatisch erlernten
Endpunkte und Laufwege mit der Zeit wieder verstellen. Zum Ausgleich
fiihrt der Rohrmotor in regelmiiigen Zeitabstiinden (der Zyklus wird ab
Werk entsprechend eingestellt) einmal avtomatisch gegen den oberen
und unteren Endpunkt.

HINWEIS
@ Der Behangldngenausgleich erfolgt automatisch wahrend des normalen Betriebs,
sodass Sie ihn in der Regel nicht wahmehmen.

@ Wird der obere Endpunkt manuell eingestellr, ist der Behanglingenausgleich nicht
aktiv.



Wichtige Montagehinweise

WICHTIG
@ Vergleichen Sie vor der Montage die Angaben zur Spannung/Frequenz auf dem
Typenschild mit denen des drtlichen Netzes.

@ Vor dem Einbau des Rohrmotors alle nicht zum Betrieb bendtigten Leitungen
und Einrichtungen abbauen bzw. aufler Betrieb setzen.

@ Bewegliche Teile von Antrighen, die unfer einer Hghe von 2,5 m vom Boden
betrieben werden, miissen geschiitzt werden.

@ Wird der Rohrmotor mit einem Schalter mit AUS-Voreinstellung gesteuert, ist
dieser Schalter in Sichtweite des Rohrmotors von sich bewegenden Teilen entfert
in mindestens 1,5 m Hhe anzubringen.

@ Der Deckel des Rollladenkastens muss leicht zugdnglich und abnehmbar sein.

@ Demontieren Sie auf keinen Fall die Stopper der lefzten Rollladenlomelle.

Der Rollladen kann sonst eventuell bis in den Rollladenkasten durchrutschen und
beschidigt werden.

ACHTUNG

Der schiefe Einbau des Rohrmotors kann zu Schiiden am Rohrmotor
oder am Rollladen fishren. Zum Beispiel kann ein schief aufgewickelter
Rollladen den Antrieb blockieren und zerstoren.

# Baven Sie den Rohrmotor und die Lager unbedingt waagerecht ein.

@ Achten Sie bitte darauf, dass die Wickelwelle (5) und der Rollladen
(17) nach der Montage leichtgéingig und frei abwiirts laufen.

@ Der Rollladen (17) darf wihrend des Betriebs nicht Gber die Lager, die Walzen-
kapsel (4) oder den Antriebskopf (12) laufen.

@ Achten Sie darauf, dass die Wickelwelle (5) und die Befestigungsfedern (6) den
Antrieb (9) nicht beriihren, Sie diirfen wihrend des Betriebs nicht Gber den Rohrmotor
(9) schleifen.

Bei automatisch betriebenen Markisen:

@ Bei Markisen ist der Mindestabstand von 0,4 m zu den Teilen in der Um-
gebung bei voll ausgerollter Markise zu beachten.

@ Bei Einsatz in Markisenanlagen dorf der unterste Punkt der Markise 1,8 m
nicht unterschreiten.

Einbau des Rohrmotors

Falsch dimensionierte Antriebs- und Gegenlager konnen zur

Beschiidigung der Rollladenanlage fishren.

@ Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Original-Lager. Bei der Verwendung
von herstellerfremden Antriebs- und Gegenlagem miissen diese nach den Drehmoment-
angaben des jeweiligen Rohrmotors ausgewdhlt werden.

Die falsche Montage kann zu Verletzungen
(StoB- und Schlagverletzungen) fishren.

@ Der Motor kann bei falscher Montage/Sicherung aus den Antriebslagern springen.
Sichern Sie daher den Rohrmator mit den beiliegenden Sicherungsvorrichtungen.

Beim Betrieh ohne eingestellte Endpunkte besteht Lebensgefahr.

@ Fir einen sicheren Betrieb miissen unbedingt die Endpunkte eingestellt sein. Lesen
Sie dazv dos entsprechende Kapitel in dieser Anleitung auf Seite 17.

HINWEIS
Die folgenden Einbauhinweise gelten fir Standardeinbausituationen in Verbindung
mit RADEMACHER-Rohrmatoren und -Zubehdr.

Der Antriebskopf (12) des Motors kann auf der rechten oder der linken Seite des
Rollladenkastens eingebaut werden. In dieser Anleitung ist der Einbau fir die rechte
Seite dargestellt.

Notwendige Mindestbreite des Rollladenkastens:

Rohrmotortyp: Small Medium
56 am 67 am



Montieren der Lager (Abbildung (2))

Achten Sie auf den waagerechten Einbau der Lager. Ein schief auf-
gewickelter Rollladen kann den Antrieb blockieren und zerstoren.

Bestimmen Sie zuerst die Position von Antriebs (13) - und Gegenlager
(1) im Rollladenkasten.

Wickeln Sie den Rollladenpanzer vollstindig auf die Wickelwelle und messen Sie den
Durchmesser D. Siehe Abbildung @) zur Bestimmung der Position der Lagermitte
zur Fishrungsschiene.

Linge der Wickelwelle ermitteln (Abbildung (3)

2.

WICHTIG

Im eingebauten Zustand muss der aufgewickelte Rollloden senkrecht in die Fih-
rungsschiene des Fensters einlaufen.

Befestigen Sie die Lager je nach Lagertyp und bauseitigen Gege-
benheiten.

Montieren Sie das Antriebslager (13) so, dass die Setztaste (11) spiter gut zugdnglich
ist und das Motorkabel ohne Knick verlegt werden kann.

==t

S /

B= Gegenlager/Walzenkapsel
C= Mnfriebslager/Motor

Messen Sie den Wandabstand von Antriebs (13) - und Gegenlager (1)
wie dargestellt.

Messen Sie den Rollladenkasten aus und ermitteln Sie die ndtige
Wellenléinge (L).

Linge der Wickelwelle: L=A - (B + ()

Die Wickelwelle (5) auf das notige MafB kiirzen.

Sigen Sie die Welle mit einer Eisensdge rechtwinklig auf MaB. Entgraten Sie die Welle
innen und auBen mit einer Feile.

Montage /Demontage des Adapters (Abbildung (4))

Montage des Adapters (10)

Schieben Sie den Adapter (10) iber den Limitring (18) am Antriebskopf
bis er einrastet. Achten Sie dabei auf die richtige Lage der Nut im
Adapter (10).

Demontage des Adapters (10)

Driicken Sie beide Haltefedern am Limitring (18) nach unten und
ziehen Sie den Adapter (10) vom Limitring (18) ab.



~~ Montage des Mitnehmers mit Freilauf (Abbildung @.) * n

* = huslieferungszustand

0

~

(19)
(8

WICHTIG

Soll der Rohrmotor mit der automatischen Endpunkteinstellung und mit
der Hinderniserkennung arbeiten, miissen Sie den Mitnehmer (8) mit
Freilauf montieren.

Schieben Sie den Mitnehmer (8) so auf den Abtriebsadapter (19), dass
er Freilauf hat und hinter dem Rastbiigel (7) einrastet.

Im Freilauf lasst sich der Mitnehmer (8) leicht hin- und herdrehen.

~—_  Montage des Mitnehmers ohne Freilauf (Abbildung @»)

-~ Demontage des Mitnehmers (Abbildung @.)

4b

(@)

Schieben Sie den Mitnehmer (8) so auf den Abtriebsadapter (19), dass
er keinen Freilauf hat und hinter dem Rastbiigel (7) einrastet.

HINWEIS

& Wird der Mitnehmer (8) ohne Freilauf montiert, arbeitet der Rohrmo-
tor ohne Hinderniserkennung und ohne avtomatische Endpunkter-
kennung.

 Das Montieren des Mitnehmers (8) ohne Freilauf kann notwendig

sein, um bei Rollliiden mit sehr geringem Eigengewicht oder bei schlecht
fallenden Rollliden ein vorzeitiges Abschalten zu vermeiden.

10
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Driicken Sie die Seitenteile des Rasthiigels (7) zusammen und ziehen
die den Mitnehmer (8) vom Abtriebsadapter (19) ab.



-~ Rohrmotor in die Wickelwelle schiehen (Abbildung (5)) n

Schlagen Sie nie den Motor (9) mit
Gewalt in die Wickelwelle (5) ein.

Das fihrt zu seiner Zerstorung.

Schieben Sie zuerst den Mitnehmer (8) in die Wickelwelle (5). 2. Driicken Sie danach die Wickelwelle (5) vollstiindig auf den Adapter (10).
WICHTIG WICHTIG
Bei Wickelwellen mit innenliegender Falz muss der Motor (9) ausreichend Freiraum haben. Achten Sie darauf, dass der Adapter (10) wahrend der Montage nicht vom Limitring

(18) am Antriebskopf (12) abrutscht. Es kommt sonst zu Fehlfunkfionen, s. Seite 23.

" Vorbereitungen bei Verwendung von Priizisionsrohren (Abbildungen & - )

WICHTIG
@ Bitte verwenden Sie ausschlieBlich Prizisionsrohre aus Aluminium.
@ Bei Verwendung von Achtkant-Stahlwellen entfallen die folgenden Schritte.

5.a ALUMINIUM N\ L Messen Sie den Abstand zwischen Adapter (10) und dem hinteren

. ) Drittel des Mitnehmers (8) und zeichnen Sie diesen Abstand auf das
Priizisionsrohr.

Lol bebe bbb bbb b be b b b b b b b b e b b e e b b 1y
& J
RolloTube Intelligent Small
N2 Stigen Sie am Ende des Priizisionsrohrs eine Nut @ aus, damit der Nocken

© des Adapters (10) ganz in das Rohr geschoben werden kann.
HINWEIS

& Twischen der Nut @ und dem Nocken @ darf kein Spiel vorhanden sein.

® Die Abmessungen fir die Nut @) sind vom jeweiligen Rohrmotortyp abhiingig,
5. Abbildungen.

RolloTube Intelligent Medium

11



»~ Vorbereitungen bei Verwendung von Priizisionsrohren (Abbildungen . - 59) n

5.d >

-~ [instecken der Walzenkapsel (Abbildung (5))

Den Rohrmotor in das Priizisionsrohr schieben.

Markieren Sie vier Befestigungslcher und bohren Sie diese anschliefend
durch das Priizisionsrohr in den Mitnehmer (8).

ACHTUNG
@ Bohren Sie nie tiefer als 10 mm in den Mimehmer (8).

# Nie im Bereich des Antriebs bohren. Das fiihrt zv seiner Zerstorung.

Das Priizisionsrohr am Mitnehmer (8) festschrauben oder vernieten.
Verwenden Sie vier selbstschneidende Blechschrauben oder vier Blindnieten.

1. Schieben Sie die Walzenkapsel (4) in die Wickelwelle (5) und
stecken Sie anschliefiend das Kugellager (2) auf den Achsstift (3).

12



-~ [Einbau des Motors in die Lager (Abbildung (5))

Antriebslager (als Clicklager) /(13)

Driicken Sie den Antriebskopf (12) leicht in das Antriebslager (13),
bis er eingerastet ist.

HINWEIS
Die Setztaste (11) muss gut zugdnglich sein.

Die Rohrmotoren kannen in 4 Stellungen in das Clicklager (13) eingebaut werden.
Durch Spreizen der Halteklammer (14) kannen Sie die Motoren jederzeit wieder aus
dem Clicklager (13) lésen.

Antriebslager (alle anderen Lagervarianten)

Haingen Sie den Antriebskopf (12) in das jeweilige Antriebslager und sichern Sie ihn
entsprechend, z.B. mit einem Splint.

2.

3.

Stecken Sie das andere Ende der Wickelwelle (5) mit dem Kugellager
(2) in das Gegenlager (1).

Falls Sie ein anderes Antriebslager als das RADEMACHER-Clicklager
verwenden, missen Sie jetzt ggf. den Antrieb mit einem zweiten
Splint sichern.

Korrigieren Sie leichte MaBungenavigkeiten durch Einschieben oder
Herausziehen der Walzenkapsel (4).

WICHTIG
@ Sichern Sie die Walzenkapsel (4) zum Schluss mit einer Schraube.

& Die Walzenkapsel (4) muss mindestens mit 2/3 ihrer Linge in der
Wickelwelle (5) stecken.

=~ Montage des Rollladenpanzers (Abbildung (7)/(®))

Montieren Sie den Rollladenpanzer (17) mit Befestigungsfedem (6) (Zubehér) an
der Wickelwelle (5).

Nie im Bereich des Antriebs bohren
oder schrauben um den Rollladen zv

WICHTIG
# Bei einem Betrieb ohne Stopper kann der Rollladen in den Rollladen-
kasten fahren und dort beschiidigt werden.

Der Rollladen muss immer dber Stopper oder Uber eine Endschiene verfiigen.

1. Schieben Sie die Befestigungsfedern (6) auf die oberste Lamelle des
Rollladenpanzers (17).

2. Setzen Sie alle 40 cm eine Befestigungsfeder (6) in die rechteckigen
Lacher der Wickelwelle (5).

2.0 Verwenden Sie bei Wickelwellen SW 40 (mit AuBBenfalz) Einhéingeklam-

mern (20) zur Montage der Befestigungsfedern (6); siche Abbildung (8.

»~ Montage der Rollladenstopper oder einer Endschiene (Abbildung (@)

g J
Die Abbildung zeigt einen Rollladen mit aufienliegenden Stoppern (21), die an den
Schienen installiert werden.

WICHTIG

# Bei der automatischen Einstellung der Endanschliige ohne Stopper (21),
oder beim Betrieb ohne Stopper (21) kann der Rollladen in den Rollla-
denkasten fahren und dort beschiidigt werden.

Der Rollladen (17) muss dber Stopper (21) oder Gber eine Endschiene verfiigen.
Montieren Sie daher noch vor der Inbetriebnahme das entsprechende Bauteil
(s. Beispiel in Abbildung (9)).
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Sicherheitshinweise zum Elektrischen Anschluss

[\

Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr
durch Stromschlag.

@ Der Netzanschluss des Rohrmotors und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen
dirfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplinen
in dieser Anleitung erfolgen.

@ Trennen Sie die Zuleitung allpolig vom Netz und sichem Sie sie gegen unbeab-
sichtigtes Einschalten.

@ Priffen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit.

@ Fihren Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten nur im spannungslosen
Lustand aus.

Kurzschlussgefahr durch beschiidigte Kabel.

@ Verlegen Sie alle Kabel im Rollladenkasten so, dass diese nicht durch bewegli-
che Teile beschiidigt werden konnen.

@ Die Netzanschlussleitung dieses Antriebs darf nur durch den gleichen Leitungstyp
angeschlossen werden. Wenden Sie sich ggf. an den Kundendienst.

Das Motorkabel (Abbildung (0)

/N

Bei festinstallierten Geriiten...

...muss gemB DIN VDE 0700 installationsseitig eine Trennvorrichtung fir jede Phase
vorhanden sein. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontakiaffungsweite von
min. 3 mm (z. B. LS-Schalter, Sicherungen od. FI-Schalter).

Kurzschlussgefahr durch Wasser bei falscher Kabelfihrung.

Verlegen Sie das Motorkabel (15) nie direkt senkrecht nach oben, sonst kann evtl.
Wasser Gber das Kabel in den Motor laufen und diesen zerstdren. Verlegen Sie das Kabel
in einer Schlaufe. Die Schlaufe bewirkt, dass am Kabel ablaufendes Wasser am tiefsten
Punkt der Schlaufe gesammelt wird und dort abtropft.

e " N
J
= = = =
\
'
b
o
N J
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Fiihren Sie das Motorkabel (15) nach dem Einhiingen des Motors in
die dafiir vorgesehene Abzweig- oder Schalterdose.

Farbskala der Motorleitung (15)

1 = Setzleitung  (weif)

L1 = 7 A (schwarn) *

L1 = KN\ (braun) *

N = Neutralleiter  (blau)

PE = Frdung (griin/gelb)

(11) = Setztaste am Rohrmotor

* HINWEIS  Die tatsiichliche Laufrichtung des Rohrmotors und des Behangs hdngen

von der Einbaurichtung und von der Verdrahtung des Rohrmotors ab.



/\  Elektrischer Anschluss des Rohrmotors (Abbildung @) n

Steuerung eines Antriebs von einer Stelle mit 1poligem Schalter / Taster

11 N Legende
Q () (a) = Setztuste (11)

M (b) = Stevergerdt (z. B. Tpoliger Schalter/ Taster)
—_~ () = Nefz230V/50 Hz
‘ (d) = Schalterdose
5 : Anschlusshelegung
| (e) = PE  grin/gelb
!r M= N b
[ e e -1
b 4 | A ‘ (g) = L1 schwarz
(b) v A () ‘1 I f : (h) = (A) schwarz
3 T M = (%) b
3 ‘ = 1 wei (Setzleitung)
( o N
PE—¢-—-—- - WICHTIG
. & Die Setzleitung (j) muss nach Einstellung der Endpunkfe am Neutralleiter (f) angeschlossen
\_ e 6 @ 0 ) werden.

/\  Parallelschaltung von mehreren Motoren (Abbildung @)

Installationsheispiel Die Parallelschaltung mehrerer RADEMACHER Rohrmotoren ist méglich. Die Anzahl der parallel zu
schaltenden Motoren ist von der Belastbarkeit der Schaltstelle und der Sicherung abhngig.
@ ) HINWEIS
Im Falle der Parallelschaltung ist jedoch keine individuelle Steuerung des einzelnen Motors mehr méglich.
M] Endpunkte einstellen
—~ Bei der Parallelschaltung mehrerer Rohrmotoren miissen Sie fiir jeden einzelnen Rohrmotor ebenfalls beide
Endpunkte automatisch oder manuell einstellen, s. Seite 17. Dazu muss die Setzleitung jedes Rohrmotors
5 5 5 zugiinglich sein.
WICHTIG
(a) \ 4 4 ) Verlegen Sie deshalb die Setzleitung (j) jedes einzelnen Rohrmotors bis in die jeweilige Abzweigdose,
/) NG ( dadurch ist auch eine nachtriigliche manuelle Einstellung der Endpunkte jederzeit maglich.
4

Parallelschaltung mit Jalousieschaltern oder Jalousietastern

Mit Jalousieschaltern oder Jalousietastern von RADEMACHER lassen sich bis zu 5 Motoren parallel
schalten.

Parallelschaltung mit RADEMACHER Steuerungen (z. B. Troll Comfort)
Anzahl der jeweils parallel schaltbaren Rohrmotoren, s. Technische Daten.

=
-
w [

Legende

(a) =  Abzweigdose

(b) = Stevergerit z. B. Tpoliger Schalter/ Taster
() = Netz230V/50 Hz

15



/\  Anschluss eines externen Tasters (230 V/50 Hz) (Abbildung ®) ...

...2ur nachtriiglichen Einstellung der Endpunkte mit der Setzleitung

@ (o) h

o (VA

() o—

(e) () (g (k)

S /

Legende

(a) = Sefztaste (11)

(b) = Stevergerdt (z. B. Tpoliger Schalter/ Taster)
() = Netz230V/50 Hz

(d) = Schalterdose
Anschlusshelegung

(e) = PE  grin/gel

f) = N bl

(g) = L1 schwarz

(h) = (A) schwarz

() = (W) b

() = T wei (Setzleitung)
(k) = externer Taster
WICHTIG

Nach Einstellung der Endpunkte den externen Taster wieder abklemmen und die Setzleitung (j) am
Neu-tralleiter (f) anschliefien, siehe Abbildung @D.

/i  Verwendung der Setzleitung zur manuellen Endpunkteinstellung

Uber die Setzleitung (j) wird die Funktion der Motorsetztaste (11) nach aufien
gefiihrt. Wenn Sie die Setzleitung (j) an einen externen Taster anschlieBien (s. oben),
kannen Sie diesen externen Taster als Setztaste zur Einstellung der Endpunkte nutzen.

Fihren Sie die Setzleitung (j) des Motorkabels (15) bis zur jeweiligen Schaltstelle
(z. B. bis in die Schalterdose).

Verwendung der Setzleitung (j) bei Erstinstallation

Bei einer Erstinstallation kann der Rollladenmonteur das Motorkabel (15) vollstiindig
an ein im Fachhandel erhltliches Schnurschaltersetzgerdt (22) anschlieBien, um damit
die Endpunkte thres Rohrmotors einzustellen.

HINWEIS
Beachten Sie die verschiedenen Einstellmdglichkeiten fir die Endpunkte auf Seite 17.

Verwendung der Setzleitung (j) zum nachtriiglichen Veriindern der
Endpunkte:

Wollen Sie nachtriglich die Endpunkte einer bestehenden Rollladeninstallation dndern,
missen Sie einen Elektriker beauftragen, die Setzleitung (j) gemd dem Anschlussplan
@) an einen handelsiiblichen, exteren Taster (230 V/50 Hz) anzuschliefien. Sie knnen
dann mit diesem Taster und Ihrer Rollladensteuerung die Endpunkte verdndern.

Verwendung der Setzleitung (j) nach Einstellung der Endpunkte:

Nach Einstellung der Endpunkte miissen Sie das jeweilige externe Schaltgerdt wieder
abklemmen und den Motoranschluss gemif dem Anschlussplan G7) vornehmen.

WICHTIG
Die Setzleitung (j) muss nach Einstellung der Endpunkte am Neutralleiter
() angeschlossen werden.
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Offnen Sie die Klemmkontakte durch Driicken der Hebel und klemmen
Sie alle Adern des Motorkabels (15) entsprechend lhren Funktionen an,
s. Abbildung (0.



D

Endpunkte einstellen

Lebensgefahr durch Abreifien des Motorkabels (15).

Achten Sie darauf, dass das Motorkabel (15) wahrend der Einstellungen nicht durch
die Wickelwelle (5) erfasst bzw. abgerissen wird.

Sie haben verschiedene Maglichkeiten zur Einstellung der Endpunkte,
die wir lhnen im Folgenden beschreiben:

@ Automatische Einstellung der Endpunkte.
& Manuelle Einstellung der Endpunkte:
- Den oberen Endpunkt manuell setzen und den unteren Endpunkt
per Hinderniserkennung einstellen.
Den oberen Endpunkt mit Hilfe der Blockiererkennung einstellen und den
unteren Endpunkt manuell setzen.
Den oberen/unteren Endpunkt manuell einstellen.

Wichtiger Zusammenhang zwischen der Einstellung des unteren
Endpunktes und der Montage des Mitnehmers.

@ Wird der Mitnehmer ohne Freilauf montiert, schaltet der Rohrmotor nicht automatisch
ab, da er kein Hindernis bzw. den unteren Endpunkt nicht erkennt.

@ Wird der Mitnehmer mit Freilauf montiert, schaltet der Rohrmotor erst dann auto-
matisch ab, sobald der Miehmer den Freilauf Gberwunden hat und die Rollladen-
lamellen geschlossen sind.

Automatische Einstellung der Endpunkte

WICHTIG

# Bei einem Betrieb ohne Stopper (21) kann der Rollladen in den Roll-
ludenkasten fahren und dort beschiidigt werden.

Der Rollladen muss Gber Stopper (21) oder Gber eine Endschiene verfiigen.

@ Fir beide Loufrichtungen, Auf (M) /Ab (W), miissen Endpunkte gesetzt werden,
bei deren Erreichen der Motor abschaltet.

@ Der Rohrmotor muss vollstindig eingebaut sein.

@ Im Bereich des unteren Endpunkies muss eine ausreichend feste Begrenzung (z. B.
eine Fensterbank) montiert sein, falls die Einstellung des Endpunktes automatisch
erfolgen soll.

# Die Setzleitung (j) muss nach Einstellung der Endpunkte am
Neutralleiter (f) angeschlossen werden.

Mit Hilfe dieser Werkseinstellung kann der Rohrmotor die Endpunkte automatisch suchen
und einstellen.

HINWEIS
Falls die automatische Einstellung der Endpunkte fehlschlgt, miissen Sie den Rohrmotor
auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen (s. Seite 21), um den Vorgang zu wiederholen.

Bedingungen fiir die avtomatische Einstellung der Endpunkte:
@ Der Mitnehmer (8) muss mit Freilauf monfiert sein (s. Abb. 4.a, Seite 10).

WICHTIG
@ Wahrend der automatischen Endpunkteinstellung darf der Rohrmotor nie ohne
Netzspannung sein. Der Netzanschluss muss durchgiingig gewdhrleistet sein.

@ | @ Den Rollladen zuerst avfwiirts fahren.
Driicken Sie dazu je nach Einbausituation des Rohrmotors die Auf-(A)-Taste oder die Ab-(W7)-Taste.
WICHTIG

a) Bei der automatischen Einstellung der Endpunkte muss der Rollladen zverst aufwiirts fahren.
Falls der Rollladen zuerst abwiirts fahrt, miissen Sie den Rollladen stoppen und die Fahrtrichtung umkehren.

' Der Rollladen fiihrt gegen den oberen Anschlag und schaltet kurz ab.
' Anschlieflend kehrt der Rohrmotor die Drehrichtung um und fiihrt den Rollladen nach unten.
Y
[ |
Sohald der Rollladen vollstiindig geschlossen ist, schaltet der Rohrmotor automatisch ab. Die Position des Rollladens
wird als unterer Endpunkt gespeichert.
) Im Anschluss fihrt der Rollladen erneut nach oben und schaltet ab. Er speichert diese Position als oberen Endpunkt.
A WICHTIG
* b) Nach der automatischen Einstellung der Endpunkte muss der Rollladen am oberen Endpunkt stehen bleiben.
¢) Falls die beiden Bedingungen a) (s. Pkt. 1) und b) nicht erfiillt wurden, ist die automatische Einstellung der
Endpunkte nicht korrekt durchgefiihrt. In diesem Fall miissen Sie den Rohrmotor auf die Werkseinstellungen

zuriicksetzen (s. Seite 21) und den Vorgang wiederholen.

HINWEIS

Im laufenden Betrieb wird der Rollladen entlastet, indem er nicht stdndig durch das Anschlagen der Stopper unter Zugspannung steht.

Schalten Sie zum Schluss den Rohrmotor fiir einige Sekunden stromlos. Danach ist der Rohrmotor betriebshereit.

WICHTIG

Die Setzleitung (j) muss nach Einstellung der Endpunkte am Neutralleiter (f) angeschlossen werden.
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== Manvelle Einstellung der Endpunkte

Erstinstallation

Bei einer Erstinstallation kann der Rollladenmonteur die Einstellung der Endpunkte
mit Hilfe der Setztaste (11) am Motor oder mit einem im Fachhandel erhltlichen
Schnurschaltersetzgeriit (22) vomehmen.

Naihere Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Schnurschaltersetzgerdt.

Nachtriigliche Anderung der Endpunkte mit externen Steverungen

Wollen Sie nachtriiglich die Endpunkte Ihres Rohrmotors verindern, kannen Sie, wie
zuvor gezeigt, mit einem externen Taster als Setztaste oder Ihrer Rollladensteu-
erung (z.B. Troll Comfort) die Endpunkte neu einstellen.

Tastenbelegung am Schnurschaltersetzgeriit (22)

Setztaste

Lavfrichtung (A/ V)
umschalten

WICHTIG

# Bei einem Betrieb ohne Stopper (21) kann der Rollladen in den Rollla-
denkasten fahren und dort beschiidigt werden.

Der Rollladen muss Gber Stopper (21) oder Gber eine Endschiene verfiigen.

@ Sie missen fir beide Laufrichtungen, Auf (A)/Ab (W), Endpunkte setzen, bei
deren Erreichen der Motor abschaltet.

@ Dazu muss der Rohrmotor vollstiindig eingebaut sein.

© Demontieren Sie auf keinen Fall die mechanischen Stopper der letzten
Rollladenlamelle.

@ Der Rolllodenkasten muss gedffnet sein und die Setztaste (11) am Rohrmotor
muss frei zugdnglich sein.

@ Fahren Sie nicht gegen die mechanischen Anschlige und halten Sie einen
Sicherheitsabstand von 2-3 cm ein.

Bei gedtfnetem Rollladenkasten besteht Verletzungsgefahr durch
Quetschen der Hand.

Greifen Sie nie bei laufendem Motor in den Bereich der Wickelwelle.

Den oberen Endpunkt manvell setzen und den unteren automatisch einstellen

1. Den Rollladen zuerst avfwiirts fahren.

2. Die entsprechende Setztaste* driicken und festhalten, bis der obere Endpunkt erreicht ist.
*am Motor, dem Schnurschaltersetzgerdt (22) oder dem externen Taster.

3. Die Setztaste sofort loslassen, wenn der Rollladen die gewiinschte Position erreicht hat.
Der Motor stoppt und der obere Endpunkt ist gespeichert.

4. Durch kurzes Tippen der Setztaste knnen Sie den Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.

WICHTIG

Kommt es wahrend der Einstellungen zu einer Fehlfunktion, lduft z.B. der Rohrmotor nur eine Umdrehung lang auch beim Driicken der
Setztaste, ist Ihr Rohrmotor wahrscheinlich nicht defekt, eventuell ist der Adapter (10) vom Motorkopf abgerutscht.

Priifen und korrigieren Sie ggf. den richtigen Sitz des Adapters (10), s. Seite 23.

Fahren Sie zum Schluss den Rollladen nach unten. Sobald der Rollladen vollstiindig geschlossen ist, schaltet der
@ Rohrmotor automatisch ab. Die Position des Rollladens wird als unterer Endpunkt gespeichert.
HINWEIS
Falls diese Einstellung der Endpunkte fehlschldgt, missen Sie den Rohrmotor auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen (s. Seite 21),
um den Vorgang zu wiederholen.

Schalten Sie zum Schluss den Rohrmotor fiir einige Sekunden stromlos. Danach ist der Rohrmotor betriebshereit.

WICHTIG
Die Setzleitung (j) muss nach Einstellung der Endpunkte am Nevtralleiter (f) angeschlossen werden.



Den oberen Endpunkt automatisch einstellen und den unteren manuell setzen n

Den Rollladen avfwiirts gegen den oberen Anschlag fahren, bis der Rohrmotor automatisch stoppt.

WICHTIG
Greifen Sie wahrend der Fahrt nicht in den Ablauf ein. Der Rollladen muss ohne Unterbrechung nach oben fahren.

AnschlieBend kehrt der Rohrmotor die Drehrichtung um und fiihrt den Rollladen nach unten.

Die entsprechende Setztaste* driicken und festhalten, bis der untere Endpunkt erreicht ist.

*am Motor, dem Schnurschaltersetzgerdt (22) oder dem externen Taster.

Die Setztaste sofort loslassen, wenn der Rollladen die gewiinschte Position erreicht hat.
Der Motor stoppt und beide Endpunkte sind gespeichert.

HINWEIS
Diese Methode biefet sich an, falls Sie Liftungsschlitze zwischen den Rollladenlamellen gedffnet lassen wollen.

Durch kurzes Tippen der Setztaste knnen Sie den unteren Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.

WICHTIG
Kommt es wahrend der Einstellungen zu einer Fehlfunktion, lduft z. B. der Rohrmotor nur eine Umdrehung lang, auch beim Driicken
der Setztaste, ist Ihr Rohrmotor wahrscheinlich nicht defekt, eventuell ist der Adapter (10) vom Motorkopf abgerutscht.

Priifen und korrigieren Sie ggf. den richtigen Sitz des Adapters (10), s. Seite 23.

HINWEIS
Falls diese Einstellung der Endpunkte fehlschldgt, missen Sie den Rohrmotor auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen (s. Seite 21), um den
Vorgang zu wiederholen.

Schalten Sie zum Schluss den Rohrmotor fiir einige Sekunden stromlos. Danach ist der Rohrmotor betriebsbereit.

WICHTIG
Die Setzleitung (j) muss nach Einstellung der Endpunkte am Neutralleiter (f) angeschlossen werden.
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~=  Oberen / unteren Endpunkt manvell einstellen n

@ | @ Schalter /Steverung zuerst in den Hochlauf (A) / Tieflauf (W) schalten.

HINWEIS
Trennen Sie bei falscher Drehrichtung die Zuleitung vom Netz und vertauschen Sie die beiden Adem LT ~#~ & und L1 &\

Die entsprechende Setztaste* driicken und festhalten, bis der gewiinschte Endpunkt erreicht ist.
Der Rollladen lduft hoch / runter

*

am Motor, dem Schnurschaltersetzgerdt (22) oder dem externen Taster.

Die Setztaste sofort loslussen, wenn der Rollladen die gewiinschte Position erreicht hat.
Der Motor stoppt und der obere,/untere Endpunkt ist gespeichert.

A

Durch kurzes Tippen der Setztaste kinnen Sie den Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.

WICHTIG
Kommt es wahrend der Einstellungen zu einer Fehlfunktion, lduft z.B. der Rohrmotor nur eine Umdrehung lang, auch beim Driicken der
Setztaste, ist Ihr Rohrmotor wahrscheinlich nicht defekt, eventuell ist der Adapter (10) vom Motorkopf abgerutscht.

Priifen und korrigieren Sie ggf. den richtigen Sitz des Adapters (10), s. Seite 23.

HINWEIS
Auch bei einem Stromausfall bleiben die Endpunkte dauerhaft erhalten.

WICHTIG
Die Setzleitung (j) muss nach Einstellung der Endpunkte am Neutralleiter () angeschlossen werden.

Probelauf / Verindern der Endpunkte

20

Kontrollieren Sie lhre Einstellungen und lassen Sie den Rollladen in Veriindern der Endpunkte
beide Richtungen laufen, bis die Endpunkte den Motor ausschalten. Fahren Sie den Rollladen in die Mittelstellung zuriick und beginnen Sie von vorn.
Thermoschutz

Die Rohrmotoren sind fir den Kurzzeithetrieb (ca. 4 Min.) ausgelegt.

Das Uberschreiten dieser Zeit oder hiufiges Umschalten fihren zur Erwéirmung des
Motors und zur Abschaltung durch den Thermoschutz.

Lassen Sie den Motor in diesem Fall 20 Minuten abkiihlen.



-~ Den Rohrmotor konfigurieren u

Mit Hilfe eines Schnurschaltersetzgerites (22) kannen Sie bei der Erstinstallation den HINWEIS

Rohrmotor individuell konfigurieren. Weitere Einstellungen kannen Sie mit dem optional erhltlichen RT ConfigTool durchfiihren.
Folgende Einstellungen sind moglich. Bitte beachten Sie dazu die Angaben auf unserer Internetseite (www.rademacher.de).
@ Die Werkseinstellungen laden.

@ Dos Reversieren nach der Hindemiserkennung ein-/ausschalten.

© Den Behanglingenausgleich ein-/ausschalten.

=7 Die Werkseinstellungen bei der Inbetriebnahme laden

Nach dem Laden der Werkseinstellungen ist die automatische Endpunkteinstellung Werkseinstellungen:
wieder maglich. Endpunkfe: keine Endpunkte gespeichert
HINWEIS

Automatische Einstellung der Endpunkfe:  akfiviert

Wir empfehlen diese Einstellung eventuell mit zwei Personen durchzufishren.
Reversieren nach Hinderiserkennung: ~ akiviert

WICHTIG Reversieren nach Blockiererkennung: aktiviert
Der Rohrmotor darf nicht in Betrieb sein.

Behangldngenausgleich: akiviert

Zuerst die Setztaste (11) am Rohrmotor und anschliefiend die SET-Taste am Schnurschaltersetzgeriit (22) (eventuell
durch eine zweite Person) driicken. Beide Tasten fiir ca. 10 Sekunden gedriickt halten.

Zusiitzlich den Rohrmotor einschalten (A /W). Alle drei Tasten miissen gleichzeitig gehalten werden.

Nach ca. 10 Sekunden quittiert der Rohrmotor das Laden der Werkseinstellungen durch kurzes Auf- und Abfahren.

21



Das Reversieren nach der Hinderniserkennung ein-/ausschalten u

1. L 2. Zuerst die SET-Taste am Schurschaltersetzgeriit (22) driicken und gedriickt halten und anschlieflend die Auf- oder
@ + @® 105 Ab-Taste 10 Sekunden lang driicken und halten.
Nach 10 Sekunden ist die Funkfion Reversieren ein/bzw. ausgeschaltet.
Werkseinstellung = Reversieren ist eingeschaltet.
2.

@ 10s Nach ca. 10 Sekunden quittiert der Rohrmotor das Ein- bzw. Ausschalten der Reversierung durch ein kurzes Anfahren.

Den automatischen Behanglingengausgleich ein-/ausschalten

1. L 2. Zuerst die SET-Taste am Schnurschaltersetzgeriit (22) driicken und gedriickt halten und anschliefiend die
@ + @ 20 Auf (A)- oder Ab (V¥)-Taste 20 Sekunden lang driicken und halten.
@ Nach 10 Sekunden ist die Funktion Reversieren ein- bzw. ausgeschaltet.
@ Nach 20 Sekunden ist die Funktion Behangldngenausgleich ein- bzw. ausgeschalfet.
Werkseinstellung = Der Behangliingenausgleich ist eingeschaltet.
2. Beachten Sie die Reaktionen des Rohrmotors.

22

@®© 10s Nach ca. 10 Sekunden quittiert der Rohrmotor das Verstreichen der Reversiereinstellung.
Halten Sie die Tasten weiterhin gedriickt:

@© 205 Nach ca. 20 Sekunden quittiert der Rohrmotor das Ein-/Ausschalten des Behangliingenausgleichs jeweils mit einem
kurzen Anfahren.



Was tun, wenn... ?

...der Motor nicht livft?
Magliche Ursache:

@ Die Netzspannung fehlt.
Losung:

& Prifen Sie mit einem Spannungsmessgerdt, ob die Versorgungsspannung
(230 V) anliegt und Gberpriifen Sie die Verdrahtung.

@ Beachten Sie besonders die Angaben zu den unzuliissigen Anschlussarten.

...die Drehrichtung falsch ist?
Méagliche Ursache:

@ Die Steverleitungen sind verfauscht.
Losung:

@ Trennen Sie die Zuleitung vom Netz und vertauschen Sie die Adern fiir
L7 A mndll &\ .

...der Rohrmotor bei Einstellarbeiten und Probelauf nach kurzem
Lauf stehen bleibt?

Magliche Ursache:

@ Der Adapter (10) ist mdglicherweise vom Limitring (18) am Antriebskopf (12)
abgerutscht.

Losung:

@ Prifen Sie, ob der Adapter (10) biindig vor dem Antriebskopf (12) sitzt und
volistindig in der Wickelwelle (5) steckt.
Schieben Sie den Adapter (10) wieder biindig vor den Antriebskopf (12) und

schieben Sie die Wickelwelle (5) vollstiindig auf den Adapter (10), s. Abbil
dung (®). Stellen Sie ggf. die Endpunkte neu ein, s. Seite 17.

...die Setzleitung vor Ort nicht verfiighar und die SET-Taste des Rohr-
motors nicht zugiinglich ist, die Endpunkte aber manvell eingestellt
werden sollen.

Losung
@ Lur Durchfihrung dieser Einstellung missen die beiden Steerleitungen fir Auf (A)
und Ab (W) jeweils separat an die Phase (L) angeschlossen werden.

@ Verwenden Sie dazu entweder einen externen Taster mit zwei Schaltkontakten oder
das im Fachhandel erhiltliche Schnurschaltersetzgerdit (22).

@ Lassen Sie die die Anschlussarbeiten unbedingt von einer Elekrofach-
kraft durchfihren und beachten Sie die Sicherheitshinweise zum
elektrischen Anschluss auf Seite 14.

HINWEIS
Nahere Angaben dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.rademacher.de.

Kurzbeschreibung zu Einstellung des oberen Endpunktes.

1. Stellen Sie nach dem elektrischen Anschluss die
@ | @ Laufrichtung durch kurzes Tippen der Tasten fest.

Steht der Rollladen noch nicht im oberen Endpunkt fdhrt er an
dieser Stelle nach oben.

HINWEIS
Steht der Rollladen schon im oberen Endpunkt, miissen Sie den
Rollladen zuerst noch nach unten fahren.

2. o K . o
fg | @ Die Auf (A)-Taste driicken und gedriickt halten.

..die automatische Einstellung des unteren Endpunktes nicht funktioniert.

Mégliche Ursache:

@ Der Mitnehmer (8) ist ohne Freilauf montiert.

Losung:

@ Stellen Sie den unteren Endpunkt manuell ein, s. Seite 20.

...der Rohrmotor im Normalbetrieb zwischen beiden Endpunkten
stehen bleibt?

Mégliche Ursache 1:

@ Eventuell ist die Walzenkapsel (4) nicht mit einer Schraube in der Wickelwelle
(5) gesichert (s. Abbildung (&), dadurch kann die Wickelwelle (5) vom Motor
rutschen und so den Adapter (10) vom Limitring (18) am Antriehskopf (12)
abziehen.

Losung 1:

@ Priffen Sie den richtigen Sitz der Walzenkapsel (4) und des Adapters (10).
Schrauben Sie ggf. die Walzenkapsel (4) mit einer Sicherungsschraube in der
Wickelwelle (5) fest und montieren Sie den Motor nach den Angaben auf den
Seiten 8 - 13 neu.

Magliche Ursache 2:

@ Der Thermoschutz hat angesprochen.
Losung 2:

@ Den Motor ca. 20 Minuten abkihlen lassen.

...der Rollladen im Hochlauf bzw. Tieflauf stehen bleibt?

Magliche Ursache:

® Vereister Rollladen bzw. Hindernis in der Laufschiene.

Losung:

@ Fahren Sie den Rollladen manuell noch ein Stiick in die jeweilige Gegenrichtung frei.
@ Vereisung bzw. Hindernis beseitigen.

T
3. | L 1x 0,55 Lusiitzlich die“Al.) (V.)-
. Taste 2 mal fiir jeweils

0,5 Sekunden kurz tip-

2. 1x 0,5s  pen und beim 3ten Mal
N ehenfalls gedriickt hal-
/—&; ten.

3. gedriickt halten

4. @ | @ Beide Tasten sofort loslassen, sobald der gewiinschte

obere Endpunkt erreicht ist. Der Endpunkt ist damit
gespeichert.

Bei Bedarf den unteren Endpunkt einstellen.

HINWEIS

Die Einstellung des unteren Endpunktes erfolgt analog zur Ein-
stellung des oberen Endpunktes. Beachten Sie dass Sie jetzt aber
zuerst die Ab (W7)-Taste driicken und dann mit der Auf (A)-Taste
fippen missen.

6. c Schalten Sie die Netzversorgung aus und stellen Sie

den urspriinglichen Anschluss gemiifs dem Anschluss-
plan @ avf Seite 15 wieder her.
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Was tun, wenn... ?

...die Setzleitung vor Ort nicht verfiighar und die SET-Taste des
Rohrmotors nicht zugnglich ist, die Werkseinstellungen aber geladen
werden sollen.

Losung
@ Tur Durchfihrung dieser Einstellung missen die beiden Steuerleitungen fir Auf (A)
und Ab (W) jeweils separat an die Phase (L) angeschlossen werden.

@ Verwenden Sie dazu entweder einen externen Taster mit zwei Schaltkontakten oder
das im Fachhandel erhiltliche Schnurschaltersetzgerdt (22).

# Lassen Sie die Anschlussarbeiten unbedingt von einer Elektrofachkraft
durchfiihren und beachten Sie die Sicherheitshinweise zum elekiri-
schen Anschluss auf Seite 14.

HINWEIS
Nahere Angaben dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.rademacher.de.

Kurzbeschreibung zum Laden der Werkseinstellungen.
1. @ | @ Stellen Sie nach dem elektrischen Anschluss die
Lavufrichtung durch kurzes Tippen der Tasten fest.

2. @ | Die Ab (W)-Taste driicken und halten und den Roll-
laden bis zum unteren Endpunkt fahren.

WICHTIG
Die Ab (V¥)-Taste auch nach dem Erreichen des
unteren Endpunktes weiter gedriickt halten.

3. | 1. 1x 0,5s Zusiitzlich die Auf (A)-
2. 1x05s zu;Ies Skm«:II fiirkieweils
,5 Sekunden kurz tip
. 3. 1x 055 pen und beim 6ten Mal
4. 1x05s  ehenfalls gedriickt hal-
: 5. 1x05s ten.
6.  gedriickt halten

4. | Nach kurzer Zeit quittiert der Rohrmotor durch ein
kurzes Auf- und Abfahren.

Die Werkseinstellungen sind jefzt geladen.

5. @ | @ Beide Tasten jetzt loslassen.
6. | @ Avtomatische Endpunkteinstellung vornehmen,
s. auch Seite 17.

WICHTIG
Halten Sie die Auf (A )-Taste bis zum Ende der auto-
matischen Endpunkteinstellung gedriick.

1. Q Schalten Sie die Netzversorgung aus und stellen Sie
den urspriinglichen Anschluss gemiiff dem Anschluss-
plan @) auf Seite 15 wieder her.
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Technische Daten

Motorserie sl L Medi | |

Typ: 6/28 | 10/16 | 10/16
6 0 | 10| 20 | 30
| 16 | 16 | 16 | 16
230 | 230 | 230 | 230 | 230
50 | 50 | s0 | 50 | s0
120 | | 2 | ous |

053 | 053 | 049 | 064 | 083

075 | 075 | 075 | 075 | 075
32 32 32 32 32
P44 | P44 | P44 | IP44 | IP44
PVC PVC PVC PVC PVC

485 485 487 487 546
35 35 45 45 45

20/16 | 30/16

40/16
40
16
230
50
198
0,86

0,75
32
P44
PVC

546
45

50/12
50
12
230
50
205
0,89

0,75
32
P44
PVC

546
45

[Nm] Nenndrehmoment:

[U/min]  Leerlaufdrehzahl:

V] Nennspannung:

[Hz] Frequenz:

W] Nennleistung:

[A] Stromaufnahme:

[Min.] Einschaltdaver (KB):
Anzahl der Adem:

[mm?] Aderquerschnitt:

[m] Kabellinge (Standard):

[U] Endschalterbereich: (Anzahl d. Umdreh.)
Isolationsklasse:
Schutzklasse:

/AN Schutzart n. VDE 700:
Leitungsart:

[mm] Motorldnge ohne Lager:

[mm] Rohrdurchmesser:
Anzahl parallel schaltbarer Rohrmotoren
(Bei Verwendung der RADEMACHER Steuerung, z.B. Troll Comfort)

Parametrierung von KNX /EIB-Jalousie-Aktoren fiir RADEMACHER Rohrmotoren

Lur Sicherstellung eines problemlosen Betriebs von RADEMACHER Rohrmotoren
mit KNX/EIB-Jalousie-Aktoren missen vor der Inbetriebnahme folgende Parameter
eingestellt werden:

Kurzzeitbetrieb

Wenn méglich, muss der Kurzzeithetrieb (Lomellenverstellung) abgeschaltet werden.
1. B. Modous fiir Kurzzeitbetrieb
Zeit: =0 ms

CE-Zeichen und EG Konformitiit

Wenn der Kurzzeitbetrieb in der verwendeten
Softwareapplikation nicht abschaltbar ist,...

..missen Sie sicherstellen, dass die Zeit zwischen Kurzzeit- und Langzeitbetrieb im
Tastsensor kleiner ist als die Zeit zwischen Kurzzeit- und Langzeitbetrieb im Aktor.

Dadurch wird das kurzzeitige Abschalten des Aktors beim Halten der Sensortaste
verhindert.

Langzeitbetrieb
Der Motor muss nach spatestens 180 Sekunden spannungslos geschaltet werden.

z. B. Basis fiir Langzeithetrieb
Basis: 21s
Faktor: = 86

(2,1sx86=180,65)

Die Rohrmotoren der Serien RolloTube Intelligent Small und Medium (Art-Nr.:
2640 06 95 / 26401095 / 266010 95 / 2660 20 95 / 2660 30 95 / 2660
40 95 / 2660 50 95) erfillen die Anforderungen der geltenden europdischen und
nationalen Richtlinien:

2006/42/EG  Maschinenrichlinie
c € 2006/95/EG  Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG  EMV-Richilinie

Die Konformitiit wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erkldrungen und Unterlagen
sind beim Hersteller hinterlegt:

RADEMACHER Gerdte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7

46414 Rhede (Deutschland)
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Garantiebedingungen

26

RADEMACHER Geriite-Elektronik GmbH gibt 5 Jahre Garantie fiir Neugerdte, die ent-
sprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle
Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ausgenommen von der Garantie sind:

@ Fehlerhafter Einbau oder Installation

@ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung

@ Unsachgemiifie Bedienung oder Beanspruchung

# Juere Finwirkungen wie Stfe, Schliige oder Witterung

@ Reparaturen und Abinderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
@ Verwendung ungesigneter Zubehdrteile

@ Schiiden durch unzulissige Uberspannungen ( z.B. Blitzeinschlag )

@ Funkfionsstarungen durch Funkfrequenziiberlagerungen und sonstige
Funkstorungen

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mingel beseitigt RADEMACHER kostenlos
entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung
eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgeriites. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus
Garaniegriinden tritt keine generelle Verlangerung der urspriinglichen Garantiezeit ein.

RADEMACHER
Gerdte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7

46414 Rhede (Deutschland)
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Service:

Hotline 01807 933-171*
Telefax +49 2872 933253
service@rademacher.de

* 30 Sekunden kostenlos, danach 14 ct/Minute aus dem dt. Festnetz bzw.
max. 42 cf/Minute aus dem dt. Mobilfunknetz.

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalen. Abbildungen unverbindlich.



