sparmatic

/ER®

Programmierbarer Energiespar-
Regler fiir Heizk6rper

Bedienungsanleitung und Garantie

Ubrigens...

Kennen Sie schon PROGmatic? - Sie kénnen SPARmatic
Zero per Hand einstellen oder Sie nutzen unseren komfor-
tablen PROGmatic Programmierstick, um lhre individuell
eingestellten Heiz- und Sparzeiten in Sekundenschnelle auf
alle EUROtronic Energiespar-Regler mit Programmier-Port in
Ihrem Haus zu tUbertragen!*PROGmatic erhalten Sie im gut
sortierten Fachhandel oder unter: www.eurotronic.org

Bitte lesen Sie vor dem Anbringen des Energiespar-Reglers
die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Unterlagen zum
Nachschlagen auf und geben Sie diese bei Weitergabe des
Gerates mit.

Lieferumfang

1 SPARmatic Zero Energiespar-Regler

1 Bedienungsanleitung

1 Kupplungsring

3 Adapter (Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL)

BestimmungsgemaBe Verwendung

Mit dem SPARmatic Zero Energiespar-Regler haben Sie einen
programmierbaren Heizkérperregler erworben, der zu einer
Temperaturregelung in geschlossenen Rdumen verwen-

det werden kann und so zur Reduzierung der Heizenergie
beitragen kann. - Bitte verwenden Sie SPARmatic Zero nur
zu diesem Zweck. Der EUROtronic Programmier-Port ist
ausschlieBlich fir unseren PROGmatic Programmierstick
bestimmt. SchlieBen Sie keinesfalls andere Gerate an!

Bedien-und Anzeigenelemente

1 Heizzeiten
2 Kindersicherung
aktiv 6
3 Batterie verbrauchtﬂ
4.a Urlaubsfunktion aktiv (C
4.b Komforttemperatur
aktiv {8
4.c Spartemperatur aktiv €
4.d Fenster-/Frostschutzfunktion
aktiv 5k
5.  AUTO- oder
MANU-Modus aktiv
6.a Taste — fiihrt ins Hauptmenti
(ausgehend von der Standardanzeige); innerhalb des
Menis fuhrt ein Tastendruck jeweils eine Menliebene

zurlick
6.b Taste - Bestétigen von Einstellungen
6.c Taste - Timerfunktion

und (5] Temperatur und Zeit
einstellen

Einstellungsmenii

Mit gelangen Sie in das Einstellungsmenii.

Die verschiedenen Punkte kénnen Sie mit der

bzw. (=) Taste auswahlen.Mit (o< ), wahlen Sie einen Menii-
punkt aus, mit bzw. (=] Taste kénnen die Werte verandert
werden. bestatigt eine Eingabe, mit u) gelangen Sie
wieder eine MenUebene zurtick.

MODE Modus wéhlen
AUTO = automatischer Modus
MANU = manueller Modus

PROG Erstellung des Zeitprogramms

TER Einstellung der Komfort- und
Spartemperatur

ZET Einstellung von Datum und Uhrzeit

FEN Fensterfunktion

RES Reset des Gerates auf
Werkseinstellungen

ADAP Start einer neuen Adaptierung zur

Ventilanpassung
LRL Urlaubsfunktion

INST Installationsfunktion (Bitte Regler nur dieser
Position auf den Kupplungsring aufstecken)

OFFS Temperaturanpassung an értliche
Gegebenheiten

oT8Y Standby-Modus

www.eurotronic.org

Batterien einlegen/wechseln

Entfernen Sie den Batteriedeckel, indem Sie den Batteriede-
ckel an der markierten Stelle nach oben driicken (1) und ihn

dann aushéngen (2).

Setzen Sie dann die Batterien wie im Gerat abgebildet ein.
Verwenden Sie keine Akkus! Achten Sie auf die richtige Pola-
ritat! Warnhinweis: Batterien niemals wieder aufladen, nicht
kurzschlieBen, nicht auseinander nehmen - Explosionsgefahr!
Erschopfte Batterien umgehend aus dem Gerat entfernen.
Batterien vor starker Erwdrmung schiitzen— erhéhte Auslauf-
gefahr! Keine gebrauchten und neue Batterien zusammen
verwenden. Batterie und Geratekontakte vor dem Einlegen
bei Bedarf reinigen. Batterien von Kindern fernhalten, Kontakt
mit Haut, Augen und Schleimhauten vermeiden. Bei Kontakt
mit Batteriesdure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich
klarem Wasser spiilen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Bei der Erstinbetriebnahme blinkt nach dem Einlegen der
Batterien die Jahreszahl. Jetzt kénnen Datum und Uhrzeit
eingestellt werden.

Mit ® bzw. & Jahreszahl einstellen bestatigen.
i zw. & Monat einstellen. bestatigen.
zw. & Tag einstellen. bestatigen.

zw. & Stunde einstellen. bestatigen.

Mit ® bzw. & Minute einstellen. bestatigen. - Fertig.
Im Display erscheint PREP. Der Motor fahrt nun vollstandig
auf, um die Montage zu erleichtern. Sobald SPARmatic Zero
montagebereit ist, erscheint {57 im Display ({N57- jederzeit
im Men( auswahlbar). Jetzt bitte keine weiteren Tasten drti-
cken! Gerét auf Kupplungsring aufstecken. - Montage.

SPARmatic Zero stellt automatisch auf Sommer-

und Winterzeit um. Sie kdnnen auch zu einem spateren
Zeitpunkt tiber den Mentipunkt ZE{ T Datum und Uhrzeit
einstellen. Allerdings fahrt SPARmatic Zero danach nicht in
die Montage-Position.

-  Beieinem Batteriewechsel bleibt das gespeicherte Zeit-
programm erhalten. Uberpriifen Sie ggf. die Uhrzeit.

Montage

Die Montage von SPARmatic Zero ist problemlos auf allen
bekannten Ventilunterteilen (siehe Adapterliste) méglich;
ohne Schmutz und Wasserflecken, da der Heizwasserkreis
nicht unterbrochen wird.

Ventil - Kupplungsting Ventil - Adapter - Kupplungsring

N

. Alten Thermostatkopf ganz aufdrehen, Befestigung I6sen
und vom Ventil abziehen.

N

. Wahlen Sie ggf. einen passenden Adapter und montieren
Sie ihn auf das Ventil.

w

. Drehen Sie den Kupplungsring auf das Ventil bzw. auf den
Adapter.

>

Jetzt setzen Sie SPARmatic Zero auf das Kupplungssttick
auf, bis er horbar einrastet.

ACHTUNG: SPARmatic Zero muss kraftlos aufzustecken

sein, achten Sie darauf, dass sich das Geréat in JN5T oder
+£ 1M Position befindet.

- Beispaterer Montage bitte vor der Montage im Meni
aufiNST stellen. AusschlieBlich in dieser Position
montieren.

Demontage

- Um SPARmatic Zero zu demontieren stellen Sie auf
Pos. EIN, warten Sie kurz und driicken Sie dann auf die
Entriegelung um den Klickverschluss zu |6sen. Ziehen Sie
SPARmatic Zero dann vom Ventil ab.

Adaptieren

Erstinstallation: Driicken Sie (ox_J, bis RDAP erscheint, damit
SPARmatic Zero mit dem Adaptieren starten kann. Das Geréat
passt sich jetzt dem Hub Ihres Ventilunterteiles an. Hierzu
wird das Ventil nun mehrfach gedffnet und geschlossen,

um die jeweiligen Endpunkte zu erlernen. Dieser Vorgang
kann unter Umsténden einige Minuten in Anspruch nehmen.
Nach erfolgreicher Adaption geht SPARmatic Zero in den
Normalbetrieb lber.

-  Sollte eine erneute Adaption notwendig sein, z.B.
wenn Ihr Heizkorper in der ALS -Position nicht kalt
wird,bitte im Meni auf RCRP stellen bis die Adaption
erneut beginnt.

- Wenn im Display der Fehler E2 erscheint, setzen Sie
SPARmatic Zero auf das Heizkdrperventil und nehmen
Sie dann die Batterien kurz heraus, um einen Reset
durchzufiihren.

Grundlegende Betriebsarten

MANU-Modus

Im MANU-Modus regelt SPARmatic Zero auf die per Hand
eingestellte Temperatur.

AUTO-Modus

SPARmatic Zero wechselt im AUTO-Modus entsprechend
dem eingestellten Zeitprogramm zwischen zwei Tempera-
turen:

# Komforttemperatur (Werkseinstellung 21°C)

( Spartemperatur (Werkseinstellung 16°C)

Die Heiz- und Sparzeiten kénnen durch das frei einstellbare
Zeitprogramm festgelegt werden.

Es kénnen max. 8 Schaltpunkte (4 Heiz- und 4 Sparzeiten)
pro Tag gesetzt werden. SPARmatic Zero hat werkseitig
folgende Voreinstellung:

Heizzeit:

Heizen auf Komforttemperatur
(Werkseinstellung: 1. Heizzeit um 07:00 Uhr)
Sparzeit:

Absenkung auf Spartemperatur
(Werkseinstellung: 1. Sparzeit um 22:00 Uhr)

Heiz- und Sparzeiten einstellen

Mit SPARmatic Zero kénnen Sie pro Tag 4 Heiz- und 4
Sparzeiten einstellen - fiir jeden Tag einzeln oder fiir mehrere
Tage im Block.

TRG I/TRG T stehen fur die jeweiligen Wochentage von Mon-
tag bis Sonntag. Zusatzlich werden die entsprechenden Tage
unter dem Balken als Kiirzel im Display angezeigt.
Blockbildung:

T1-5 = gleiches Programm Montag bis Freitag

T 1-6 = gleiches Programm Montag bis Samstag

T1-7= gleiches Programm Montag bis Sonntag

- Beinicht programmierten Tagen bleiben die
Werkseinstellungen aktiv.

Individuelles Programm einstellen:

driicken. Mit (£) bzw. &) den Mentipunkt PROG anwahlen.
ricken. Im Display erscheint TRG | fir Montag.

bzw. (&) Tag/Block wahlen. Mit bestatigen.

bzw. (&) Beginn der 1. Heizzeit (Symbol ®)einstellen.
bestétigen.

zw. (=) Beginn der 1. Sparzeit (Symbol €) einstellen.
Mit bestéatigen.

Jetzt kénnen Sie ggf. eine 2., 3. und 4. Heiz-/Sparzeit
eingeben.

= Wenn Sie keine weitere Heiz-/Sparzeit einstellen
méchten, bestétigen Sie die Anzeige »~ = == mit (oxJ,
Im Display erscheint der nachste zu programmierende Tag.

= Wenn Sie keinen weiteren Tag einstellen méchten,
verlassen Sie das Men(i mit (MENu). Wenn die Temperatur
im Display erscheint, ist die Programmierung
abgeschlossen.

= Sie kénnen auch innerhalb von Blécken einzelne Tage mit
abweichenden Zeiten Gberschreiben.

Komfort- und Spartemperatur einstellen
driicken. Mit (+) bzw. (5) den Menuipunkt TEMP anwah-

len. Mit bestatigen. Mit (+) bzw. (=) Komforttemperatur
einstellen. Mit (ox ) bestatigen. Mit (+) bzw. (=] Spar-

temperatur einstellen. Mit bestatigen.

Bereich ALS: 8°C, Frostschutzfunktion aktiv
Bereich EiM: Ventil voll gedffnet

- Tipp: Maximale Energieeinsparung erzielen Sie bei einer
Spartemperatur, die ca. 5°C unter der Komforttempera-
tur liegt.

Manuelle Bedienung

i bzw. () ist jederzeit eine Anderung der Raumtempera-
tur moglich. Im AUTO-Modus bleibt diese bis zum nachsten
Schaltpunkt bestehen. Dann wechselt SPARmatic Zero
wieder auf das eingestellte Programm.

_/ EUROtronic

Technology GmbH



Weitere Funktionen

Timerfunktion

Die Timerfunktion rufen Sie tiber die Timer-Taste auf.

Mit dieser Funktion kann eine beliebige Temperatur fur einen
einstellbaren Zeitraum eingestellt werden. Dies kann beispiels-
weise bei einer Party niitzlich sein. driicken. Zunéchst
erscheint die Zeit, fir die das Zeitprogramm auBer Kraft gesetzt
werden soll. Mit bestitigen. Jetzt kann die gewiinschte
Temperatur eingestellt werden. Mit bestitigen.

Offset

Wenn die gefiihlte Temperatur von der eingestellten Temperatur
abweicht, kénnen Sie eine Temperaturanpassung durchfihren.
M riicken. Mit (+) bzw. (5) den Menuipunkt OFF5S wéhlen.

Mlt m bestéatigen. In der Anzeige blinkt die Grad-Einstellung
0.0°C. stellen Sie nun die gewiinschte Anpassung (von -5 bis
+5°C) der Temperatur mit (+) bzw. (5] ein. Bestatigen Sie Ihre
Eingabe mit (o« ). Die Temperaturanzeige im Display andert
sich nicht!

Fensterfunktion

Wenn Sie ein Fenster 6ffnen und dadurch die Temperatur stark
abfallt, schlieBt SPARmatic Zero automatisch das Heizungs-
ventil, um Energie zu sparen. Im Display erscheint
AnschlieBend nimmt SPARmatic Zero den normalen Betrieb
wieder auf. Zur Einstellung wahlen Sie im Menii FENS. Mit
(3] bestéatigen. Zuerst wird die Empfindlichkeit mi
(=) ausgewahlt (HiGH = hohe Empfindlichkeit, {0 = mittlere
Empfindlichkeit (Standardeinstellung), 04 = niedrige Emp-
findlichkeit). Mit bestatigen. Jetzt wahlen Sie die Zeit (10
Min (Werkseinstellung) - 60 Min) fur die das Ventil geschlossen
bleiben soll. Mit bestatigen.

Urlaubsfunktion

Fur die Zeit wahrend lhrer Abwesenheit konnen Sie eine frei
wahlbare Temperatur bestimmen. AnschlieBend lauft wieder
automatisch das von lhnen eingestellte Programm.
cken. Mit (+) bzw. (=) den Meniipunkt LRLA anwahlen.
bestatigen. (Koffer [Z] erscheint im Display). Mit (H) bzw. [ das
Ende der Reisefunktion wéhlen (= Datum des Wiederbeginns
der regulédren Heizzeiten). Mit bestatigen. Dann Uhrzeit
eingeben und mit bestatigen. Im Display blinkt ALS. Jetzt
Temperatur einstellen und mit bestatigen. ("] erscheint
im Display. Mit konnen Sie die Funktion deaktivieren.

Kindersicherung

Zum Schutz gegen unbefugtes Betatigen kénnen Sie SPARma-
tic Zero sperren. Dazu halten Sie die + gleichzeitig
ca. 2 Sek. gedrickt bis das Symbol @ im Display erscheint.
Durch erneutes Gedriickthalten dieser Kombination verschwin-
det das Symbol und Sie heben die Sperre wieder auf.

Heizpause/Ventil schlieBen

riicken. Mit (+] bzw. (=) den Menupunkt MODE wahlen.
Mit bestéatigen. Mit (+) bzw. (5] mANY auswahlen. Mit
(o) bestatigen. Mit () bzw. (=) die Temperatur im Display
auf ALS stellen. Das Ventil ist jetzt geschlossen und arbeitet
ohne Zeitprogramm. Die Kalkschutzfunktion 1x wochentlich
bleibt aktiv. Nach der Heizpause wechseln Sie im Menii in den
AUTO-Modus, dann wird das von lhnen eingestellte Programm
wieder ausgefuhrt.

LCD-Anzeige Standby

driicken. Mit (+) bzw. (S)den Menupunkt STBY wahlen.

(5) EIMALS wahlen. Nach ca.
30 sek. schaltet die LCD-Anzeige in den Standby-Modus. Durch
das Driicken einer beliebigen Taste, wird das Display wieder
aktiviert (entfernen der Batterie resetet den Standby-Modus).
Schont die Batterielebensdauer.

Zuriicksetzen auf Werkseinstellung/All reset

riicken. Mit (+] bzw. (=) den Meniipunkt RES whlen.
bestatigen. 0% blinkt, mit (Cok] bestatigen. SPARmatic
Zero befindet sich jetzt wieder im Auslieferzustand. Gehen Sie
nun wie bei der Erstinbetriebnahme vor.

Die Frostschutz- und Kalkschutzfunktion sind automatisch aktiv:

Frostschutzfunktion

Sinkt die Temperatur auf unter 6°C, 6ffnet SPARmatic Zero das
Ventil solange, bis die Temperatur wieder auf tiber 8°C steigt.
Somit wird ein Einfrieren der Heizkorper verhindert.

Kalkschutzfunktion

Um ein Verkalken der Heizkdrperventile zu verhindern, fhrt
SPARmatic Zero 1x wéchentlich (Freitag Vormittag) eine
Kalkschutzfahrt durch.

Reinigung und Altgeréte

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des SPARmatic Zero nur ein
trockenes bis leicht feuchtes Tuch. Vermeiden Sie chemische
Losemittel, Sie beschadigen damit eventuell das Gerat.

Altgerate

Werfen Sie Altgerate und Verpackungsmaterial nicht in den
Hausmldill. Sie kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt
werden. Weitere Ausktinfte dazu erhalten Sie auch bei lhrer
ortlichen Gemeindeverwaltung.

www.eurotronic.org

Adapter

Heimeier, Junkers Landys+Gyr,
MNG, Honeywell, Braukmann
Gewindemal von M 30x1,5

Kein Adapter
erforderlich!

Danfoss RAV (beiliegender Pin muss
auf VentielstoRel gesteckt werden)

Ay
+ beiliegendem Pin;
nur fiir RAV!

Danfoss RA

S

Danfoss RAVL

&

Bitte entfernen Sie die Verbindungsstuicke der
Kunststoff Adapter restlos, bevor Sie einen der
beiliegenden Adapter verwenden!

Die grau markierten Verbindungsstébe, bitte vor der Montage

der Adapter komplett entfernen!
Weitere kostenpflichtige Messing-Adaptertypen finden Sie
unter: www.eurotronic.org

VAL

Hilfe
Problem |Ursache Lésung
fam | Batterien weitgehend | Batterien wechseln.
verbraucht.
Heizkorper Kesselwasser-temper- | Kesselwasser-
wird nicht atur O.K.? temperatur korri-
warm. gieren.
Ventil 6ffnet nicht, SPARmatic Zero
nach der Sommer- demontieren. Ventil-
Heizpause - verkalkt? | stgBel mehrmals per
Hand/ Werkzeug hin-
und herbewegen.
Heizkorper Ventil schlieBt nicht Erneut adaptieren
wird vollstandig. (s. ,Adaptieren”)
nicht kalt. Evtl. hat sich der VentilstéBel mehr-
SchlieBpunkt Ihrer mals von Hand
Ventildichtung ver- bewegen - evtl. ist
schoben. eine Adaption nicht
moglich, da Ihr Ventil
vielleicht verkalkt ist
oder die Dichtung
lhre Funktion nicht
mehr erflillt.
Druckstiick Durch ein Endlos- Druckstlick einsetzen.
fallt raus. gewinde kann das Uber den -
(Dies kann auf der Unterseite Punkt oder durch
auch einen sitzende Druckstiick | Herausnehmen und
E1 Fehler herausfallen, wenn wieder einsetzen
verursachenl) | der Regler nichtauf | der Batterien das

dem Ventil aufge-
bracht wurde.

Gerét adaptieren. Das
Endlosgewinde dreht
sich nun und zieht das
Drucksttick wieder
fest. Am Heizkorper
anbringen und erneut
adaptieren.

moglich.

EJI-E3 D_urch Drﬁcken_ ein_er b(_eliebigen '_I_'aste wird,
die Fehleranzeige im Display gel6scht und
die Adaptierung startet neu!

El Keine Adaption Gerét korrekt am
maoglich. Heizkérper montiert?
SPARmatic Zero SPARmatic Zero
nicht an Heizkorper montieren.
montiert.

EC Ventilhub zu kurz VentilstoBel per
oder Batterieleistung | Hand mehrmals
zu schwach. offnen und schlieBen

oder neue Batterien
einsetzen.

E3 Keine Ventilbewegung | VentilstoBel frei

beweglich?

Konformitatserklarung
Die Konformitétserklarung finden Sie unter:
www.eurotronic.org

Garantie

Die Garantiezeit betragt drei Jahre und beginnt am Tag

des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis
fur den Kauf auf. Wahrend der Garantiezeit kénnen defekte
Energiespar-Regler ausreichend frankiert an unten stehende
Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues
oder repariertes Gerat kostenlos zurtick. Mit Reparatur oder
Austausch des Gerates beginnt kein neuer Garantiezeitraum.
Bitte beachten Sie, dass wir nur Garantie auf die Funktio-
nen des Gerates, nicht auf die Funktionalitat zwischen dem
Zusammenspiel des Thermostats und des Ventilunterteils
geben. Die anwendungsbezogenen technischen Daten sind
ausschlieBlich zusammen mit den Ventilen Heimeier, Junkers
Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann Gewindemas
(M30x1,5), Oventrop (M30x1,5) Danfoss RA, RAV und RAVL
gewabhrleistet. Die Geratekombinationen kénnen auf unserer
Webseite (www.eurotronic.org/Shop) entnommen werden.
Beim Betrieb des Thermostats mit Fremdventilen-/adaptern,
die nicht aufgeflihrt sind, ist die Funktionalitat durch den
Anwender sicherzustellen. EUROtronic erbringt in diesen
Fallen keine Garantieleistung.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die
Maoglichkeit, das defekte Gerat zwecks Reparatur ausrei-
chend frankiert an die angegebene Adresse zu senden. Nach
Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten-
pflichtig. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch

diese Garantie nicht eingeschrankt.

Eurotronic Technology GmbH

Sudweg 1

36396 Steinau-Ulmbach

Telefon: 06667/91847-0
Servicehotline: 06667/91847-17**
eMail: info@eurotronic.org
Internet: www.eurotronic.org

**Sie zahlen nur die Geblhren lhres Telefonanbieters.
*kostenpflichtig

Stand: 2013/08
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