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Datenblatt

Datum: 23.07.2014

Kontaktgeber: CLF

Allgemeine Daten
 Typenbezeichnung: CLF
 Beschreibung: Lampenfassung T5,5k
 Approbationen: CCC, cCSAus, CE, GOST-R
 Schalterart: Lampenfassung
 Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
 Ausführung / Anschlüsse: Flachstecker 2 x 2.8mm x 0.8 mm
 Lagertemperatur max.: -50°C ... 85°C
 Betriebstemperatur max.: -30°C ... 70°C, ohne Beleuchtung

-30°C ... 55°C, bei Glühlampenbeleuchtung
-30°C ... 65°C, bei LED-Beleuchtung

Technische Daten Lampe
 Lampenfassung: T5,5K
 Lampenspannung max.: 60V
 Lampenleistung max.: 1.2W
 Definition: X1...Anode,  X2...Kathode

Hinweis
Flachsteckanschlüsse 2.8x0.8mm sind für eine Handlötung nicht geeignet
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