ASO5
Sirene 110 dB

e zur Verdrahtung mit einer Alarmanlage oder
-gerdten mit 12V DCAlarmausgang
Lautstirke 110 dB

geringer Stromverbrauch (100 mA)

mit Anschlusslitzen

fiir den Innenbereich (P20)

Technische Daten
Stromversorgung: 12V DC
Stromaufnahme: 100 mA

Anschluss: Litzen, ca. 12 cmlang
Schalldruck: -~ 110dB(A)
Abmessungen: ~ 85x55x32mm
Gewicht: 90g

Montage

Testen Sie die Funktion des Gerites, bevor Sie mit
der Montage beginnen.

geeignet fiir Aufbaumontage
(Lochabstand: 98 mm)

Anschluss .
ey
@ 12V DCrot
[ @ 0V schwarz

hid

Entsorgung m

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial oder Gerdite
nicht im Hausmiill, sondern fiihren Sie sie der
Wiederverwertung zu. Den zustdndigen
Recyclinghof bzw. die ndchste Sammelstelle
erfragen Sie bei lhrer Gemeinde.
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