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Kabelbündel- und Befestigungssysteme
Befestigungselemente
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Befestigungselemente mit Spreizanker 

Das niedrige Profil und der abgerundete Kopf der KSFT-Halter sind besonders 
platzsparend.

Diese Halter können idealerweise überall dort eingesetzt werden,  
wo platzsparend gearbeitet werden muss.

Typ Zeichnung
Höhe
(H)

passt
für Ø

Ø Befestigungsloch
(FH)

Blech-
stärke Material Farbe Art.-Nr.

KSFT6.5OC1-3 14,4 1.0 - 3.0 6,3 - 6,7 2,3- 2,7 PA66HIRHS Schwarz (BK) 151-00673

KSFT6,5 OC 7-9 21,6 7.0 - 9.0 6,3 - 6,7 2,3- 2,7 PA66HIRHS Schwarz (BK) 151-00674

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Befestigungselemente mit Lamellenfuß 

Typ Zeichnung
Höhe
(H)

passt
für Ø

Ø Befestigungsloch
(FH)

Blech-
stärke Material Farbe Art.-Nr.

HC48FT6 20,8 4.3 - 5.2 6,5 - 7,0 0,7- 2,8 PA66HIRHS Schwarz (BK) 151-00680

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller
•	 Definierter Bündeldurchmesser
•	 Für nachträgliche Montage von Bündelgut 

•	 Befestigungselement mit abgerundetem Spreizanker
•	 Für minimierte Aufbauhöhe hinter der Bohrung, platzsparend
•	 Definierter Bündeldurchmesser
•	 Für nachträgliche Montage von Bündelgut 
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