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Leitungs- und Kabelmarkierung

Kennzeichnungssysteme

www.HellermannTyton.de/A243

Selbstlaminierende etiketten für den Laserdruck 
•	  Helatag 1104 (Weiß-Transparent)

Helatag sorgt für die dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln mit Barcodes.
•	 Hochwertige selbstlaminierende Etiketten 
•	 Für die Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern
•	 Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen 
•	 Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanischen 

Abrieb durch das Schutzlaminat
•	 Etikettenmaterial 1104 (23 µm) für Standardanwendungen 
•	 Bessere Haftung durch abgerundete Ecken 
•	 Stabile Kunststoffverpackung sorgt für lange Verwendbarkeit der 

Etiketten 
•	 Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etiketten-

gestaltung mit der Software TagPrint Pro 
•	 MS-Windows Word Druckvorlagen für einfache Anwendungen 

unter www.HellermannTyton.de (Downloadbereich)

Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten 
besonders für die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung 
geeignet. 

Für Kabelmarkierer mit einer Gesamtlänge über ca. 100 mm  
verwenden wir ein etwas dickeres Material (Typ 1105). Dadurch lässt 
sich der Markierer bei dieser Größe einfacher vom Bogen mit der 
Hand ablösen und vereinfacht durch die größere Materialsteifigkeit 
das Aufbringen auf das große Kabel oder Rohr.

MaTeriaL Typ 1104, Polyester (PET),  
weiß/transparent (WH/CL)

Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C

Verarbeitungs-
temperatur

ab +5 °C 

Kleber Acryl

Foliendicke (µm) 23 µm

Chem. 
 eigenschaften

Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit  
gegen Alkohol, Benzin,  
Reinigungs lösungen, Butanol,   
Äthyl- und Butylcellosolve-Lösungsmittel,  
Batteriesäure

Typ
Bündel Ø

min.

Bündel Ø

max.

Breite

(W)

Höhe

(H)

Höhe 

(H2)

etiketten 

je Blatt inhalt Farbe art.-Nr.

TaG26La4-1104-WHCL 1,5 3,0 12,7 9,5 19,1 180 5.000 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-11041

TaG130La4-1104-WHCL 2,4 4,8 12,7 9,0 24,0 165 5.000 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-21104

TaG49La4-1104-WHCL 2,6 5,3 25,4 8,8 25,4 70 2.500 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-11042

TaG131La4-1104-WHCL 3,8 7,6 12,7 12,7 36,5 105 2.500 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-31104

TaG132La4-1104-WHCL 3,8 7,6 20,3 12,7 36,5 63 2.500 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-41104

TaG02La4-1104-WHCL 3,8 7,6 25,4 12,7 36,5 49 2.450 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-01104

TaG133La4-1104-WHCL 5,1 10,1 19,1 12,7 44,5 60 2.500 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-51104

TaG134La4-1104-WHCL 5,1 10,1 25,4 12,7 44,5 42 1.000 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-61104

TaG09La4-1104-WHCL 5,8 11,6 25,4 19,0 55,5 35 1.000 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-11104

TaG135La4-1104-CLWH 6,7 13,5 48,5 12,7 55,0 20 500 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-71104

TaG137La4-1104-CLWH 7,1 14,3 31,8 22,9 67,7 24 1.000 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-91104

TaG136La4-1104-CLWH 7,7 15,5 25,4 19,1 67,7 28 1.000 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-81104

TaG145La4-1104-CLWH 11,1 22,3 25,4 25,4 95,3 21 1.000 Weiß (WH), Transparent (CL) 594-11040

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.
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