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walther mgl 1100 X2

RANGE

800 m

IP

X6

HI-TECH

LED

LUMEN

800/ 
200/18

VISIBILITY

8500 m

taschenlampen

∙ LED-Hochleistungsstrahler (Cree XM-L2) im Alu-Gehäuse

∙ 3 Schaltstufen 800/200/18 Lumen

∙ Dual-Mode-Schalter mit Stroboskop-Modus

∙ inkl. 2 Batterien CR123A

∙ Gürtelclip und schwarzes Nylonholster

PREIS INFORMATION

* �Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterie um ± 15 % abweichen können.
Leuchtweite und Lichtstrom gemessen in der jeweils hellsten Einstellung.

Spannung 6 V

Batterietyp CR123 (3 V)

Lichtstärke 800 / 200 / 18 Lumen *

Länge 143 mm

Gewicht 121 g

ART.-NR.	 MODELL UVP

3.7055		  WALTHER MGL 1100 X2


