Linsen-Schrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H

DIN 7985

(austauschbar mit IS0 7045)

g
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NN P

d M14 M1,6 M2 M25 M3 M4 M5 MBE |MB |
k 0.8 1,3 16 (212 ;2.4 31 138 46 |6 |
d2 2,9 3,2 4 5 |G 8 10 12 16 |
v 0.6 0,8 1,1 1,3 11,6 2 25 3 3.5 |
amax. ,U'E 0.7 08 |09 1 |14 1 1,6 12 25 |
r 2 3 4 5 : 6 8 10 12 14 |
m {Schlitz-Breite) 1,1 1.8 25 27 3.1 4.6 55 6.8 7.4 |




