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Spulendaten bei 20 °C Bedingung Min Soll Max Einheit
Spulenwiderstand 450 500 550 Ohm
Spulenspannung 5 VDC
Nennleistung 50 mwW
Anzugsspannung 3,5 VDC
Abfallspannung 0,75 VDC
Kontaktdaten 66/3 Bedingung Min Soll Max Einheit
Schaltleistung Bon 6 ma. Sehattierstun niaht dbersisigen 10 W
Schaltspannung DC or Peak AC 200 Vv
Schaltstrom DC or Peak AC 0,5 A
Transportstrom DC or Peak AC 1 A
Kontaktwiderstand statisch gﬁ;;g;/;gg;'e"egung 100 mOhm
Kontaktwiderstand dynamisch A oemtent 15 ms nach Erregung 150 mOhm
Isolationswiderstand RH <45 %, 100 Volt Messspannung 10 GOhm
Durchbruchspannung gemaR EN 60255-5 250 VDC
Schaltzeit inklusive Prellen gemessen mit 40% Ubererregung 0,7 ms
Abfallzeit gemessen ohne Spulenerregung 0,05 ms
Kapazitat @ 10 kHz Uber offenem Kontakt 0,3 pF
Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Kontaktanzahl 1
Kontakt - Form A - Schlielder
Isol. Spannung Spule/Kontakt gemaR EN 60255-5 1,5 kV DC
Isol. Widerstand Spule/Kontakt RH <45%, 200 VDC Messspannung 100 GOhm
Gehausematerial mineralisch gefllltes Epoxy
Anschlusspins CuFe2P, verzinnt
Reach / RoHS Konformitat ja
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Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
Schock 1/2 Sinus, Dauer 11ms, in 3 Achsen 50 g
Vibration von 10 - 2000 Hz 20 g
Arbeitstemperatur -20 70 °C
Lagertemperatur -35 95 °C
Lottemperatur Wellenlten max. 5 Sek. 260 oC
Waschfahigkeit Fluxdicht
Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Gesamtgewicht Nettogewicht BT 15 g
Verpackung Stange a 25 Stk.
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