
Classic SMART-SERIE
Produkteigenschaften LED CLASSIC: Glühlampenform

Modelle von 210 bis 1521 Lumen (21 bis 100 Watt GL-Äquivalent)

Bis zu 35.000 Stunden Lebensdauer

Lichtfarben von extrawarmweiß (2400K) bis neutralweiß (4000K)

Rundumausleuchtung bis zu 360°

Viele Modelle dimmbar

Dimmbar sind alle mit unserem Logo gekennzeichneten Artikel.

LED Classic Smart E27 - teils mit Dimmfunktion

Artikel-Nr.: Leistung
(Watt): 

Lebens-
dauer 
(h): 

Dimmbar: Licht-
leistung/
Lumen: 

Helligkeit /
Lichtfarbe: 

Länge/
Durch-
messer: 

Verpackungs-
einheit: 

EAN-
Nr.: 

Energie-
effizienz: 

LED Classic
MM21074
Vintage
360° 
rundumabstrahlend

E27 

3W 15.000 210lm 2200K 
(Ra80) 

152mm/59mm 60 (10) 4020856 
21074 9 

LED Classic
MM21078
Filament
360° 
rundumabstrahlend

E27 

5,5W 15.000 470lm 2800 (Ra80) 118mm/60mm 60 (10) 4020856 
21078 7 

A+ 

LED Classic
MM21066
360° 
rundumabstrahlend

E27

5,5W 25.000 - 470lm 2800 (Ra80) 100mm/55mm 60 (10) 4020856 
21066 4 

A+ 

LED Classic
MM21055 
MELLOTONE

E27 

6W 25.000 380lm 2400 (Ra80) 104mm/55mm 60 (10) 4020856 
21055 8 

A+ 

LED Classic
MM21053
Crystal LED

E27

6W 25.000 470lm 2800 (Ra80) 104mm/55mm 60 (10) 4020586 
21053 4 

A+ 

LED Classic
MM21080
Dim to warm

E27

7W 25.000 470lm 1800-2700K 
(Ra80) 

104mm/55mm 60 (10) 4020856 
21080 0 

A+ 

LED Classic
MM21030

E27

7W 25.000 470lm 2800 (Ra80) 104mm/55mm 60 (10) 4020856 
21030 5 

A+ 

LED Classic 7,4W 35.000 - 810lm 2800 (Ra80) 107mm/60mm 60 (10) 4020856 A++ 
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1385610

1385618

1301325

1216302

1216300

1216288



MM21091
360° 
rundumabstrahlend

E27

21091 6 

LED Classic
MM21092
360° 
rundumabstrahlend

E27

7,4W 35.000 - 810lm 4000 (Ra80) 107mm/60mm 60 (10) 4020856 
21092 3 

A++ 

LED Classic
MM21060
360°

E27 

8W 25.000 - 810lm 2800 (Ra80) 107mm/61mm 60 (10) 4020856 
21060 2 

A+ 

LED Classic
MM21061
360°

E27 

8W 25.000 - 810lm 4000 (Ra80) 107mm/61mm 60 (10) 4020856 
21061 9 

A+ 

LED Classic
MM21007
opal

E27

8W 25.000 470lm 2800 (Ra80) 107mm/55mm 60 (10) 4020856 
00007 4 

A+ 

LED Classic
MM21034

E27

8W 25.000 - 600lm 2800 (Ra80) 107mm/55mm 60 (10) 4020856 
21034 3 

A+ 

LED Classic
MM21031

E27

8,5W 25.000 600lm 2800 (Ra80) 115mm/60mm 60 (10) 4020856 
21031 2 

A+ 

LED Classic
MM21035
opal

E27

10W 25.000 650lm 2800 (Ra80) 118mm/60mm 60 (10) 4020856 
21035 0 

A 

LED Classic
MM21081
Dim to warm

E27

10,5W 25.000 810lm 1800-2700 
(Ra80) 

125mm/65mm 60 (10) 4020856 
21081 7 

A+ 

LED Classic
MM21036

E27

10,5W 25.000 810lm 2800 (Ra80) 118mm/60mm 60 (10) 4020856 
21036 7 

A+ 

LED Classic
MM21016

E27

11W 25.000 810lm 2800 (Ra80) 119mm/60mm 60 (10) 4020856 
21016 9 

A+ 

LED Classic 13W 25.000 1055lm 2800 (Ra80) 126mm/62mm 60 (10) 4020856 A+ 
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1301322

1301323

578949

704714

1216290

361526



MM21037

E27

21037 4 

LED Classic
MM21048

E27

16,5W 25.000 - 1521lm 2800 (Ra80) 139mm/71mm 60 (10) 4020856 
21048 0 

A+ 

Sensor

Schaltet bei Dämmerung automatisch EIN und morgens wieder AUS 

25.000 Stunden Lebensdauer

Sensor

Artikel-
Nr.: 

Leistung 
(Watt): 

Eigenschaft: Lichtleistung/
Lumen: 

Helligkeit /
Lichtfarbe: 

Länge/
Durchmesser: 

Verpackungs-
einheit: 

EAN-
Nr.: 

Energie-
effizienz: 

LED 
Sensor
MM48512 
opal

E27 

8W 600lm 2800K 
warmweiß 
(Ra80) 

118mmx60mm 60 (10) 4020856 
48512 3 

A+ 

LED Classic-Tropfenform E27 - mit Dimmfunktion

Artikel-
Nr.: 

Leistung
(Watt): 

Dimmbar: Lichtleistung/
Lumen: 

Lichtfarbe 
(K): 

Länge/
Durchmesser: 

Verpackungs-
einheit: 

EAN-
Nr.: 

Energie-
effizienz: 

LED 
Tropfen
MM21011
opal

E27

3,5W 250lm 2800 
(Ra80) 

77mm/45mm 60 (10) 4020856 
00011 1 

A+ 

LED 
Tropfen
MM21065
360°

E14

3,5W - 250lm 2800 
(Ra80) 

84mm/45mm 60 (10) 4020856 
21065 7 

A+ 

LED 
Classic-
Tropfen
MM21070

E27 

6W 470lm 2800 
(Ra80) 

80mm/45mm 60 (10) 4020856 
21070 1 

A 

LED 
Classic-
Tropfen
MM21032
opal

E27 

7W 400lm 2800 
(Ra80) 

93mm / 45mm 60 (10) 4020856 
21032 9 

A 

LED Classic Mini - Kühlschranklampe E14

Artikel-
Nr.: 

Leistung 
(Watt): 

Dimmbar: Lichtleistung/
Lumen: 

Helligkeit /
Lichtfarbe: 

Länge/
Durchmesser: 

Verpackungs-
einheit: 

EAN-
Nr.: 

Energie-
effizienz: 

LED MINI
MM21039

2W 100lm 828 57mm / 26mm 60 (10) 4020856 
21039 8 

A+ 
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Conrad-Best.-Nr.

578953

1301324

1301329

1216292

1216291

1216296

Conrad 
Best.-Nr.

704710



E14 

LED Classic-Tropfenform E14 - teils mit Dimmfunkti

Artikel-Nr.: Leistung 
(Watt): 

Dimmbar: Lichtleistung/
Lumen: 

Helligkeit /
Lichtfarbe: 

Länge/
Durchmesser: 

Verpackungs-
einheit: 

EAN-
Nr.: 

Energie-
effizienz: 

LED Classic 
Tropfen
MM21052
Crystal LED

E14

3W 250lm 2800 (Ra80) 82mm / 45mm 60 (10) 4020856 
21052 7 

A+ 

LED Classic 
Tropfen
MM21022
klar

E14 

3W - 140lm 2800 (Ra80) 88mm / 45mm 60 (10) 4020856 
21022 0 

A 

LED Classic 
Tropfen
MM21065
360° 
rundumabstrahlen

E14

3,5W - 250lm 2800 (Ra80) 45mm / 84mm 60 (10) 4020856 
21065 7 

A+ 

LED Classic 
Tropfen
MM21012
opal

E14

3,5W 250lm 2800 (Ra80) 84mm / 45mm 60 (10) 4020856 
21012 1 

A+ 

LED Classic 
Tropfen
MM21071

E14 

6W 470lm 2800 (Ra80) 80mm / 45mm 60 (10) 4020856 
21071 8 

A+ 

LED Classic 
Tropfen
MM21033

E14

7W 400lm 2800 (Ra80) 99mm / 45mm 60 (10) 4020856 
21033 6 

A 

Weiter auf die nächste Seite "Classic Economy">>>

Jubiläumsangebote >>>

(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten Diese Seite drucken
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Conrad 
Best.-Nr.

1301321

573233

1301324

578954

1301330




